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Rakenne 2
Enintään 64 laitteistoa yhdessä EN 54 -mukaisessa järjestelmässä eri variaatioilla 
aliverkkoja ja runkoverkolla – ja lisäksi liitäntä valvomoalustaan asiakkaan verkon kautta.

Rakenne 1 
Enintään 16 laitteistoa voidaan verkottaa yhteen (FCnet/SAFEDLINK) – jos 
järjestelmä on liitetty valmoalustaan. Ilman valvomoratkaisua voidaan 
laitteistoja verkottaa 32 kappaletta.

SintesoTM-järjestelmä paloilmaisuun,
hälyttämiseen ja ohjauksiin

Kuvaus
Suurissa rakennuksissa paloilmoitusjärjestelmä 
sovitetaan paikallisten olosuhteiden mukaan. 
Paloilmoituskeskukset ja käyttölaitteet verkotetaan 
yhteen aliverkoissa (FCnet/SAFEDLINK). Nämä 
aliverkot liitetetään teollisuuden LAN-teknolo-
gian mukaiseen runkoverkkoon (FCnet/LAN), 
jolla saadaan aikaiseksi EN 54 -mukainen kattava 
järjestelmä. 

Edut
 – Koko järjestelmälle tarvitaan vain yksi yhteys
 – Yksi liitäntäpiste henkilöhakujärjestelmään
 – Mikä tahansa käyttöliittymä voidaan 

ohjelmoida näyttämään koko järjestelmän tila
 – Kuituun perustuva runkoverkko suojaa 

järjestelmää sähkömagneettisilta häiriöiltä
 – Operointi koko järjestelmän osalta on 

standardin EN54 -mukainen
 – Eri keskusten tai aliverkkojen ohjelmointi 

rinakkain takaa kohteen luovutuksen ajallaan
 – Hajautettu äly: Aliverkoissa kattava valvonta, 

joka mahdollistaa ideaalisen rakenteelliseen 
sekä prosessikohtaisten vaatimusten mukaisen 
sovittamisen

Kuvaus 
Suuret kohteet mudostuvat useista, toisistaan 
erillään olevista rakennuksista. Näissä rakennuk-
sissa voi olla eri toimintoja ja rakenteita, jotka 
voidaan toteuttaa maksimissaan 16 laitteiston 
aliverkoilla. Runkoverkolla nämä aliverkot yhdiste-
tään standardin EN54 -mukaiseksi järjestelmäksi 

Edut
 – Älykkäästi järjestetty verkkorakenne hyvin 

määritellyillä aliverkoilla
 – Tarvitaan vain yksi paloilmoituskeskus, jolla 

on pääsy koko järjestelmään ja aliverkkoihin
 – Runkoverkko on EMC-suojattu ja standardin 

EN54 -mukainen
 – Ohjelmointi on mahdollinen useista paikoista 

samanaikaisesti (lyhentää tarvittavaa aikaa)
 – Liitäntä yhdestä pisteestä henkilöhakujärjes-

telmään
 – Hajautettu äly: kokonaisvaltainen ohjaus palo-

ilmoituksesta kattaa koko alaverkon; tällä 
mahdollistetaan ohjausten organisoiminen, ei
vain rakenteellisesti, vaan myös toiminnallisesti

 – Turvallisuudesta vastaavilla koko alue näkyvissä
 – Oikea tieto oikeassa paikassa: Näkymä eri 

osissa voidaan määritellä ennakkoon asiakkaan 
tarpeiden mukaan koko järjestelmässä; kaikki 
ohjaukset voidaan ohjelmoida täyttämään 
kohteen asettamat vaatimukset

Esimerkkirakenteen ominaisuudet 

 – Laitteistojen helppo verkottaminen
 – Laitteistojen operointi stand-alone ratkaisulla 

tai verkotettuna (FCnet/SAFEDLINK enintään 
1280 km

 – Olemassa olevien yhteyksien hyödyntäminen.

Esimerkkirakenteen ominaisuudet

 – EN 54 -mukainen verkko 64 laitteistolle 
runkoverkolla

 – Laajat verkot pitkille etäisyyksille
 – Paras mahdollinen toimintavarmuus saavutettu 

koko järjestelmän silmukkarakenteella
 – Laitteistot eri aliverkoissa kykenevät

kommunikoimaan toistensa kanssa
 – Koko järjestelmälle yksi yhteinen 

ilmoituksensiirto
 – Erillään olevat rakennukset voidaan suojata

ideaalisella tavalla
 – Runkoverkko perustuu kuitukaapeliin.

Avaintiedot

 – Verkotettavien laitteistojen maksimimäärä:  32
 – Verkotettavien laitteistojen maksimimimäärä,

jos liitetty valvomojärjestelmään: 16
 – Maksimi etäisyys laitteistojen välillä 

kuparikaapelilla:
• Ilman toistinta:  1,000 m
• Toistimella (FN2002-A1): 2,000 m

 – Maksimi etäisyys laitteistojen välillä 
kuitukaapelilla:
• monimuoto (FN2007-A1): 4 km
• yksimuoto (FN2006-A1):  40 km

 – Maksimimäärä laitteistoja koko 
järjestelmän näkymällä: 5

Avaintiedot
 – Verkotettavien laitteistojen maksimimäärä

aliverkot huomioiden (EN 54 -mukainen):  64
 – Aliverkkojen määrä:  14
 – Verkotettavien laitteistojen määrä

per aliverkko:  16
 – Maksimimäärä laitteistoja koko 

järjestelmän näkymällä:  5 

Esimerkkirakenteen ominaisuudet 

 – Toisistaan riippumattomien kohteiden 
liittäminen valvomoalustaan asiakkaan
verkon avulla

 – Asennus- ja ylläpitokustannukset pienenevät
asiakkaan verkkoa käytettäessä

 – Itsenäiset aliverkot omilla ilmoituksen-
siirtoyhteyksillä (EN 54 -mukainen)

Avaintiedot

 – Verkotettavien laitteistojen määrä
per aliverkko:  16

Aliverkkojen, laitteistojen ja yksittäisten pisteiden 
määrä on valvomojärjestelmästä riippuvainen.

Rakenne 3
Asiakkaan verkon käyttäminen tapahtumien välittämiseksi eri kohteista 
yhteiseen valvomoalustaan.

Esimerkki: 
suuret rakennukset 

SintesoTM-paloilmoituskeskus FC2080 –
ainutlaatuinen turva ja joustavuus

Runkoverkko (FCnet/LAN) 

Aliverkko (FCnet/SAFEDLINK)  *  asennettavien yksiköiden määrä

 **  jos 3 tai 4: jaa kahteen kaappiin

 ***  maks. 120 LED-ryhmää per käyttölaite

 **** AlgoRex-keskusten modernisointiin

Verkottaminen suuressa rakennuksessa, 
esimerkiksi sairaalassa

Laajennettu verkko suurille etäisyyksille, 
esimerkiksi tehtaissa 

Perusosat

1   Laitekaappi jalustalla  1x*
Keskuskaappi (19” laitekaappi jalustalla) 
FH2080-AA

 – Kaappi sisältää alustan, oven ja 
A3  dokumenttipidikkeen

 – Mitat alusta mukaanlukien:
601x2204x615 mm (LxKxS)

Tuotekoodi: S54400-C103-A1

2   Prosessoriyksikkö  1x*
Prosessoriyksikkö (19”, FC2080) FCC2002-A1  1x

 – Korttikehikko (CPU), jossa
• CPU-kortti (FC2080) sisältäen verkko-
  moduulin (SAFEDLINK, CC) FN2010-A1
• Kommunikointikortti (FC2080) sisältäen 
  verkkomoduulin (SAFEDLINK, CC) FN2010-A1
• 1 paikka optiona olevalle toiselle CPU kortille
  (FC2080)

 – Korttikehikko (5 paikkainen) 
viidelle moduulikortille

 – Kaapelisetti optiona olevan käyttölaitteen 
liittämiseksi.

 Tuotekoodi: S54400-B17-A1

CPU-kortti (FC2080) FCC2004-A1  0 ... 1x 

 – Toinen CPU-kortti varmennettuun toimintaan

Tuotekoodi: S54400-A18-A1 

Tehonsyöttö

3   Tehonsyöttö  1 ... 4x**
Teholähde (19“, tehonsyöttö) FHA2022-A1

 1 ... 4x**

 – 19“ teholähdeyksikkö sisältää 2x 150 W:n
teholähde sarjaan kytkettynä

Tuotekoodi: S54400-B24-A1

Teholähdesetti (150 W, B) FP2005-A1
 0 ... 1x per FHA2022-A1

 – Laajentamaan FHA2022-A1 150 W teholähteellä

Tuotekoodi: A5Q00018779

Akkuhylly (19“) FHA2021-A11
 1x per FHA2022-A1

 – Akkuhylly sisältää  2x kiristyshihna
 – Enintään 2x 100 Ah akku

(tulee tilata erikseen)

Tuotekoodi: S54400-B23-A1

Mekaaniset osat
4   19” asennustarvikkeet

Asennussetti (19“, korttikehikko) FHA2023-A1  
 0 ... 3x

 – Enintään 2x korttikehikko (5 paikkaa) 
FCA2008-A1

 – Tarvittava tila korkeussuunnassa 358 mm

Tuotekoodi: S54400-B25-A1

Asennussetti (19“, optiot) FHA2024-A1  0 ... 8x

 – Optioille, maks. korkeus 135 mm kaksitasoisella  
asennuskiskolla, pituus 430 mm

 – Tarvittava tila korkeussuunnassa 182 mm

Tuotekoodi: S54400-B26-A1

Huomautus
19“ asennusseteille saatavilla oleva tila korkeus-
suunnassa prosessoriyksikön FCC2002-A1 ja 
akkuhyllyjen FHA2021-A1 välillä

 – 1x akkuhylly FHA2021-A1: 1202 mm
 – 2x akkuhyllyä FHA2021-A1: 935 mm

Laajennukset
5   Korttikehikko  0 ... 6x 

Korttikehikko (5 paikkaa) FCA2008-A1

 – Paikat enintään 5 moduulikortille

Tuotekoodi: S54400-B28-A1

6   Moduulikortit  0 ... 37x
Linjakortti (FDnet) FCL2001-A1  0 ... 30x

 – 4x FDnet-silmukkaa ja enintään 252 osoitetta

Tuotekoodi: A5Q00009875

Linjakortti (kollektiivinen) FCL2002-A1  0 ... 30x

 – 8x kollektiivista linjaa

Tuotekoodi: A5Q00010502

Linjakortti (MS9i) FCL2003-A1  0 ... 30x****

 – 2x MS9i-silmukkaa ja enintään 100 osoitetta

Tuotekoodi: A5Q00010044

Linjakortti (AnalogPLUS) FCL2005-A1 
 0 ... 30x****

 – 4x AnalogPLUS-silmukkaa ja enintään 126 
osoitetta per silmukka

Tuotekoodi: S54400-A107-A1

Linjakortti (interaktiivinen) FCL2006-A1 
 0 ... 30x****

 – 1x interaktiivinen silmukka ja enintään 
126 osoitetta

Tuotekoodi: S54400-A108-A1

Linjakortti (interaktiivinen Ex) FCL2007-A1
 0 .. 30x****

 – 1x interaktiivinen Ex-linja enintään 
32 osoitteella

Tuotekoodi: S54400-A134-A1

I/O-kortti (ilm.siirto) FCI2007-A1  0 ... 7x

 – Ilmoituksensiirto vika ja palo
 – Maks. 1x per korttikehikko (5 paikkaa)

FCA2008-A1

Tuotekoodi: S54400-A20-A1

I/O-kortti (ohjelmoitava) FCI2008-A1  0 ... 10x

 – 12x ohjaustuloa/-lähtöä

Tuotekoodi: S54400-A6-A1

I/O-kortti (hälytin/valvottu) FCI2009-A1  0 ... 7x

 – 8x valvottua lähtöä
 – Maks. 1x per korttikehikko (5 paikkaa) 

FCA2008-A1

Tuotekoodi: S54400-A21-A1

Käyttö
7   Käyttölaite  0 ... 1x

Käyttölaite FCM2028-A2  0 ... 1x 

 – Standardi käyttölaite
 – Kommunikointi FCnet väylään

Tuotekoodi: S54400-F83-A1

8   Käytön lisäosat  0 ... 2x***
Käytön lisäosa (2xLED taulu) FCM2038-A2

 0 ... 2x per käyttölaite

 – 48x LED ryhmää

Tuotekoodi: S54400-B146-A1

Käytön lisäosa (4xLED taulu) FCM2036-A2

 0 ... 1x per käyttölaite

 – 96x LED ryhmää

Tuotekoodi: S54400-B147-A1

Ethernet 
Runkoverkko (FCnet/LAN) 
Aliverkko (FCnet/SAFEDLINK)
FDnet

Aliverkko  
(FCnet/SAFEDLINK)

Järjestelmään verkotettavissa
32 laitteistoa, kun liitäntää 
valvomoalustaan ei ole.
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Perusversiossa kussakin 
keskuksessa on:
Ilmoituksensiirto PALO
Ilmoituksensiirto VIKA
Palo-ohjauksia
2 perinteistä valvottua hälytinlinjaa

Runkoverkko 
(FCnet/LAN)
Aliverkot voidaan yhdistää Ethernet-runkoverkolla
käyttäen teollisuuden LAN-teknologiaa. Siemens on 
ensimmäinen valmistaja, joka tarjoaa tämän EN 54
-hyväksyttynä ratkaisuna. Standardi IT -rakenteella 
eri kiinteistöt ja toiminnalliset prosessit voidaan 
toteuttaa ideaalisella tavalla.
Ominaisuudet runkoverkon toteutuksella

 – Ethernet-kytkimet liittämään aliverkot (FCnet/
SAFEDLINK) runkoverkkoon (FCnet/LAN)

 – Varmenettu tiedonsiirto rengasrakenteen ansiosta
 – Varmennettu yhteys mahdollinen kahdella

Ethernet-kytkimellä
 – Parannettu  EMC-suojaus kuitukaapelilla
 – Helppo ohjelmoida, EN 54 -mukainen koko järjes-

telmän kattavat ohjaukset
 – Ohjelmoitava näkymä kullekkin laitteistolle
 – Mikä tahansa laitteisto voi toimia reititinkeskuksena.

Avaintiedot 
 – Maksimimäärä laitteistoja EN54 -mukaisessa 

järjestelmässä:  64
 – Maksimimäärä laitteistoja aliverkossa:  16
 – Maksimimäärä aliverkkoja:  14
 – Maksimimäärä laitteistoja liitettynä 

suoraan runkoverkkoon:  4*
 – Maksimimäärä laitteistoja, joilla näkyvyys koko 

järjestelmään:  5*
 – Maksimietäisyys aliverkkojen välillä:

Kuitukaapeli monimuoto (FN2012-A1) 
 Ethernet moduulilla (MM) VN2002-A1):  4,000 m
Kuitukaapeli yksimuoto (FN2012-A1) 
 Ethernet moduulilla (SM) VN2003-A1):  40,000 m

* enemmän eri järjestelmärakenteella
Seuraava ohjeistus tulee ottaa huomioon

 – EN 54 -standardin täyttämiseksi tarvitaan vain yksi 
Ethernet-kytkin, kun runkoverkoon liitetään kes-
kuksia joiden ilmaisinmäärä jää alle 512 osoitteen. Paloilmoituskeskus FC2020-AZ

Rakenne:
Keskusyksikkö

 – Optio: tapahtumakirjoitin FTO2001
 – Optio: lukko käyttöoikeuden 

saamiseksi FTO2005

Kotelo
 – Standard: 430x398x160 mm (LxKxS)
 – 70 W teholähde
 – Akkujen suurin kapasiteetti: 2x12 Ah

Tuotekoodi: A5Q00015550

Aliverkko 
(FCnet/SAFEDLINK)
Tehokkaalla FCnet/SAFEDLINK-verkolla maksimissaan 
32 laitteistoa voidaan verkottaa yhteen (keskukset ja 
käyttölaitteet).
Ominaisuudet FCnet/SAFEDLINK-verkolla

 – Kaapelointi kaksijohtimisella kaapelilla
 – Varmennettu tiedonsiirto ailmukkarakenteella
 – Parannettu turvallisuus vajaatoiminnemoduulilla 

käytettäessä toista verkkomoduulia
 – FCnet-vajaatoiminneominaisuuden ansiosta kes-

kuksiin voidaan liittää yli 512 ilmaisinta
 – Ohjelmoitava näkymä yksittäisille keskuksille

Avaintiedot
 – Maksimimäärä keskuksia aliverkossa:  32
 – Maksimimäärä keskuksia aliverkossa, 

kun liitetty valvomoalustaan:  16
 – Maksimietäisyys laitteistojen välillä,

kun käytetään kuparikaapelia
• ilman toistinta:  1,000 m
• toistimella:  2,000 m

 – Maksimietäisyys laitteistojen välillä,
kun käytetään kuitukaapelia
• monimuoto (FN2007-A1):  4 km
• yksimuoto (FN2006-A1):  40 km

 – Maksimimäärä laitteistoja, 
joilla näkyvyys koko järjestelmään:  5

FDnet
FDnet (Field Device network) on moderni, monikäyt-
töinen väylä. Se mahdollistaa nopean, vikasietoisen 
kommunikoinnin Sinteso™-kenttälaitteiden ja paloil-
moituskeskuksen välillä. 
Ilmaisinväylän ominaisuudet

 – Kaikentyyppisten kaapeleiden käyttö 
(suojattu tai ei suojattu)

 – Säteittäisen kaapeliverkon integrointi ilman 
kaapelointimuutoksia

 – Suojatun kaapelin käyttö ei pakollinen
 – Tehokkaat oikosulkuerottimet takaavat katkea-

mattoman havainnoinnin ja hälyttämisen
 – 2-johtiminen silmukka
 – Tehonsyöttö kaikille elementeille FDnet ilmaisin-

väylästä (poikkeukset I/O moduuli FDCIO221, 
ryhmämoduuli FDCI223, “transponderi” 
FDCIO223, laukaisukeskus XC10, näytteenotto-
ilmaisimet FDA221/FDA241)

Avaintiedot 
 – Enintään 40 T-haaraa
 – Enintään 252 elementtiä per silmukka
 – Kaapelipituudet enintään 3.3 km 

maks. 252 elementillä

Valvomoalusta
Desigo CC™ -valvomoalusta liitetään 
Ethernet-verkon kautta. Järjestelmät 
on liitetty joko suoraan runkoverkkoon 
(Ethernet-kytkimellä) tai asiakkaan verkon 
kautta riittävillä turvatoimilla (esim. 
turvamoduuleilla tai PC-ohjelmistoilla). 
Web-asiakkuudet ja mobiilisovellukset 
älypuhelimille ja tablet-laitteille tarjoavat 
etäyhteyden valvomoalustaan.

Paloilmoituskeskus
FC2040-AA

Rakenne:
Keskusyksikkö

 – Optio: tapahtumakirjoitin FTO2001
 – Optio: lukko käyttöoikeuden saamiseksi 

FTO2006-B1

Käyttöliittymän lisäosat
 – Optio: 48 tai 96 LED-ryhmää, kukin

yhdellä vihreällä/punaisella ja yhdellä 
keltaisella LED:llä

Kotelo
– Comfort: 430x796x160 mm (LxKxS)

 – 150 W teholähde
 – Akkujen suurin kapasiteetti: 2x26 Ah

Tuotekoodi: A5Q00016100

Paloilmoituskeskus
FC2040-BB

Rakenne:
Keskusyksikkö

 – Optio: tapahtumakirjoitin 
FTO2001

 – Lukkopesä käyttöoikeuden saamiseksi 
FTO2006-B1

Kotelo
 – Comfort: 430x796x260 mm (LxKxS)
 – Paikantamiskaaviokotelo A3
 – 150 W:n teholähde
 – Akkujen suurin kapasiteetti: 2x45 Ah

Tuotekoodi: S54400-C3-A2 

Koko järjestelmän
kattava näkymä käyttölaitteella

FT2040-AZ 

Paloilmoituskeskus FC2020-AA

Rakenne:
Keskusyksikkö

 – Optio: tapahtumakirjoitin FTO2001
 – Optio: lukko käyttöoikeudelle 

FTO2006-B1

Käyttöliittymän lisäosat
 – Optio: 48 tai 96 LED-ryhmää,

kussakin yksi vihreä/punainen ja yksi 
keltainen LED

Kotelo
 – Comfort: 430x796x160 mm (LxKxS)
 – 150 W:n teholähde
 – Akkujen suurin kapasiteetti: 2x26 Ah

Tuotekoodi: A5Q00016829

Paloilmoituskeskus FC2020-BB

Rakenne:
Keskusyksikkö

 – Sisältää lukon FTO2006-B1 käyttö-
oikeuden saamiseksi

 – Optio: tapahtumatkirjoitin FTO2001

Kotelo
 – Comfort: 430x796x160 mm (LxKxS)
 – 70 W:n teholähde
 – Akkujen maksimi kapasiteetti: 2x17 Ah

Tuotekoodi: A5Q00016851

Kussakin FC2020 
keskuksen
perusversiossa on:
Ilmoituksensiirto PALO
Ilmoituksensiirto VIK transmission
Palo-ohjauksia
1 valvottu hälytinlinja

Käyttölaite FT2040-AZ

Rakenne:
Käyttölaite

 – Optio: tapahtumakirjoitin FTO2001
 – Optio: lukko käyttöoikeudelle 

FTO2006-B1

Kotelo
 – Eco: 430x398x80 mm (LxKxS)
 – Optio: 70 W teholähde
 – Akkujen suurin kapasiteetti: 2x7 Ah
 – Optio: 48 tai 96 LED-ryhmää, kussakin 

yksi vihreä/punainen ja yksi keltainen 
LED Eco kotelossa 48 LED-ryhmällä 
(FH2001-E1) tai 96 LED-ryhmällä 
(FH2001-G1)

Tuotekoodi: A5Q00016702

Optio:
Käyttölaite FT2040-EZ sisältäen:
Käyttölaite

 – 24 LED-ryhmää kussakin yksi vihreä/
punainen ja yksi keltainen LED

Tuotekoodi: A5Q00016720

Paloilmoituskeskus FC2030-AA

Rakenne:
Käyttölaite

 – Optio: tapahtumakirjoitin FTO2001
 – Optio: lukko käyttöoikeudelle FTO2006-B1

Käyttöliittymän lisäosat
 – Optio: 48 tai 96 LED-ryhmää, kussakin yksi 

vihreä/punainen ja yksi keltainen LED

Kotelo
 – Comfort: 430x796x160 mm (LxKxS)
 – 150 W:n teholähde
 – Akkujen suurin kapasiteetti: 2x26 Ah

Tuotekoodi: S54400-C2-A1

Käyttölaite, kosketusnäytöllä FT2080-A1

Rakenne:
Käyttöliittymä

 – 12“ värinäyttö
 – Resoluutio 1280x800 pixeliä

Tuotekoodi: S54400-C120-A1

Kotelo
 – Standard (FH2002-A1)*
 – Desktop (FHA2040-A1)*
 – Back (FHA2039-A1)*
 – Käyttölaitteen liitäntäkortti (FTI2001-A1)*

* tulee tilata erikseen

Paloilmoituskeskus
FC2020
(2 silmukkaa)
Kuvaus
FC2020 on kompakti 2-silmukkainen paloilmoituskeskus. 
Sen ominaisuuksia ovat:

 – 2 FDnet-silmukkaa
 – Integroidut I/O:t ulkopuolisille laitteille
 – Integroitu käyttölaite
 – Integroitu teholähde
 – Automaattinen konfi gurointi
 – Verkotettavissa FCnet/SAFEDLINK järjestelmäverkkoon

Tekniset tiedot
FDnet-ilmaisinlinjat

 – Osoitteita enintään 252
 – Silmukoiden/päättyvien linjojen määrä: 2/4
 – Optio silmukan laajennuskortille, jolloin silmukoiden

ja päättyvien linjojen määrä voidaan kaksinkertaistaa
(4 silmukkaa / 8 päättyvää linjaa)

Tulot ja lähdöt
 – 1 relelähtö ilmoituksensiirto PALO
 – 1 relelähtö ilmoituksensiirto VIKA
 – 1 valvottu lähtö palo
 – 1 valvottu lähtö vika
 – 1 valvottu hälytinlinja (1 A)
 – 8 ohjelmoitavaa I/O piiriä 24 V
 – 1 Ethernet-liitäntä (RJ45)
 – Optio: Hälytinmoduuli hälytinlinjan jakamiseksi

4 valvotuksi hälytinlinjaksi (2 A)

Kuvaus
FC2040 on kompakti 4- silmukkainen 
paloilmoituskeskus. Sen ominaisuuksia ovat:

 – 4 FDnet silmukkaa
 – Integroidut tulot/lähdöt oheislaitteille
 – Integroitu käyttölaite
 – Integroitu teholähde
 – Automaattinen konfi gurointi
 – Verkotettavissa FCnet/SAFEDLINK 

järjestelmäverkkoon

Tekniset tiedot
FDnet-ilmaisinlinjat

 – Osoitteita enintään 504
 – Silmukoiden / päättyvien lijojen määrä 4/8
 – Optio silmukan laajennuskortille, jolloin silmukoi-

den ja päättyvien linjojen määrä voidaan 
kaksinkertaistaa (8 silmukkaa/ 16 päättyvää linjaa)

Tulot ja lähdöt
 – 1 relelähtö ilmoituksensiirto PALO
 – 1 relelähtö ilmoituksensiirto VIKA
 – 1 valvottu lähtö palo
 – 1 valvottu lähtö vika
 – 2 valvottua hälytinlinjaa (1 A kumallakin)
 – 12 ohjelmoitavaa I/O piiriä 24 V
 – 1 Ethernet-liitäntä (RJ45)
 – Optio: Hälytinmoduuli hälytinlinjan jakamiseksi 

4 valvotuksi hälytinlinjaksi (2 A)

Paloilmoituskeskus FC2040 (4 silmukkaa)

Kuvaus
FT20xx sisältää seuraavat ominaisuudet:

 – Integroitu käyttöliittymä
 – Erillinen DC 24 V tehonsyöttö mahdollinen
 – Rinnakkainen DC 24 V tehonsyötön tulo
 – Verkotettavissa FCnet/SAFEDLINK-

järjestelmäväylään

Tekniset tiedot
 – DC 24 V:n käyttöjännite
 – Virrankulutus hälytyksessä: 130 mA

• FT2040: 430 mA
• FT2080: 700 mA

Käyttölaite FT2040/FT2080

Aliverkko (FCnet/SAFEDLINK)

Kotelot

Kotelo (Eco) FH2001-A1
 – Akkujen maksimikapasiteeti 2x7 Ah
 – 430x398x80 mm (LxKxS)
 – Optio: teholähdesetti (70 W) FP2003-A1
 – Optio: tapahtumakirjoitin FTO2001-A1
 – Optio: 48 tai 96 LED-ryhmää, kukin yhdellä 

vihreällä/punaisella ja yhdellä keltaisella LEDillä

Tuotekoodi: A5Q00016865

Kotelo (Standard) FH2002-A1
 – Akkujen maksimikapasiteetti: 2x12 Ah
 – 430x398x160 mm (LxKxS)
 – Optio: teholähdesetti (70 W) FP2003-A1 tai
 – Optio: teholähdesetti (150 W) FP2004-A1 ja lisäte-

holähde (150 W) FP2005-A1
 – Optio: tapahtumakirjoitin FTO2001-A1
 – Optio: 48 tai 96 LED-ryhmää, kukin yhdellä 

vihreällä/punaisella ja yhdellä keltaisella LEDillä

Tuotekoodi: A5Q00018931

Kotelo (Comfort) FH2003-A1
 – Akkujen maksimikapasiteetti: 2x26 Ah
 – 430x796x160 mm (LxKxS)
 – Optio: teholähdesetti (70 W) FP2003-A1 tai
 – Optio: teholähdesetti (150 W) FP2004-A1 ja lisäte-

holähde (150 W) FP2005-A1
 – Optio: tapahtumakirjoitin FTO2001-A1
 – Optio: 48 tai 96 LED-ryhmää, kukin yhdellä 

vihreällä/punaisella ja yhdellä keltaisella LEDillä

Tuotekoodi: A5Q00009906

Kotelo (Large extension) FH2004-A1
Kotelo suuremmille akuille

 – Akkujen maksimikapasiteetti: 2x65 Ah
 – 430x398x260 mm (LxKxS)
 – Optio: teholähdesetti (70 W) FP2003-A1 tai
 – Optio: teholähdesetti (150 W)   FP2004-A1 ja 

lisäteholähde (150 W) FP2005-A1
 – Optio: tapahtumakirjoitin FTO2001-A1
 – Optio: 48 tai 96 LED-ryhmää, kukin 

yhdellä vihreällä/punaisella ja yhdellä 
keltaisella LEDillä

Tuotekoodi: A5Q00018778
 

Kotelo (Large) FH2005-A1
Kotelo suuremmille akuille

 – Akkujen maksimikapasiteetti: 2x65 Ah
 – 430x796x260 mm (LxKxS)
 – Optio: teholähdesetti (70 W) FP2003-A1 tai
 – Optio: teholähdesetti (150 W) FP2004-A1 ja 

lisäteholähde (150 W) FP2005-A1
 – Optio: tapahtumakirjoitin FTO2001-A1
 – Optio: 48 tai 96 LED-ryhmää, kukin 

yhdellä vihreällä/punaisella ja yhdellä 
keltaisella LEDillä

Tuotekoodi: A5Q00019543

 

19” asennussetti FHA2016-A1
Keskusten ja käyttölaitteiden asentamiseen 
19‘‘ räkkeihin;430x100x324 mm (LxKxS)

Tuotekoodi: A5Q00020179

Paloilmoituskeskus
FC2060
(modulaarinen)
Kuvaus
FC2060 on modulaarinen paloilmoituskeskus
seuraavilla ominaisuuksilla:

 – 4 FDnet-silmukkaa
 – 5 paikkaa lisämoduuleille
 – Integroidut I/O:t ulkopuolisille laitteille
 – Integroitu käyttölaite
 – Integroitu teholähde
 – Automaattinen konfi gurointi
 – Verkotettavissa FCnet/SAFEDLINK-

järjestelmäverkkoon

Tekniset tiedot
FDnet-ilmaisinlinjat

 – Osoitteita enintään 1512
 – Silmukoiden/päättyvien linjojen määrä: 4/8
 – Optio silmukan laajennuskortille, jolloin 

silmukoiden ja päättyvien linjojen määrä voidaan 
kasvattaa (28 silmukkaa / 56 päättyvää linjaa)

Tulot ja lähdöt
 – 1 relelähtö ilmoituksensiirto PALO
 – 1 relelähtö ilmoituksensiirto VIKA
 – 1 valvottu lähtö palo
 – 1 valvottu lähtö vika
 – 2 valvottua hälytinlinjaa (1 A kummassakin)
 – 12 ohjelmoitavaa I/O piiriä 24 V
 – 1 Ethernet-liitäntä (RJ45)
 – Optio: Hälytinmoduuli hälytinlinjan jakamiseksi

4 valvotuksi hälytinlinjaksi (2 A)

Paloilmoituskeskus
FC2030
(modulaarinen)
Kuvaus
FC2030 on modulaarinen paloilmoituskeskus
seuraavilla ominaisuuksilla:

 – 2 FDnet-silmukkaa
 – 2 paikkaa lisämoduuleille
 – Integroidut I/O:t ulkopuolisille laitteille
 – Integroitu käyttölaite
 – Integroitu teholähde
 – Automaattinen konfi gurointi
 – Verkotettavissa FCnet/SAFEDLINK-

järjestelmäverkkoon

Tekniset tiedot
FDnet-ilmaisinlinjat

 – Osoitteita enintään 756
 – Silmukoiden/päättyvien linjojen määrä: 2/4
 – Optio silmukan laajennuskortille, jolloin 

silmukoiden ja päättyvien linjojen määrä 
voidaan lisätä (12 silmukkaa / 24 päättyvää linjaa)

Tulot ja lähdöt
 – 1 relelähtö ilmoituksensiirto PALO
 – 1 relelähtö ilmoituksensiirto VIKA
 – 1 valvottu lähtö palo
 – 1 valvottu lähtö vika
 – 1 valvottu hälytinlinja (1 A)
 – 8 ohjelmoitavaa I/O piiriä 24 V
 – 1 Ethernet-liitäntä (RJ45)
 – Optio: Hälytinmoduuli hälytinlinjan jakamiseksi

4 valvotuksi hälytinlinjaksi (2 A)

Paloilmoituskeskus
FC2080
(modulaarinen)**
Kuvaus
FC2080 on modulaarinen paloilmoituskeskus
seuraavilla ominaisuuksilla:

 – Kotelo (19“ keskuskaappi)
 – Prosessoriyksikkö (19“, FC2080), jossa

• CPU-kortti
• Kommunikointikortti
• SAFEDLINK-moduulit
• Optio: varmentava toinen CPU-kortti
   (voidaan vaihtaa ja lisätä jänitteellisenä)
• paikat enintään 7:lle moduulikortille

 – Teholähde 450 W asti
 – Optiona käyttölaite
 – Verkotettavissa FCnet/SAFEDLINK-

järjestelmäväylään

Tekniset tiedot
FDnet-ilmaisinlinjat

 – Osoitteita enintään 5,000
 – Optio: laajennettavissa enintään 

120/240 silmukkaan/päättyvään linjaan

Optionen
 – Maksimi 6 lisäkorttikehikkoa (5 paikkaisia)
 – Maksimi 37 paikaa moduulikorteille

• Maksimi 30 FDnet-linjakorttia
• Maksimi 30 kollektiivista linjakorttia
• Maksimi 30 MS9i-linjakorttia
• Maksimi 30 AnalogPLUS-linjakorttia
• Maksimi 30 interaktiivista linjakorttia
• Maksimi 30 interaktiivista Ex-linjakorttia
• Maksimi 7 I/O-korttia palo/vika ilmoituksensiirrolle
• Maksimi10 ohjelmoitavaa I/O-korttia
• Maksimi 7 I/O-korttia valvotuille hälytinlinjoille

Toistin (SAFEDLINK) FN2002-A1
Toistin tuplaa etäisyyden 2 FCnet laitteiston välillä (1000 m -> 2000 m). 
Toistin tarvitsee erillisen jännitesyötön

Tuotekoodi: S24236-B2502-A1

Paloilmoituskeskus FC2060-BB

Rakenne:
Käyttölaite

 – Sisältää lukon FTO2006-B1 
käyttöoikeuden saamiseksi

 – Optio: tapahtumakirjoitin FTO2001

Kotelo
 – Large: 430x796x260 mm (LxKxS)
 – 150 W:n teholähde
 – Optio: enintään kaksi 150 W:n 

lisäteholähdettä (FP2005-A1)
 – Akkujen suurin kapasiteetti: 2x45 Ah

Tuotekoodi: A5Q00023048

Kussakin FC2060 keskuksen
perusversiossa on:

Ilmoituksensiirto PALO
Ilmoituksensiirto VIKA

Palo-ohjaukset
2 valvottua hälytinlinjaa

Käyttöliittymän lisäosat

Laajennukset ja optiot

© Siemens 2016

SintesoTMView/SintesoTM Touch, SintesoTM Mobile
Etäkäytössä SintesoTMView ja SintesoTM Touch, Win-
dows-pohjaisissa laitteissa, kytkeytyvät internetin, 
asiakkaan LAN/WAN:in tai mobiilipalvelun tuottajien 
kautta järjestelmiin. Signaalit välitetään tämän jäl-
keen runkoverkkoon liitettyyn Ethernet-kytkimeen. 
Tämä kytkentä on suojattu ei-oikeutetuilta pääsyiltä 
palomuurin avulla.
Lisenssiavain puolestaan mahdollistaa pääsyn palo-
ilmoitusjärjestelmään. Laite toimii tämän jälkeen ku-
ten virtuaalinen pääte, joka tarjoaa saman käyttöliit-
tymän kuin käyttölaitteella tai keskuksella (FT2080, 
FT2040, FC20xx) paloilmoitusjkärjestelmässä.
Käyttöliittymä SintesoTM Mobile -sovelluksella 
Android-älypuhelimissa on taulukkomuotoon 
suunniteltu ja mahdollistaa pääsyn koko järjestel-
mään. Palo- ja vikailmoitukset erotetaan puhelimen 
näytöllä eri värein.

Ethernet-kytkin
(modulaarinen)

FN2012-A1

Etäyhteys
SintesoTMView/
SintesoTM Touch

Ethernet-kytkin
(modulaarinen)
FN2012-A1

Palomuuri

Lukko käyttöoikeuden aktivoimiseen FTO2006-B1
Palokunta-avain ja lukko asennustarvikkein. Optio käyttö-
oikeuden aktivoimiseksi muille kuin BB mallisille keskuksille.

Tuotekoodi: A5Q00010129

Tapahtumakirjoitin FTO2001-A1
Tapahtumakirjoitin FTO2001-A1 asennetaan keskusyksikköön tai 
käyttölaitteeseen. FTO2001-A1 on lämpökirjoitin, joka tulostaa tar-
vittaessa kaikki tapahtumat. RS232 moduuli (eristetty) FCA2001-A1 
tarvitaan tapahtumakirjoittimen käyttöön. Se ei kuulu kirjoittimen 
toimitukseen ja tulee tilata erikseen. 

Tuotekoodi: A5Q00010126

Tapahtumakirjoitin DL3750+
Valvottu ulkoinen tapahtumakirjoitin sarjaliitänällä tai 
verkkotulostimena. 
Optio: RS232 moduuli (eristetty) FCA2001-A1

 Tuotekoodi: A5Q00023962

Verkkolaitteet
Liitäntä ulkopuolisiin järjestelmiin KuitumuunninRunkoverkko

Modbus Gateway NK8237.2
NK8237 on Ethernet-portti SintesoTM ja 
Modbus-laitteen väliin. Se mahdollistaa 
kaksisuuntaisen liikenteen Modbus RTU 
ja TCP -yhteydellä SintesoTM-paloilmoitus-
järjestelmään. Laitteessa on palomuuri, 
reititin ja tapahtumamuisti.  Palomuuri 
suojaa SintesoTM-järjestelmää  ulkopuo-
listen kirjautumisilta ja kyberhyök-
käyksiltä.
Tuotekoodi: S54461-C7-A1

Optiset kuitumoduulit
 FN2006-A1 (SM)
ja FN2007-A1 (MM))
Näillä optisilla verkkomoduuleil-
la voidaan SintesoTM-keskusten 
välinen FCnet/SAFEDLINK-järjestel-
mäväylää kasvattaa pidemmäksi 
kuitukaapeleilla. Rengasrakentei-
nen väylä mahdollistaa EN 54
-mukaisen verkottamisen myös 
silloin kun kuitumuunnin ei ole 
keskuksen sisällä. 

Ominaisuudet:
 – Kaksi itsenäistä, galvaanisesti

erotettua kanavaa
 – SC liitäntä optisille kaapeleille
 – Kaksi EN54-hyväksyttyä 

valvottua jännitetuloa
 – Maavuodon valvonta
 – Asennettavissa keskukseen tai 

erilleen siitä
 – Voidaan asentaa DIN kiskoon 

pysty- tai vaaka-asentoon
 – FN2006-A1: Yksimuoto

enintään 40 km etäisyyksille

Tuotekoodi: S54400-A109-A1

 – FN2007-A1: Monimuoto 
enintään 4 km etäisyyksille

Tuotekoodi: S54400-A110-A1 

Ethernet kytkin (modulaarinen)
FN2012-A1,
Tuotekoodi: S54400-B152-A1

Ethernet kytkimellä liitetään aliverkko run-
koverkkoon. Kun tarvitaan lisävarmennet-
tu verkkorakenne, voidaan aliverkko liittää 
runkoverkkoon myös toisesta keskuksesta 
omalla kytkimellä. Tämä koskee esimerkiksi aliverk-
koja, joissa yli 512 ilmaisinta/painiketta tai aliverkkoa 
jossa koko järjestelmän hätäkeskusyhteys ja koko 
järjestelmässä ylis 512 ilmaisinta/painiketta.

 – 4 Ethernet porttia
 – 2 paikkaa Ethernet-moduuleille (rengas).

Nämä tulee tilata erikseen:

 • VN2001 Ethernet -moduuli (kupari/sähköinen),
  maks. 100 m
Tuotekoodi: S54400-A42-A1

 • VN2002 Ethernet -moduuli (monimuoto),
  optinen Ethernet, maks. 4 km
Tuotekoodi: S54400-A43-A1

 • VN2003 Ethernet -moduuli (yksimuoto),
  optinen Ethernet, maks. 40 km
Tuotekoodi: S54400-A44-A1

 – Vikalähtö: relelähtö, kelluva FN2012-A1 tarvitsee 
lisäksi liitäntämoduulin (MoNet) FCA2031-A1 

Tuotekoodi: S54400-A153-A1

Asenettaessa keskuksiin tai erillisiin koteloihin,
käytä seuraavia asennuspaketteja:

 – FHA2029-A1 Eco, Standard, Comfort koteloille
Tuotekoodi: S54400-B79-A1

 – FHA2030-A1 Large, Large Extension koteloille
Tuotekoodi: S54400-B81-A1

Teholähdesetti A (70 W) FP120-Z1
Itsenäinen teholähde muuntaa verkkojännitteen
järjestelmän käyttöjännitteksi ja lataa akkuja.

Tuotekoodi: S54400-S122-A1 

Teholähdesetti (70 W) FP2015-A1
Oma itsenäinen teholähde esimerkiksi
käyttölaitteelle FT2040.

Tuotekoodi: S54400-B121-A1

Teholähteet

Palokuntapaneeli FT2010

Käytetään valvotun alueen tapah-
tumien näyttöön ja hallintaan

Tuotekoodi: A5Q00014104

Näyttölaite FT2011

Käytetään valvotun alueen 
tapahtumien näyttöön.

Tuotekoodi: A5Q00017706

Yhteiset ominaisuudet
 – Taustavalaistu tekstinäyttö (6 riviä, kussakin 40 merkkiä)
 – Tehonsyöttö ja kommunikointi (osoitteellinen) 

FDnet-ilmaisinväylän kautta, erillinen 24 V:n tehonsyöttö 
mahdollinen

 – 282x207x79 mm (LxKxS)
 – Maksimi 8 FT2010/FT2011 per FC2020
 – Maksimi 16 FT2010/FT2011 per FC2040
 – Maksimi 50 FT2010/FT2011 per FC2060

Sarjaliitännät  Yksi RS232 ja/tai RS485 liitäntä
 (vapaasti valittavissa) per keskus tai käyttölaite
Runkoverkko (FCnet/LAN)  Verkko aliverkkojen yhdistämiseen
Aliverkko (FCnet/SAFEDLINK) Verkko keskusten ja käyttölaitteiden yhdistämiseen
FDnet Ilmaisinverkko SintesoTM laitteille

Selvitys liitännöistä:

Ethernet*
Asiakkaan verkko

Runkoverkko (FCnet/LAN)

**  Huom.: Kuvassa FC2080 varustettu optiona 
  saatavalla käyttölaitteella (kosketusnäyttö) FT2080 
  ja käytön lisäosalla FCM2007-A1.

FDnet

Käyttöliittymän lisäosa (2xLED-näyttöä) FCM2038-A2
Näytöllä on 48 LED-ryhmää, joissa kussakin yksi  vihreä / 
punainen ja yksi keltainen LED. Mikä tahansa tapahtuma 
voidaan linkittää LEDille; 427x200x25 mm (LxKxS).
Optio: tapahtumakirjoitin FTO2001-A1

Tuotekoodi: S54400-B146-A1

Käyttöliittymän lisäosa (4xLED-näyttöä) FCM2036-A2
Näytöllä on 96 LED-ryhmää, joissa kussakin yksi  vihreä / 
punainen ja yksi keltainen LED. Mikä tahansa tapahtuma 
voidaan linkittää LEDille; 427x200x25 mm (LxKxS).

Tuotekoodi: S54400-B147-A1

Lisenssi Ilman lisenssiä S1 (FCA2033-A1) S2 (FCA2034-A1) S3 (FCA2035-A1)

Tuotekoodi: 
S54400-P154-A1

Tuotekoodi: 
S54400-P155-A1

Tuotekoodi: 
S54400-P156-A1

Siemensin valvomoalustat q – – –

SintesoTMView ja SintesoTM Touch – q q q

SintesoTM Mobile – – – q

Etäyhteys
SintesoTM Mobile

Reititin/
VPN

Teholähdesetti(150 W) FP2004-A1
Teholähde asennettavaksi tyhjään koteloon.
Optio: lisäteholähteen FP2005-A1 käyttö.

Tuotekoodi: A5Q00020825

Lisäteholähdesetti (150 W) FP2005-A1
Lisäteholähde voidaan asentaa koteloon 
teholähteen FP2004-A1 viereen.

Tuotekoodi: A5Q00018779

Keskukset Lisäosat keskuksiin

Linjakortti (FDnet)
FCL2001-A1
252 FDnet-laitetta. 
Enintään 4 silmuk-
kaa tai 8 päättyvää 
linjaa.

Tuotekoodi:
A5Q00009875

Linjakortti (kollektiivinen)
FCL2002-A1
Siemens-standardin kollek-
tiivisten ilmaisimien liittämi-
seen 8 linjaa (MS7/9, MS24, 
DS11, FDOOT241-9 
ja FDOOT241-A9).

Tuotekoodi:
A5Q00010502

Linjakortti (MS9i)
FCL2003-A1
2 MS9i-osoitteellista 
linjaa (maks. 100 
osoitetta).

Tuotekoodi:
A5Q00010044

Linjakortti
(AnalogPLUS)
FCL2005-A1
4 osoitteellista 
AnalogPLUS-linjaa 
(maks. 126 osoitetta 
per linja).

Tuotekoodi:
S54400-A107-A1

Linjakortti
(interaktiivinen)
FCL2006-A1
1 osoitteellinen inte-
raktiivinen linja (maks. 
126 osoitetta).

Tuotekoodi:
S54400-A108-A1

Linjakortti
(Interaktiivinen Ex)
FCL2007-A1
1 osoitteellinen 
interaktiivinen Ex-linja 
(maks. 32 osoitetta).

Tuotekoodi:
S54400-A134-A1

I/O- kortti (FUE)
FCI2007-A1
Ilmoituksensiirto 
palo ja vika.  

Tuotekoodi:
S54400-A20-A1.

I/O - kortti
(ohjelmoitava)
FCI2008-A1
12 ohjelmoitavaa 
tuloa/lähtöä valittavilla 
toiminnoilla vajaatoi-
minnetilassa.

Tuotekoodi:
S54400-A6-A1

I/O kortti
(hälyttimet/
valvottu)
FCI2009-A1
8 valvottua hälytin-
linjaa tai valvottua 
lähtöä.

Tuotekoodi:
S54400-A21-A1

FC2020 – – – – – – – – –

FC2030 q q q q q q q q q
FC2040 – – – – – – – – –

FC2060 q q q q q q q q q
FC2080 q q q q q q q q q

Keskukset Lisäosat keskuksiin

Verkkomoduuli (SAFEDLINK) FN2001-A1
Tällä moduulilla laitteistot voidaan verkottaa 
aliverkoissa. Verkottaminen edellyttää tämän mo-
duulin käyttöä. Jos lisävaatimuksena on toiminta 
vajaatoiminnemoodissa, voidaan laitteistoon 
asentaa 2 verkkomoduulia.

Esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:
– verkotetut keskukset, joissa yli 512 FDnet-laitetta
–  Verkotettu keskus hätäkeskusyhteydellä ja yli  
512 FDnet-laitetta

Tuotekoodi: 
A5Q00009875

CPU kortti FCC2004-A1

Kahdennettu CPU-
toiminto.

Tuotekoodi: 
S54400-A18-A1

RS232 moduuli (eristetty)
FCA2001-A1
Moduulia tarvitaan esim. käy-
tettäessä tapahtumakirjoitinta. 
Moduuli asennetaan keskuksen 
käyttöliitymän takaosaan. 
RS232 ei kuulu tapahtumakir-
joittimen toimitukseen. 

Tuotekoodi: 
A5Q00005327

RS485 moduuli (eristetty) FCA2002-A1
Moduuli tarvitaan esim. ESPA-liitäntä-
moduulin kytkemiseen. RS485-moduuli 
asennetaan keskuksen käyttöliittymän 
takaosaan.

 Tuotekoodi: 
A5Q00009923 

Silmukan laajennuskortti (FDnet) 
FCI2003-A1
Silmukoiden lukumäärää  voidaan 
kaksinkertaistaa silmukan laajennuskor-
tilla (esim. 2 -> 4 tai 4 -> 8) säilyttäen 
FDnet-linjakortilla osoitteiden lukumää-
rän samana (esim. 2 silmukkaa 126 
osoitteella tai 4 silmukkaa 63 osoitteel-
la kussakin).

Tuotekoodi: 
A5Q00010136 

Hälytinmoduuli
FCA2005-A1
Hälytinmoduulissa on 
liitännät 4:lle perinteiselle 
hälytinlinjalle. Hälytinlinjat: 
4 x maks. 1 A, maks. 2 A 
yhteensä. Hälytinmoduuli 
kiinnitetään asennuslevyyn 
FHA2207-A1.

Tuotekoodi: 
A5Q00014866

FC2020 q3) – q q q q
FC2030 q3) – q q q q
FC2040 q3) – q q q q
FC2060 q3) – q q – q
FC2080 – q – – q2) q1)

1) Vain hälytinlinjaan liitettävissä. 2) Vain keskuksen liitäntäkorttiin (pohjakorttiin) liitettävissä. 3) Vain käyttöliittymiin FCM2028-A2/FCM2029-A2 asennettavaksi.

Siemens
valvomoalusta

Etäyhteys 
valvomoalustaan

* Yksinkertaistettu kuva 
 (ei lisätty muita verkon HW komponentteja)

Sinteso™-suunnittelutyökalut – paloilmoituskeskukset, verkko ja lisälaitteet


