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GÉNÉRALITÉS

Building 
automation
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#Transitionenergetique

Agir ensemble  
pour un  
avenir durable

90%
des individus passent presque  
toute la journée en intérieur

Source : Nations unies

68%
de la population mondiale devrait 
vivre en zone urbaine en 2050
Source : Nations unies

40%
de l’énergie totale est utilisée  
par les bâtiments
Source : Alliance To Save Energy (ASE)

L’Union européenne a pour 
ambition de faire de l’Europe 
le premier continent neutre  
sur le plan climatique d’ici 2050
Source : Commission européenne
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Trouver facilement des produits

Accélérez votre recherche de produits adaptés pour la création d’installations CVC : 
notre portail HIT propose plus de 400 applications CVC standard préconfigurées 
classées par possibilité d’économie d’énergie selon la norme 
NF EN 52120-1:2022. Il vous suffit de choisir l’application se 
rapprochant le plus de la classe d’efficacité souhaitée. Le portail met à 
votre disposition des spécifications complètes avec diagramme 
d’installation, liste de matériel, documentation technique pour 
chaque appareil et devis. Jugez-en par vous-même : 

Evaluer le rendement énergétique des systèmes 
d’automatisation du bâtiment

L’Energy Performance Classification Tool (outil EPC) vous permet de calculer très 
facilement pour vos clients le potentiel d’économies d’énergie 
d’une installation existante et la rapidité d’amortissement d’un 
investissement. Le rendement énergétique est évalué sur la base 
de la norme NF EN 52120-1:2022.

Vous trouverez de plus amples informations sur : 

Un accompagnement tout 
au long de vos projets
Nous vous accompagnons à chaque phase de 
vos projets avec des outils, des applications et 
des formations qui simplifient votre travail 
quotidiennement.
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Thermostats
Vue d’ensemble des gammes
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Régulateurs de température ambiante 
pour les systèmes de chauffage 
et de refroidissement
Siemens est l’un des principaux fournisseurs de thermostats avec une 
large gamme d’applications de chauffage, ventilation et climatisation 
dans des bâtiments résidentiels, hôtels, bureaux et commerces.
Nos solutions répondent à tous les budgets : basic marche/arrêt, avec 
transmission radio, avec sortie modulante ; thermostats programmables 
avec programmation journalière ou hebdomadaire, avec ou sans 
affichage numérique.

Qualité, fiabilité, fonctionnalité, facilité d’installation et d’utilisation, 
nos thermostats répondent à vos besoins.

Thermostats
Vue d’ensemble des gammes
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Régulation de la température ambiante 
économe en énergie

Pour des applications typiques avec des 
radiateurs et le chauffage par le sol, 
nous vous proposons des régulateurs 
de température avec commande PID 
optimisée et programmes auto-
adaptatifs. En outre, des variantes 
spéciales sont adaptées à une 
utilisation dans une régulation de 
système de chauffage électrique ou 
d’eau chaude jusqu’à une puissance de 
raccordement de 16 A. Les entrées 
multifonctions

permettent d’activer des fonctions 
telles que la surveillance du point de 
rosée, les contacts de fenêtre ou la 
commutation à distance. Les variantes 
équipées de l’interface de 
communication KNX garantissent un 
contrôle du système primaire pour un 
rendement énergétique amélioré. Les 
programmes horaires réglables (jour/
semaine/vacances) évitent la 
consommation d’énergie inutile dans 
les pièces non occupées. 
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Application Chauffage / Climatisation

Basic Affichage numérique (LCD) Avec programmation horaire

Type RAA RCU RDD RDD 
310/EH RDF6xx RDH RDF800.. RDE RDE 

410/EH RDG RDJ REV

Interface utilisateur
Bouton rotatif     
Touche de changement de 
consigne      

Voyant LED 

Affichage digital          

Commutateur de programmation  
Ecran tactile  
Câblage
Sorties indépendantes 
Alimentation à piles    

Alimentation filaire            
Radiofréquence     

Sortie vanne de chauffage régulée   

Entrées multifonctions    

Entrée de commande à distance 
Sortie analogique   

Sortie relais           

Fonctions
Chauffage            

Refroidissement      

Régulation de l’humidité 

Green Leaf 
App. Smartphone Mise en service 

Programmation journalière   

Programmation hebdomadaire     

Mode confort            

Mode économie          

Mode hors gel         

Mode vacances  

Algorithme de régulation 2P 2P/PI 2P 2P 2P 2P/PID 2P/PI 2P/PID 2P 2P/PI 2P/PID 2P/PID
Communication   KNX   KNX   KNX

 Valide pour l’ensemble des références

 Dépend des références

 Caractéristique principale

 Seulement le récepteur 
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Régulateurs de température ambiante 
pour l’utilisation du ventilo-convecteur

Les systèmes de ventilo-convecteurs 
conviennent particulièrement bien à la 
régulation des chambres d’hôtel et des 
bureaux. Les régulateurs de température 
ambiante muraux ou encastrés régulent 
directement les applications de 
ventiloconvecteur 2 ou 4 tubes, et 
disposent de fonctions supplémentaires 
telles que le chauffage électrique ou le 
chauffage par le sol. Grâce aux 
paramètres configurables, les 
régulateurs de température ambiante 
peuvent aussi réguler différents types 
d’actionneurs (marche/arrêt, PWM, trois 
points ou DC) et de ventilateurs 
(1/3 vitesses, signal DC). Les fonctions 
intégrées telles que les programmes 
horaires, les détecteurs de présence et 
les limitations de la température de l’air 

entrant optimisent automatiquement 
le besoin en énergie sans perte de 
confort. Grâce à leurs applications de 
performance énergétique, les 
régulateurs de température ambiante 
RDG dotés d’interfaces de communication 
KNX répondent aux exigences des 
classes énergétiques les plus élevées. 
Le modèle RDG200 offre de nombreuses 
possibilités d’utilisation. La mise en 
service de ce thermostat est rapide et 
pratique grâce à la technologie NFC. 
Ce thermostat est la solution idéale pour 
chaque pièce. Les capteurs intégrés, 
la fonction Green Leaf et la classe de 
performance énergétique premium 
valorisent également votre immeuble 
et contribuent à la diminution des coûts 
d’énergie.
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Application Ventilo-convecteur

Basic Affichage numérique (LCD) Avec programmation horaire

Type RAB RCC RDG1xx 
RDG2xxKN RDF600xx RDF800xx RDG1..T RDF600T

Interface utilisateur
Bouton rotatif    

Voyant LED  
Affichage digital     

Vitesse de ventilation auto     

Montage semi encastré   
Ecran tactile 
Câblage
Sorties indépendantes 
Alimentation filaire      

Entrées multifonctions     

Entrée sonde      

Entrée mode de fonct. (Ch/Fr)      

Sortie analogique  

Sortie relais (Marche / Arrêt)       

Sortie Triac / PWM  

Ventilation DC 0..10V  

Fonctions
2 tubes       

4 tubes       

Chauffage électrique      

Radiateur   

Régulation de l’humidité  
Green Leaf  
Gestion maitre / esclave  

Contrôle delta de température  

App. Smartphone Mise en service  

Programmation hebdomadaire   
Mode confort       

Mode économie      

Mode standby       

Mode hors gel      

Algorithme de régulation 2P 2P/PI 2P/PI 2P/PI 2P/PI 2P/PI 2P/PI
Télécommande infrarouge   

Communication     KNX     KNX     KNX     KNX

  Valide pour l’ensemble des références

  Dépend des références

 Caractéristique principale
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Application Pompe à Chaleur

Affichage numérique (LCD) Avec programmation horaire

Type RDG110/ 
RDG160T RDG260KN RDF800.. RDF6xx RDF600T RDG160T

Interface utilisateur
Affichage digital      

Vitesse de ventilation - / 1 / 3 / DC - / 1 / 3 / DC 1 / 3 1 / 3 / DC 1 / 3 / DC - / 1 / 3 / DC
Câblage
Alimentation filaire      

Entrée sonde      

Sortie relais (Marche / Arrêt)      

Fonctions
Chauffage électrique      

Compresseur DX      

Commut. manuelle chaud/froid      

Programmation hebdomadaire   

Mode confort      

Mode économie      

Mode standby      

Mode hors gel      

Algorithme de régulation 2P 2P 2P 2P 2P 2P
Green Leaf 
Gestion maitre / esclave 

Contrôle delta de température 

App. Smartphone Mise en service 
Communication     KNX     KNX     KNX

	 Valide pour l’ensemble des références

	 Dépend des références

	Caractéristique principale

Régulateurs de température ambiante 
pour VAV et Pompe à Chaleur

Du contrôle manuel à la commande 
automatique, les régulateurs de 
température ambiante pour pompe à 
chaleur communiquent directement 
avec celle-ci et peuvent ainsi réguler et 
optimiser la température ambiante 
souhaitée.
Ils évitent une surchauffe des pièces 
due au rayonnement solaire ou à des 
sources externes. Sur des systèmes 

réversibles, les régulateurs de 
température ambiante régulent les 
compresseurs en mode chauffage ou 
climatisation avec une commutation 
automatique ou manuelle. Les 
paramètres réglables pour les périodes 
d’activation et de désactivation 
minimales préviennent les dommages 
au compresseur qui pourraient 
raccourcir les intervalles de 
maintenance.
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Application VAV

Basic Affichage numérique (LCD)

Type RCU50.2 RDG40..

Interface utilisateur
Bouton rotatif  

Affichage digital 

Câblage
Alimentation filaire  

Entrée sonde 

Entrée mode de fonct. (Ch/Fr) 

Sortie analogique  

Fonctions
Qualité d’air intérieur 

Commut. manuelle chaud/froid  

Vmin. Froid  

Monde confort  

Mode économie  

Mode standby  

Mode hors gel  

Algorithme de régulation 2P P/PI
Communication     KNX

 Valide pour l’ensemble des références

 Dépend des références

Systèmes à débit variable (VAV)
Grâce à la flexibilité des signaux des 
commandes, les régulateurs de 
température ambiante compatibles VAV 
se branchent directement sur un large 
choix d’appareils tels que des boîtiers 
VAV, des clapets rotatifs ou des 
équipements de régulation VAV 
compacts. La large gamme de modèles 
permet aux utilisateurs de modifier les 
paramètres depuis les interfaces de 
réglages. Par conséquent, les 
applications VAV peuvent être 
combinées avec des fonctions 
supplémentaires : comme le chauffage 
électrique, les radiateurs, les planchers 
chauffants ou des batteries chaudes et 

froides. En plus de leurs fonctions de 
base, les régulateurs de température 
ambiante peuvent aussi être utilisés 
pour régler les valeurs minimales et 
maximales pour le signal de flux d’air. 
Un réglage correct des volets depuis les 
régulateurs ambiants permet 
d’optimiser la regulation primaire de 
l’air même avec des applications avec 
volet sur l’air soufllé et extrait. Grâce à 
la communication KNX, les régulateurs 
de température ambiante peuvent être 
connectés directement à un capteur de 
qualité de l’air intérieur et ainsi 
contrôler encore plus efficacement le 
confort ambiant.
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Régulateurs 
Vue d’ensemble des gammes
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Sigmagyr RVD

Une gamme de régulateurs pour sous-stations de chauffage urbain, 
comprenant jusqu’à 2 circuits régulés et la production d’eau chaude 
sanitaire, électrique ou solaire. Raccordement de compteurs de chaleur 
locaux sur protocole M-Bus. Ces régulateurs peuvent être reliés sur bus 
pour une gestion globale des sous-stations.

Synco 100

Régulateurs compacts pour installation de chauffage. Solution 
économique pour régulation de températures (ou différentiels) avec 
fonctions d’économies d’énergie. Mise en service extrêmement simple 
et montage direct sur les équipements (sans armoire).

Sigmagyr RVL

Une gamme de régulateurs communicants pour les installations de 
chauffage collectif. Réglables grâce aux applications pré-programmées 
(circuit de chauffage, régulation de chaudière, chauffage urbain et 
régulation ECS) et à la courbe de chauffe analogique, les régulateurs 
RVL disposent de nombreuses fonctions d’économies d’énergie telles 
que ECO, optimisation, chauffage accéléré et réduction rapide. La 
communication via un serveur Web OZW672...permet de gérer à 
distance son installation de chauffage et de modifier par exemple les 
programmes horaires, les consignes et les programmes vacances.

Sigmagyr RVP

Une gamme de régulateurs de chauffage en fonction des conditions 
extérieures dédiée aux habitations individuelles. Les RVP série 200 sont 
des régulateurs analogiques avec ou sans influence de la température 
ambiante. Possibilité de régulation d’eau chaude sanitaire avec le 
RVP201. Les RVP série 300 sont, quant à eux, digitaux. Capables de 
gérer jusqu’à deux circuits de chauffage, une chaudière et une 
production d’eau chaude sanitaire solaire, ces régulateurs sont aussi 
communicants et gérables à distance via internet.
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Régulateurs de chauffage
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Applications privilégiés

RLE.. RVP.. RVP.. RVL.. RMH RMK
132 162 201 211 340 350 360 479 480 481 482 760B 770

Groupe de chauffage n n n n n n n n n n n n

Régulation de chaudière 1-allure n n

 2-allure n n n n n n n

Installation multi-chaudières n

Eau chaude sanitaire n n n n n n n n

Eau chaude sanitaire solaire n n n n n

2e groupe de chauffe n n n

3e groupe de chauffe n

Utilisation des appareils

Mode d’utilisation analogique n n n n

 numérique n n n n n n n n n

Barrette de courbe de chauffe n n n n

Horloge de commutation analogique n n

 numérique 1) 1) n n n n n n n n n

Applications pré-programmées 6 3 2 3 6 1 6 29 21 41 18
Horloge annuelle n n n n n n n n n

Communication

Protocole de communication LPB LPB LPB LPB LPB LPB LPB KNX KNX
Serveur Web OZW672.. OZW672.. OZW772..

Sonde de raccordement

Sonde extérieure QAC22 n n n n n n n n n n n n n

Sonde extérieure QAC32 n n n n n n n n n n

Sonde d‘applique QAD22 n n n n n n n n n n n

Sonde de temp. à plongeur QAE2.. n n n n n n n n n n n

Sonde de temp. à câble QAP2.. n n n n n n n n n n n

Sonde de temp. ambiante QAA24 n n n n n n n n n

Sonde de temp. ambiante AQR2531ANW n n n n n n n n n

Sonde solaire QLS60 n n

Appareil d‘ambiance de raccordement

Appareil d‘ambiance analogique QAA50.110/101 n n n n n n n n n

Appareil d‘ambiance numérique QAW70.. n n n n n n n n n

Appareil d‘ambiance numérique QAW740 n n

1) Variante



Régulateurs de chauffage urbain
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Applications privilégiés

RVD250 RVD260 RVP340 RVL480 RVL481 RMH760B
Groupe de chauffage n n n n n n

Echangeur chauffage urbain n n 1) 1) 1) n

Eau chaude sanitaire n n n n

Eau chaude sanitaire solaire n n n n

2e groupe de chauffe n n

3e groupe de chauffe n

1) Variante

Utilisation des appareils

RVD250 RVD260 RVP340 RVL480 RVL481 RMH760B
Mode d’utilisation  analogique
   numérique n n n n n n

Barrette de courbe de chauffe n n

Horloge de commutation analogique
   numérique n n n n n n

Nombre d’installations 28 14 2 6 29 41
Horloge annuelle n n n n n n

Communication

RVD250 RVD260 RVP340 RVL480 RVL481 RMH760B
Protocole de communication LPB LPB LPB LPB LPB KNX
M-Bus Esclave n n

Serveur Web OZW672.. OZW672.. OZW672.. OZW772..

Sonde de raccordement

RVD250 RVD260 RVP340 RVL480 RVL481 RMH760B
Sonde extérieure QAC22 n n n n n n

Sonde extérieure QAC32 n n n n n n

Sonde d‘applique QAD22 n n n n n n

Sonde de temp. à plongeur QAE2.. n n n n n n

Sonde de temp. à câble QAP2.. n n n n n n

Sonde de temp. ambiante QAA24 n n n n

Sonde de temp. ambiante AQR2531ANW n n n n

Sonde solaire QLS60 n

Capteur de pression  QBE2003.. n n

Appareil d‘ambiance de raccordement

RVD250 RVD260 RVP340 RVL480 RVL481 RMH760B
Appareil d‘ambiance numérique   QAA50.110/101 n n n n n

Appareil d‘ambiance numérique  QAW70 n n n n n

Appareil d‘ambiance numérique  QAW740 n



Régulateurs CVC
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RLM.. RLA.. RLU.. RMU.. RMS.. RMZ..
162 162 202 220 222 232 236 710B 720B 730B 705B 785 787 788
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Module d‘extension pour  
RMU7..0B et RMS705B 42) 42) 42) 42) 12) 22) 22)

Exploitation n n n n n n n n1) n1) n1) n1)

Communication KNX n n n n

Horloge hebdo. et programme 
vacances/jours d’exception n n n n 

Supervision n n n n

Fonctions logiques n n n n

Sorties
Commutateur à étages n n n n n n n n

Relais 1 1 2 2 2 6 2 4 6 6 4 2
3 points 13) 13)

DC 0...10V 2 2 2 2 3 3 2 3 4 4 2
Entrées universelles
T1 n n n n n n n n n n n n

Pt1000 n n n n n n n n n n n n

DC 0...10V n n n n n n n n n n n n

Numérique n n n n n n n n n n n n

LG-Ni 1000 n n n n n n n n n n n n

Nombre d’entrées universelles - - 4 4 4 5 5 6 8 8 8 8 4 4
Entrées fixes
DC 0...10V 1 1
Numérique 2 1 1 1 1 2 2
LG-Ni 1000 1 1
Sonde intégré LG-Ni 1000 1 1
Variable contrôlée 
Universel n n n n n n n n n

Température °C n n n n n n n n n n n

Type de régulation
PID n n n n n n n n n

P/PI n n n n n n n n n n n

Boucles de régulation
Cascade n n n n n n n n

Nombre 1 1 1 1 2 2 2 1 2 3 3

n 1)  Utilisation en option : 
RMZ790 : Terminal de commande à montage 
RMZ791 : Terminal de commande déporté 
RMZ792 : Terminal de commande KNX

2)  Nombre maximun RMZ78X 
modules d’extention par régulateur

3) 2 relais ou 3 points

Ao Sortie analogique
OO Sortie numérique
UI Entrée universelle



Appareils d’ambiance, 
Gestionnaires de pièces

QAA..

Sondes de température ambiante 
avec potentionmètre de réglage de 
température ou correction de consigne 
(+/- 3K).

QAW..

Appareils d’ambiance pour régulateur 
avec interface PPS ou KNX. Liaison filaire 
ou radio, avec ou sans organe de réglage 
et/ou afficheur.

QMX3..

Les gestionnaires de pièces QMX3.. avec fonctions de 
régulation sont disponibles en plusieurs versions 
permettant la commande d’applications de CVC et 
d’appareils électriques. Ils assurent un réglage le plus 
juste et selon les besoins de température, d’humidité 
et de concentration de CO2 dans la pièce. Ainsi, il vous 
est possible de programmer des scénarios en fonction 
de l’utilisation de votre pièce ou zone de bureau 
(réunion, conférence, pause, inoccupation) et de les 
ajuster à tout moment. Votre installation est donc 
évolutive.
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QAA25                          

QAA27                          

QAA50.110/101                             

QAW70-A                                

QAW740                                  

QMX3.P30*             

QMX3.P70*                

QMX3.P02*             

QMX3.P34*                               

QMX3.P74*                                  

QMX3.P37*                               

* nécessite une intégration KNX S-Mode
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Centrales de communication Synco OZW772..

Ces centrales de communication permettent le raccordement au 
logiciel de télégestion ACS790 des appareils KNX ci-dessous. Le 
serveur web intégré offre également la possibilite de commander et 
surveiller à distance l'installation via internet. Il permet également 
de connecter l’installation au service de gestion centralisé Synco IC.
- Régulateurs universels RMU..
- Régulateurs de chauffage RMH..
- Régulateurs de cascade chaudière RMK..
- Modules Entrées/Sorties RMS..
- Centrale de gestion de terminaux RMB..
- Régulateurs terminaux RDF.., RDG.. 

Centrales de communication Synco OZW672..

Les centrales de communication OZW672 permettent le 
raccordement au logiciel de télégestion ACS790 ainsi que la 
commande et la surveillance à distance d'installations LPB (via 
internet grâce au serveur web intégré).

Il permet également de connecter l’installation au service de 
gestion centralise Synco IC Il est ainsi possible de gérer jusqu'a 
16 appareils de la gamme Sigmagyr :
-  Régulateurs pour installations de chauffage collectif 

RVL480/481/482/479 
- Régulateurs pour sous-station de chauffage urbain RVD250/260, 
-  Régulateurs de chauffage pour habitations individuelles 

RVP340/350/360.

Centrales de communication, 
Logiciel de télégestion
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Compatibilités centrales / logiciel et régulateurs

Descriptif OZW772..  OZW672..  ACS790 OCI700.1 OCI702 Code article

Régulateur chauffage prog. 1 circ.    RVP340

Régulateur chauffage prog. 1 circ. + ECS    RVP350

Régulateur chauffage prog. 2 circ. + ECS    RVP360

Appareil d'ambiance KNX Synco 700     QAW740

Régulateur amb. 1/2encastré VC commu.     RDF600KN

Régulateur amb. 1/2enc. VC tactile com.     RDF800KN

Régulateur amb. mural VC 230V~ commu.      RDG2XXKN

Régulateur ambiance mural VAV 24V commu.     RDG405KN

Centrale commande regul. termin. comm.     RMB795B-1

Régulateur chauffage communicant     RMH760B-1

Régulateur cascade communicant     RMK770-1

Module entrées/sorties communicant     RMS705B-1

Régulateurs communicants universels    RMU..

Régulateur chauffage urbain 1Ch. + 1 ECS    RVD250-A

Régulateur chauffage urbain 2Ch. + 1 ECS    RVD260-A

Régulateurs de chauffage collectif et tertiaire     RVL4..

Régulateurs intégrables communicants     RXB2..

Régulateur terminal int. 0..10V KNX     RXB39.1/FC-13
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Régulateurs préprogrammés 
Synco 700 

Types RM
H

76
0B

RM
K7

70

RM
S7

05
B

RM
U

71
0B

RM
U

72
0B

RM
U

73
0B

RM
Z7

82
B

RM
Z7

83
B

RM
Z7

85

RM
Z7

87

RM
Z7

88

RM
Z7

89

Applications

Cascade chaudières
Cascade groupes froid
Chauffage
Eau chaude sanitaire
Climatisation
Module entrées / sorties
Entrées / Sorties
Entrées universelles 6 8 8 6 8 8 3 4 8 4 4 6
Entrées numériques - 2 - - - - - - - - - -
Sorties analogiques 0-10V 2 2 4 2 3 4 1 1 - - 2 2
Sorties relais TOR 5 7 6 2 4 6 3 5 - 4 2 4

Types Modules 
max. RMZ782B RMZ783B RMZ785 RMZ787 RMZ788 RMZ789

RMH760B 4 2 1 - 1 - 2
RMK770 3 - - 3 3 3 3
RMS705B 4 - - 1 2 2 -
RMU710B 4 - - 1 2 2 -
RMU720B 4 - - 1 2 2 -
RMU730B 4 - - 1 2 2 -
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CVC SMART

Vue d‘ensemble des gammes Desigo Automation

Desigo PXC - Optimiser l’efficacité des bâtiments ....................................................35

Desigo Control Point - Une gamme complète de produits .......................................39

Desigo Room Automation - Découvrez le confort ultime pour toutes les pièces .......41



Desigo Automation
Vue d’ensemble des gammes

Un seul système pour toutes les exigences d’un bâtiment intelligent
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Desigo Automation
Vue d’ensemble des gammes

Un seul système pour toutes les exigences d’un bâtiment intelligent Desigo Room Automation est la solution 
unique pour relier toutes les disciplines de 
la pièce entre elles. Avec Desigo Room 
Automation vous pouvez régler le 
chauffage, la ventilation, la climatisation, 
l’éclairage et l’ombrage et ainsi optimiser 
le confort et l’efficacité dans chaque pièce. 

Pour une utilisation simple ou complexe 
dans de petits ou de grands bâtiments, 
pour des applications standard ou 
avancées, avec la famille Desigo PXC, vous 
obtenez la régulation optimale, que ce soit 
pour les besoins d’une installation CVC ou 
d’une gestion centrale.

Avec Desigo Control Point, vous pouvez 
vous connecter à distance à votre bâtiment 
à partir de différents appareils. La 
technologie HTML 5.0 permet une 
utilisation indépendante du type, de la 
taille ou de l’orientation de l’appareil 
mobile.

34
Gestion de l’énergie et du confort
Catalogue produits 2023
03  -  Régulation CVC Smart



Disposer d’un système CVC automatisé est la clé 
pour garantir des économies d’énergie et des 
coûts d’exploitation réduits. Ainsi, en se 
conformant aux dernières normes, nous vous 
proposons les innovations technologiques les plus 
poussées en matière d’automatisation des 
bâtiments pour allier hautes performances et 
confort idéal.

Desigo PXC
Optimiser l’efficacité des bâtiments
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Contrôleurs Desigo PXC – 
Découvrez l’avenir de l’automatisation des bâtiments
Explorez la dernière gamme d’automates primaires pour 
réaliser une automatisation haute performance de vos 
bâtiments.
Conçus pour réduire la consommation d’énergie des 
installations CVC, les automates Desigo PXC vous permettent 
d’intégrer différents protocoles sans avoir besoin de matériel 
ou logiciel supplémentaire. Ils sont programmables avec une 
suite de logiciel d’ingénierie sans licence.

• Sécurité intrinsèque

• Fournit une sécurité à moindre coût

• Messages utilisant TCP qui est sécurisé

• Communication chiffrée basée sur TLS 1.3 

•  Authentification Individuelle basée 
sur les certificats X.509

• Sécurise les communications vers Internet

BACnet/SC

Desigo PXC4
Automate CVC pour petites et 

moyennes installations

Desigo PXC5
Automate système

Desigo PXC7
Automate CVC pour moyennes et 

grandes installations

• Intégration rapide de différents protocoles
•  Suite d’ingénierie sans licence avec bibliothèques d’applications 

préconfigurées
•  Connectivité avancée avec WLAN intégré et accès distant via cloud sécurisé
•  Fonctionnalités de cybersécurité intégrées avec prise en charge du BACnet 

Secure Connect

BACnet/SC

En savoir plus
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PXC4.M16 PXC4.E16 PXC5.E003 PXC7.E400S PXC7.E400M PXC7.E400L

Références S55375-C101 S55375-C100 S55375-C103 S55375-C111 S55375-C110 S55375-C105
Entrées / Sorties 40 40 Pas d'E/S 100 200 400
Point de donnée d'intégration 
(Modbus TCP, RTU) 40 40 500 100 200 400

Total point de données (= intégration + E/S) 80 80 100 250 600
Port RS485 configurable (BACnet/MSTP ou 
Modbus RTU) 1 1 2 1 2 4

Nombre d'appareil Modbus RTU par port 
RS485 31 31 128* 128* 128* 128*

Nombre d'appareil BACnet/MSTP 2x 60 1x 60 2x 60 4x 60
Support du BACnet/SC Node Node, Hub Node, Hub Node, Hub Node, Hub
Nombre d'appareil par Hub BACnet/SC 100 100 100 100
Alimentation 24V AC 24V AC 24V AC 24V AC/DC 24V AC/DC 24V AC/DC
Port Ethernet     

Port WLAN pour ingénierie, ABT GO 
et Interface Web      

Port KNX PL-Link      

Protocoles vers GTB BACnet/MSTP BACnet/IP 
BACnet/SC

BACnet/IP 
BACnet/SC

BACnet/IP 
BACnet/SC

BACnet/IP 
BACnet/SC

BACnet/IP 
BACnet/SC

Fonction système (Alarmes, programme 
horaires, enregistrements)      

Librement programmable avec logiciel gratuit      

Interface Web pour affichage des données WLAN 
uniquement     

* via répéteur RS485
Consulter la documentation «A6V13054435 Vue d’ensemble de l’ingénierie» pour plus d’information sur les limites techniques.

Automates
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Modules d’entrées/sorties

Type TXM1 8D BP
Z:

TX
M

1.
8D

16
D

BP
Z:

TX
M

1.
16

D

8U BP
Z:

TX
M

1.
8U

8U
-M

L
BP

Z:
TX

M
1.

8U
-M

L

8X BP
Z:

TX
M

1.
8X

8X
-M

L
BP

Z:
TX

M
1.

8X
-M

L

6R BP
Z:

TX
M

1.
6R

6R
-M

BP
Z:

TX
M

1.
6R

-M

8P BP
Z:

TX
M

1.
8P

8T S5
56

61
-J1

06

4D
3R

S5
56

61
-J1

24

Nombre d'entrées / sorties 8 16 8 8 8 8 6 6 8 8 7

Nombre d'entrées / sorties universelle (UIO) 8 8

Nombre d'entrées / sorties universelle (XIO) 8 8

Nombre de sorties relais 6 6 3

Nombre entrées digitales 8 16 4

Nombre de sorties triac 8

Nombre d'entrées thermistances 8

Dérogation manuelle   

Ecran LCD  

Etat LED 3 couleurs   

Etat LED verte        

Consommation par module (mA) 53 65 59 84 230 235 68 78 43 42 42

UIO Entrées/sorties universelles :

•  Capteurs passifs LG-Ni 1000, 2x LG-Ni1000, Ni 
1000 DIN, Pt 1000 (375, 385), NTC 10k, NTC 100k

•  Résistances 1000 Ohm, 2500 Ohm, 2650 Ohm, 
1000...1175 Ohm (potentiomètre)

• Capteurs actifs 0…10V DC
• Contact libre de potentiel
• Impulsion fréquence de comptage max. 25 Hz
• Signal de sortie 0…10V DC

XIO Entrées/sorties super universelles :
• Idem que UIO
• Entrées courants 4…20mA ou 0…20mA
• Sorties courants 4…20mA 

Accessoires

Code article Référence Description

TXS1.12EF10 BPZ:TXS1.12F10 Module d'alimentation module TX-IO 1200mA
TXS1.EF10 BPZ:TXS1.EF10 Module de connexion de bus TX-IO
TXA1.IBE BPZ:TXA1.IBE Interface de bus étendu IBE
TXA1.K12 BPZ:TXA1.K12 Jeu de clés d'adresse 1-12
TXA1.K24 BPZ:TXA1.K24 Jeu de clés d'adresse 1-24
TXA1.K-48 BPZ:TXA1.K-48 Jeu de clés d'adresse 25-48
TXA1.K-72 BPZ:TXA1.K-72 Jeu de clés d'adresse 49-72
TXA1.K-96 S55661-J101 Jeu de clés d'adresse 73-96
TXA1.K-120 S55661-J102 Jeu de clés d'adresse 97-120
TXA1.5K-120 BPZ:TXA1.5K120 Jeu de clés d'adresse 5,10,15-120
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Desigo Control Point,  
une gamme complète  
de produits

Prêt pour les données BIM
Siemens livre des données BIM, actualisées régulièrement. Les appareils 
Desigo Control Point sont aussi disponibles dans la bibliothèque REVIT.

Qualité éprouvée
BACnet® Testing Laboratories (BTL) est une marque déposée. Les produits, 
testés avec succès par BTL, comme Desigo Control Point, peuvent être munis 
du marquage BTL.

Écrans tactiles BACnet
Les écrans tactiles BACnet/IP 
peuvent être raccordés 
immédiatement au réseau 
BACnet. Le serveur web intégré 
permet d'accéder au système 
depuis un lieu donné via un 
navigateur web standard. Aucun 
autre serveur web n'est nécessaire 
pour l'installation.

Taille/
Type 7" 10" 15"

Écrans 
tactiles 
BACnet/IP

PXM30.E PXM40.E PXM50.E

Écrans tactiles Client
Les écrans tactiles TCP/IP sont 
utilisés pour des projets 
nécessitant plusieurs écrans 
tactiles pour pouvoir accéder aux 
mêmes données depuis des lieux 
différents. Un serveur web central 
peut gérer plusieurs sessions 
utilisateur sur écran tactile ou 
navigateur web. Cela réduit la 
complexité et les coûts des 
grandes installations.

Taille/
Type 7" 10" 15"

Écrans 
tactiles 
BACnet/IP

PXM30-1 PXM40-1 PXM50-1

Serveur web BACnet
Les serveurs web BACnet/IP 
permettent la télégestion des 
installations primaires et 
contrôleurs de gestion d’espace 
ainsi que des appareils tiers 
BACnet/IP. Les deux versions – 
Standard et Etendue – offrent des 
capacités de gestion et des 
fonctions différentes, selon les 
caractéristiques du projet.

Taille/
Type Standard Étendu

Serveur 
web 
BACnet

PXG3.W100-2 PXG3.W200-2
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Caractéristiques principales

Affichage convivial
L'affichage capacitif des écrans tactiles 
Desigo Control Point est exploitable 
intuitivement – comme un smartphone.

Écrans tactiles 24/7
Les écrans tactiles robustes haute qualité 
permettent d'utiliser Desigo Control Point 
dans des conditions difficiles (ex. au 
sous-sol ou en locaux techniques).

Modifications sans interruption
L'ingénierie peut se faire en ligne par 
navigateur web – sans outil ou logiciel 
supplémentaire. En exploitation, il est 
toujours possible d'effectuer des 
modifications à distance ou sur site sans 
interruption du fonctionnement.

Technologie web innovante
Desigo Control Point peut être utilisé via 
écran tactile avec n'importe quel appareil 
compatible HTML5. Résolution et orientation 
s'adaptent automatiquement à l'appareil.

Les avantages d'un coup d’œil  

Simplification des tâches 
Gestion Technique de 

Bâtiment et réduction de 
la complexité

Accès aux bâtiments via 
écrans tactiles, tablettes 

ou appareils mobiles 

Optimisation du confort 
de façon intuitive

Coûts énergétiques et 
d'entretien réduits 
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L’automatisation des pièces est essentielle pour protéger et 
améliorer la santé des occupants tout en augmentant la 
productivité. Au lieu de systèmes séparés pour le CVC, 
l’éclairage et le contrôle des stores, chacun avec sa propre 
intelligence séparée, nous vous proposons un système pour 
les trois métiers dans une solution unique.
Assurez un climat ambiant confortable, une bonne qualité 
de l’air et des conditions d’éclairage optimales avec le 
moins d’énergie possible. Étant donné que Desigo Room 
Automation prend en charge les normes de communication 
internationales, il peut être intégré de manière 
transparente dans les applications existantes.

Desigo Room Automation
Découvrez le confort ultime
pour toutes les pièces
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Avec Desigo Room Automation :
• Coûts d’investissement et d’installation réduits
• Réduction des coûts d’exploitation à long terme
• Amélioration de l’efficacité énergétique de la pièce
• Expérience et confort accrus pour les occupants
• Solution ouverte : protocole ouvert KNX dans la pièce
• Logiciel de paramétrage gratuit et sans licence

Afficheurs ambiants
Appareils d’ambiance élégants avec capteurs 

de température intégrés

Capteurs et détecteurs de présence
Un seul capteur tout en un pour créer 

des endroits parfaits

Régulateurs de pièce
Régulateurs de pièce compactes pour le CVC, 

l’éclairage et l’ombrage

Régulateurs actionneurs de pièce
Régulateurs de pièce compactes combinés avec un 
actionneur pour le CVC (VAV ou FPB), l’éclairage et 

l’ombrage

Actionneurs
Pour contrôler l’éclairage, l’ombrage, 
le CVC de la manière la plus efficace

En savoir plus
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Découvrez le confort ultime
tout en augmentant votre productivité

Un confort intelligent pour 
n’importe quelle pièce

Desigo Room Automation lie toutes les 
disciplines au sein d’une pièce et assure 
l’interaction parfaite entre le 
chauffage, la ventilation, la 
climatisation, l’éclairage et l’ombrage. 
Desigo Room Automation garantit un 
climat ambiant confortable, une bonne 
qualité de l’air et des conditions 
d’éclairage optimales avec une 
consommation d’énergie aussi faible 
que possible. En option, tous les 
métiers de la pièce peuvent être 
commandés de manière simple et 
intuitive à partir d’une seule unité de 
commande de salle. Cela crée un 
environnement de travail agréable et 
augmente la motivation et la 
productivité des utilisateurs de la pièce.

Haute efficacité énergétique pour 
votre bâtiment

RoomOptiControl crée le système 
parfait. Il garantit que les limites de 
température, de qualité de l’air et 
d’humidité ne sont pas dépassées et 
permet de réduire la consommation 
d’énergie. Grâce à l’information de 
consommation envoyée directement 
depuis les pièces vers les installations 
primaires, seule l’énergie requise est 
fournie sans jamais compromettre les 
conditions de confort.

Économisez jusqu’à 25 % d’énergie 
en impliquant les utilisateurs de la 
pièce

Le symbole Green Leaf de l’unité de 
commande d’ambiance passe du vert 
au rouge lorsqu’une consommation 
d’énergie inutile de CVC, d’éclairage ou 
d’ombrage est détectée. Une simple 
pression sur le symbole Green Leaf 
réinitialise l’automatisation de la pièce 
au fonctionnement le plus économe 
en énergie. Ainsi, l’utilisateur de la 
pièce est activement impliqué dans un 
fonctionnement économe en énergie, 
tout en bénéficiant de la flexibilité 
nécessaire pour adapter les conditions 
de la pièce aux besoins individuels.

Plus de flexibilité pour votre 
bâtiment

Les objectifs commerciaux et 
l’utilisation des pièces changent, vos 
exigences des clients augmentent. 
Desigo Room Automation peut être 
deployé étape par étape, vous donnant 
la possibilité d’ajouter de nouvelles 
fonctionnalités lorsque vous en avez 
besoin. Comme il prend en charge les 
normes de communication 
internationales, il peut être intégré de 
manière transparente dans les 
installations existantes.
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Siemens n’utilise pas uniquement 
ses propres laboratoires pour 
tester l’efficacité de ses 
applications mais aussi des 
laboratoire eu.bac agréés. Selon les 
normes européennes, la certification 
eu.bac confirme la haute qualité, la 
régulation précise et l’efficacité 
énergétique des appareils et applications 
Desigo Room Automation.

Multi-métiers

Lier les métiers du confort d’une 
pièce à notre savoir-faire pour offrir 
l’interaction éco-performante 
parfaite entre le CVC, l’éclairage et 
la gestion de stores.

Green Leaf

Le concept Green Leaf 
permet d’impliquer les 
utilisateurs pour obtenir 
un environnement de 
travail éco-responsable et 
de réduire les 
consommations 
énergétiques.

RoomOptiControl

Notre fonction unique et 
innovante permet détecter les 
consommations non 
nécessaires.

Flexibilité des espaces

Le concept de système évolutif 
permet d’échelonner vos 
investissements et d’offrir aux 
locataires une grande liberté 
de conception.

Production optimisée

Nos fonctions centrales permettent une 
adaptation en temps réel de la production 
en fonction des consommations des 
pièces.

Des outils puissants pour 
des lieux parfaits, seuls 

ou en combinaison

Classes de performance énergétique BACS –
EN 52120-1 (ex EN 15232)

Classe A 
Régulation et GTB à fort 
rendement énergétique

Classe B 
Régulation et GTB avancée

Classe C 
Régulation et GTB standard 
(prise habituellement 
comme référence)

Classe D 
Régulation et GTB non 
rentable d’un point de vue 
énergétique
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DXR1.E02PLZ-112 S55499-D460 VAV 10Nm 24V AC VAV BACnet/IP

DXR1.E09PDZ-112 S55499-D456 VAV 5Nm 24V AC VAV BACnet/IP 2UI, 1ΔP 4DO Triacs, 
1AO 0-10V

DXR1.E09PLZ-112 S55499-D742 VAV 10Nm 24V AC VAV BACnet/IP 2UI, 1ΔP 4DO Triacs, 
1AO 0-10V

DXR1.E09PDZ-113 S55499-D457 FPB*** 5Nm 24V AC VAV BACnet/IP 2UI, 1ΔP 4DO Triacs, 
1AO 0-10V

DXR1.E10PL-112 S55499-D458 VAV 10Nm 24V AC VAV BACnet/IP 1DI, 2UI, 1ΔP 4DO Triacs, 
1AO 0-10V X

DXR1.E10PL-113 S55499-D459 FPB 10Nm 24V AC VAV BACnet/IP 1DI, 2UI, 1ΔP 4DO Triacs, 
1AO 0-10V X

DXR1.M09PDZ-112 S55499-D462 VAV 5Nm 24V AC VAV BACnet/MSTP 2UI, 1ΔP 4DO Triacs, 
1AO 0-10V

DXR1.M09PLZ-112 S55499-D741 VAV 10Nm 24V AC VAV BACnet/MSTP 2UI, 1ΔP 4DO Triacs, 
1AO 0-10V

DXR1.M09PDZ-113 S55499-D463 FPB*** 5Nm 24V AC VAV BACnet/MSTP 2UI, 1ΔP 4DO Triacs, 
1AO 0-10V

DXR2.E09-101A S55376-C110 CVC X 230V AC Plat BACnet/IP 1DI, 2UI 3DO relais, 
3AO 0-10V 30 Datapoints

DXR2.E09T-101A S55376-C111 FPB*** X 230V AC Plat BACnet/IP 1DI, 2UI 4DO triacs, 
1DO relais 30 Datapoints

DXR2.E10-101A S55376-C109 CVC X 230V AC Plat BACnet/IP 1DI, 2UI 4DO triacs, 
3DO relais 30 Datapoints

DXR2.E10PL-102B S55376-C145 VAV, FPB*** 10Nm X 24V AC VAV BACnet/IP 1DI, 2UI, 1ΔP 4DO triacs, 
1AO 0-10V 30 Datapoints

DXR2.E10PLX-102B S55376-C146 VAV, FPB*** 10Nm X 24V AC VAV BACnet/IP 1DI, 2UI, 1ΔP 4DO triacs, 
1AO 0-10V 60 Datapoints

DXR2.E12P-102A S55376-C108 VAV X 24V AC DIN BACnet/IP 1DI, 2UI, 1ΔP 6DO triacs, 
2AO 0-10V 30 Datapoints

DXR2.E17C-103A S55376-C134 Pressurisation X 24V AC DIN BACnet/IP SCOM, 3DI, 4UI, 
2AI Ohm

4DO triacs, 
4AO 0-10V 30 Datapoints

DXR2.E17CX-103A S55376-C150 Pressurisation X 24V AC DIN BACnet/IP SCOM, 3DI, 4UI, 
2AI Ohm

4DO triacs, 
4AO 0-10V 60 Datapoints

DXR2.E18-101A S55376-C107 CVC X 24V AC DIN BACnet/IP 2DI, 4UI 8DO triacs, 
4AO 0-10V 60 Datapoints

DXR2.E18-102A S55376-C128 VAV, FPB*** X 24V AC DIN BACnet/IP 2DI, 4UI 8DO triacs, 
4AO 0-10V 60 Datapoints

DXR2.M09-101A S55376-C116 CVC X 230V AC Plat BACnet/MSTP 1DI, 2UI 3DO relais, 
3AO 0-10V 30 Datapoints

DXR2.M09T-101A S55376-C117 CVC X 230V AC Plat BACnet/MSTP 1DI, 2UI 4DO triacs, 
1DO relais 30 Datapoints

DXR2.M10-101A S55376-C115 CVC X 230V AC Plat BACnet/MSTP 1DI, 2UI 4DO triacs, 
3DO relais 30 Datapoints

DXR2.M11-101A S55376-C112 CVC X 24V AC Plat BACnet/MSTP 1DI, 2UI 6DO triacs, 
2AO 0-10V 30 Datapoints

DXR2.M12P-102A S55376-C114 VAV X 24V AC DIN BACnet/MSTP 1DI, 2UI, 1ΔP 6DO triacs, 
2AO 0-10V 30 Datapoints

DXR2.M18-101A S55376-C113 CVC X 24V AC DIN BACnet/MSTP 2DI, 4UI 8DO triacs, 
4AO 0-10V 60 Datapoints

DXR2.M18-102A S55376-C129 VAV, FPB*** X 24V AC DIN BACnet/MSTP 2DI, 4UI 8DO triacs, 
4AO 0-10V 60 Datapoints

*Applications CVC : FCU, plafond, plancher, radiateur
**Multimétier : Gestion CVC, Eclairage et ombrage
***FPB : Fan powered box (VAV avec ventilateur)
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Type Code article Référence Description

Unité de pièce QMX1.M34H S55499-D465 Appareil d’ambiance pour DXR1.E09/M09
Unité de pièce QMX2.P33 S55624-H118 Appareil d’ambiance, sonde T°C
Unité de pièce QMX2.P43 S55624-H117 Appareil d’ambiance, sondes T°C, %HR
Unité de pièce QMX3.P02 S55624-H107 Appareil d’amb. KNX Temp. boutons
Unité de pièce QMX3.P02-1BSC S55624-H128 Appareil d’amb. KNX Temp. Boutons noir
Unité de pièce QMX3.P30 S55624-H103 Appareil d’ambiance KNX Température
Unité de pièce QMX3.P30-1BSC S55624-H123 Appareil d’ambiance KNX Température noir
Unité de pièce QMX3.P34 S55624-H105 Appareil d’ambiance KNX Temp. LCD
Unité de pièce QMX3.P34-1BSC S55624-H126 Appareil d’ambiance KNX Temp. noir
Unité de pièce QMX3.P35H S55624-H137 Appareil d’ambiance, sonde T°C
Unité de pièce QMX3.P35H-BSC S55624-H139 Appareil d’ambiance, sonde T°C, noir
Unité de pièce QMX3.P36F S55624-H100 Appareil d’ambiance encastrable, GreenLeaf
Unité de pièce QMX3.P36G S55624-H101 Appareil d’ambiance encastrable, GreenLeaf
Unité de pièce QMX3.P37 S55624-H108 Appareil d’amb. KNX Temp. boutons LCD
Unité de pièce QMX3.P37-1BSC S55624-H129 Appareil d’amb. KNX Temp. boutons LCD noir
Unité de pièce QMX3.P38H S55624-H138 Appareil d’ambiance, sonde T°C
Unité de pièce QMX3.P38H-BSC S55624-H140 Appareil d’ambiance mulitmetier, sonde T°C, noir
Unité de pièce QMX3.P40 S55624-H116 Appareil d’ambiance KNX Temp + humi.
Unité de pièce QMX3.P40-1BSC S55624-H124 Appareil d’ambiance KNX Temp + humi. noir
Unité de pièce QMX3.P44 S55624-H143 Appareil d’ambiance KNX Temp + Humi. LCD
Unité de pièce QMX3.P44-1BSC S55624-H144 Appareil d’ambiance KNX Temp + Humi. LCD Noir
Unité de pièce QMX3.P70 S55624-H104 Appareil d’ambiance KNX CO2+T+H
Unité de pièce QMX3.P70-1BSC S55624-H125 Appareil d’ambiance KNX CO2+T+H noir
Unité de pièce QMX3.P74 S55624-H106 Appareil d’amb. KNX CO2+T+H LCD
Unité de pièce QMX3.P74-1BSC S55624-H127 Appareil d’amb. KNX CO2+T+H LCD noir
Unité de pièce QMX3.P87-1WSC S55624-H111 Appareil d’exploitation de Sorbonne
Unité de pièce QMX3.P88-1WSC S55624-H112 Appareil d’exploitation réduit de Sorbonne
Actionneur de vanne GDB111.9E/KN S55499-D203 ServoM 5Nm KNX 24V~ V. boiss. sphér.
Actionneur de vanne GLB111.9E/KN S55499-D207 ServoM 10Nm KNX 24V~ V. boiss. sphér.
Actionneur de vanne SSA118.09HKN S55180-A111 ServoM 100N 1,2/6,5mm KNX
Actionneur de store N 543D31 5WG1543-1DB31 Actionneur pour store 4x230vca/6a
Actionneur de store N 543D51 5WG1543-1DB51 Actionneur pour store 8x230vca/6a 
Actionneur de store RL 521/23 5WG1521-4AB23 Actionneur pour store 2x230 Vca 6A
Actionneur de store RS 520/23 5WG1520-2AB23 Actionneur pour store 1x230 Vca 6A
Actionneur de store UP 520/03 5WG1520-2AB03 Actionneur de store 1x230vca 6a
Actionneur de store UP 520/13 5WG1520-2AB13 Actionneur pour store 1x230 Vca 6A
Actionneur de lumière N 525D11 5WG1525-1DB11 Passerelle knx/dali broadcast 2 canaux
Actionneur de lumière N 528D01 5WG1528-1DB01 Variateur universel knx, 2x300va, 230vca
Actionneur de lumière N 536D31 5WG1536-1DB31 Actionneur-variateur knx 1-10v, 4 x 230vca, 10ax
Actionneur de lumière N 536D51 5WG1536-1DB51 Actionneur-variateur knx 1-10v, 8 x 230vca, 10ax
Actionneur de lumière N 554D31 5WG1554-1DB31 Variateur univ. 4x300VA/1x1000VA 230Vca
Actionneur de lumière RL 526D23 5WG1526-4DB23 Actionneur-variateur knx 1-10v, 2 x 230vca, 6ax
Actionneur de lumière RS 525/23 5WG1525-2AB23 Variateur univ. 1x250VA 230 Vca
Actionneur de lumière UP 525/03 5WG1525-2AB03 Variateur universel 1x250VA 230 Vca
Actionneur de lumière UP 525/13 5WG1525-2AB13 Variateur universel 1x250VA 230 Vca
Actionneur de lumière RL 512/23 5WG1512-4AB23 Actionneur commut. 1x 16Ax 230 Vca
Actionneur de lumière RS 510/23 5WG1510-2AB23 Actionneur commut. 2x230 Vca 10A
Actionneur de lumière UP 510/03 5WG1510-2AB03 Actionneur commutation 2x230 Vca 10A
Actionneur de lumière UP 510/13 5WG1510-2AB13 Actionneur commutation 2x230 Vca 10A
Multicapteur UP 255D21 5WG1255-2DB21 Contrôleur de lumin. const.
Multicapteur UP 258D12 5WG1258-2DB12 Détecteur 360° capt. lum.
Multicapteur UP 258D31 5WG1258-2DB31 Detect.360° capt. lum.t°
Multicapteur UP 258D41 5WG1258-2DB41 Detect.360° capt. lum.t°.hr
Multicapteur UP 258D51 5WG1258-2DB51 Detect.360° capt. lum.t°.hr.co²
Multicapteur UP 258D61 5WG1258-2DB61 Detect.360° us capt. lum.t°

Liste complète 
des produits PL-Link : 

Appareils PL-Link standard
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Desigo 
Management
Vue d’ensemble 
des gammes
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Desigo Optic est une solution 
logicielle simple, puissante et 
évolutive pour visualiser et 
contrôler les systèmes 
d’automatisation des bâtiments. 
Grâce au FIN Framework, Desigo 
Optic redéfinit ce que devrait être 
une plateforme ouverte en 
appliquant le système de tags 
Haystack pour une harmonisation 
transparente des données et un 
accès rapide aux informations 
critiques du bâtiment. 

Operations Manager est une offre 
SaaS (logiciel en tant que service) 
sur le cloud pour la surveillance à 
distance d’un ensemble de sites. 
Il est conçu pour les entreprises 
exerçant des activités de 
maintenance et de service des 
bâtiments. Il permet aux 
fournisseurs de service d’offrir une 
nouvelle gamme de services 
numériques à leurs clients, tels que 
l’assistance opérationnelle, la 
maintenance corrective et le 
dépannage à distance. 

Remote Acces permet un accès en 
toute sécurité aux installations avec 
les automates PXC. Facile à mettre 
en place, vous pouvez réaliser les 
mêmes tâches que si vous étiez en 
local.
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La plateforme ouverte 
Desigo Optic simplifie la 
gestion et la visualisation 
de vos bâtiments
Optimisez l’efficacité et le confort avec Desigo Optic, un 
système de gestion des bâtiments complètement ouvert et 
simple à installer.
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Desigo Optic
La plateforme ouverte 
de gestion et d’intégration

Etant l’une des premières solutions complètement ouvertes, 
Desigo Optic redéfinit ce que l’automatisation 
des bâtiments peut faire.

Avec une architecture et des protocoles 
ouverts, Desigo Optic réduit la 
complexité et automatise le traitement 
des données. Il améliore la visibilité des 
données pour fournir des informations 
plus exploitables pour une prise de 
décision plus rapide. Il augmente la 
rentabilité en réduisant les dépenses 
d’exploitation, en prolongeant la durée 
de vie des actifs, en augmentant la 
disponibilité et en diminuant les flux de 
travail de 33 %.

Desigo Optic rend les bâtiments plus 
intelligents et leur gestion plus intuitive. 
Sa configuration est rapide et 
l’intégration avec les systèmes de 
gestion de bâtiment existants et les 
nouvelles technologies est transparente 
et facile. Les rapports de performance, 
tels que la consommation d’énergie, 
sont simples et disponibles facilement 
via des menus et outils de navigation 
intuitifs. L’accès à distance sécurisé 
signifie que les données critiques 
peuvent être gérées à partir de 
n’importe quel PC ou appareil intelligent 
sur le réseau.

TECHNIQUEMENT OUVERT

•  Prend en charge tous les 
principaux protocoles 
standards

•  Utilise le meilleur du 
projet open source 
haystack

COMMERCIALEMENT 
OUVERT

•  Basé sur la technologie 
ouverte du framework FIN 
disponible via plusieurs 
fournisseurs

OPEN WEB

•  Utilise des navigateurs et 
bibliothèques open source

Standardisez la gestion de vos bâtiments

• Concept complètement ouvert

• Flux de travail plus rapide

• Interface utilisateur intuitive

•  Interopérabilité et standardisation des données

• Tableaux de bord simples et rapides

• Facilement évolutif

• Accès distant sécurisé
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Évolutif et sécurisé 
pour un à plusieurs bâtiments

Capacité selon vos besoins

Déployez Desigo Optic en implémentant le logiciel ou en 
installant le boîtier CFG3.F200. Le logiciel prend en 
charge jusqu’à 100 000 points de données et le boîtier 
embarqué jusqu’à 5 000 points. Ce dernier est 
dimensionné pour la plupart des bâtiments 
commerciaux, des écoles et des espaces institutionnels. 
Ce déploiement léger fournit une gestion complète des 
bâtiments en local avec une infrastructure minimale et 
permet un contrôle sécurisé à distance via une 
connexion cloud chiffrée. Au fur et à mesure que les 
besoins évoluent ou que des bâtiments sont ajoutés, 
Desigo Optic peut évoluer également en ajoutant un 
boîtier embarqué ou en augmentant ses capacités.

Accès distant sécurisé
Edge2Cloud fournit une connexion sécurisée et élimine 
le besoin d’un réseau privé virtuel (VPN). L’architecture 
de supervision et de contrôle de Desigo Optic est 
sécurisée intrasèquement par sa conception. Il utilise 
une authentification de pointe, chiffre les données, est 
conforme aux normes IEC62443 et SAL2 et applique des 
directives de renforcement de la cybersécurité 
intelligente.

Le boîtier embarqué CFG3.F200 offre une solution 
complète allant jusqu’à 5 000 points de données.

Edge2Cloud fournit un accès à distance sécurisé avec 
chiffrement des données à partir de n’importe quel 
navigateur, partout dans le monde.
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Desigo Optic peut évoluer d’un 
site à des centaines de sites en 
installant des boîtiers 
embarqués CFG3.F200 
supplémentaires offrant une 
gamme complète de 
fonctionnalités, une haute 
disponibilité et un accès depuis 
n’importe quel navigateur, PC 
ou appareil mobile.

Desigo Optic évolue 
facilement pour ajouter des 
points ou des bâtiments

Deux méthodes 
de déploiement :

Logiciel

Le logiciel Desigo Optic 
peut supporter jusqu’à 
100 000 points de données

Embarqué

Le contrôleur CFG3.F200 
peut supporter jusqu’à 
5 000 point de données

54
Gestion de l’énergie et du confort
Catalogue produits 2023
04  -  Outils de communication cloud

54



Logiciel

Embarqué

SSN ASN Description

P55374-C304 FIN-00100-S FIN License 100 CAPS
P55374-C305 FIN-00500-S FIN License 500 CAPS
P55374-C306 FIN-0001K-S FIN License 1000 CAPS
P55374-C307 FIN-0002K-S FIN License 2000 CAPS
P55374-C308 FIN-0005K-S FIN License 5000 CAPS
P55374-C209 FIN-0010K-S FIN License 10000 CAPS
P55374-C310 FIN-0050K-S FIN License 50000 CAPS
P55374-C311 FIN-0100K-S FIN License 100000 CAPS
P55374-C274 FINH-00010 FINH-00010 ADD 10 HISTORIES
P55374-C275 FINH-00100 FINH-00100 ADD 100 HISTORIES
P55374-C276 FINH-0001K FINH-0001K ADD 1K HISTORIES
P55374-C277 FINH-0005K FINH-0005K ADD 5K HISTORIES
P55374-C278 FINH-0010K FINH-0010K ADD 10K HISTORIES
P55374-C279 FINH-0050K FINH-0050K ADD 50K HISTORIES
P55374-C280 FIN-00100-MAINT FIN-00100-MAINT 100 PTS 1YR MAINT
P55374-C281 FIN-00500-MAINT FIN-00100-MAINT 500 PTS 1YR MAINT
P55374-C282 FIN-0001K-MAINT FIN-00100-MAINT 1k PTS 1YR MAINT
P55374-C283 FIN-0005K-MAINT FIN-0005K-MAINT  5K PTS 1YR MAINT
P55374-C284 FIN-0010K-MAINT FIN-00100-MAINT 10k PTS 1YR MAINT
P55374-C285 FIN-0050K-MAINT FIN-00100-MAINT 50k PTS 1YR MAINT
P55374-C286 FIN-0100K-MAINT FIN-00100-MAINT 100k PTS 1YR MAINT
P55374-C287 FINH-00010-MAINT FINH-00010-MAINT 10 ADD HIST 1YR MAINT
P55374-C288 FINH-00100-MAINT FINH-00010-MAINT 100 ADD HIST 1YR MAINT
P55374-C289 FINH-0001K-MAINT FINH-00010-MAINT 1k ADD HIST 1YR MAINT
P55374-C290 FINH-0005K-MAINT FINH-00010-MAINT 5k ADD HIST 1YR MAINT
P55374-C291 FINH-0010K-MAINT FINH-00010-MAINT 10k ADD HIST 1YR MAINT
P55374-C292 FINH-0050K-MAINT FINH-0050K-MAINT 50K ADD HIST 1YR MAINT

SSN ASN Description

S55842-Z133 CFG3.F200 CFG3.F200  DESIGO OPTIC EMB X200 HW
P55374-C440 FIN-OPTIC-CLOUD FIN-OPTIC-CLOUD OPTIC HORIZON SUBSCRIPTION
P55374-C312 FIN-00100-EMB FIN License 100 CAPS EMB
P55374-C313 FIN-00500-EMB FIN License 500 CAPS EMB
P55374-C314 FIN-0001K-EMB FIN License 1000 CAPS EMB
P55374-C315 FIN-0002K-EMB FIN License 2000 CAPS EMB
P55374-C316 FIN-0005K-EMB FIN License 5000 CAPS EMB 
P55374-C274 FINH-00010-EMB FINH-00010-EMB LICENSE 10 HIS EMB 
P55374-C318 FINH-00100-EMB FINH-00100-EMB LICENSE 100 HIS EMB
P55374-C389 FIN-500-EMB-MAINT FIN-500-EMB-MAINT CFG 500 CAP MAINT 2YR
P55374-C390 FIN-1K-EMB-MAINT FIN-1K-EMB-MAINT CFG 1K CAP MAINT 2YR
P55374-C392 FIN-2K-EMB-MAINT FIN-2K-EMB-MAINT CFG 2K CAP MAINT 2YR
P55374-C393 FIN-5K-EMB-MAINT FIN-5K-EMB-MAINT CFG 5K CAP MAINT 2YR
P55374-C394 FINH-10-EMB-MAINT FINH-10-EMB-MAINT CFG 10 HIST MAINT 2YR
P55374-C395 FINH-100-EMB-MAINT FINH-100-EMB-MAINT CFG 100 HIST MAINT 2YR
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Licence d’ingénierie

SSN ASN Description

P55374-C319 FIN-0005K-DEV FIN-0005K-DEV  ENG/DEV TOOL 5K CAPS
P55374-C320 FIN-0010K-DEV FIN-0010K-DEV  ENG/DEV TOOL 10K CAPS
P55374-C321 FIN-0050K-DEV FIN-0050K-DEV  ENG/DEV TOOL 50K CAPS
P55374-C322 FIN-0100K-DEV FIN-0100K-DEV  ENG/DEV TOOL 100K CAPS
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Operations Manager numérise la surveillance 
et les interventions des fournisseurs de services

Operations Manager
Une application cloud 
pour le contrôle et la 
surveillance des 
bâtiments

Services digitaux
•  Assistance et 

surveillance à distance
•  Dépannage en temps 

réel
•  Maintenance corrective

Supervison
•  Utiliser la puissance du 

cloud pour contrôler et 
gérer à distance de 
nombreux sites

•  Historiser et analyser les 
données

•  Accéder aux applications 
web intégrées des 
appareils connectés 

Connectivité
•  Utiliser une passerelle 

Siemens sécurisée (par 
exemple, Connect X300)

•  Ne pas apporter de 
modifications intrusives 
à l’infrastructure 
informatique locale

•  Se connecter aux 
appareils BACnet/IP et 
Modbus/TCP

Bâtiment(s)
•  Connecter les 

équipements et les 
réseaux de bâtiments 
nouveaux et existants

•  Accéder et commander 
tout point de données, 
(capteurs, compteurs, 
contrôleurs, etc.)

•  Ajouter des sites ou des 
équipements 
supplémentaires à la 
demande 
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Operations Manager est optimisé pour être utilisé 
aisément sur n’importe quel appareil, que ce soit un 
ordinateur de bureau, un ordinateur portable, une tablette 
ou un smartphone.

Comment se connecter à plusieurs sites en toutes 
circonstances ?

•  Operations Manager utilise des passerelles ou des 
appareils multi-protocoles Connect avec une connectivité 
cloud native pour extraire en toute sécurité des données 
de plusieurs bâtiments.

•  Operations Manager est une application cloud.
•  Il permet aux fournisseurs de services de contrôler et 

d’entretenir à distance l’ensemble de leurs sites.

Connecter des passerelles

•  Accès aux équipements BACnet/IP, Modbus/TCP 
et n-Haystack

•  Configuration en ligne pour fournir les données à 
l’opérateur du bâtiment

•  Communication de données cryptée

Vanne intelligente

•  Assurer la transparence et détecter les anomalies
•  Tableau de bord automatique de la vanne
•  Connexion native avec Operations Manager
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Les fonctionnalités uniques d’Operations Manager

Offres SaaS

•  NOTIFICATION D’ALARME 
Les utilisateurs peuvent 
recevoir des notifications 
d’alarme par e-mail ou SMS

•  VUE D’ENSEMBLE DE PLUSIEURS 
SITES

•  VISIBILITÉ ET 
FONCTIONNEMENT 
EN TEMPS RÉEL

• RECHERCHE DE POINTS

•  TENDANCES DES DONNÉES 
jusqu’à 10 points de données 

•  ACCÈS WEB À DISTANCE – 
NORME MQTTS 

•  CONNECTIVITÉ ÉTENDUE 
D’OPERATIONS MANAGER  
Connectivité BACnet IP, 
Modbus TCP et n-Haystack

Cloud

Essai gratuit*
Essai d’une durée 
de 6 mois 
Gratuit 

• 1 site
• 500 points de données
• Historique des données
• Mise à jour
• Vanne Intelligente

Réf. à commander : 
P55811-Y101-A100 

Standard*
Abonnement 1 année 
(payé d’avance)

• Sites illimités
• 500 points de données
• Historique des données
• Extension
• Renouvelable 
• Vanne Intelligente

Réf. à commander : 
P55811-Y101-A100 

Extension*
Pack d’extension 
(payé d’avance)

• + 500 points de données
• + Renouvelable

Réf. à commander : 
P55811-Y101-A100 

* Passerelle non incluse (matériel vendu séparément) 
1 Vanne Intelligente = 26 points

Accès à distance Operations Manager Navigateur client

Plateforme Cloud Data center

Sur site Site

Superviseur Desigo CC Contrôleur Compteur Produit tiersVanne 
intelligente
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Références matériel et abonnement  

CXG3. X200 Connect X200

Connect X200 est le dispositif de connectivité 
périphérique permettant de collecter des données de 
bâtiments sur site et de les fournir aux services digitaux 
de Siemens, en toute sécurité. Les services digitaux 
suivants sont pris en charge :
• Operations Manager
Remarque : Vous trouverez des informations détaillées sur 
Siemens Digital Services dans la documentation de la fiche 
technique du produit et du service correspondant. 

 
La conception industrielle robuste du 
Connect X200 garantit que le système reste 
constamment connecté.
• Indication LED des activités et de l’état
•  Commutateur Ethernet à 2 ports pour LAN (y compris 

Daisy Chaining)
• Ethernet 1 port pour WAN
• 2 interfaces EIA-485
• Interface USB pour dongles 4G
• Tension de fonctionnement AC 24 V ou DC 24 V
• Borniers à vis enfichables
• Montage sur rails standard ou sur le mur
Remarque : Les boîtiers d’alimentation et les accessoires associés (rail DIN, fils et 
matériaux pour le site connecté) ne sont pas inclus.

CXG3. X300 Connect X300

Connect X300 est le dispositif de connectivité 
périphérique permettant de collecter des données de 
bâtiments sur site et de les fournir aux services digitaux 
de Siemens, en toute sécurité. Les services digitaux 
suivants sont pris en charge :
• Operations Manager
Remarque : Vous trouverez des informations détaillées sur 
Siemens Digital Services dans la documentation de la fiche 
technique du produit et du service correspondant. 

 
La conception industrielle robuste du 
Connect X300 garantit que le système reste 
constamment connecté.
• 2 ports Ethernet pour WAN et LAN
•  Mise à jour à distance du micrologiciel et des données de 

configuration via l’interface IP
• Indication LED des activités et de l’état
• Tension de fonctionnement DC 24 V =
• Bornier à vis enfichable pour l’alimentation
• Montage sur rails ou mur standard
Remarque : Les boîtiers d’alimentation et les accessoires associés (rail DIN, fils et 
matériaux pour le site connecté) ne sont pas inclus.

Code produit Référence Descriptif

CLD.BO.ADD P55811-Y100-A101 Building-Oper- Gest. Bât.Via Cloud 1site 500dp 1an 

CLD.BO.STD P55811-Y100-A100 Building-Oper- Gest. Bât.Via Cloud Abonn.1an 

CLD.BO.TRL P55811-Y101-A100 Building-Oper- Gest. Bât.Via Cloud Ess.Grat.6 mois 

CXG3.X200 S55842-Z131-A100 Connect X200 Passerelle ultra Securisée Sol. Cloud 

CXG3.X300 S55842-Z121-A100 Connect X300 Passerelle ultra Securisée Sol. Cloud 

Code produit Référence Descriptif

CLD.BO.TRL P55811-Y101-A100

CLD.BO. Essai gratuit de TRL Building Operator, 6 mois
Ce service vous permet d’exploiter et de surveiller à distance les équipements du bâtiment tels que 
les applications de chauffage, de ventilation et de climatisation ainsi que les compteurs pour une 
flotte de sites connectés. 

CLD.BO.STD P55811-Y100-A100

CLD.BO. STD Building Operator Standard, 1 an
Ce service vous permet d’exploiter et de surveiller à distance les équipements du bâtiment tels que 
les applications de chauffage, de ventilation et de climatisation ainsi que les compteurs pour une 
flotte de sites connectés. 

CLD.BO.ADD P55811-Y100-A101

CLD.BO. Add-On opérateur ADD Building, 1 an
Ce service vous permet d’étendre le service pour exploiter et surveiller à distance les équipements 
du bâtiment tels que les applications de chauffage, de ventilation et de climatisation ainsi que les 
compteurs pour une flotte de sites connectés.  

N° de produit :  CXG3. X300
N° de stock :  S55842-Z121-A100

N° de produit :  CXG3.X200
N° de stock :  S55842-Z131-A100
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Desigo - Remote access

Ce service permet l’accès à distance à tout moment via une solution Cloud sécurisée 
vers les appareils connectés sur site. Voici les services disponibles :
• accès distant avec ABT Site vers les automates Desigo PXC4, PXC5 et PXC7,
• accès distant sur l’interface Web des automates Desigo PXC4, PXC5 et PXC7,
•  accès distant sur interface Web de tous produits (Siemens ou non) via une 

passerelle Cloud sécurisée*,
• mise à jour du firmware et autotest d’équilibrage des vannes intelligentes.

*Par exemple, l’utilisateur peut accéder à un serveur Web de gestion de bâtiment d’un produit Desigo 
Control Point OU Flex client Desigo CC via une passerelle X200 ou 300.

Remote Access –
Connexion et opération 24/7
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Article Description Référence

CLD.RA.TRL Ingénierie ABT Site via Cloud - 1 site jusqu'à 10 appareils - Essai gratuit 6 mois P55811-Y111-A100

CLD.RA.STD Ingénierie ABT Site via Cloud - 1 site jusqu'à 10 appareils - Abonnement 1 an P55811-Y110-A100

CXG3.X200 Connect X200 - Passerelle ultra-sécurisée pour solutions Cloud S55842-Z131-A100

CXG3.X300 Connect X300 - Passerelle ultra-sécurisée pour solutions Cloud S55842-Z121-A100

Cloud

N
av

ig
at

eu
r W

eb

Ingénieur / Technicien 

A
BT

 S
it

e 

Administration des 
utilisateurs et produits

Connect X300 Connect X200

Comptes Appareils

Desigo Control Point Desigo CC

3rd Party

Vanne Intelligente ABT SitePXC4 PXC5 PXC7

Accès Web sécurisé vers les 
produits connectés

Configuration, programmation 
et chargement en ligne
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Gamma - Gestion des applications 
électriques des bâtiments
Vue d’ensemble des gammes
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Les bâtiments neufs doivent répondre à de multiples 
exigences :

Ils doivent être beaux, fonctionnels et économiques dans leur utilisation 
quotidienne. Ils doivent permettre une utilisation flexible de l’espace 
et être adaptables aux souhaits individuels des occupants. L’éclairage 
et l’atmosphère intérieurs doivent conjuguer commodité et efficacité 
énergétique. Les personnes et les biens doivent être protégés contre 
les dangers et les dommages. Aujourd’hui, toutes ces exigences peuvent 
être satisfaites grâce à GAMMA. Notre gamme KNX Building Control 
offre des solutions et des produits intelligents qui vous aident à atteindre 
une plus grande efficacité énergétique, un confort amélioré et un 
environnement sain pour le bien-être de tous les utilisateurs du 
bâtiment.

Gamma - Gestion des applications 
électriques des bâtiments
Vue d’ensemble des gammes
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Intégration tout terrain

GAMMA instabus, basé sur le standard mondial KNX pour la gestion de la maison et 
du bâtiment, garantit l’interopérabilité de tous les appareils KNX certifiés du marché.
La technologie KNX permet la mise en œuvre et l’extension flexibles de solutions 
simples et interdisciplinaires dans l’automatisation des pièces et des bâtiments, en 
fonction des besoins de chacun. KNX est présent chez plus de 400 fabricants dans le 
monde entier. En interagissant avec d’autres systèmes, il crée une flexibilité sans 
précédent non seulement pendant la phase de conception, mais aussi lorsque 
l’utilisation de la pièce est amenée à changer.
En tant que fabricant leader, Siemens propose une gamme complète de produits 
composée d’appareils KNX intelligents répondant aux usages principaux du 
bâtiment.

KNX, le standard pour 
la gestion du résidentiel 
et du tertiaire
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Efficacité opérationnelle

GAMMA instabus offre un potentiel 
d’économie d’énergie pour 
l’ensemble des parties prenantes du 
projet - l’investisseur, le bureau 
d’étude, l’installateur et l’utilisateur/
exploitant du bâtiment. Il est possible 
d’atteindre la classe d’efficacité A 
dans les bâtiments selon les classes 
de performance énergétique BACS 
NF EN ISO 52120-1:2022  ou d’autres 
labels énergétiques.

La sécurité d’abord

Le système de gestion des bâtiments 
contribue à la protection des 
personnes et des biens. Si nécessaire, 
il peut détecter et signaler les 
cambriolages, les incendies, les fuites 
et les pannes d’électricité, à l’aide de 
capteurs appropriés.

Formation KNX certifiée

Grâce à notre centre de formation 
certifié, obtenez l’avance dont vous 
avez besoin pour prendre le lead sur 
votre marché. Pour votre formation 
certifiée, nous vous proposons la 
certification KNX basic (qui vous 
permettra de vous familiariser avec 
les bases du protocole et du logiciel 
ETS) et la certification KNX avancée 
(qui vous permettra d’approfondir 
votre connaissance, et de rentrer 
dans les applicatifs métier).

Confort sur-mesure

L’éclairage, la protection solaire, la 
ventilation, le chauffage et la 
climatisation - les besoins des 
utilisateurs sont tous pilotés par 
GAMMA. Grâce aux différentes 
possibilités de commande, le confort 
est personnalisable, et l’utilisation 
est simple et intuitive.

Un investissement pérenne

Grâce à une technologie sécurisant 
l’investissement, basée sur le 
protocole ouvert KNX, les 
modifications et extensions peuvent 
être effectuées facilement à tout 
moment. L’interopérabilité entre 
différents fabricants garantit une 
disponibilité des pièces de rechange 
après de nombreuses années.

A
B
C
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Le réseau KNX
La gestion technique du bâtiment KNX offre des interfaces avec beaucoup 
d‘autres technologies telles que l‘Ethernet (LAN), les commandes de l‘éclairage 
avec DALI et les réseaux BACnet. Il est donc facile d‘échanger des informations 
et des données via le réseau KNX.

Interfaces avec KNX

Afficheur et boutons

Actionneurs et capteurs

Eclairage DALI

Webserveur

BACnet

Régulateur primaire 
Synco

LOGO!

KNXnet/IP
KNX IP Secure

DALI

BACnet/IP

 

IP/WEB

KNXnet/IP 

KN
X Ecran tactile

Module LOGO!

Régulateur Synco 700

Passerelle KNX/BACnet

Centre de 
contrôle IP

Interface IP

Passerelle 
DALI/KNX

Commutation
Variation Stores

Détecteur 
DALI

Ballast
DALI

Routeur WLAN Smartphone Tablette Ordinateur

Appareils 
d’ambiance

Détecteur de 
présence

Bouton-
poussoir

Thermostat
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KNX IP Secure
Téléchargement rapide et sécurisé, gain de temps

Le standard KNXnet/IP permet de transmettre des télégrammes KNX via Ethernet 
(LAN), ce qui ouvre la voie à de nouvelles applications et solutions. En tirant parti 
des infrastructures et technologies réseau existantes, il est possible de 
transmettre les données KNX sur de grandes distances. Avec KNXnet/IP, les 
connexions entre bâtiments, étages deviennent claires et simples à réaliser.

Synco IC
Synco IC est un système d’accès à distance basé sur le web 
qui permet une surveillance et une utilisation simples et 
sûres de votre installation.

Boutons KNX

Modules KNX

Système KNX

Ordinateur 
portable

KNX LAN

Information 
sur :

Connexion de nombreuses autres 
installations avec Synco, RDG/RDF 
et systèmes GTB KNX

Commande du chauffage, de la ventilation 
et de la climatisation - réglage primaire

Connexion de Synco, 
RDG/RDF et systèmes 

GTB KNX

Compteur d'eau Réparti-
teur de 
frais de 

chauffage

Compteur
de chaleur Centrale de commande 

pour thermostats 
RDG/RDF

Thermostats pour
commande de climatisation 
d'ambiance

Pour l'éclairage et d'autres 
applications d'ambiance

Connexion des 
compteurs via M-bus

RMB RDG/RDF KNX

Passerelle OZW Synco 700

Synco IC

Interface IP/KNX
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Gamme de boutons-poussoirs
Large choix de boutons-poussoirs, de 2 à 8 touches, 
permettant de répondre à toutes les fonctionnalités 
attendues pour une installation domotique.
Grâce à un coupleur de bus unique, rajouter des boutons 
lorsque le besoin s’en fait sentir se fait sans avoir à 
toucher au câblage de l’installation.
Les designs I-System et Delta Style, ainsi que le grand 
nombre de cadres décoratifs compatibles permettent de 
s’adapter à l’environnement dans lesquels ils sont 
installés.
Leur programme d’applications très riche en 
fonctionnalités leur permet de répondre à tous les 
besoins.
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Coupleur de bus (BTM)

Design  i-system DELTA style

 

Type UP
 2

21
/..

2

UP
 2

21
/..

3

UP
 2

22
/..

2

UP
 2

22
/..

3

UP
 2

23
/..

2

UP
 2

23
/..

3

UP
 2

23
/..

4

UP
 2

85
/..

2

UP
 2

85
/..

3

UP
 2

86
/..

2

UP
 2

86
/..

3

UP
 2

87
/..

2

UP
 2

87
/..

3

UP
 2

87
/..

4

Caractéristique boîtier
Dimensions
Hauteur [mm] 55 68
Largeur [mm] 55 68
Profondeur [mm] 11 14
Affichage/Commande
Touches individuelles 2 2 4 4 6 6 6 2 2 4 4 8 8 8
Paires de touches 1 1 2 2 3 3 3 1 1 2 2 4 4 4
Utilisation (v: verticale, h: horizontale) h h h h h h h v v v v v v v
LED par paire de touches pour signalisation d’état 2 2 2 2 2 2 2 2
LED pour lumière d’orientation
(ON/OFF paramétrable/modulable)

n n n n n n n n n n n n n n

Activité IR paramétrable via LED
Luminosité LED paramétrable et contrôlable par objet n n n n n n n n n n n n n n

Raccordement au bus
Montage sur un coupleur de bus (BTM) ou actionneur avec 
coupleur de bus (BTM) n n n n n n n n n n n n n n

Entrées
Décodeur de récepteur IR
Canaux IR bloc sur 64
Sonde de température ambiante intégrée n n

Capteur d‘approche
Fonctions d’entrée
Commutation
Commande Marche/Arrêt/Commutation n n n n n n n n n n n n n n

Fonction de touche (signal sonore) n n n n n n n n n n n n n n

Variation
Variation avec télégramme d’arrêt (4 bits) n n n n n n n n n n n n n n

Pression brève : MARCHE/ARRET n n n n n n n n n n n n n n

Pression longue : PLUS CLAIR/PLUS SOMBRE n n n n n n n n n n n n n n

Réglage par une touche n n n n n n n n n n n n n n

Envoyer valeur
8 bits/ pourcentage /16 bits n n n n n n n n n n n n n n

Valeur luminosité n n n n n n n n n n n n n n

Valeur température n n n n n n n n n n n n n n

Chemin imposé n n n n n n n n n n n n n n

Envoi temporisé d’un second message suivant fonction 
principale n n n n n n n n n n n n n n

Verrouillage de la touche n n n n n n n n n n n n n n

Stores
Appui court lamelle OUVERTE/FERMEE ou STOP n n n n n n n n n n n n n n

Appui long MONTEE/DESCENTE n n n n n n n n n n n n n n

Protection solaire monotouche n n n n n n n n n n n n n n

Scénario
Commande de scène 8 bits intégrée 8 8
Affectations par canal 8 8
Stocker et appeler une scène 8 bits n n n n n n n n n n n n n n

Stocker et appeler une scène 1 bit n n n n n n n n n n n n n n

Pression brève ou longue (enregistrer ou  
charger le scénario) paramétrable n n n n n n n n n n n n n n

Etat
LED ON/OFF/clignotante selon valeur  
(1 bit/8 bits/16 bits) n n n n n n n n

Indication de l’utilisation du clavier par LED paramétrable n n n n n n n n

 Pour télécharger le programme d‘application, www.siemens.com/knx-td
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Appareils d’ambiance 
et sondes

Ces appareils compacts multifonctionnels contiennent l’ensemble des 
fonctions nécessaires à une utilisation complète et convivial de la pièce.
Sonde de température et bloc de régulation de température intégré, 
gestion des modes de fonctionnement du chauffage et des vitesses de 
ventilation, commande de l’éclairage de tout type et des différents 
ouvrants. Tout est inclus pour un confort d’utilisation sans égal.
À écran tactile ou à touches sensitives, ils sauront répondre aux besoins 
des utilisateurs exigeants.

Appareils d’ambiance

UP 205/21 QMX3.P02 QMX3.P34 QMX3.P37 QMX3.P44 QMX3.P74
Green Leaf    

Indication qualité d’air bus    

Affichage et gestion CVC     

Bouton & LEDS pour éclairage / 
stores   

Sonde de température      

Sonde de qualité d’air (CO2) 

Sonde hygrométrie  

Sonde PM2.5
Scénarios   

PL-LINK     

LTE-mode    

KNX S-mode      
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Sondes d’ambiance

Référence (ASN) QMX3.P30 QMX3.P40 QMX3.P70 AQR2570NF + 
AQR2532NNW

AQR2570NF + 
AQR2535NNW

AQR2576NF + 
AQR2530NNW

AQR2576NF + 
AQR2532NNW

AQR2576NF + 
AQR2535NNW

AQR2576NF + 
AQR253NNWQ

Indication qualité d’air  

Sonde de température        

Sonde de qualité d’air 
(CO2)

    

Sonde hygrométrie     

PL-LINK         

LTE-mode         

KNX S-mode         

Appareils d’ambiance (PL-LINK uniquement)

Référence (ASN) QMX2.P33 QMX2.P43 QMX3.P35H QMX3.P38H

Green Leaf  

Indication qualité d’air

Affichage et gestion CVC    

Bouton & LEDS pour éclairage / stores 

Sonde de température    

Sonde de qualité d’air (CO2) affichage affichage

Sonde hygrométrie  affichage affichage

Sonde PM2.5 affichage affichage

Scénarios 

PL-LINK    

LTE-mode

KNX S-mode
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Modules de sorties
Nous vous proposons une large gamme de modules de 
sorties traditonnelle, composée d’actionneurs de 1 à 
16 canaux, et de 2 à 16 Ampères, ainsi qu’une gamme 
modulaire, permettant de composer l’actionneur qui 
correspond le mieux a votre besoin.
Tous les modules de sorties disposent de fonctionnalites 
additionnelles permettant de répondre aux besoins des 
utilisateurs exigeants.
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Actionneurs de commutation

Actionneurs de commutation 
modulaires

Module principal Extensions

Type N
 5

30
D3

1

N
 5

30
D5

1

N
 5

30
D6

1

N
 5

32
D3

1

N
 5

32
D5

1

N
 5

32
D6

1

N
 5

34
D3

1

N
 5

34
D5

1

N
 5

34
D6

1

N
 5

35
D3

1

N
 5

35
D5

1

N
 5

35
D6

1

N
 5

62
/11

N
 5

12
/11

N
 5

13
/11

N
 5

62
/2

1

N
 5

12
/2

1

N
 5

13
/2

1

Caractéristiques du boîtier
Design N N N N N N N N N N N N N N N N N N
Pour montage sur Rail DIN n n n n n n n n n n n n n n n n n n

Interface pour le raccordement 
d‘une extension d’actionneur de 
commutation

n n n n n n

Encombrements
Largeur (1 UM = 18 mm) 4 

UM
8 

UM
12 

UM
4 

UM
8 

UM
12 

UM
4 

UM
8 

UM
12 

UM
4 

UM
8 

UM
12 

UM
3 

UM
3 

UM
3 

UM
3 

UM
3 

UM
3 

UM
Eléments de commande et d‘affichage
Mode direct (exploitation locale) n n n n1) n1) n1)

Exploitation locale mécanique n n n n n n n n n n n n

Affichage mécanique de la 
position de commutation n n n n n n n n n n n n

LED d‘affichage du mode direct n n n

LED d‘affichage de l‘appareil 
sélectionné n n n

LED d‘affichage d‘état par sortie n n n n1) n1) n1)

Tension d‘alimentation
Tension d‘alimentation de 
l‘électronique délivrée par 
alimentation du Bus

n n n n n n n n n n n n n n n n1) n1) n1)

Raccordement au bus
Coupleur de bus intégré n n n n n n n n n n n n n n n

Raccordement par borne dédiée n n n n n n n n n n n n n n n

Sorties
Sortie de charge
Contacts à relais libres de potentiel 4 8 12 4 8 12 4 8 12 4 8 12 3 3 3 3 3 3
Tension assignée des contacts, AC 
[V] 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230

Courant assigné des contacts
AX (200 µF) selon DIN EN 50428 
[AX] 63) 63) 63) 102) 102) 102) 16 16 16 16 16 16 102) 16 20 102) 16 20

AC1 (cos ϕ = 0,8) selon DIN EN 
50428 [A] 10 10 10 16 16 16 204) 204) 204) 204) 204) 204) 16 16 20 16 16 20

AC3 (cos ϕ = 0,45) selon DIN EN 
60497-4-1 [A] 6 6 6 8 8 8 16 16 16 16 16 16 10 16 16 10 16 16

DC 24 V (charge résistive) [A] 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 16 20 10 16 20
Commutation 3 phases  
(3 sorties simultanément) n n n n n n

1) via le module principal
2) à 140 µF
3) à 70 µF
4) Seulement jusqu‘à une température ambiante de 35 °C et canal adjacent hors tension
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Actionneurs de commutation... suite

Actionneurs de commutation Actionneurs de commutation 
modulaires

Module principal Extensions

Type

N
 5

30
D3

1

N
 5

30
D5

1

N
 5

30
D6

1

N
 5

32
D3

1

N
 5

32
D5

1

N
 5

32
D6

1

N
 5

34
D3

1

N
 5

34
D5

1

N
53

4D
61

N
 5

35
D3

1

N
 5

35
D5

1

N
 5

35
D6

1

N
 5

62
/11

N
 5

12
/11

N
 5

13
/11

N
 5

62
/2

1

N
 5

12
/2

1

N
 5

13
/2

1

Fonctions des sorties
Nombre max. d’adresses de groupe 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 511 511 511
Nombre maximum d‘affectations 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 511 511 511
Modules d‘extension max. 4 4 4
Fonction de verrouillage n n n n n n n n n n n n

Comportement paramétrable en cas de 
coupure de tension du bus n n n n n n n n n n n n n n n n n n

Comportement paramétrable lors du  
rétablissement de la tension du bus n n n n n n n n n n n n n n n n n n

Comportement paramétrable lors du rétablissement de la tension du bus
Etat de commutation inchangé des 
sorties n n n n n n n n n n n n n n n n n n

Commande du chauffage
Commande de servomoteurs  
électro-thermiques n n n n n n

Commande de scénario
Commande de scénarios 8 bits intégrée n n n n n n n n n n n n n n n n n n

Scénarios intégrables par canal 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Fonctions temporelles
Temporisation à la coupure n n n n n n n n n n n n n n n n n n

Temporisation à l’enclenchement n n n n n n n n n n n n n n n n n n

Mode minuterie (pour cage d’escalier) n n n n n n n n n n n n n n n n n n

Mode nuit (éclairage pour équipe 
nettoyage) n n n n n n n n n n n n n n n n n n

Avertissement avant coupure n n n n n n n n n n n n n n n n n n

Fonctions logiques
Commande forcée n n n n n n n n n n n n n n n n n n

Fonction logique (1 objet) n n n n n n n n n n n n

Fonction logique (2 objets) n n n n n n n n n n n n n n n n n n

Inversion possible par sortie  
(contact NO/NF) n n n n n n n n n n n n n n n n n n

Etat
Envoyer le statut par canal n n n n n n n n n n n n n n n n n n

Comptage des heures de 
fonctionnement avec surveillance des 
valeurs limites par canal

n n n n n n n n n n n n n n n n n n

Compteur de cycles de commutation 
avec surveillance des valeurs limites par 
canal

n n n n n n n n n n n n n n n n n n

Détection / surveillance du courant de 
charge par canal n n n n n n n n n

Communication
PL-Link n n n n n n n n n n n n

Pour télécharger le programme d’application, www.siemens.com/knx-td
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Modules de sorties binaires

Type N
 5

67
/2

2

N
 5

02
/0

2

UP
 5

10
/0

3

UP
 5

10
/13

RS
 5

10
/2

3

RL
 5

12
/2

3

RL
 5

13
D2

3

Caractéristiques du boîtier
Design N N UP UP RS RL RL
Pour montage sur rail DIN n n

Pour montage dans boîtes d’encastrement UP avec Ø 60 mm n n

Appareil à encastrement pour montage dans boîtier du 
module d‘automatisation AP 118 ou boîtier d’automatisation 
d’ambiance AP 6411)

n n n

Prise BTI 10 points (BTI - Bus Transceiver Interface) pour 
montage de terminaux de bus avec connecteur BTI n

Encombrements
Largeur/Ø [mm] (1 UM = 18 mm) 8 UM 8 UM 71 50 50,2 47,8 47,8
Hauteur [mm] 71 50,9 48,8 86,5 86,5
Profondeur [mm] 42 41,3 35,5 36,2 36,2
Type de montage
Fixation par vis n

Eléments de commande et d‘affichage
Mode direct (exploitation locale) n n

LED d’affichage d’état par sortie n n

LED d’affichage du mode direct n n

Tension d‘alimentation
Tension d’alimentation de l’électronique  
délivrée par l’alimentation du bus n n n n n

Tension d’alimentation de l’électronique délivrée par un bloc 
d’alimentation intégré, tension de raccordement AC 230 V n n

Raccordement au bus
Coupleur de bus intégré n n n n n n n

Raccordement au bus par borne dédiée n n n n n n n

Raccordement par système de liaison au rail de données n n

Sorties
Sortie de charge
Contacts à relais libres de potentiel 162) 82) 2 2 2 1 2
Tension assignée des contacts, AC [V] 230 230 230 230 230 230 230
Courant assigné des contacts [A] 10 16 10 10 10 16 20
Entrées
Longueur de câble max. sans écran, torsadé [m] 100
Entrées capteur
Pour entrée de signalisation (contact libre de potentiel) 8
Pour entrée de tension AC/DC 12...230 V 8

1) Le boîtier d’automatisation d’ambiance AP 641 ou le boîtier du module d‘automatisation AP 118 doivent être commandés séparément
2) Sauf canal A
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Modules de sorties binaires... suite

Type N
 5

67
/2

2

N
 5

02
/0

2

UP
 5

10
/0

3

UP
 5

10
/13

RS
 5

10
/2

3

RL
 5

12
/2

3

RL
 5

13
D2

3

Fonctions des sorties
Nombre max. d’adresses de groupe 106 120 120 120 120 120 120
Nombre max. d’affectations 106 120 120 120 120 120 120
Comportement paramétrable en cas de coupure de 
tension du bus n n n n n n

Comportement paramétrable lors du  
rétablissement de la tension du bus n n n n n n

Comportement paramétrable au retour de tension 
secteur n n

Comportement en cas de coupure de courant secteur
Etat de commutation inchangé des sorties n n n n n n n

Commande de scénario
Commande de scénarios 8 bits intégrée n n n n n n n

Scénarios intégrables par canal 8 8 8 8 8 8 8
Fonctions temporelles
Temporisation à la coupure n n n n n n n

Temporisation à l’enclenchement n n n n n n n

Mode minuterie  
(pour cage d’escalier) n n n n n n n

Mode nuit (éclairage pour équipe  
nettoyage) n n n n n n n

Avertissement avant coupure n n n n n n n

Fonctions logiques
Commande forcée n n n n n

Fonction logique (1 objet) n n

Fonction logique (2 objets) n n n n n

Inversion possible par sortie  
(contact NO/NF) n n n n n n

Etat
Envoyer le statut par canal n n n n n n n

Communication
PL-Link n

1) Pour télécharger le programme d’application, www.siemens.com/knx-td
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Spécifications de charge pour les actionneurs de commutation par canal

Type N
 5

30
D3

1
N

 5
30

D5
1

N
 5

30
D6

1

N
 5

32
D3

1
N

 5
32

D5
1

N
 5

32
D6

1

N
 5

34
D3

1
N

 5
34

D5
1

N
 5

34
D6

1
N

 5
35

D3
1

N
 5

35
D5

1
N

 5
35

D6
1

N
 5

62
/11

N
 5

62
/2

1

N
 5

12
/11

 
N

 5
12

/2
1

N
 5

13
/11

 
N

 5
13

/2
1

Courant de contact
Courant assigné, AC [A] 6 AX 10 AX 16/20 AX 10 AX3) 16 AX 20 AX
AC1-fonctionnement  
(cos ϕ = 0,8) [A] 10 16 16 16 16 20

AC3-fonctionnement  
(cos ϕ = 0,45) [VA] 2300 2500 3680 2300 3680 3680

DC 24 V (charge résistive) [A] 6 10 10 10 16 20
Courant d‘appel maximal
t = 150 µs [A]
t = 250 µs [A]
t = 600 µs [A]

400
320
200

400
320
200

600
480
300

450
350
220

450
350
220

450
350
220

Tension de contact
Tension assignée, AC [V] 230 230 230 230 230 230
Endurance
Endurance mécanique,  
cycles de manœuvres en millions 1 1 1 1 1 1

Endurance électrique,  
cycles de manœuvres en millions

1) 1) 1) 0,1 0,1 0,1

Dissipation de puissance
Dissipation de puissance maximale par 
appareil pour la charge assignée [W] 1 2 2 2 4 6 3 6 8 3 3 3

Capacités de commutation / types de charge, charges
Charge résistive [W] 2300 3680 3680 3680 3680 4600
Charge minimale des contacts  
[V/mA] 12/100 12/100 12/100 12/100 12/100 12/100

Capacité de commutation de  
courant continu [V/A] 24/10 24/10 24/10 24/10 24/16 24/20

Charge maximale capacitive [µF] 70 140 200 200 200 200
Lampes à incandescence
Lampes à incandescence [W] 2300 3680 3680 2300 3680 3680
Lampes halogène 230 V [W] 2300 3680 3680 2300 3680 3680
Lampes halogène avec transformateur 
torique (inductive) [VA] 500 500 2000 1200 2000 2000

Lampes fluorescentes T5/T8
Non compensées [VA] 1380 2300 3680 2300 3680 3680
Avec compensation parallèle   
(C maximale) [W]

1300 
(140 µF)

1300 
(140 µF)

2500 
(200 µF) 1500 2500 2500

Double circuit [VA] 1380 2300 3680 1500 3680 3680
Lampe fluorescente compacte
Non compensées [VA] 1380 1600 3680 1600 3680 3680
Avec compensation parallèle   
(C maximale) [W]

1100 
(140 µF)

1100 
(140 µF)

3000 
(200 µF) 1100 2500 2500

1) Sur demande
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Spécifications de charge pour les actionneurs de commutation par canal... suite

Type

N
 5

67
/2

2

N
 5

02
/0

2

UP
 5

10
/0

3 
UP

 5
10

/13
 

RS
 5

10
/2

3

RL
 5

12
/2

3

RL
 5

13
D2

3

Courant de contact
Courant assigné, AC [A] 10 16 10 16 AX 10
AC1-fonctionnement (cos ϕ = 0,8) [A] 1) 1) 1) 1) 1)

AC3-fonctionnement  
(cos ϕ = 0,45) [VA]

500 500 500 3680 500

DC 24 V (charge résistive) [A] 10 1) 1) 1) 1)

Courant d‘appel maximal
t = 150 µs [A]
t = 250 µs [A]
t = 600 µs [A]

200
160
100

200
160
100

200
160
100

450
320
220

200
160
100

Tension de contact
Tension assignée, AC [V] 230 230 230 230 230
Endurance
Endurance mécanique,  
cycles de manœuvres en millions 30 30 10 1 10 

Endurance électrique,  
cycles de manœuvres en millions 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Dissipation de puissance
Dissipation de puissance maximale par appareil pour la charge assignée [W] 9 13 3 3 3
Capacités de commutation / types de charge, charges
Charge résistive [W] 2300 3680 2300 3680 2300
Charge minimale des contacts [V/mA] 24/100 24/100 24/10 12/100 24/10
Capacité de commutation de courant continu [V/A] 24/10 24/16 30/10 24/16 30/10 
Charge maximale capacitive [µF] 35 35 35 200 35
Lampes à incandescence
Lampes à incandescence [W] 1000 1000 1000 3680 1000
Lampes halogène 230 V [W] 1000 1000 1000 3680 1000
Lampes halogène avec transformateur torique (inductive) [VA] 500 500 200 ... 500 2000 200 ... 500
Lampes fluorescentes T5/T8
Non compensées [VA] 500 500 500 3680 500
Avec compensation parallèle (C maximale) [W] 2 x 58 2 x 58 2 x 58 2500 2 x 58
Double circuit [VA] 1000 1000 1000 3680 1000
Lampe fluorescente compacte
Non compensées [VA] 500 500 500 3680 500
Avec compensation parallèle  (C maximale) [W] 300 

(35 µF)
300 

(35 µF)
300 

(35 µF)
2500 300

1) Sur demande
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Modules d’entrées binaires
Nous vous proposons une gamme de modules d’entrées 
binaires allant de 2 à 16 entrées. Que ce soit un contact 
sec à récupérer, ou un signal de courant alternatif ou 
continu, la gamme de modules d’entrées binaires vous 
proposera les fonctionnalités qui vous conviennent.
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Modules d‘entrées binaires

Type N
 2

62
D3

1

N
 2

62
D5

1

N
 2

62
E1

1

N
 2

63
D3

1

N
 2

63
D5

1

N
 2

63
E1

1

N
 2

64
E1

1

RL
 2

60
/2

3

UP
 2

20
/2

1

UP
 2

20
D3

1

N
 5

01
/0

1

N
 5

02
/0

2

UP
 5

11
S3

2

UP
 5

62
S3

2

UP
 5

25
S3

2

Caractéristique du boîtier
Design N N N N N N N RL UP UP N N UP UP UP
Pour montage sur Rail DIN TH35 
EN60715 n n n n n n n n n

Pour montage dans boîte 
d‘encastrement Ø=60mm n n n n n

Pour montage dans coffret 
d‘automatisation de la pièce AP 641 
ou AP1181)

n

Pour montage dans boîte 
d‘encastrement M 592/012) n n n

Dimensions
Largeur/Ø [mm] (1 UM = 18 mm) 4 UM 8 UM 6 UM 4 UM 8 UM 6 UM 6 UM 47.8 42 42 8 UM 8 UM 48 48 48
Hauteur [mm] 86.5 42 42 50 50 50
Profondeur [mm] 36.2 8.5 8.5 28 28 28
Éléments de commande et d‘affichage
Led pour indication d‘état par entrée n n n n n n n n n

Alimentation
Électronique alimentée par le bus n n n n n n n n n n

Électronique alimentée via une 
alimentation intégrée, nécessite une 
alimentation 230V

n n n n n

Raccordement au bus
Coupleur de bus intégré n n n n n n n n n n n n n n n

Raccordement au bus par système 
de liaison au rail de données n n n n n

Raccordement au bus par borne 
dédiée n n n n n n n n n n n n n n n

Entrées
Longueur de câble max. sans écran, 
torsadé [m] 100 100 100 100 100 100 100 100 10 10 100 100 10 10 10

Entrée capteur
Pour entrée de signalisation (contact 
libre de potentiel) 4 8 16 8 23) 43) 3 3 3

Signalisation de l‘état de 
commutation par la tension générée 
par l‘appareil

n n n n n n n n n

Pour entrée de tension n n n n n n n

AC/DC 10...230V 4 8
AC/DC 12...230V 84) 4 8 8
AC 12...230V/DC 12...115 V 164)

1) Les boîtiers AP641 et AP118 sont à commander séparément
2) Les boîtier M 592/01 est à commander séparément
3) Les entrées peuvent être utilisées en tant que sorties pour piloter des Leds de max. 2mA
4) Les entrées capteurs sont mutuellement isolées
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Modules d‘entrées binaires...suite

Type N
 2

62
D3

1

N
 2

62
D5

1

N
 2

62
E1

1

N
 2

63
D3

1

N
 2

63
D5

1

N
 2

63
E1

1

N
 2

64
E1

1

RL
 2

60
/2

3

UP
 2

20
/2

1

UP
 2

20
D3

1

N
 5

01
/0

1

N
 5

02
/0

2

UP
 5

11
S3

2

UP
 5

62
S3

2

UP
 5

25
S3

2

Fonctions d’entrée
Nombre max. d’adresses de groupe 2000 2000 97 2000 2000 97 97 120 120 120 220 120 1600 1600 1600
Nombre max. d’affectations 2000 2000 97 2000 2000 97 97 120 120 120 220 120 1600 1600 1600
Limitation du nombre de télégrammes n n n n n n n n n n

Temps de rebond paramétrable n n n n n n n n n n

Verrouillage d’entrées par objet de verrouillage n n n n n n n n n n n n n n n

Durée de pression longue sur touche réglable n n n n n n n n n n n n n n n

Type de contact réglable (NO/NF) n n n n n n n n n n n n n n n

Paramètres d’émission
Envoi cyclique réglable n n n n n n n n n n n n

Envoi sur évènement en entrée réglable n n n n n n n n n n

Envoie sur rétablissement de la tension du bus 
réglable n n n n n n n n n n n n n n n

Envoi sur évènements réglable n n

Commutation
Commutation MARCHE/ARRET
Front montant n n n n n n n n n n n n n n n

Front descendant n n n n n n n n n n n n n n n

Front montant et descendant n n n n n n n n n n n n n n n

Gestion appui long/court n n n n n n n n n n n n n n n

Commutation impulsion
Front montant n n n n n n n n n n n n n n n

Front descendant n n n n n n n n n n n n n n n

Front montant et descendant n n n n n n n n n n n n n n n

Transmission de valeur
Types de donnée n n n n n n n

Variation
Variation 1 touche n n n n n n n n n n n n n n n

Variation 2 touches avec télégramme d’arrêt (4 bits) n n n n n n n n n n n n n n n

Variation 2 touches avec émission cyclique (4 bits) n n n n n n n n n n n n

Variation 2 touches avec réglage de la valeur  (8 bits) n n n n n n n n n n

Gestion appui long/court n n n n n n n n n n n n n n n

Gestion de la température de couleur n n n n n n n

Store/Volet
Commande 1 touche n n n n n n n n n n n n n n n

Commande 2 touches n n n n n n n n n n n n n n n

Gestion appui long/court n n n n n n n n n n n n n n n

Scénario
Enregistrement et rappel d’un scénario 8 bits n n n n n n n n n n n n n n n

Enregistrement er rappel d’un scénario 1 bit en 
liaison avec un module scénario n n n n n n n n n n n n

Comptage impulsionnel
Comptage impulsionnel avec/sans surveillance 
des valeurs de limitation n n n n n n n n n n n n n n n

Comptage des différences n n n n

Réglage des modes de fonctionnement (Confort, 
Standby, Eco, Protection) n n n

Commande de groupe
Commande de groupe 1 touche n n n n n n n n n n

Communication
PL-Link n

1)  Programme d‘application actuel cf www.siemens.ch/knx 
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Appareils combinés
Nous vous proposons une gamme d’actionneurs 
combinés, alliant entrées et sorties.
Que ce soit dans le domaine de l’éclairage, de la gestion 
des ouvrants ou du CVC, ces actionneurs sont d’un 
excellent rapport qualité/prix.
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Modules entrées/sorties

Type N 501/01 N 502/02 UP 220/21 UP 220D31
Caractéristiques du boîtier
Design N N UP UP
Appareil modulaire pour montage sur profilé  
support TH35 DIN EN 60715 n n

Pour montage dans boîtes d’encastrement UP avec Ø = 60 n n

Encombrements
Largeur/Ø [mm](1 UM = 18 mm) 8 UM 8 UM Ø 42 Ø 42
Profondeur [mm] 8,5 8,5
Eléments de commande et d‘affichage
LED d’affichage d’état par entrée n n

LED d’affichage d’état par sortie n n

LED d’affichage de fonctionnement/d’état n n

Touches d’exploitation locale sur l’appareil n n

Tension d’alimentation
Tension d’alimentation de l’électronique délivrée par
bloc d’alimentation intégré, tension de raccordement AC 230

n n

Tension d’alimentation de l’électronique délivrée par  
l’alimentation du bus n n

Exploitation possible indépendamment du bus n n2)

Raccordement au bus
Coupleur de bus intégré n n n n

Raccordement au bus par borne dédiée n n n n

Raccordement par système de liaison au rail de données n n

Sorties
Sortie de charge
Contact de relais libre de potentiel 83)

Commutateur à semi-conducteur silencieux
Relais mutuellement verrouillés électriquement  
(changement du sens de rotation) 4

Types de charge
Tension assignée des contacts, AC [V] 230 230
Courant assigné des contacts [A] 6 16
Entrées
Longueur de câble max. sans écran, torsadé [m] 100 100 10 10
Pour entrée de signalisation (contact libre de potentiel) 24)5) 44)5)

Signalisation de l’état de commutation par la tension générée dans l’appareil n n

Pour entrée de tension AC/DC 12...230 V 8 8
Communication
PL-Link n

1) Programme d‘application actuel cf. www.siemens.com/knx-td
2) Chaque entrée agit sur la sortie de même nom, réglable comme interrupteur horaire ou relais à impulsions
3) Sauf canal A
4) Les entrées sont isolées les unes par rapport aux autres
5) Les entrées peuvent être utilisées au choix comme sorties pour la commande des LED jusqu‘à 2 mA maximum
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Actionneurs de stores 
Notre gamme d’actionneurs permet de répondre 
aux besoins courants de la gestion de la protection 
solaire.

Large panel d’actionneurs permettant de gérer de 1 à 8 
stores ou volets roulants motorisés en 24Vcc ou 230Vca.
Complètement encastrés, avec une interface pour 
connecter un détecteur ou un bouton-poussoir KNX, avec 
entrée filaire pour raccord de bouton-poussoir 
traditionnel, ou à monter dans le coffret d’automatisation 
de pièce AP 641, ils permettent de répondre aux 
problématiques des installations immotiques.
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Actionneurs pour stores

Type N
 5

43
D3

1

N
 5

43
D5

1

N
 5

23
/0

3

N
 5

01
/0

1

UP
 5

20
/0

3

UP
 5

20
/13

RS
 5

20
/2

3

RL
 5

21
/2

3

Caractéristiques du boîtier
Design N N N N UP UP RS RL
 Appareil modulaire pour montage sur profilé   
support TH 35 DIN EN 60715 n n n n

Pour montage dans boîtes d’encastrement UP avec Ø 60 mm n n

Appareil à encastrement pour montage dans boîtier du module d‘automatisation AP 
118 ou boîtier d’automatisation d’ambiance AP 6412) n n

Prise BTI 10 points (BTI - Bus Transceiver Interface) pour montage de terminaux de 
bus avec connecteur BTI n

Encombrements
Largeur/Ø [mm](1 UM = 18 mm) 4 UM 8 UM 4 UM 8 UM 71 50 50,2 47,8
Hauteur [mm] 71 50,9 35,5 86,5
Profondeur [mm] 42 41,3 48,8 36,2
Type de fixation
Fixation par vis n

Eléments de commande et d‘affichage
LED d’affichage d’état par sortie n n n n

Mode direct (exploitation locale) n n n n

Tension d’alimentation
Tension d’alimentation de l’électronique délivrée par alimentation du Bus n n n n n n

Tension d’alimentation de l’électronique délivrée par un bloc d’alimentation intégré 
Tension de raccordement AC 230 V

n n

Raccordement au bus
Coupleur de bus intégré n n n n n n n n

Raccordement par borne dédiée n n n n n n n n

Raccordement par système de liaison sur rail de données n n

Sorties
Nombre de canaux (un pour la montée et un pour la descente à chaque fois) 4 8 42) 42) 1 1 1 2
Relais mutuellement verrouillés électriquement (changement du sens de rotation) n n n n n n n n

Tension assignée des contacts
AC 230 V/50 Hz n n n n n n n n

Courant assigné des contacts [A] 6 6 6 6 6 6 6 6

Entrées
Longueur de câble max. sans écran, torsadé [m] 100

1)  Le boîtier d’automatisation d’ambiance AP 641 ou le boîtier du module d‘automatisation AP 118 doivent être commandés séparément
2) 2 libres de potentiel
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... suite du tableau

Type N
 5

43
D3

1

N
 5

43
D5

1

N
 5

23
/0

3

N
 5

01
/0

1

UP
 5

20
/0

3

UP
 5

20
/13

RS
 5

20
/2

3

RL
 5

21
/2

3

Fonctions des sorties
Nombre max. d’adresses de groupe 2000 2000 100 220 120 120 120 120
Nombre max. d’affectations 2000 2000 100 220 120 120 120 120
Comportement paramétrable en cas de coupure de tension du bus n n n n n n n

Comportement paramétrable lors du rétablissement de la tension du bus n n n n n n n

Comportement paramétrable en cas de rétablissement de la tension secteur n

Régimes
Régime automatique pour suivi de la trajectoire n n n n n n n

Régime manuel n n n n n n n

Fonctionnement standard n n n n n n n n

Etat
Envoi du statut par canal n n n n n n n n

Signalisation du mode direct par objet d’état n n n

Etat position protection solaire 8 bits n n n n n n n n

Etat position lame 8 bits n n n n n n n

Commande de scénario 
Commande de scénarios 1 bit intégrée n n n n n n n n

Commande de scénarios 8 bits intégrée n n n n n n n

Scénarios intégrables par canal 8 8 2 8 8 8 8 8
Commande de stores
Blocage de course (pour nettoyage des stores extérieurs) n n n n n n n n

Protection séparée pour la montée et la descente n n n n n

Alarme n n n n n n n n

Déplacement en position de sécurité n n n n n n n n

Blocage dans cette position jusqu’à fin de l’alarme n n n n n n n n

Surveillance d‘alarme, rupture de fil, alarme en fonction du temps n n n n n n n n

Possibilité de couper les canaux individuellement en cas d‘alarme n n n n n n n n

Paramètrage individuel des canaux d’actionneur n n n n n n n n

Paramètrage partagé des canaux d’actionneur n n

Adaptation des objets et fonctions au type de servomoteur n n n n n n n n

Possibilité de régler la temporisation de l‘activation n n

Convient pour l’intégration dans une commande de suivi de trajectoire solaire n n n n n n n

Détection de la position de fin de course n n n n n n

Commande de la protection solaire (HAUT/BAS)
Via indication de position (valeur 8 bits) n n n n n n n

Déplacement en position de fin de course, arrêt, déplacement n n n n n n n n

Commande des lames (OUVERTURE/FERMETURE)
Via indication de position (valeur 8 bits) n n n n n n n

Déplacement en position de fin de course, arrêt, déplacement n n n n n n n

Pas réglable n n n n n n n

Communication
PL-link n n n n   n n
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Spécifications de charge pour les actionneurs de store par canal

Type N
 5

43
D3

1 
N

 5
43

D5
1

N
 5

01
/0

1

N
 5

23
/0

3

RL
 5

21
/2

3

UP
 5

20
/0

3 
UP

 5
20

/13
 

RS
 5

20
/2

3

Courant de contact
Courant assigné [A] 6 (AC) 6 (AC) 6 (AC) 6 (AC) 6 (AC)
AC3 (cos ϕ =0,45)[VA] 200 200 500 500
Tension de contact
Tension assignée [V] AC 230 AC 230 AC 230 AC 230 AC 230
Endurance
Endurance mécanique, opérations en millions 50 20 20 10 10
Endurance électrique, opérations en millions 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Dissipation de puissance
Dissipation de puissance maximale par appareil pour la 
charge assignée [W] 7 7 3 5 3

Capacités de commutation / types de charge, charges
Charge résistive [W] 1380 1380 1380 1380 1380
Charge minimale des contacts [V/mA] 5/10 6/10 6/10 24/10 24/10
Puissance assignée pour courant continu [V/A] 30/6 24/6 24/6 30/10 30/10
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Gestion de l’éclairage
Grâce à notre variateur modulaire, vous pouvez 
maintenant piloter de façon propre et précise tout type de 
luminaire dimmables, y compris les ampoules LED. En 
fonction de votre besoin, pilotez 1 ou 2 groupes de 
luminaires, et ce, sans charge minimum. Les variateurs 
encastrés ou semi-encastrés permettent d’installer 
l’actionneur au plus proche de la charge à faire varier. 
Complètement encastré, avec interface pour raccord d’un 
détecteur ou d’un bouton-poussoir KNX, avec entrée filaire 
pour raccord de bouton-poussoir traditionnel, ou à monter 
dans le coffret d’automatisation de la pièce AP 641, ils 
permettent de répondre aux exigences des installations 
immotiques.
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Lampe à  
incandescence

Liaison de jusqu’à quatre canaux pour une puissance 
de sortie élevée

La liaison de canaux jusqu’à 1000 VA permet d’obtenir des 
intensités d’éclairage élevées. La puissance passe de 300 VA 
à 500 VA en cas de liaison de deux canaux. Avec trois 
canaux, la puissance grimpe à 750 VA et, avec quatre 
canaux, jusqu’à 1000 VA. Des canaux voisins peuvent être 
regroupés, p. ex. A+B|C|D, A|B+C|D, A|B|C+D, A +B|C+D, 
A+B+C|D, A|B+C+D et A+B +C+D.

Courbes de variation réglables

Pour plus de confort et de flexibilité, le variateur universel 
permet de faire correspondre la réponse de modulation des 
LED inhabituelle pour les usagers à la réponse de 
modulation des lampes à incandescence. L’illustration 
montre la modulation typique d’une lampe à incandescence 
et d’une LED. Le réglage de la courbe de modulation, c’est-à-
dire la commande de la luminosité en fonction de la valeur 
de modulation, se paramètre dans ETS. Les lampes peuvent 
ainsi être intensifiées ou assombries dans la plage de 
modulation moyenne.

Variateur universel pour LED et lampes traditionnelles

Le nouveau variateur universel N 554D31 au nouveau design 
des séries d’appareils à encastrer étend le domaine de la 
commande d’éclairage. Ce nouveau produit universel 
module les lampes LED  
Retrofit modulables et toutes les autres charges modulables, 
sans charge minimale, avec quatre canaux indépendants. En 
outre, la puissance de sortie peut être poussée jusqu’à 1000 
VA en réunissant des canaux.

Panneau de commande frontal intuitif  

La commande directe sur le panneau de commande avant 
permet de vérifier l’installation via des LED d’état et des 
touches. 
Les touches permettent d’activer et de moduler les charges, 
de définir la liaison des canaux et de détecter les états de 
commutation et les pannes. Les canaux doivent être reliés 
sur le panneau de commande avant sans logiciel, avant la 
configuration avec ETS. 
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Variateurs

Type N
 5

28
D0

1

N
55

4D
31

UP
 5

25
/0

3

UP
 5

25
/13

RS
 5

25
/2

3

Caractéristiques du boîtier
Design N N UP UP RS
Appareil modulaire pour montage sur profilé support TH35 DIN EN 60715 n n

Pour montage dans boîtes d’encastrement UP avec Ø = 60 n n

Prise BTI 10 points (BTI - Bus Transceiver Interface) pour montage de  
terminaux de bus avec connecteur BTI n

Appareil à encastrement pour montage dans boîtier du module d‘automatisation 
AP 118 ou boîtier d’automatisation d’ambiance AP 6411) n

Encombrements
Largeur/Ø [mm] (1 UM = 18 mm) 4 UM 8 UM 71 50 50
Hauteur [mm] 71 41.3 35
Profondeur [mm] 41,5 50.9
Tension d’alimentation
Tension d’alimentation de l’électronique délivrée par alimentation du Bus n n n n n

Dissipation de puissance
Dissipation de puissance [W] maximale 6 7 2 2 2
Raccordement au bus
Coupleur de bus intégré n n n n n

Raccordement par borne dédiée n n n n n

Sorties
Sortie de charge
Nombre de canaux 2 4 1 1 1

Type de charge R, L, C

~~~

LED

R, L, C

~~~

LED

R, L, C

~~~

R, L, C

~~~

R, L, C

~~~

Charge
Tension assignée des contacts, AC [V] 230 230 230 230 230
Plage de puissance [VA] 0... 3002) 0...3003) 10...250 10...250 10...250
Protection
Protection électronique des sorties contre les surcharges et courts-circuits n n n n n
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...suite du tableau

Type N
 5

28
D0

1

N
 5

54
D3

1

UP
 5

25
/0

3

UP
 5

25
/13

RS
 5

25
/2

3

Fonctions des sorties
Nombre max. d’adresses de groupe 127 2000 120 120 120
Nombre max. d’affectations 127 2000 120 120 120
Fonction de verrouillage n n n n n

Comportement paramétrable en cas de coupure de tension du bus n n n n n

Comportement paramétrable lors du rétablissement de la tension du bus n n n n n

Commutation
Commutation MARCHE/ARRET n n n n n

Valeur d’enclenchement paramétrable n n n n n

Objet de verrouillage par canal n n n n n

Variation
Variation éclairage plus fort/moins fort n n n n n

Plage de variation réglable n n n n n

Intensité minimale n n n n n

Intensité maximale n n n n n

Courbes de variation réglables 6
Réglage progressif ou saut sur une valeur 8 bits n n n n n

Lien logique par canal 2
Scénarios
Scénario 8 bits n n n n n

Scénarios intégrables par canal 8 8 8 8 8
Etat
Envoi de l’état de commutation et de variation n n n n n

Messages de dérangement surcharge/court-circuit/surchauffe sur le bus n

Communication
PL-Link n n

1)  Le boîtier d’automatisation d’ambiance AP 641 ou le boîtier du module d‘automatisation AP 118 doivent être commandés séparément, 
voir chapitre Système de montage rapide et boîtiers d‘automatisation d‘ambiance - Boîtier.

2) En cas d’exploitation d’un canal de max. 500 VA
3) En cas de liaison de canaux jusqu’à 500, 750, 1000 VAw 
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Passerelles KNX/DALI
Disponibles en version 1 ou 2 canaux, les passerelles KNX/
DALI permettent de gérer jusqu’à 128 ballasts DALI 2.
En gestion par groupe ou individuelle, elles permettent de 
profiter au maximum des bénéfices de la technologie 
DALI.
Grâce à l’afficheur situé en façade, elles offrent 
maintenant la possibilité de remplacer un ballast 
défectueux sans utilisation d’un logiciel.
Gestion des éclairages de secours, création d’effets 
visuels, association dans des scénarios, leur programme 
d’application complet rend ces passerelles flexibles et 
rapides à mettre en oeuvre.
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Actionneurs de commutation/variation

Sortie de commande DALI Sortie de commande  1...10 V

Type N 141/21 N 141/03 N 141/31 N 525D11 N 525E01 N 536D31 N 536D51 RL 526D23
Désignation Twin plus plus Twin
Caractéristiques du boîtier
Design N N N N N N N RL
Appareil modulaire pour montage sur profilé 
support TH35 DIN EN 60715 n n n n n n n

 Appareil à encastrement pour montage dans 
boîtier du module d‘automatisation AP 118 ou 
boîtier d’automatisation d’ambiance AP 6413)

n

Encombrements
Largeur [mm] (1 UM = 18 mm) 4 UM 4 UM 4 UM 4 UM 4 UM 6 UM 8 UM 47,8
Hauteur [mm] 86,5
Profondeur [mm] 36,2
Eléments de commande et d‘affichage
LED d’affichage d’état par sortie n n n n n n n

LED d’affichage de dérangement  
(panne de luminaire, dérangement) par sortie n n

Poussoir d’exploitation locale sur l’appareil n n n n n n n

Mode direct (exploitation locale) n n n n n n n

Tension d’alimentation
Tension d’alimentation de l’électronique délivrée 
par alimentation du Bus n n n

Tension d’alimentation de l’électronique délivrée 
par un bloc d’alimentation intégré n n n n n

Tension d’alimentation des sorties DALI délivrée 
par un bloc d’alimentation intégré n n n n n

Dissipation de puissance
Dissipation de puissance [W] maximale 11 6 11 11 6 7 12 2,4
Raccordement au bus
Coupleur de bus intégré n n n n n n n n

Raccordement par système de liaison sur rail de 
données n

Raccordement par borne dédiée n n n n n n n n

Sorties
Sortie de commande
DC 1...10V 4 8 2
Sorties DALI (lignes) 2 1 2 2 8 
Nombre de ballasts max. par sortie (pièce) 64 64 64 20 8 531) 471) 231)

Certifié DALI-2 n n n n n

Sortie de charge
Contacts à relais libres de potentiel 4 8 2
Tension assignée des contacts, AC [V] 230 230 230
Courant assigné des contacts [A] 162) 162) 6
Communication
PL-link n n n n

1) 2 mA par ECG
2 ) 16 A ohmique, en mode actionneur de commutation, courant de variation = 0 mA, indépendamment de la position de montage et de la température
3 ) Le boîtier d‘automatisation d‘ambiance AP 641 ou le boîtier modulaire d‘automatisation AP 118 doit être commandé séparément
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...suite du tableau

Sortie de commande DALI

Type N 141/21 N 141/03 N 141/31 N525D11 N 525E01
Désignation Twin plus plus Twin
Fonctions
Nombre max. d’adresses de groupe 3000 3000 3000 3000 108
Nombre max. d’affectations 3000 3000 3000 3000 107
Régulation constante de lumière intégrée 16 16
Comportement paramétrable en cas de panne d’alimentation du bus n n n n n

Comportement paramétrable en cas de rétablissement de la tension du bus n n n n n

Comportement paramétrable en cas de rétablissement de la tension secteur n n n n n

Modes de contrôle
Broadcast n n n n n

Groupes 32 16 32
Ballasts individuel 128 64 128
Commutation
Commutation MARCHE/ARRET n n n n n

Valeur d’enclenchement paramétrable n n n n n

Possibilité de commutation MARCHE/ARRET via variation d’intensité lumineuse 
plus fort/moins fort n n n n n

Variation
Variation éclairage plus fort/moins fort n n n n n

Durée de variation réglable n n n n n

Limitation de la luminosité : valeur d’intensité min/max. réglable n n n n n

Format d’envoi de valeur
Réglage de valeur 8 bits n n n n n

Commande de scénario
Commande de scénarios 8 bits intégrée n n n n n

Scénarios intégrables par sortie  DALI 16 16 16 16 16
Scénarios intégrables par canal
Commande d’effet
Commande d’effet intégrée (Variantes unique ou cyclique de  
séquenceur de lumière, commande de couleur) 4 4

Eclairage de secours
Compatibilité avec les séquences de test prescrites pour l’éclairage de secours n n n

Commande de luminaires autonomes n n n

Stockage interne des résultats des tests de l‘éclairage de secours n n

Etat
Court-circuit DALI n2) n n2) n2) n2)

Alimentation DALI n n n n n

Etat de la sortie (MARCHE/ARRET, valeur, défaut luminaire, défaut ballast) n n

Etat des groupes (MARCHE/ARRET, valeur, défaut luminaire, défaut ballast) n n n

Etat des ballasts (MARCHE/ARRET, valeur, défaut luminaire, défaut ballast) n n n

Fonctions temporelles
Temporisation à l’enclenchement et à la coupure n n n n n

Mode minuterie 1 niveau (éclairage cage d’escalier) n n n n n

Mode minuterie 2 niveaux n n n n n

Mode nuit (éclairage pour équipe nettoyage) n n n n n

Avertissement avant coupure n n n n n

Plus de fonctions
Capteurs DALI3) n n n

Désactivation stand-by (zones) 12 6 12
Fonction de démarrage n n n

Remplacement de ballasts électroniques défectueux sans logiciel n n n n n

Exploitation stand-alone n n n

Commande température de couleur (Tunable White) n n n n

Applications standard n n n

1) Pour télécharger le programme d’application, www.siemens.com/knx-td 
2) Par canal
3) Actuellement, des capteurs sélectionnés sont pris en charge avec interface DALI, voir APB www.siemens.ch/knx
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...suite du tableau

Sortie de commande 1...10 V

Type N 536D31 N 536D51 RL 526D23
Désignation
Fonctions
Nombre max. d’adresses de groupe 2000 2000 2000
Nombre max. d’affectations 2000 2000 2000
Régulation constante de lumière intégrée
Comportement paramétrable en cas de panne d’alimentation du bus n n n

Comportement paramétrable en cas de rétablissement de la tension du bus n n n

Comportement paramétrable en cas de rétablissement de la tension secteur
Modes de contrôle
Broadcast
Groupes
Ballasts individuel
Commutation
Commutation MARCHE/ARRET n n n

Valeur d’enclenchement paramétrable n n n

Possibilité de commutation MARCHE/ARRET via variation d’intensité lumineuse 
plus fort/moins fort n n n

Variation
Variation éclairage plus fort/moins fort n n n

Durée de variation réglable n n n

Limitation de la luminosité : valeur d’intensité min/max. réglable n n n

Format d’envoi de valeur
Réglage de valeur 8 bits n n n

Commande de scénario
Commande de scénarios 8 bits intégrée n n n

Scénarios intégrables par sortie  DALI
Scénarios intégrables par canal 8 8 8
Commande d’effet
Commande d’effet intégrée (Variantes unique ou cyclique de  
séquenceur de lumière, commande de couleur)
Eclairage de secours
Compatibilité avec les séquences de test prescrites pour l’éclairage de secours
Commande de luminaires autonomes
Stockage interne des résultats des tests de l‘éclairage de secours
Etat
Court-circuit DALI
Alimentation DALI
Etat de la sortie (MARCHE/ARRET, valeur, défaut luminaire, défaut ballast) n2) n2) n2)

Etat des groupes (MARCHE/ARRET, valeur, défaut luminaire, défaut ballast)
Etat des ballasts (MARCHE/ARRET, valeur, défaut luminaire, défaut ballast)
Fonctions temporelles
Temporisation à l’enclenchement et à la coupure n n n

Mode minuterie 1 niveau (éclairage cage d’escalier) n n n

Mode minuterie 2 niveaux n n n

Mode nuit (éclairage pour équipe nettoyage) n n n

Avertissement avant coupure n n n

Plus de fonctions
Capteurs DALI 
Désactivation stand-by (zones)
Fonction de démarrage
Remplacement de ballasts électroniques défectueux sans logiciel
Exploitation stand-alone
Applications standard
Communication
PL-link n n n

1) Pour télécharger le programme d’application, www.siemens.com/knx-td 
2) Uniquement statut MARCHE/ARRÊT, valeur
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Détecteurs de présence 
et luminosité

Riches en fonctionnalités, ces produits sont le coeur de la 
gestion de la pièce. Equipés de 3 blocs de détection, ils 
peuvent contrôler l’éclairage, la sécurité et le chauffage.
Démarrer la régulation constante de l’éclairage et passer 
le chauffage en mode confort la journée, activer la 
lumière de façon limitée ou déclencher l’alarme la nuit, 
nos détecteurs de présence assumeront les fonctions 
essentielles.
Qu’il soit intégré dans les passerelles DALI ou dans les 
détecteurs de présence, le bloc de régulation de 
luminosité constante permet de maintenir un niveau 
homogène de luminosité dans l’ensemble de la pièce, tout 
en prenant en compte les apports lumineux externes.
Ce procédé permet de réduir jusqu’à 60% la 
consommation d’énergie liée à l’éclairage.
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Détecteurs

Type UP 258D31 UP 258D41 UP 258D51 UP 258D61 UP 258E22 UP 258D12 UP 255D21 AP 254/02
Caractéristique
Montage1) UP/AP UP/AP UP/AP UP/AP UP/AP UP/AP UP AP
Indice de protection (IP) IP54 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP54
Encombrement
Largeur/Diamètre [mm] 120 120 120 120 88 88 88 72
Hauteur [mm] 41 41 41 41 632) 632) 632) 110
Profondeur 120 120 120 120 54
Mouvement/Présence
Type de détection IRP IRP IRP Ultrason / IRP IRP IRP
Mouvement n n n n n n

Présence n n n n n n

Angle de détection horizontal 360° 360° 360° 360° 360° 360°
Angle de détection vertical 150° 150° 150° 150° 105° 105°
Zone de détection [m] Ø423) Ø423) Ø423) Ø8,93) Ø73) Ø73)

Portée réglable n n n

Sensibilité réglable n n n n n n

Sectorisation réglable n n n

Luminosité
Plage de mesure [Lux] 1...1000 1...1000 1...1000 1...1000 20...1000 20...1000 20...1000 1…100000
Montage extérieur n

Montage intérieur n n n n n n n

Capteurs
Température [°C] 0…50 0…50 0…50 0…50 0…50 -25…+55
Humidité [% HR] 0…100 0…100
CO2 [ppm] 400…10000
Régulation
Régulateur de luminosité tout ou rien n n n n n n n

Régulateur de luminosité constante n n n n n n

Régulation de température n n n n

Régulation de l'humidité n n

Régulation CO2
n

Fonctions
Comparateur n n n n

Calculateur n n n n

Surveillance des valeurs limites n n n n

Calcul du point de rosée n n

Récepteur Infrarouge (IR) n n n n n n n

Communication
PL-link n n n n n n

1) AP montage en applique, UP montage encastré
2) Pour un montage encastré, hauteur de pose env. 31 mm, pour un montage en applique avec boîtier apparent AP 258E01 env. 73 mm
3) Plus d’informations sur la documentation technique
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Alimentations
Notre gamme d’alimentations N 125 offre des courants 
de 160 mA, 320 mA et 640 mA. Elles utilisent toutes 
le même boîtier, ce qui garantit une interchangeabilité 
et donc une évolutivité rapide et pratique de l’installation.
Deux alimentations de 640 mA peuvent être connectées 
en parallèle, ce qui permet d’atteindre 1 280 mA avec 
un maximum de 128 participants sur une ligne.
Les deux alimentations peuvent être installées dans 
le même tableau électrique, sans qu’il soit nécessaire 
de respecter une certaine distance entre les lignes.
De plus, chaque N 125 est capable d’alimenter les 
participants via le bloc d’alimentation 29 V DC intégré.
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Alimentation KNK

Type N 125/02 N 125/12 N 125/22 RL 125/23
Caractéristiques du boîtier
Pour montage sur Rail DIN TH35 EN60715 n n n

Appareil à encastrement pour montage dans le boîtier 
du module d’automatisation AP 118 au boîtier 
d’automatisation d’ambiance AP 641

n

Encombrements
Largeur (1 MW = 18 mm) 4 UM 4 UM 4 UM 47.8 mm
Hauteur [mm] 86.5 mm
Profondeur [mm] 36.2 mm
Raccordement au bus
Papillon intégrée n n n n

Raccordement au bus par borne dédiée n n n n

Sortie
Tension de service assignée
AC V 120...230 120...230 120...230 120...230
DC V 220 220 220 220
50...60 Hz n n n n

Tension de sortie DC [V] 29 29 29 29
Courant de sortie [mA] 160 320 640 80
Sortie « sans self » supplémentaire pour DC 29 V pour 
alimentation d’une deuxième ligne du bus via un self 
externe (par ex. N120/02)

n n n
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Passerelles 
et interfaces IP

GAMMA propose des interfaces vers de nombreuses 
autres technologies, telles que Ethernet (LAN), infrarouge, 
BACnet et les commandes d’éclairage avec DALI. Via le 
réseau KNX, il est ainsi facile d’échanger des informations 
et des données, en particulier, via le protocole KNXnet/IP.
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KNX/Ethernet

Type N 148/23 N 146/03 N 152/01 N 143/01
Caractéristiques du boîtier
Design N N N N
Appareil modulaire pour montage sur profilé support TH 35 DIN EN 60715 n n n n

Encombrements
Largeur/hauteur/profondeur mm ou largeur (1 UM = 18 mm) 2 UM 2 UM 4 UM 4 UM
Unité d’affichage/commande
Led d’affichage de l’état prêt à fonctionner, communication KNX, 
communication IP n n n n

Tension d’alimentation
Tension d’alimentation de l’électronique déliverée par une source 
externe nominale AC/DC 24 V AC/DC 24 V AC/DC 24 V DC 24 V AC/DC 24 V

Consommation pour DC 24 V [mA] 60 60 50 60
Tension d’alimentation de l’électronique déliverée par 
« Power over Ethernet » suivant IEEE 802.3af n n

Raccordement au bus
Coupleur de bus intégré n n n n

Raccordement par borne dédiée n n n n

Branchement sur secteur
Connexion Ethernet par prise RJ45 n n n n

Bornier enfichable pour le raccordement de la source externe n n n n

Passerelle
Compatible KNXIP secure n n n n

Compatible KNXnet/IP Oui Oui Non Non
Fonction coupleur de ligne (routage) n

Fonctions d’interface (tunneling) 5 5 1 1
Fonction d’horloge hebdomadaire n

Fonctions astronomiques n

Fonction d’horloge annuelle n

Commandes sur évènements n

Fonctions logiques n

Serveur Web n n
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06     SONDES ET 
THERMOSTATS

Vue d‘ensemble des gammes de sondes et thermostats

Gamme de sondes ............................................................................................109

Sonde d‘ambiance pour montage encastré ........................................................112

Sondes gamme Symaro .....................................................................................113

Thermostats de sécurité ....................................................................................120
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Sondes et Thermostats de sécurité
Vue d’ensemble des gammes
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Une gamme structurée de capteurs pour tous les domaines et 
applications de mesure CVC courants.

La gamme Symaro est complète et structurée de façon homogène pour 
répondre d’une façon simple à vos besoins de mesures, dans l’ensemble 
des installations techniques de bâtiment.
Des signaux de sortie standardisés pour une compatibilité totale avec 
la majorité des régulateurs et automates du marché.

Sondes et Thermostats de sécurité
Vue d’ensemble des gammes
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Une gamme de sondes pour tous les besoins

Qu’il s’agisse de mesurer la température, la pression, l’humidité ou la qualité de l’air 
dans les pièces, des conduites ou à l’extérieur, Symaro propose une gamme 
complète de sondes répondant aux besoins des applications CVC (par exemple dans 
l’industrie pharmaceutique). Des algorithmes de correction numériques garantissent 
des signaux de mesures précis et stables, ainsi qu’une compatibilité intégrale avec 
tous nos régulateurs. Il est également possible de connecter les sondes aux 
systèmes tiers grâce à des signaux de sortie normalisés.

Gamme de sondes
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Vue d’ensemble des sondes

Température

Modèle
Sonde

d‘ambiance
Sonde

de gaine d‘air
Sonde

à plongeur
Sonde extérieure Sonde 

d‘applique
Sonde
à câble

Type QAA QAM QAE - FT-TP QAC QAC QAD QAH - QAP - QAZ
Catégorie Standard n n n n n n

 Qualité supérieure n

Humidité

Modèle Sonde d‘ambiance Sonde de gaine d‘air Sonde 
extérieure

Type QFA QFA..D QFA QFA..D QFM QFM QFM..D QFA
Catégorie Basic n

 Standard n n n

 Qualité supérieure n n n n n

 Certifiée n n n

Qualité d’air

Modèle Sonde d‘ambiance Sonde de gaine d‘air
Type QPA1.. QPA2.. QPA..D QPM1.. QPM2.. QPM..D
Unité 
de mesure VOC n n

 CO2 n n

 CO2 / VOC n n n n

 CO2 / T n n n n

 CO2 / H / T n n n n

Affichage n n

Catégorie Basic n n

 Standard n n n n

Poussières fines

Modèle Sonde d‘ambiance Sonde de gaine d‘air
Type QSA.. QSA..D QSM..
Unité 
de mesure PM2,5 n n n

 PM2,5 / H / T n
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Pression

Modèle Sonde de pression différentielle Sonde de pression absolue
Fluide Air Air Liquide / Gaz Liquide / Gaz Liquide / Gaz Froid
Type QBM3../4.. QBM2030              QBE63 QBE3x00-D QBE2x03-P QBE2x04-P
Catégorie Standard n n n n

 Qualité Supérieure n n

 Certifiée n

Débit

Modèle Commutateur de débit Sonde de gaine
Type QVE1900 QVE1901 QVE1902 QVM62.1-HE
Fluide Liquide Liquide Liquide Air
Catégorie Basic n n n

 Standard n

Sondes spéciales

Modèle Sonde solaire Sonde de gaz de combustion
Type QLS60 FGT-PT1000
Fluide Air
Unité de mesure Intensité du rayonnement Température de gaz de combustion
Catégorie Standard n

 Qualité supérieure n
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Sondes passives

Plaque de montage + Modules d’ambiance
LG-Ni1000 AQR2500NF + AQR2531ANW

Cadres à commander séparément. Compatible avec les cadres Siemens DELTA

Grandeurs mesurées Sondes actives

CO2 COV Humidité 
relative

Température 
active

Température 
passive

Indication 
qualité d’air

Modules 
encastrés + Modules 

d’ambiance
n AQR2540NF + AQR2532NNW

n n AQR2540NF + AQR2535NNW
n AQR2546NF + AQR2530NNW
n n AQR2546NF + AQR2532NNW
n n n2) AQR2546NF + AQR2535NNW
n n n2) LED 3 couleurs AQR2546NF + AQR2535NNWQ

n AQR2547NF + AQR2530NNW
n n AQR2547NF + AQR2532NNW
n n n2) AQR2547NF + AQR2535NNW

n n1) AQR2548NF + AQR2530NNW
n n1) n AQR2548NF + AQR2532NNW
n n1) n n2) AQR2548NF + AQR2535NNW
n n1) n n2) LED 3 couleurs AQR2548NF + AQR2535NNWQ

n 1)  Dans ces cas, la qualité de l’air est la résultante de la sélection maximale des mesures de CO2 et de COV. La 
mesure de COV n’est pas disponible en tant que tel. On distingue la mesure du CO2 (0…10V-), COV 
(0…10V-) et qualité d’air (QA) : sélection maximale des mesures de CO2 et de COV (0…10V-).

n 2) La valeur mesurée n’est disponible qu’en sortie relais (TOR)

Alimentation : 24 V~ / 15…36 V-
Signaux de sortie des sondes actives : 0…5 V-, 0…10 V-, 2…10V-, 0…20mA, 4…20 mA

Vue d’ensemble des combinaisons de modules
Sonde d’ambiance pour montage encastré
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Sondes encastrées communicantes sur bus KNX

Grandeurs mesurées Réferences

CO2

0…5000 ppm

Humidité 
relative

0…100 %

Température
0…50 °C

Indication qualité 
d’air

Modules 
encastrés + Modules 

d’ambiance

n AQR2570NF + AQR2532NNW

n n AQR2570NF + AQR2535NNW

n AQR2576NF + AQR2530NNW

n n AQR2576NF + AQR2532NNW

n n n AQR2576NF + AQR2535NNW

n n n LED 3 couleurs AQR2576NF + AQR2535NNWQ

Cadres

Verre véritable Plastique : 
Blanc titane

Plastique : 
Aluminium métallisé

Simple

5TG1201 5TG1201-2 5TG1201-3 5TG1201-1 5TG2551-0 5TG2551-3 5TG1111-1

Double

5TG1202 5TG1202-2 5TG1202-3 5TG1202-1 5TG2552-0 5TG2552-3 5TG1112-1

Pour un aperçu des modèles disponibles, voir chapitre 8.
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Référence Eléments de mesure Gamme Catégorie Tension 
d'alimentation Longueur Indice de 

protection AM 1)

LG
-N

i10
00
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10

0

Pt
10

00

CT
N

 10
k

DC
 0

...
10
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A
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s R
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m

pé
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 °C

Q
ua
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é 
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pé
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e

AC
 2

4 
V

DC
 13

,5
...

35
 V

So
nd

es
 m

m

Câ
bl

e 
m

m

Am
bi

an
ce

QAA2010 n 0...50  IP30
QAA2012 n 0...50 IP30
QAA2030 n 0...50 IP30
QAA2061 n 0...50 n n IP30
QAA2061D n 0...50 n n IP30
QAA2071 n 0...50 n IP30
QAA24 n 0...50 IP30

Ga
in

e

QAM2110.040 n –50...80 400 IP54 n

QAM2112.040 n –50...80 400 IP42 n

QAM2112.200 n –50...80 2000 IP42 n

QAM2120.040 n –50...80 400 IP42 n

QAM2120.200 n –50...80 2000 IP42 n

QAM2120.600 n –50...80 6000 IP42 n

QAM2130.040 n –40...80 400 IP42 n

QAM2151.040/MO n –50...50 n n 400 IP54 n

QAM2161.040 n –50...50 n n 400 IP54 n

QAM2171.040 n –50...50 n 400 IP54 n

Pl
on

ge
ur

QAE2111.010 n –30...130 100 IP42
QAE2111.015 n –30...130 150 IP42
QAE2112.010 n –30...130 100 IP42
QAE2112.015 n –30...130 150 IP42
QAE2120.010 n –30...130 100 IP42 n

QAE2120.015 n –30...130 150 IP42 n

QAE2121.010 n –30...130 100 IP42
QAE2121.015 n –30...130 150 IP42
QAE2130.010 n –30...125 100 IP42
QAE2130.015 n –30...125 150 IP42
QAE2154.010/MO n –10...120 n n 100 IP54
QAE2164.010 n –10...120 n n 100 IP54
QAE2164.015 n –10...120 n n 150 IP54
QAE2174.010 n –10...120 n 100 IP54
QAE2174.015 n –10...120 n 150 IP54
QAE3010.010 n –50...200 n 100 IP65 n

QAE3010.016 n –50...200 n 160 IP65 n

QAE3075.010 n 0...200 n     n2) 100 IP65 n

QAE3075.016 n 0...200 n     n2) 160 IP65 n

QAE26.90 n –50...180 65 2000 IP64 n

QAE26.91 n –50...180 125 2000 IP64 n

QAE26.93 n –50...180 240 2000 IP64 n

QAE26.95 n –50...180 465 2000 IP64 n

Ap
pl

iq
ue QAD2010 n –30...130 IP42 n

QAD2012 n –30...130 IP42 n

QAD2030 n –30...125 IP42 n

QAD22 n –30...130 IP42 n

Ex
té

rie
ur

e

QAC2010 n –50...70 IP54
QAC2012 n –50...70 IP54
QAC2030 n –40...70 IP54
QAC3161 n –50...50 n n n IP65
QAC3171 n –50...50 n n IP65
QAC22 n –50...70 IP54

Ch
em

isé
e

QAP1030.200 n –25...95 2000 IP65
QAP2010.150 n –30...130 1500 IP65
QAP2012.150 n –30...130 1500 IP65
QAP21.2 n –30...180 1500 IP67
QAP21.3 n –30...130 1500 IP65
QAP22 n –25...95 2000 IP65

1) Accessoires de montage inclus.    2) DC 7,5...30 V

Modèle Ambiance Ambiance  
avec afficheur Gaine Plongeur Extérieure Applique Chemisée Chemisée

Référence QAA QAA..D QAM QAE QAC3.. QAC2.. QAD QAP

Sondes de température

Sondes encastrées communicantes sur bus KNX
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Modèle Ambiance
Ambiance 

avec 
afficheur

Gaine Gaine avec 
afficheur Ambiance Ambiance 

avec afficheur Extérieure Détecteur de 
condensation

Référence QFA2.. QFA2..D QFM2.. QFM3..D QFA3.. QFA3..D
QFA3.. +
AQF3100

QXA2..

  Référence Version Sorties Gamme Catégorie Tension 
d'alimentation

Indice de 
protection AM 1)
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 °C
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AC
 2

4 
V

DC
 13

,5
...

35
 V

AC
 2

30
 V

Am
bi

an
ce

QFA2000 n n 0...95 –15...50 n n IP30
QFA2001 n n 0...95 –15...50 n n IP30
QFA2020 n n n n 0...95 –15...50 n n IP30
QFA2060 n n n 0...95 –15...50 n n IP30
QFA2060D n n n n 0...95 –15...50 n n IP30
QFA2071 n n n 0...95 –15...50 n n IP30
QFA3100 n n 0...100 n n n IP65
QFA3101 n n 0...100 n n IP65
QFA3160 n n n 0...100 –40...70 n n n IP65
QFA3160D n n n n 0...100 –40...70 n n n IP65
QFA3171 n n n 0...100 –40...70 n n IP65
QFA3171D n n n n 0...100 –40...70 n n IP65
QFA4160 n n n 0...100 –40...70 n n n IP65
QFA4160D n n n n 0...100 –40...70 n n n IP65
QFA4171 n n n 0...100 –40...70 n n IP65
QFA4171D n n n n 0...100 –40...70 n n IP65

Ga
in

e

QFM1660 n n n 10...90 0...50 n n IP42 n

QFM2100 n n 0...95 –15...60 n n IP54 n

QFM2101 n n 0...95 –15...60 n IP54 n

QFM2120 n n n n 0...95 –15...60 n n IP54 n

QFM2150/MO n n n 0...95 –15...60 n n IP54 n

QFM2160 n n n 0...95 –15...60 n n IP54 n

QFM2171 n n n 0...95 –15...60 n IP54 n

QFM3100 n n 0...100 n n n IP65 n

QFM3101 n n 0...100 n n IP65 n

QFM3150/MO n n n n 0...100 –40...70 n n n IP65 n

QFM3160 n n n 0...100 –40...70 n n n IP65 n

QFM3160D n n n n 0...100 –40...70 n n n IP65 n

QFM3171 n n n 0...100 –40...70 n n IP65 n

QFM3171D n n n n 0...100 –40...70 n n IP65 n

QFM4160 n n n 0...100 –40...70 n n n IP65 n

QFM4171 n n n 0...100 –40...70 n n IP65 n

Ex
té

rie
ur

e QFA3100 + AQF3100 n n 0...100 n n n IP65
QFA3101 + AQF3100 n n 0...100 n n IP65
QFA3160 + AQF3100 n n n 0...100 –40...70 n n n IP65
QFA3171 + AQF3100 n n n 0...100 –40...70 n n IP65

Co
nd

en
sa

tio
n

QXA2100 n n 0...100 n IP40 n

QXA2101 n n 0...100 n IP40 n

Hy
gr

os
ta

t QFA1000 n n 30...90 2) IP20
QFA1001 n n 30...90 2) IP20
QFM81.2 n n 15...95 2) IP30 n

QFM81.21 n n 15...95 2) IP55 n

1) Accessoires de montage inclus    2) Mesures ajustables

Sondes d’humidité
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Référence Version Sorties Gamme
Tension

d'alimentation
Indice de 

protection AM 1)
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QPA1000 n n n n IP30
QPA2000 n n n n n IP30
QPA2002 n n n n n n IP30
QPA2002D n n n n n n n IP30
QPA2060 n n n n n n n IP30
QPA2060D n n n n n n n n IP30
QPA2062 n n n n n n n n n IP30
QPA2062D n n n n n n n n n n IP30
QPA2080 n n n n n n n IP30
QPA2080D n n n n n n n n IP30
QPA84 n n n IP30

Ga
in

e

QPM1100 n n n n IP54 n

QPM2100 n n n n IP54 n

QPM2102 n n n n n n IP54 n

QPM2102D n n n n n n n IP54 n

QPM2102/MO n n n n n n IP54 n

QPM2150/MO n n n n n n n IP54 n

QPM2152/MO n n n n n n n n n IP54 n

QPM2160 n n n n n n n IP54 n

QPM2160D n n n n n n n n IP54 n

QPM2162 n n n n n n n n n IP54 n

QPM2162D n n n n n n n n n n IP54 n

QPM2180 n n n n n n n IP54 n

1) Accessoires de montage inclus    2) Résistances: LG-Ni1000, Pt100, Pt1000,CTN 10k

Modèle Ambiance Ambiance  
avec afficheur Gaine Gaine  

avec afficheur Ambiance

Référence QPA10../20.. QPA20..D QPM11../21.. QPM21..D QPA84

Référence Version Sorties Gamme Tension 
d'alimentation

Indice de 
protection AM
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Ambiance
QSA2700 n n n 0…50 μg/m3

0…100 μg/m3
0…300 μg/m3
0…500 μg/m3

n n IP30
QSA2700D n n n n n n IP30

Gaine
QSM2100 n n n n n n IP54 n1)

QSM2162 n n n n n n n n n n IP54 n1)

1) Accessoires de montage inclus

Modèle Ambiance Gaine
Référence QSA2700 QSA2700D QSM2100 QSM2162

Sondes de qualité d’air

Capteurs de particules fines
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Référence Version Sorties Gamme Catégorie Tension 
d'alimentation

Indice de 
protection AM 1)
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DC
 18

...
33

 V

Ai
r

QBM3020-1U n n n –50...50 Pa n n n IP54 n

QBM3020-1 n n n 0...100 Pa n n n IP54 n

QBM3020-3 n n n 0...300 Pa n n n IP54 n

QBM3020-5 n n n 0...500 Pa n n n IP54 n

QBM3020-10 n n n 0...1000 Pa n n n IP54 n

QBM3020-25 n n n 0...2500 Pa n n n IP54 n

QBM3020-1D n n n n 0...100 Pa n n n IP54 n

QBM3020-3D n n n n 0...300 Pa n n n IP54 n

QBM3020-5D n n n n 0...500 Pa n n n IP54 n

QBM3020-10D n n n n 0...1000 Pa n n n IP54 n

QBM3020-25D n n n n 0...2500 Pa n n n IP54 n

QBM3120-1U n n n –50...50 Pa n n n IP54 n

QBM3120-1 n n n 0...100 Pa n n n IP54 n

QBM3120-3 n n n 0...300 Pa n n n IP54 n

QBM3120-5 n n n 0...500 Pa n n n IP54 n

QBM3120-10 n n n 0...1000 Pa n n n IP54 n

QBM3120-25 n n n 0...2500 Pa n n n IP54 n

QBM3120-1D n n n n 0...100 Pa n n n IP54 n

QBM3120-3D n n n n 0...300 Pa n n n IP54 n

QBM3120-5D n n n n 0...500 Pa n n n IP54 n

QBM3120-10D n n n n 0...1000 Pa n n n IP54 n

QBM3120-25D n n n n 0...2500 Pa n n n IP54 n

QBM3700-5/MO n n 0...500 Pa n n2) IP54 n

QBM3700-13/MO n n 0...1250 Pa n n2) IP54 n

QBM3700-25/MO n n 0...2500 Pa n n2) IP54 n

QBM4000-1 n n 0...100 Pa n n n IP54 n

QBM4000-3 n n 0...300 Pa n n n IP54 n

QBM4000-10 n n 0...1000 Pa n n n IP54 n

QBM4000-25 n n 0...2500 Pa n n n IP54 n

QBM4100-1U n n –50...50 Pa n n IP54 n

QBM4100-1D n n n 0...100 Pa n n IP54 n

QBM2030-1U n n n

–50...50 Pa 
–100...100 Pa
0...100 Pa

n n IP42 n

QBM2030-5 n n n

0...200 Pa
0...250 Pa
0...500 Pa

n n IP42 n

QBM2030-30 n n n

0...1000 Pa 
0...1500 Pa
0...3000 Pa

n n IP42 n

QBM81-3 n n n 20...300 Pa IP54 n

QBM81-5 n n n 50...500 Pa IP54 n

QBM81-10 n n n 100...1000 Pa IP54 n

QBM81-20 n n n 500...2000 Pa IP54 n

QBM81-50 n n n 1000...5000 Pa IP54 n

¹) Accessoires de montage inclus    2) 24 V DC

Modèle
Pression

différentielle
Pression

différentielle

Pression
différentielle avec 

extension E/S

Pression
différentielle

Pression
différentielle

Pressostats

Fluide Air Air Air Air Air Air

Référence QBM3020/
QBM3120

QBM3020..D / 
QBM3120..D QBM3700../MO QBM4.. QBM2030 QBM81

Sondes de pression différentielle (air)
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Modèle Pression relative Pression différentielle Pression différentielle Pression relative
Fluide Liquide/gaz Liquide/gaz Liquide/gaz Frigorigène
Référence QBE2..03-P.. QBE63 QBE3..00-D.. QBE2..04-P..

Référence Version Sorties Gamme Tension 
d'alimentation

Indice de 
protection AM 1)

Re
la

tiv
e

Di
ffé

re
nt

ie
lle

Fi
le

ta
ge

DC
 0

...
10

 V

DC
 4

...
20

 m
A

AC
 2

4 
V

DC
 18

...
33

 V

Li
qu

id
e/

ga
z

QBE2003-P1 n G 1/2” n 0...1 bar n n IP65
QBE2003-P1.6 n G 1/2” n 0…1,6 bar n n IP65
QBE2003-P2.5 n G 1/2” n 0…2,5 bar n n IP65
QBE2003-P4 n G 1/2” n 0…4 bar n n IP65
QBE2003-P6 n G 1/2” n 0…6 bar n n IP65
QBE2003-P10 n G 1/2” n 0...10 bar n n IP65
QBE2003-P16 n G 1/2” n 0…16 bar n n IP65
QBE2003-P25 n G 1/2” n 0...25 bar n n IP65
QBE2003-P40 n G 1/2” n 0...40 bar n n IP65
QBE2003-P60 n G 1/2” n 0...60 bar n n IP65
QBE2103-P1 n G 1/2” n 0...1 bar n IP65
QBE2103-P1.6 n G 1/2” n 0…1,6 bar n IP65
QBE2103-P2.5 n G 1/2” n 0…2,5 bar n IP65
QBE2103-P4 n G 1/2” n 0…4 bar n IP65
QBE2103-P6 n G 1/2” n 0…6 bar n IP65
QBE2103-P10 n G 1/2” n 0...10 bar n IP65
QBE2103-P16 n G 1/2” n 0…16 bar n IP65
QBE2103-P25 n G 1/2” n 0...25 bar n IP65
QBE2103-P40 n G 1/2” n 0...40 bar n IP65
QBE2103-P60 n G 1/2” n 0...60 bar n IP65
QBE61.3-DP2 n G 1/2” n 0...2 bar n n IP54
QBE61.3-DP5 n G 1/2” n 0...5 bar n n IP54
QBE61.3-DP10 n G 1/2” n 0...10 bar n n IP54
QBE63-DP01 n G 1/8” n 0...100 mbar n n IP65 n

QBE63-DP02 n G 1/8” n 0...200 mbar n n IP65 n

QBE63-DP05 n G 1/8” n 0...500 mbar n n IP65 n

QBE63-DP1 n G 1/8” n 0...1 bar n n IP65 n

QBE3000-D1 n G 1/8” n 0...1 bar n n IP65 n

QBE3000-D1.6 n G 1/8” n 0...1,6 bar n n IP65 n

QBE3000-D2.5 n G 1/8” n 0...2,5 bar n n IP65 n

QBE3000-D4 n G 1/8” n 0...4 bar n n IP65 n

QBE3000-D6 n G 1/8” n 0...6 bar n n IP65 n

QBE3000-D10 n G 1/8” n 0...10 bar n n IP65 n

QBE3000-D16 n G 1/8” n 0...16 bar n n IP65 n

QBE3100-D1 n G 1/8” n 0...1 bar n IP65 n

QBE3100-D1.6 n G 1/8” n 0...1,6 bar n IP65 n

QBE3100-D2.5 n G 1/8” n 0...2,5 bar n IP65 n

QBE3100-D4 n G 1/8” n 0...4 bar n IP65 n

QBE3100-D6 n G 1/8” n 0...6 bar n IP65 n

QBE3100-D10 n G 1/8” n 0...10 bar n IP65 n

QBE3100-D16 n G 1/8” n 0...16 bar n IP65 n

Fr
ig

or
ig

èn
e

QBE2004-P10U n 7/16-20 UNF n –1...9 bar n n IP67
QBE2004-P25U n 7/16-20 UNF n –1...24 bar n n IP67
QBE2004-P30U n 7/16-20 UNF n –1...29 bar n n IP67
QBE2004-P60U n 7/16-20 UNF n –1...59 bar n n IP67
QBE2104-P10U n 7/16-20 UNF n –1...9 bar n IP67
QBE2104-P25U n 7/16-20 UNF n –1...24 bar n IP67
QBE2104-P30U n 7/16-20 UNF n –1...29 bar n IP67
QBE2104-P60U n 7/16-20 UNF n –1...59 bar n IP67

¹) Accessoires de montage inclus

Sondes de pression (liquide/gaz)
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Sortie Gamme Tension  
d'alimentation

Indice  
de protection

DC
 0

...
10

 V

DC
 4

...
20

 m
A

Co
nt

ac
t d

e 
re

la
is

AC
 2

4 
V

DC
 18

...
30

 V

n n 0...1000 W/m² n n IP65
 

Solaire

Modèle Sonde solaire
Référence QLS60

  

 

Modèle Commutateur  
de débit

Commutateur  
de débit

Commutateur  
de débit

Sonde  
de vitesse 

Fluide Liquides Liquides Liquides Air
Référence QVE1900 QVE1901 QVE1902.. QVM62.1-HE

Référence Version Sortie Gamme Tension 
d'alimentation

Indice  
de protection

Di
am

èt
re

 
no

m
in

al

M
at

ér
ia

u 
se

ct
io

n 
hy

dr
au

liq
ue

DC
 0

...
10

 V

DC
 4

...
20

 m
A

Co
nt

ac
t d

e 
re

la
is

AC
/D

C 
24

 V

Li
qu

id
es

QVE1900 DN 32...200 n IP65
QVE1901 DN 20…200 n IP65
QVE1902.010 DN 10 Laiton n IP65
QVE1902.015 DN 15 Laiton n IP65
QVE1902.020 DN 20 Laiton n IP65
QVE1902.025 DN 25 Laiton n IP65

Ai
r QVM62.1-HE n n

0…5 m/s
0…10 m/s
0…15 m/s

n IP65

Sondes spéciales
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Ces gammes comprennent aussi bien des thermostats électromécaniques que des 
thermostats électroniques. Elles couvrent quasiment toutes les applications du 
domaine de chauffage, de la mesure de température par immersion, de régulation 
de chaudière, de la protection antigel et celles du secteur industriel. Les thermostats 
capillaires sont utilisés pour la régulation, la surveillance et la limitation des 
températures. Nos gammes comprennent de nombreux modèles différents : avec 
consigne fixe ou réglable, simple ou double, protégé et/ou à réarmement manuel. 
Tous nos produits sont adaptés aux besoins de nos clients afin de satisfaire au plus 
près leurs exigences en matière de sécurité et d’environnement.

Thermostats de sécurité
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Vue d’ensemble thermostats à capillaires et thermostats antigel

Type

Fonction Plage de 
réglage

Lo
ng

ue
ur

 d
u 

ca
pi

lla
ire

 [m
m

]

Pouvoir de 
coupure 

AC 24...250 V
Homologations IP Instal. Elément de sonde / 

type de montage Application
Th

er
m

os
ta

t d
e 

ré
gl

ag
e 

(T
R)

Th
er

m
os

ta
t l

im
ite

ur
 (T

W
)

Th
er

m
os

ta
t d

e 
sé

cu
rit

é 
av

ec
 ré

ar
m

em
en

t (
TB

)
Th

er
m

os
ta

t d
e 

sé
cu

rit
é 

pr
ot

ég
é 

av
ec

 ré
ar

m
em

en
t (

ST
B)

TR
 /T

W
: V

al
eu

r d
e 

co
ns

ig
ne

 [°
C]

 
TB

 / 
ST

B:
 T

em
pé

ra
tu

re
 d

e 
co

up
ur

e 
[°

C]

Po
uv

oi
r d

e 
co

up
ur

e/
sig

na
lis

at
io

n 
(A

) 2
4.

.2
50

 V
~

CE
 (7

3/
23

/E
EC

, 8
9/

33
6/

EE
C,

 E
N

60
73

0)
EN

EC
 (E

ur
op

ea
n 

N
or

m
s E

le
c.

 C
er

tif
.)

PE
D 

(P
re

ss
ur

e 
Eq

ui
pm

en
t D

ire
ct

iv
e)

EN
14

59
7 

(a
nc

ie
n 

ho
m

ol
og

at
io

n:
 D

IN
34

40
)

C-
Ti

ck
In

di
ce

 d
e 

pr
ot

ec
tio

n 
(IP

)

Ga
in

e 
de

 p
ro

te
ct

io
n 

AL
T-

SB
10

0 
/ A

LT
-D

B1
00

  (
lo

ng
ue

ur
 m

m
)

Co
lli

er
 d

e 
se

rr
ag

e 
po

ur
 g

ai
ne

s j
us

qu
’à 

Ø
 10

0 
m

m
Co

nd
ui

te
 d

e 
ch

au
ff

ag
e 

à 
di

st
an

ce
 –

 S
on

de
 a

ve
c 

lig
ne

 c
ap

ill
ai

re
Th

er
m

os
ta

t d
’ap

pl
iq

ue
 –

 S
on

de
 m

on
té

 su
r b

oî
tie

r 
So

nd
e 

de
 g

ai
ne

 - 
l’e

ns
em

bl
e 

du
 c

ap
ill

ai
re

 d
an

s l
e 

co
nd

ui
t d

e 
ve

nt
ila

tio
n 

(m
in

im
um

 3
0 

cm
 p

ou
r l

a 
m

es
ur

e 
es

t n
éc

es
sa

ire
)

So
nd

e 
à 

pl
on

ge
ur

 à
 im

m
er

sio
n

Th
er

m
os

ta
t d

’am
bi

an
ce

 –
 S

on
de

 a
ve

c 
lig

ne
 c

ap
ill

ai
re

Ré
gu

la
tio

n 
de

 la
 te

m
pé

ra
tu

re
Li

m
ita

tio
n 

de
 la

 te
m

pé
ra

tu
re

Pr
ot

ec
tio

n 
an

tig
el

Cl
im

at
isa

tio
n

Ch
au

di
èr

e
Ch

au
ff

ag
e 

de
 l’e

au
 sa

ni
ta

ire
 / 

Ec
ha

ng
eu

r d
e 

ch
al

eu
r

Ch
au

ff
ag

e 
pa

r l
e 

so
l

RAK-ST.010FP-M  95 700 16 (2,5)/2 (0,4)      43 100     

RAK-ST.020FP-M  100 700 16 (2,5)/2 (0,4)      43 100     

RAK-ST.030FP-M  110 700 16 (2,5)/2 (0,4)      43 100     

RAK-ST.1300P-M  110…130 700 16 (2,5)/2 (0,4)      43 100     

RAK-ST.1430S-M  80…100 1600 16 (2,5)/2 (0,4)      43      

RAK-TB.1400S-M  45…60 700 16 (2,5)/2 (0,4)     43       

RAK-TB.1410B-M  50…70 700 16 (2,5)/2 (0,4)     43 100      

RAK-TB.1420S-M  65…80 700 16 (2,5)/2 (0,4)     43      

RAK-TR.1000-B-H  15…95 700 16 (2,5)/6 (2,5)     43 100        

RAK-TW.1000HB  15…95 700 16 (2,5)/6 (2,5)     65 100        

RAK-TW.1200B-H  40…120 700 16 (2,5)/6 (2,5)     43 100       

RAK-TW.1200HP  40…120 700 16 (2,5)/6 (2,5)   65 100       

RAK-TW.5000HS3)  5…65 1600 16 (2,5)/6 (2,5)   65       

RAK-TW.5000S-H3)  5...65 1600 16 (2,5)/6 (2,5)     43       

RAK-TW.5010S-H3)  -10…50 1600 16 (2,5)/6 (2,5)     43       

RAZ-ST.011FP-J  
TR: 15…95 
STB: 100 700 16 (2,5)/2 (0,4)      40 100     

RAZ-ST.030FP-J  
TR: 15…95 
STB: 110 700 16 (2,5)/2 (0,4)      40 100      

RAZ-ST.1500P-J  
TR: 15...95 

STB: 110...130 700 16 (2,5)/2 (0,4)      40 100     

RAZ-TW.1000P-J  
TR: 15…95 
TW: 15…95 700 16 (2,5)/6 (2,5)      40 100    

RAZ-TW.1200P-J  
TR: 40...120 
TW: 40...120 700 16 (2,5)/6 (2,5)     40 100    

TKM2  20…110 - 10 (2) A  54 200   

QAF63.2-J1) Sonde 0...15 2000 voir fiche 
techn.   42    

QAF63.6-J1) Sonde 0...15 6000 voir fiche 
techn.   42    

QAF64.2-J1)   0...15 2000 voir fiche 
techn.   42     

QAF64.6-J1)   0...15 6000 voir fiche 
techn.   42     

QAF81.3  -5...15 3000 15 (1,2) A   54   

QAF81.6  -5...15 6000 15 (1,2) A   54   

QAF81.6M  -5...15 6000 15 (1,2) A   54    

TRG22)  -5...50 - 10 (2) A  54   

TRG22  -5...50 - 10 (2) A  54   

1) Détecteur de gel électronique avec signal de sortie 0-10V (0-15°C) / Réarmement manuel ou automatique
2) Différentiel ∆t réglable TRG2: 0,7..6 K
3) Souvent associé à une gaine de protection perforée ALT-AB200

Thermostats de réglage et de sécurité
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07     
COMPTEURS

Vue d‘ensemble de nos gammes de compteurs

Compteurs thermiques

Gamme tertiaire (à ultrasons)  .............................................................................129

Gammes résidentielles mécaniques  ....................................................................131

Gammes résidentielles à ultrasons  ......................................................................133

Récapitulatif des accessoires  ...............................................................................135

Compteurs d’eau

Gammes WF…30 et WF…240 ..............................................................................136

Informations complémentaires

Relevé à distance ................................................................................................137

Précisions compteurs ...........................................................................................138

Installation du compteur .....................................................................................139

Installation des sondes ........................................................................................140
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Notre gamme de compteurs mesure votre consommation d’eau, de 
chaleur ou de froid avec précision. La collecte des données se fait sur 
place, via M-Bus ou par radio.
La gestion des compteurs est optimale et idéale pour les immeubles 
résidentiels, les bâtiments administratifs, les complexes immobiliers 
étendus ou les logements individuels. Notre longue expérience dans le 
domaine des compteurs de consommation vous assure une technologie 
extrêmement fiable et précise. Leur gestion est simple quelle que soit 
leur application. Enfin, les accessoires proposés sont parfaitement 
adaptés et garantissent un bon fonctionnement de nos produits.

Compteurs d’eau 
et d’énergie thermique 
Vue d’ensemble des gammes
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Comment choisir votre compteur ?
Quelle énergie faut-il mesurer ?
• Chaleur
• Froid
• Chaleur et froid

Quels concepts de mesure sont prévus ?
•  Surveillance énergétique et optimisation des installations

Quel est le débit ?
• Dès 0,6 m3/h

De quel fluide s’agit-il ?
• Eau chaude, eau froide
• Eau glycolée, eau potable

Quel sens  d’écoulement ?   
• Unidirectionnel
• Bidirectionnel

Quelle est la pression différentielle du compteur ?
•  Voir diagramme de perte de charge page 14

Quelle est la tension de service souhaitée ?  
• Batterie
• AC/DC 24 V
• AC 230 V
• M-Bus

Quel est le type de relevé à distance nécessaire ?
• Aucun
• Impulsion, analogique
•  M-Bus, Modbus, BACnet (LON sur demande)
• AMR, Walk-by (sur demande)

Quels sont les accessoires nécessaires pour le  
montage ? 
• Kit d’installation, pièce de rechange compteur
• Accessoires séparés
• Vannes à boisseau sphérique

 Installation ? 
• I nstallation retour (standard), installation départ (sur demande)
•  Sens d’installation (horizontal, vertical), tronçons de stabilisation d’entrée/de sortie
•  Mesure (chaleur, froid, chaleur/froid, flux unidirectionnel/bidirectionnel)
• Montage compact/amovible

POINTS FORTS

• Flexibilité selon vos besoins 

• Fiabilité due à une longue expérience 
dans ce domaine

• Facilité d’installation et d’utilisation 

Compteurs d’eau 
et d’énergie thermique 
Vue d’ensemble des gammes
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Un large choix de compteurs pour  toutes vos applications et exigences

127
Gestion de l’énergie et du confort
Catalogue produits 2023
07  -  Compteurs



Compteurs d’énergie à ultrasons
La gamme de compteurs ultrasons permet de répondre à toutes les 
applications :
-  compteurs combinés (chaud et froid) tertiaires de 0,6 à 60 m3/h 

alimentés en 24V, 230V~ ou par batterie,
-  compteurs d’énergie résidentiels, en laiton ou en matière composite 

de 0,6 à 2,5 m3/h alimentés en 24V ou par batterie.
Ces deux gammes peuvent être communicantes sur M-bus et Modbus.

Compteurs d’eau
Les compteurs d’eau chaude ou d’eau froide à technologie à jet unique 
sont simples à installer grâce à leur faible encombrement et au montage 
libre (horizontal ou vertical) sans la nécessité de laisser une section 
droite en amont et en aval.
Modules d’extension disponibles.

Compteurs d’énergie mécaniques
Compteurs d’énergie résidentiels mécaniques, pour un montage horizontal 
ou vertical ainsi que la lecture du débit instantané. Gamme communicante 
sur M-bus (module intégré ou en option) ou en M-bus radio.

Un large choix de compteurs pour  toutes vos applications et exigences
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Caractéristiques Sonde Accessoires

Gamme Références Pression 
nominale

Débit 
nominal 
qp (m3/h)

Débit 
minimal 
qi (l/h)

Entraxe 
(mm) Raccordement Installation Type de sonde Longueur câble 

sonde (m)

Sonde de 
retour intégrée 
dans l’élément 
de mesure de 

débit 

Filetage pour 
plongeur direct Doigt de gant Manchon 

à souder

Vanne 
d’isolement 
avec prise 
M10x1 mm 

WZT-KXX**

Kit de raccords 
union

À ultrasons

UH50.. Compteurs de chaleur

UH50-A05-00 16 0.6 6 110 G 3/4” Installation retour M10x1 mm, 27,5 mm 1.5 oui oui non WZT-G10 oui WZM-E34

UH50-A21-00 16 1.5 15 110 G 3/4” Installation retour M10x1 mm, 27,5 mm 1.5 oui oui non WZT-G10 oui WZM-E34

UH50-A36-00 16 2.5 25 130 G 1” Installation retour M10x1 mm, 27,5 mm 1.5 oui oui non WZT-G10 oui WZM-E1

UH50-A45-00 16 3.5 35 260 G 1 1/4” Installation retour M10x1 mm, 38 mm 1.5 oui oui non WZT-G10 non WZM-E54

UH50-A50-00 16 6 60 260 G 1 1/4” Installation retour M10x1 mm, 38 mm 1.5 oui oui non WZT-G10 non WZM-E54

UH50-A61-00 25 10 100 300 DN 40 Installation retour Ø 6 mm, 100 mm 5 non non oui x2 WZT-G12 non /

UH50-A65-00 25 15 150 270 DN 50 Installation retour Ø 6 mm, 100 mm 5 non non oui x2 WZT-G12 non /

UH50-A70-00 25 25 250 300 DN 65 Installation retour Ø 6 mm, 100 mm 5 non non oui x2 WZT-G12 non /

UH50-A74-00 25 40 400 300 DN 80 Installation retour Ø 6 mm, 150 mm 5 non non oui x2 WZT-G12 non /

UH50-A83-00 25 60 600 360 DN 100 Installation retour Ø 6 mm, 150 mm 5 non non oui x2 WZT-G12 non /

Compteurs chaleur/froid combiné

UH50-C05-00 16 0.6 6 110 G 3/4” Installation retour M10x1 mm, 27,5 mm 1.5 oui oui non WZT-G10 oui WZM-E34

UH50-C06-00 25 0.6 6 110 G 3/4” Installation retour M10x1 mm, 27,5 mm 1.5 oui oui non WZT-G10 oui WZM-E34

UH50-C21-00 16 1.5 15 110 G 3/4” Installation retour M10x1 mm, 27,5 mm 1.5 oui oui non WZT-G10 oui WZM-E34

UH50-C22-00 25 1.5 15 110 G 3/4” Installation retour M10x1 mm, 27,5 mm 1.5 oui oui non WZT-G10 oui WZM-E34

UH50-C25-00 25 1.5 15 190 G 1” Installation retour M10x1 mm, 27,5 mm 1.5 oui oui non WZT-G10 oui WZM-E1

UH50-C36-00 16 2.5 25 130 G 1” Installation retour M10x1 mm, 27,5 mm 1.5 oui oui non WZT-G10 oui WZM-E1

UH50-C37-00 25 2.5 25 130 G 1” Installation retour M10x1 mm, 27,5 mm 1.5 oui oui non WZT-G10 non WZM-E1

UH50-C40-00 25 2.5 25 190 G 1” Installation retour M10x1 mm, 27,5 mm 1.5 oui oui non WZT-G10 non WZM-E1

UH50-C45-00 16 3.5 35 260 G 1 1/4” Installation retour M10x1 mm, 38 mm 1.5 oui oui non WZT-G10 non WZM-E54

UH50-C47-00 25 3.5 35 260 G 1 1/4” Installation retour M10x1 mm, 38 mm 1.5 oui oui non WZT-G10 non WZM-E54

UH50-C50-00 16 6 60 260 G 1 1/4” Installation retour M10x1 mm, 38 mm 1.5 oui oui non WZT-G10 non WZM-E54

UH50-C52-00 25 6 60 260 DN 25 Installation retour Ø 5,2 mm, 45 mm 1.5 non non oui x2 WZT-G12 non /

UH50-C60-00 16 10 100 300 G 2” Installation retour Ø 6 mm, 100 mm 5 non non oui x2 WZT-G12 non WZM-E2.1

UH50-C61-00 25 10 100 300 DN 40 Installation retour Ø 6 mm, 100 mm 5 non non oui x2 WZT-G12 non /

UH50-C65-00 25 15 150 270 DN 50 Installation retour Ø 6 mm, 100 mm 5 non non oui x2 WZT-G12 non /

UH50-C70-00 25 25 250 300 DN 65 Installation retour Ø 6 mm, 100 mm 5 non non oui x2 WZT-G12 non /

UH50-C74-00 25 40 400 300 DN 80 Installation retour Ø 6 mm, 150 mm 5 non non oui x2 WZT-G12 non /

UH50-C83-00 25 60 600 360 DN 100 Installation retour Ø 6 mm, 150 mm 5 non non oui x2 WZT-G12 non /

                                 *Soit vanne d’isolement avec prise de mesure soit manchon à souder soit filetage
                               **à définir selon diamètre de tuyauterie 

Gamme tertiaire (à ultrasons)
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Caractéristiques Sonde Accessoires

Gamme Références Pression 
nominale

Débit 
nominal 
qp (m3/h)

Débit 
minimal 
qi (l/h)

Entraxe 
(mm) Raccordement Installation Type de sonde Longueur câble 

sonde (m)

Sonde de 
retour intégrée 
dans l’élément 
de mesure de 

débit 

Filetage pour 
plongeur direct Doigt de gant Manchon 

à souder

Vanne 
d’isolement 
avec prise 
M10x1 mm 

WZT-KXX**

Kit de raccords 
union

À ultrasons

UH50.. Compteurs de chaleur

UH50-A05-00 16 0.6 6 110 G 3/4” Installation retour M10x1 mm, 27,5 mm 1.5 oui oui non WZT-G10 oui WZM-E34

UH50-A21-00 16 1.5 15 110 G 3/4” Installation retour M10x1 mm, 27,5 mm 1.5 oui oui non WZT-G10 oui WZM-E34

UH50-A36-00 16 2.5 25 130 G 1” Installation retour M10x1 mm, 27,5 mm 1.5 oui oui non WZT-G10 oui WZM-E1

UH50-A45-00 16 3.5 35 260 G 1 1/4” Installation retour M10x1 mm, 38 mm 1.5 oui oui non WZT-G10 non WZM-E54

UH50-A50-00 16 6 60 260 G 1 1/4” Installation retour M10x1 mm, 38 mm 1.5 oui oui non WZT-G10 non WZM-E54

UH50-A61-00 25 10 100 300 DN 40 Installation retour Ø 6 mm, 100 mm 5 non non oui x2 WZT-G12 non /

UH50-A65-00 25 15 150 270 DN 50 Installation retour Ø 6 mm, 100 mm 5 non non oui x2 WZT-G12 non /

UH50-A70-00 25 25 250 300 DN 65 Installation retour Ø 6 mm, 100 mm 5 non non oui x2 WZT-G12 non /

UH50-A74-00 25 40 400 300 DN 80 Installation retour Ø 6 mm, 150 mm 5 non non oui x2 WZT-G12 non /

UH50-A83-00 25 60 600 360 DN 100 Installation retour Ø 6 mm, 150 mm 5 non non oui x2 WZT-G12 non /

Compteurs chaleur/froid combiné

UH50-C05-00 16 0.6 6 110 G 3/4” Installation retour M10x1 mm, 27,5 mm 1.5 oui oui non WZT-G10 oui WZM-E34

UH50-C06-00 25 0.6 6 110 G 3/4” Installation retour M10x1 mm, 27,5 mm 1.5 oui oui non WZT-G10 oui WZM-E34

UH50-C21-00 16 1.5 15 110 G 3/4” Installation retour M10x1 mm, 27,5 mm 1.5 oui oui non WZT-G10 oui WZM-E34

UH50-C22-00 25 1.5 15 110 G 3/4” Installation retour M10x1 mm, 27,5 mm 1.5 oui oui non WZT-G10 oui WZM-E34

UH50-C25-00 25 1.5 15 190 G 1” Installation retour M10x1 mm, 27,5 mm 1.5 oui oui non WZT-G10 oui WZM-E1

UH50-C36-00 16 2.5 25 130 G 1” Installation retour M10x1 mm, 27,5 mm 1.5 oui oui non WZT-G10 oui WZM-E1

UH50-C37-00 25 2.5 25 130 G 1” Installation retour M10x1 mm, 27,5 mm 1.5 oui oui non WZT-G10 non WZM-E1

UH50-C40-00 25 2.5 25 190 G 1” Installation retour M10x1 mm, 27,5 mm 1.5 oui oui non WZT-G10 non WZM-E1

UH50-C45-00 16 3.5 35 260 G 1 1/4” Installation retour M10x1 mm, 38 mm 1.5 oui oui non WZT-G10 non WZM-E54

UH50-C47-00 25 3.5 35 260 G 1 1/4” Installation retour M10x1 mm, 38 mm 1.5 oui oui non WZT-G10 non WZM-E54

UH50-C50-00 16 6 60 260 G 1 1/4” Installation retour M10x1 mm, 38 mm 1.5 oui oui non WZT-G10 non WZM-E54

UH50-C52-00 25 6 60 260 DN 25 Installation retour Ø 5,2 mm, 45 mm 1.5 non non oui x2 WZT-G12 non /

UH50-C60-00 16 10 100 300 G 2” Installation retour Ø 6 mm, 100 mm 5 non non oui x2 WZT-G12 non WZM-E2.1

UH50-C61-00 25 10 100 300 DN 40 Installation retour Ø 6 mm, 100 mm 5 non non oui x2 WZT-G12 non /

UH50-C65-00 25 15 150 270 DN 50 Installation retour Ø 6 mm, 100 mm 5 non non oui x2 WZT-G12 non /

UH50-C70-00 25 25 250 300 DN 65 Installation retour Ø 6 mm, 100 mm 5 non non oui x2 WZT-G12 non /

UH50-C74-00 25 40 400 300 DN 80 Installation retour Ø 6 mm, 150 mm 5 non non oui x2 WZT-G12 non /

UH50-C83-00 25 60 600 360 DN 100 Installation retour Ø 6 mm, 150 mm 5 non non oui x2 WZT-G12 non /

                                 *Soit vanne d’isolement avec prise de mesure soit manchon à souder soit filetage
                               **à définir selon diamètre de tuyauterie 
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Gammes résidentielles mécaniques
Caractéristiques Sonde Accessoires

Gamme Références Pression 
nominale

Débit 
nominal qp 

(m3/h)

Débit minimal 
qi (l/h)

Entraxe 
(mm) Raccordement Installation Communication

Entrées 
impulsions 

Reed 
(pas Namur)

Type de sonde
Longueur 

câble sonde 
(m)

Sonde de 
retour intégrée 
dans l’élément 
de mesure de 

débit 

Manchons à 
souder 

Vanne 
d’isolement 
avec prise 
M10x1 mm 

WZT-K..

Kit de 
raccords 

union

Mécaniques

WFM5.. Compteurs de chaleur

WFM501-E000H0 16 0,6 12/24 110 G3/4” Installation retour WFZ51 / Ø 5 mm, 45 mm 1,5 Oui WZT-G10 Oui WZM-E34

WFM502-E000H0 16 1,5 30 110 G3/4” Installation retour WFZ51 / Ø 5 mm, 45 mm 1,5 Oui WZT-G10 Oui WZM-E34

WFM503-J000H0 16 2,5 50 130 G1” Installation retour WFZ51 / Ø 5 mm, 45 mm 1,5 Oui WZT-G10 Oui WZM-E1

WFM541-G000H0 16 0,6 12/24 110 G3/4” Installation retour M-bus pré équipé 2 Ø 5 mm, 45 mm 1,5 Oui WZT-G10 Oui WZM-E34

WFM542-C000H0 16 1,5 30 80 G3/4” Installation retour M-bus pré équipé 2 Ø 5 mm, 45 mm 1,5 Non WZT-G10 Oui WZM-E34

WFM542-G000H0 16 1,5 30 110 G3/4” Installation retour M-bus pré équipé 2 Ø 5 mm, 45 mm 1,5 Oui WZT-G10 Oui WZM-E34

WFM543-L000H0 16 2,5 50 130 G1” Installation retour M-bus pré équipé 2 Ø 5 mm, 45 mm 1,5 Oui WZT-G10 Oui WZM-E1

WFM681-G000H0 16 0,6 12/24 110 G3/4” Installation retour Interface IrDA / Ø 5 mm, 45 mm 1,5 Oui WZT-G10 Oui WZM-E34

WFM682-G000H0 16 1,5 30 110 G3/4” Installation retour Interface IrDA / Ø 5 mm, 45 mm 1,5 Oui WZT-G10 Oui WZM-E34

WFM683-L000H0 16 2,5 50 130 G1” Installation retour Interface IrDA / Ø 5 mm, 45 mm 1,5 Oui WZT-G10 Oui WZM-E1

WFN5.. Compteurs de chaleur/froid combinés

WFN541-G000H0 16 0,6 12/24 110 G3/4” Installation retour M-bus pré équipé 2 Ø 5 mm, 45 mm 1,5 Oui WZT-G10 Oui WZM-E34

WFN542-G000H0 16 1,5 30 110 G3/4” Installation retour M-bus pré équipé 2 Ø 5 mm, 45 mm 1,5 Oui WZT-G10 Oui WZM-E34

WFN543-L000H0 16 2,5 50 130 G1” Installation retour M-bus pré équipé 2 Ø 5 mm, 45 mm 1,5 Oui WZT-G10 Oui WZM-E1

WFN681-G000H0 16 0,6 12/24 110 G3/4” Installation retour Interface IrDA / Ø 5 mm, 45 mm 1,5 Oui WZT-G10 Oui WZM-E34

WFN682-G000H0 16 1,5 30 110 G3/4” Installation retour Interface IrDA / Ø 5 mm, 45 mm 1,5 Oui WZT-G10 Oui WZM-E34

WFN683-L000H0 16 2,5 50 130 G1” Installation retour Interface IrDA / Ø 5 mm, 45 mm 1,5 Oui WZT-G10 Oui WZM-E1

Principe de 
mesure Eau chaude Eau chaude/

froide
Eau potable

Circuit fermé
 froide chaude

WFM.. Mécanique x x
WFN.. Mécanique x x
WSM.. À ultrasons x x
WSN.. À ultrasons x x
UH50-A.. À ultrasons x x
UH50-C.. À ultrasons x x
WFK.. Mécanique x x
WFW.. Mécanique x x

Compatibilité compteurs avec les fluides
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Gammes résidentielles mécaniques
Caractéristiques Sonde Accessoires

Gamme Références Pression 
nominale

Débit 
nominal qp 

(m3/h)

Débit minimal 
qi (l/h)

Entraxe 
(mm) Raccordement Installation Communication

Entrées 
impulsions 

Reed 
(pas Namur)

Type de sonde
Longueur 

câble sonde 
(m)

Sonde de 
retour intégrée 
dans l’élément 
de mesure de 

débit 

Manchons à 
souder 

Vanne 
d’isolement 
avec prise 
M10x1 mm 

WZT-K..

Kit de 
raccords 

union

Mécaniques

WFM5.. Compteurs de chaleur

WFM501-E000H0 16 0,6 12/24 110 G3/4” Installation retour WFZ51 / Ø 5 mm, 45 mm 1,5 Oui WZT-G10 Oui WZM-E34

WFM502-E000H0 16 1,5 30 110 G3/4” Installation retour WFZ51 / Ø 5 mm, 45 mm 1,5 Oui WZT-G10 Oui WZM-E34

WFM503-J000H0 16 2,5 50 130 G1” Installation retour WFZ51 / Ø 5 mm, 45 mm 1,5 Oui WZT-G10 Oui WZM-E1

WFM541-G000H0 16 0,6 12/24 110 G3/4” Installation retour M-bus pré équipé 2 Ø 5 mm, 45 mm 1,5 Oui WZT-G10 Oui WZM-E34

WFM542-C000H0 16 1,5 30 80 G3/4” Installation retour M-bus pré équipé 2 Ø 5 mm, 45 mm 1,5 Non WZT-G10 Oui WZM-E34

WFM542-G000H0 16 1,5 30 110 G3/4” Installation retour M-bus pré équipé 2 Ø 5 mm, 45 mm 1,5 Oui WZT-G10 Oui WZM-E34

WFM543-L000H0 16 2,5 50 130 G1” Installation retour M-bus pré équipé 2 Ø 5 mm, 45 mm 1,5 Oui WZT-G10 Oui WZM-E1

WFM681-G000H0 16 0,6 12/24 110 G3/4” Installation retour Interface IrDA / Ø 5 mm, 45 mm 1,5 Oui WZT-G10 Oui WZM-E34

WFM682-G000H0 16 1,5 30 110 G3/4” Installation retour Interface IrDA / Ø 5 mm, 45 mm 1,5 Oui WZT-G10 Oui WZM-E34

WFM683-L000H0 16 2,5 50 130 G1” Installation retour Interface IrDA / Ø 5 mm, 45 mm 1,5 Oui WZT-G10 Oui WZM-E1

WFN5.. Compteurs de chaleur/froid combinés

WFN541-G000H0 16 0,6 12/24 110 G3/4” Installation retour M-bus pré équipé 2 Ø 5 mm, 45 mm 1,5 Oui WZT-G10 Oui WZM-E34

WFN542-G000H0 16 1,5 30 110 G3/4” Installation retour M-bus pré équipé 2 Ø 5 mm, 45 mm 1,5 Oui WZT-G10 Oui WZM-E34

WFN543-L000H0 16 2,5 50 130 G1” Installation retour M-bus pré équipé 2 Ø 5 mm, 45 mm 1,5 Oui WZT-G10 Oui WZM-E1

WFN681-G000H0 16 0,6 12/24 110 G3/4” Installation retour Interface IrDA / Ø 5 mm, 45 mm 1,5 Oui WZT-G10 Oui WZM-E34

WFN682-G000H0 16 1,5 30 110 G3/4” Installation retour Interface IrDA / Ø 5 mm, 45 mm 1,5 Oui WZT-G10 Oui WZM-E34

WFN683-L000H0 16 2,5 50 130 G1” Installation retour Interface IrDA / Ø 5 mm, 45 mm 1,5 Oui WZT-G10 Oui WZM-E1
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Gammes résidentielles à ultrasons
Caractéristiques Sonde Accessoires

Gamme Références Pression 
nominale

Débit nominal 
qp (m3/h)

Débit minimal 
qi (l/h) Entraxe (mm) Raccordement Installation Type de sonde Longueur câble 

sonde (m)

Sonde de retour 
intégrée dans 
l’élément de 

mesure de débit 

Filetage pour 
plongeur direct Doigt de gant Manchon à 

souder 

Vanne 
d’isolement avec 
prise M10x1 mm 

WZT-K..* 

Kit de raccords 
union Instal-

lation kit 

À ultrasons (matériaux composites)

WSM5.. Compteurs de chaleur

WSM506-BE 16 0,6 6 110 G3/4” Installation retour Ø 5,2 mm, 45 mm 1,5 Oui Oui WZT-M35 WZT-G10 Oui WZM-E34

WSM506-FE 16 0,6 6 110 G3/4” Installation retour Ø 5,2 mm, 45 mm 1,5 Oui Oui WZT-M35 WZT-G10 Oui WZM-E34

WSM515-BE 16 1,5 15 110 G3/4” Installation retour Ø 5,2 mm, 45 mm 1,5 Oui Oui WZT-M35 WZT-G10 Oui WZM-E34

WSM515-FE 16 1,5 15 110 G3/4” Installation retour Ø 5,2 mm, 45 mm 1,5 Oui Oui WZT-M35 WZT-G10 Oui WZM-E34

WSM525-BE 16 2,5 25 130 G1” Installation retour Ø 5,2 mm, 45 mm 1,5 Oui Oui WZT-M35 WZT-G10 Oui WZM-E1

WSM525-FE 16 2,5 25 130 G1” Installation retour Ø 5,2 mm, 45 mm 1,5 Oui Oui WZT-M35 WZT-G10 Oui WZM-E1

À ultrasons (laiton)

WSM6.. Compteurs de chaleur

WSM606-BE 16 0,6 6 110 G3/4” Installation retour Ø 5,2 mm, 45 mm 1,5 Oui Oui WZT-M35 WZT-G10 Oui WZM-E34

WSM615-BE 16 1,5 15 110 G3/4” Installation retour Ø 5,2 mm, 45 mm 1,5 Oui Oui WZT-M35 WZT-G10 Oui WZM-E34

WSM625-BE 16 2,5 25 130 G1” Installation retour Ø 5,2 mm, 45 mm 1,5 Oui Oui WZT-M35 WZT-G10 Oui WZM-E1

WSN6.. Compteurs de chaleur/froid combinés

WSN606-BE 16 0,6 6 110 G3/4” Installation retour Ø 5,2 mm, 45 mm 1,5 Oui Oui WZT-M35 WZT-G10 Oui WZM-E34

WSN615-BE 16 1,5 15 110 G3/4” Installation retour Ø 5,2 mm, 45 mm 1,5 Oui Oui WZT-M35 WZT-G10 Oui WZM-E34

WSN625-BE 16 2,5 25 130 G1” Installation retour Ø 5,2 mm, 45 mm 1,5 Oui Oui WZT-M35 WZT-G10 Oui WZM-E1

WSM8.. Compteurs de chaleur

WSM805-FBBAE3A 16 0,6 6 110 G3/4” Installation retour Ø 5,2 mm, 45 mm 1,5 Oui Oui / WZT-G10 Oui WZM-E34

WSM805-FHBAE3A 16 0,6 6 110 G3/4” Installation retour Ø 5,2 mm, 45 mm 1,5 Oui Oui WZT-M35 WZT-G10 Oui WZM-E34

WSM821-FBBAE3A 16 1,5 15 110 G3/4” Installation retour Ø 5,2 mm, 45 mm 1,5 Oui Oui / WZT-G10 Oui WZM-E34

WSM836-FBBAE3A 16 2,5 25 130 G1” Installation retour Ø 5,2 mm, 45 mm 1,5 Oui Oui / WZT-G10 Oui WZM-E1

WSM836-FHBAE3A 16 2,5 25 130 G1” Installation retour Ø 5,2 mm, 45 mm 1,5 Oui Oui WZT-M35 WZT-G10 Oui WZM-E1

WSM843-FDBAE3A 16 3,5 35 260 G 1¼” Installation retour M10x1mm, 38 
mm 1,5 Oui Oui / WZT-G10 Oui WZM-E54

WSM853-FDBAE3A 16 6 60 260 G 1¼” Installation retour M10x1mm, 38 
mm 1,5 Oui Oui / WZT-G10 Oui WZM-E54

WSN8.. Compteurs de chaleur/froid combinés

WSN805-FBBBF3A 16 0,6 6 110 G3/4” Installation retour M10 x 1 mm, 27.5 
mm 1,5 Oui Oui WZT-M35 WZT-G10 Oui WZM-E34

WSN821-FBBBF3A 16 1,5 15 110 G3/4” Installation retour M10 x 1 mm, 27.5 
mm 1,5 Oui Oui WZT-M35 WZT-G10 Oui WZM-E34

WSN836-FBBBF3A 16 2,5 25 130 G1” Installation retour M10 x 1 mm, 27.5 
mm 1,5 Oui Oui WZT-M35 WZT-G10 Oui WZM-E1

WSN843-FDBBF3A 16 3,5 35 260 G 1¼” Installation retour M10x1mm, 38 
mm 1,5 Oui Oui / WZT-G10 Oui WZM-E54

WSN853-FDBBF3A 16 6 60 260 G 1¼” Installation retour M10x1mm, 38 
mm 1,5 Oui Oui / WZT-G10 Oui WZM-E54

*à définir selon diamètre tuyauterie
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Caractéristiques Sonde Accessoires

Gamme Références Pression 
nominale

Débit nominal 
qp (m3/h)

Débit minimal 
qi (l/h) Entraxe (mm) Raccordement Installation Type de sonde Longueur câble 

sonde (m)

Sonde de retour 
intégrée dans 
l’élément de 

mesure de débit 

Filetage pour 
plongeur direct Doigt de gant Manchon à 

souder 

Vanne 
d’isolement avec 
prise M10x1 mm 

WZT-K..* 

Kit de raccords 
union Instal-

lation kit 

À ultrasons (matériaux composites)

WSM5.. Compteurs de chaleur

WSM506-BE 16 0,6 6 110 G3/4” Installation retour Ø 5,2 mm, 45 mm 1,5 Oui Oui WZT-M35 WZT-G10 Oui WZM-E34

WSM506-FE 16 0,6 6 110 G3/4” Installation retour Ø 5,2 mm, 45 mm 1,5 Oui Oui WZT-M35 WZT-G10 Oui WZM-E34

WSM515-BE 16 1,5 15 110 G3/4” Installation retour Ø 5,2 mm, 45 mm 1,5 Oui Oui WZT-M35 WZT-G10 Oui WZM-E34

WSM515-FE 16 1,5 15 110 G3/4” Installation retour Ø 5,2 mm, 45 mm 1,5 Oui Oui WZT-M35 WZT-G10 Oui WZM-E34

WSM525-BE 16 2,5 25 130 G1” Installation retour Ø 5,2 mm, 45 mm 1,5 Oui Oui WZT-M35 WZT-G10 Oui WZM-E1

WSM525-FE 16 2,5 25 130 G1” Installation retour Ø 5,2 mm, 45 mm 1,5 Oui Oui WZT-M35 WZT-G10 Oui WZM-E1

À ultrasons (laiton)

WSM6.. Compteurs de chaleur

WSM606-BE 16 0,6 6 110 G3/4” Installation retour Ø 5,2 mm, 45 mm 1,5 Oui Oui WZT-M35 WZT-G10 Oui WZM-E34

WSM615-BE 16 1,5 15 110 G3/4” Installation retour Ø 5,2 mm, 45 mm 1,5 Oui Oui WZT-M35 WZT-G10 Oui WZM-E34

WSM625-BE 16 2,5 25 130 G1” Installation retour Ø 5,2 mm, 45 mm 1,5 Oui Oui WZT-M35 WZT-G10 Oui WZM-E1

WSN6.. Compteurs de chaleur/froid combinés

WSN606-BE 16 0,6 6 110 G3/4” Installation retour Ø 5,2 mm, 45 mm 1,5 Oui Oui WZT-M35 WZT-G10 Oui WZM-E34

WSN615-BE 16 1,5 15 110 G3/4” Installation retour Ø 5,2 mm, 45 mm 1,5 Oui Oui WZT-M35 WZT-G10 Oui WZM-E34

WSN625-BE 16 2,5 25 130 G1” Installation retour Ø 5,2 mm, 45 mm 1,5 Oui Oui WZT-M35 WZT-G10 Oui WZM-E1

WSM8.. Compteurs de chaleur

WSM805-FBBAE3A 16 0,6 6 110 G3/4” Installation retour Ø 5,2 mm, 45 mm 1,5 Oui Oui / WZT-G10 Oui WZM-E34

WSM805-FHBAE3A 16 0,6 6 110 G3/4” Installation retour Ø 5,2 mm, 45 mm 1,5 Oui Oui WZT-M35 WZT-G10 Oui WZM-E34

WSM821-FBBAE3A 16 1,5 15 110 G3/4” Installation retour Ø 5,2 mm, 45 mm 1,5 Oui Oui / WZT-G10 Oui WZM-E34

WSM836-FBBAE3A 16 2,5 25 130 G1” Installation retour Ø 5,2 mm, 45 mm 1,5 Oui Oui / WZT-G10 Oui WZM-E1

WSM836-FHBAE3A 16 2,5 25 130 G1” Installation retour Ø 5,2 mm, 45 mm 1,5 Oui Oui WZT-M35 WZT-G10 Oui WZM-E1

WSM843-FDBAE3A 16 3,5 35 260 G 1¼” Installation retour M10x1mm, 38 
mm 1,5 Oui Oui / WZT-G10 Oui WZM-E54

WSM853-FDBAE3A 16 6 60 260 G 1¼” Installation retour M10x1mm, 38 
mm 1,5 Oui Oui / WZT-G10 Oui WZM-E54

WSN8.. Compteurs de chaleur/froid combinés

WSN805-FBBBF3A 16 0,6 6 110 G3/4” Installation retour M10 x 1 mm, 27.5 
mm 1,5 Oui Oui WZT-M35 WZT-G10 Oui WZM-E34

WSN821-FBBBF3A 16 1,5 15 110 G3/4” Installation retour M10 x 1 mm, 27.5 
mm 1,5 Oui Oui WZT-M35 WZT-G10 Oui WZM-E34

WSN836-FBBBF3A 16 2,5 25 130 G1” Installation retour M10 x 1 mm, 27.5 
mm 1,5 Oui Oui WZT-M35 WZT-G10 Oui WZM-E1

WSN843-FDBBF3A 16 3,5 35 260 G 1¼” Installation retour M10x1mm, 38 
mm 1,5 Oui Oui / WZT-G10 Oui WZM-E54

WSN853-FDBBF3A 16 6 60 260 G 1¼” Installation retour M10x1mm, 38 
mm 1,5 Oui Oui / WZT-G10 Oui WZM-E54

*à définir selon diamètre tuyauterie
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Récapitulatif des accessoires pour 
compteurs thermiques 

Référence Description UH50 WFM50.. WF..54.. WF..6.. WS..5.. WS..6.. WS..8..

WZU-AC110/230-15 Bloc alimentation 110/230V cable 1,5m 

WZU-AC110/230-50 Bloc alimentation 110/230V cable 5m 

WZU-ACDC24-50 Bloc alimentation 24V AC/DC 

WZU-NE24 Alim. 24V mod. Analogique Modbus BACnet 

WZU-BA+GUM Bloc batteries “standard” type AA (3,6V) 

WZU-BDS Batterie “universelle” type D (3,6V) 

WZU-NB-IoT-BAT Batterie module de communication NB-IoT 

T45-BA-1 Batterie “standard” type AA (3,6V) 

WZU-P2 Module communication impulsions 2 canaux 

WZU-MB G4 Module de communication M-bus 

WZU-MI Module M-Bus avec 2 entrées impulsions 

WZU-485E-BAC Module de communication BACnet RS-485 

WZU-485E-MOD Module de communication ModbusRTU RS-485 

WZU-RF Module com. wM-Bus 868MHz avec antenne 

WZU-RF-EXT Module com. wM-Bus 868MHz avec connect. 

WZU-GPRS Module de comm. GPRS antenne magnétique 

WZU-GPRS-ANT Module de comm. GPRS antenne murale 

WZU-LR Module de comm. LoRaWAN avec antenne 

WZU-LR-EXT Module de comm. LoRaWAN avec connecteur 

WZU-NB-IoT-G2 Module de communication NB-IoT connect. 

WZU-AM Module communication analogique 2 canaux 

WFZ51 Module de communication M-bus 

WFZ662 Module de communication RF 

T45-MBUS Module de communication M-bus 

T45-PULSE Module communication impulsions 2 canaux 

T45-RADIO Module de communication RF avec antenne 

T45-RADIO-EXT Module de communication RF avec connect. 

WZU-ANT-MAG Antenne magnétique LoRa, wM-Bus & GPRS  

WZU-ANT-MAG-MCX Antenne avec support magnétique NB-IoT 

WZU-ANT-WALL Antenne murale LoRa, wM-Bus & GPRS  

WZU-ANT-WALL-MCX Antenne pour fixation murale NB-IoT 

WZR-OP-USB Interface de lecture optique USB ultraS    

WFZ.IRDA-USB Interface de lecture optique USB mécaN   

WFZ.PS Déclencheur de télégrammes radio  

WTT726-FE7300 Appareil de paramétrage et lecture radio   

WZU5-2815 Sondes temp. plong. M10x1mm 27,5mm 1,5m 

WZU5-2825 Sondes temp. plong. M10x1mm 27,5mm 2,5m 

WZU5-3815 Sondes temp. plong. M10x1mm 38mm 1,5m 

WZU5-3825 Sondes temp. plong. M10x1mm 38mm 2,5m 
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Compteurs d’eau
Caractéristiques Communication 

Gamme Référence Type de 
compteur

Débit 
nominal 
Q (m3/h)

Entraxe 
(mm) Raccordement Température 

max de l’eau (°C)
M-bus 

(WFZ311)
Reed-Namur 

(WFZ43)
Reed 

(WFZ44)

WF…30…
WFK30.D080 Eau froide 2,5 80 G 3/4” 30 oui non non
WFK30.D110 Eau froide 2,5 110 G 3/4” 30 oui non non
WFW30.D080 Eau chaude 2,5 80 G 3/4” 90 oui non non
WFW30.D110 Eau chaude 2,5 110 G 3/4” 90 oui non non

WF…240…
WFK240.D080 Eau froide 2,5 80 G 3/4” 50 non oui oui
WFK240.D110 Eau froide 2,5 110 G 3/4” 50 non oui oui
WFK240.E130 Eau froide 4 130 G 1” 50 non oui oui
WFW240.D080 Eau chaude 2,5 80 G 3/4” 90 non oui oui
WFW240.D110 Eau chaude 2,5 110 G 3/4” 90 non oui oui
WFW240.E130 Eau chaude 4 130 G 1” 90 non oui oui

Gamme Référence Type de 
compteur

Débit 
nominal 
Q (m3/h)

Entraxe 
(mm) Raccordement Température 

max de l’eau (°C) M-bus RF (C-mode)

WF..636..
WFK636.D08C Eau froide 2,5 80 G 3/4” 30 oui
WFK636.D11C Eau froide 2,5 110 G 3/4” 30 oui
WFK636.E13C Eau froide 4 130 G 1” 30 oui
WFW636.D08C Eau chaude 2,5 80 G 3/4” 90 oui
WFW636.D11C Eau chaude 2,5 110 G 3/4” 90 oui
WFW636.E13C Eau chaude 4 130 G 1” 90 oui

Accessoires de montage pour compteur de chaleur

W
FM

...
               

W
FN

…

W
SM

...
               

W
SN

…

U
H

50
…

photos Référence Description

WZT-K1 Vanne à boisseau sphérique Rp 1” pour sonde de température type DS M10x1mm   

WZT-K12 Vanne à boisseau sphérique Rp 1/2” pour sonde de température DS M10x1mm

WZT-K34 Vanne à boisseau sphérique Rp 3/4” pour sonde de température type DS M10x1mm  

WZT-A12 Adaptateur M10x1 mm x G 1/2 B” pour sonde DS M10x1 mm ou Ø 5,2x45 mm   

WZT-M35 Doigt de gant G1/2” laiton sonde Ø 5.2x45mm, PN25  

WZT-S100 Doigt de gant G 1/2B”, inox, 100mm, pour sonde  Ø 6mm, PN40 

WZT-S150 Doigt de gant G 1/2B”, inox, 150mm, pour sonde  Ø 6mm, PN40 

WZM-E1 Set de montage comprenant 2 écrous chapeaux G1”, 2 inserts R3/4”, 2 joints d’étanchéité   

WZM-E34 Set de montage comprenant 2 écrous chapeaux G3/4”, 2 inserts R1/2”, 2 joints d’étanchéité   

WZM-E54 Set de montage comprenant 2 écrous chapeaux G1 1/4”, 2 inserts R1”, 2 joints d’étanchéité   

WZT-G10 Manchon à souder avec taraudage pour sonde de température DS M10x1mm   

WZT-G12 Manchon à souder G1/2”, angle de 45° sur canalisation, avec G1/2” 

Référence Description UH50 WFM50.. WF..54.. WF..6.. WS..5.. WS..6.. WS..8..

WZU5-4515 Sondes température plong. 5,2x45mm 1,5m 

WZU5-4550 Sondes température plong. 5,2x45mm 5m 

WZU5-1020 Sondes température plongeur 6x100mm 2m 

WZU5-1050 Sondes température plongeur 6x100mm 5m 

WZU5-1520 Sondes température plongeur 6x150mm 2m 

WZU5-1550 Sondes température plongeur 6x150mm 5m 

WZU5-U630 Sondes température universelle 6mm / 3m 

WZU5-U650 Sondes température universelle 6mm / 5m 

WZU5-U6100 Sondes température universelle 6mm/ 10m 
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Type Interfaces Description

Serveur web
WTV676-
HB6035

• M-Bus
• Ethernet
• RS 232
• Radio (868 

MHz)
• Mode C, S, T

•  ≤ 20 appareils M-Bus (charges M-Bus simple) 
•  ≤ 500 appareils M-Bus, 2 lignes pour max. 250 appareils chacune (charges M-Bus sim-

ples)
•  Réseau M-Bus: extensible avec ≤ 6 convertisseurs de niveau branchés en parallèle par 

ligne
•  ≤ 250 régulateurs de chauffage urbain RVD2.. par ligne
•  Relevé local, via Ethernet, Internet ou Synco IC Cloud
•  Fichiers de décompte, messages d’incident et d’alarme
•  Les données de tendances sont activable via Synco IC Cloud
•  3 entrées numériques, 2 sorties numériques
•  Réseau radio M-Bus: ≤ 2‘500 appareils radio, ≤ 23 convertisseurs radio pour ≤ 500 

appareils chacun (sur demande)
Convertisseur  
de niveau
WTV531-
GA5060

• M-Bus
• USB
• RS-232

•  ≤ 60 appareils M-Bus (charges M-Bus simples)
•  ≤ 6 convertisseurs de niveau en parallèle
•  Relevé via serveur web WTV676.. ou localement avec ACT531.. Logiciel via USB, RS-232

Convertisseur  
de niveau
WTX631-
GA0090

• M-Bus
• RS-485
• RS-232

•  < 250 appareils M-Bus (charges M-Bus simples)
•  Le branchement sur un serveur web M-Bus permet de relier en parallèle jusqu’à six 

convertisseurs de niveau. Il est possible de relier en série jusqu’à six convertisseurs de 
niveau/répéteurs (max. cinq convertisseurs de niveau comme répéteur)

•  Relevé via serveur web WTV676.., RS-485, RS-232
•  Autres possibilités de câblage, voir fiche technique ou instructions utilisateur

Système de relevé M-Bus

Le système de relevé M-bus est utilisé pour la lecture des données de consommations des compteurs M-bus filaires et compteurs M-bus radio. 
Ce système est conforme à la norme EN 1434/3. Grâce à une architecture modulaire, il est adapté tant à la relève dans les logements collectifs que 
dans le tertiaire. En fonction du choix des produits (web serveur, convertisseur de niveau M-bus ou convertisseur RF), les données seront accessibles 
en local, via Ethernet ou encore à distance. Un adaptateur d’impulsion permet d’inclure également des compteurs étrangers au système équipés d’une 
sortie d’impulsion.

Remarques :  
• Topologie de principe
• Consulter les documents techniques pour les topologies possibleWW KW
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000
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000
Walk-by

Convertisseur
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000 000
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Internet

Adaptateur 
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d‘impulsion

Adaptateur 
d‘impulsion

Relevé à distance
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Courbes de perte de charge

UH50..

Désignation et débits caractéristiques MID Classes de mesure MID

Compteurs de chaleur Compteurs d’eau Mesure de chaleur Mesure de froid Précision Domaines d’utilisation

qi Débit minimal Q1 Débit minimal Classe 1 – ± 1 + 0,01  qp/q [%]

qp Débit nominal Q2 Débit de transition Classe 2 Classe 2 ± 2 + 0,02  qp/q [%] Ménage, commerce, industrie

qs Débit maximal Q3 Débit permanent Classe 3 Classe 3 ± 3 + 0,05  qp/q [%] Ménage

Q4 Débit de surcharge
MID: Measurement Instruments Directive

100

25

10

1
0,1 1 100

A B C D E

10

F G H I J K L M N O

Débit [m3/h]

Pe
rt

e 
de

 c
ha

rg
e 

[k
Pa

]

Débit nominal qp
[m3/h]

Longueur de 
construction

[mm]
Raccord Perte de charge à qp

[kPa] Courbe Débit nominal qp
[m3/h]

Longueur de 
construction

[mm]
Raccord Perte de charge à qp

[kPa] Courbe

0,6 110, 190 G  ¾, G 1, DN20 150 A 10 200, 300 G 2, DN40 130 I 

1,5 130, 190 G 1, DN20 160 B 10 300 G 2 110 J 

1,5 110 G  ¾ 150 C 15 270 DN50 110 K 

2,5 190 G 1, DN20  210 D 15 200 DN50 95 L

2,5 130 G 1 200 E 25 300 DN65 105 M 

3,5 260 G 1¼, DN25 55 F 40 300 DN80 160 N 

6 150 G 1¼ 190 G 60 360 DN100 115 O 

6 260 G 1¼, DN25 140 H 

Calcul de la perte de charge effective
 

Frei verwendbar 

∆𝑝𝑝 = 100	 ∙ 	(
𝑉𝑉		[𝑚𝑚

,
ℎ. ]

𝑘𝑘12	[𝑚𝑚
,
ℎ. ]
3

4

	[𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘] 

Précisions sur les compteurs
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Montage de compteurs de chaleur dans des circuits de base hydrauliques

Les compteurs de chaleur sont intégrés de préférence dans la section à débit variable et dans le retour

Circuit d‘étranglement Circuit d‘injection avec 
vanne à 2 voies

Circuit de mélange 
avec prémélange, sans 

pompe primaire

Circuit de mélange 
avec prémélange, 

avec pompe primaire

Circuit de mélange, 
sans pompe primaire

Circuit de mélange, 
avec pompe primaire

Raccordement des sondes de température

Les sondes de température peuvent être raccordées avec 2 ou 4 fils. La technique habituellement utilisée est celle à 2 fils. La saisie de données  
d‘énergie avec des compteurs de chaleur nécessite parfois des sondes de température assez éloignées. Ces sondes doivent être branchées avec 4 fils.
Les points suivants doivent être pris en compte lors de l‘utilisation de compteurs de chaleur et d‘unités de calcul avec des sondes de température 
éloignées : les compteurs de chaleur UH50.. avec sondes de température standard ont une attestation de type. Cette attestation n‘est pas valide si les 
câbles des sondes de température ne sont pas de longueur standard, par exemple en cas de sondes de température à 4 conducteurs très éloignées.

Technique à 2 fils

Compteur de chaleur

Départ Retour

Compteur de froid

Retour Départ

Technique à 4 fils

Compteur de chaleur

Départ Retour

Boîtier prolongateurBoîtier prolongateur

Compteur de froid

Départ Retour

Boîtier prolongateur

Câble de raccordement

Boîtier prolongateur

Sondes de température à 2 conducteurs  
Boîte d‘extension à 2/4 conducteurs, câble de connexion 4 conducteurs

Sondes de température à 2 conducteurs  
Boîte d‘extension à 2/4 conducteurs, câble de connexion 4 conducteurs

Installation d’un compteur
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Installation des sondes 
de température

Mesure de la température

Tenir compte de la 
longueur active et 

inactive de la sonde de 
température

Raccordement du câble 
par le bas pour que 
l’eau ne s’infiltre pas 
dans le boîtier de la 

sonde

Prévoir un câble avec 
une boucle de réserve 
pour pouvoir sortir la 
sonde à tout moment 
sans défaire le raccor-

dement électrique

Plonger toute la 
longueur active de la 
sonde dans le fluide

Installer dans le sens 
contraire au flux

Attention à l’inclinaison

Tronçon mixte

Minimal 10 x d
Maximal 15 x d

Tronçon mixte

Minimal 10 x d
Maximal 15 x d

Si longueur active (a) 
de la sonde plus longue 

que le diamètre de la 
tuyauterie, installation 

en biais ou  
dans une conduite 

bipasse

Zone dégagée A jusqu’à 
l’obstacle suivant pour 

que la sonde puisse être 
retirée de la douille de 

plongeur

Après le mélange de deux courants d’eau à différentes températures (à 
cause des couches), respecter une distance suffisante avec la sonde de 

température

La position de la sonde 
est libre mais la sonde 

doit être immergée 
dans le fluide à mesu-
rer (eau) sur toute sa 

longueur

Instructions supplémentaires dans le document «Symaro – Directives de montage des sondes» (0-92219-de)

Tuyauterie d’eau froide et de froid

Raccord en plastique

Pare-vapeur

Pour éviter la formation de condensation, prolonger les douilles de plon-
geur dans l’isolation thermique avec un raccord en plastique

Pour éviter la pénétration d’humidité dans l’isolation thermique, la 
réalisation doit être étanche (pare-vapeur)

Instructions supplémentaires dans le document «Symaro – Directives de montage des sondes» (0-92219-de)

Lieu d‘installation du débitmètre, élément de mesure de débit

Retour

Retour

1) Disposition adéquate, tenir compte des positions de montage possibles 
des compteurs de chaleur

2) Disposition adéquate sous conditions, car des bulles d‘air peuvent se 
former

3) Disposition inadéquate, car des bulles d‘air peuvent se former
4) Disposition adéquate sous conditions,  tenir compte des positions de 

montage possibles des compteurs de chaleur

5) Disposition adéquate sous conditions, le débitmètre ne devrait pas 
être en aval d‘un double coude situé dans deux plans

6) Le débitmètre ne devrait jamais être placé du côté de l’aspiration 
d‘une pompe, cela peut provoquer des pulsations dans la mesure

Référence: rapport technique DIN-85 montage de compteurs de chaleur, ISSN 0179-275X
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08      VANNES ET 
SERVOMOTEURS

Vue d‘ensemble de nos gammes de vannes et servomoteurs

Acvatix, l‘efficacité 
à tous points de vue ...............................145

La bonne vanne pour chaque type 
d‘utilisation .............................................147

Principales caractéristiques .....................151

La solution idéale : l‘équilibrage 
hydraulique dynamique .........................153

Vannes intelligentes ...............................157

Vannes combinées PICV .........................157

Vannes de radiateurs et terminales .........161

Vannes à siège filetées............................163

Vannes à brides ......................................165

Vannes à boisseau sphérique ..................168

Vannes 6 voies à boisseaux 
sphériques .............................................170

Vannes magnétiques ..............................171

Vannes à secteur ....................................171

Vannes papillon .....................................172

Vannes pour fluide frigorigène ...............173
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Vannes et servomoteurs
Vue d’ensemble des gammes
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Acvatix est une gamme de vannes et servomoteurs 
facile d’utilisation, d’une grande précision de 
régulation et économe en énergie. Nos produits 
vous permettent de répondre à vos besoins en eau 
chaude associés à la production, à la distribution et 
à l’utilisation du chauffage et du refroidissement. 
Nous vous fournissons les outils nécessaires et notre 
savoir-faire pour vous assister dans toutes les phases 
de vos projets.

Vannes et servomoteurs
Vue d’ensemble des gammes

+ POINTS FORTS

•  Produits pour toutes les applications hydrauliques 
exigeantes

•  Longue durée de vie et fiabilité maximale

•  Support et outils pratiques pour chaque phase du 
projet

•  Planification, installation et mise en service faciles 
et rapides

5 ans de garantie sur  
les vannes et moteurs.
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Acvatix 
L'efficacité à tous points de vue

Sélection de produits et ingénierie simplifiées
Le portail HIT ou l'application "Combi Valve Sizer" vous permettent de rapidement trouver les 
produits adaptés à votre application. Vous pouvez utiliser le Portail HIT pour concevoir l'ensemble 
de votre installation CVC étape par étape (spécifications complètes de l'installation, diagrammes 
et listes de matériel).

Installation en quelques étapes simples
Nos produits Acvatix sont simples et rapides à installer grâce, par exemple, à des câbles 
colorés et numérotés, ou des systèmes d'accouplement à une seule vis ou baïonnette. Si vous 
avez perdu une notice d'installation, utilisez simplement notre application "Scan to Hit", pour 
scanner le code inscrit sur le produit et en recevoir la documentation complète.

Mise en service rapide et exploitation optimisée
La gamme Acvatix permet une mise en service rapide et une exploitation optimisée. 
Indicateurs de position et état de fonctionnement intuitifs accélèrent la mise en service, les 
tests et la maintenance, ainsi que la recherche de pannes. Acvatix, ce sont des produits 
robustes, fiables et nécessitant peu de maintenance. Des produits innovants tels que la vanne 
intelligente ou les vannes combinées PICV économisent du temps et des efforts grâce à 
l'équilibrage automatique dynamique, tout en garantissant un confort élevé et une efficacité 
énergétique. La mise en service de la vanne intelligente peut se faire sans fil (WLAN) via 
l'application "ABT Go" ou une connexion au cloud.

Comprendre le langage des bâtiments
Le BIM (Modélisation des Informations du Bâtiment) permet une augmentation significative de 
la productivité dans la construction. Le BIM est un process digital qui change notre façon de 
concevoir, réaliser et exploiter les bâtiments.
Nous vous proposons la “BT PARTcommunity platform”, un portail puissant facile d’utilisation 
fournissant des données 2D & 3D dans plus de 49 formats différents. Conformes à la norme 
ISO16757, elles sont directement intégrables dans le process BIM, tout en restant compatibles 
avec les process de CAO traditionnels.
Allez vers le futur de la construction grâce à une bibliothèque de plus de 8 500 produits de 
notre portefeuille global.
siemens.fr/bim
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Installation en quelques étapes 
simples
Nos produits Acvatix facilitent votre 
travail quotidien grâce à leur 
commande manuelle intuitive et ce 
quelle que soit la position de montage 
ou de raccordement de l'actionneur de 
vanne avec une seule vis ou 
baïonnette. Accédez aux instructions 
de montage de nos produits en 
utilisant l’option “Scan to HIT”. 
Scannez le flash code produits et vous 
recevrez les informations complètes 
sur celui-ci. 

Sélection et ingénierie simplifiées
Le portail HIT ou l'application Combi 
Valve Sizer app vous permettent 
rapidement de trouver les produits 
adaptés à votre application.

Vous pouvez utiliser le Portail HIT pour 
concevoir l'ensemble de votre 
installation HVAC étape par étape 
(spécifications complètes de 
l'installation, diagrammes et listes de 
matériel).

L'avenir de la construction
Augmentez votre efficacité en utilisant 
le BIM (Building Modélisation de 
l'information) pour la planification. 
La modélisation d’une architecture, d’un 
bâtiment et des produits à implanter 
permet, lors de la phase de planification 
et donc avant la construction, 
d’anticiper les éventuelles malfaçons ou 
dysfonctionnements avant qu’il ne soit 
trop tard.
siemens.com/bim-data

Combi Valve Sizer 
Application pour sélectionner et 
dimensionner facilement les vannes 
combinées PICV Acvatix. Elle calcule 
également le débit volumique 
maximum et le préréglage 
correspondant, vérifie les paramètres 
de mise en service et donne accès à 
toutes les fiches produit.

Scan to HIT 
L'outil mobile de mise en service et 
maintenance d'équipements de 
régulation et GTB Siemens, tels que 
par exemple la vanne intelligente. 
Également utilisable pour des test 
rapides et rapport associés.

ABT Go 
Application donnant accès à toutes les 
documentations produits, y compris 
les fiches produits et notices 
d'installation. Il suffit de scanner le 
code inscrit sur le produit pour 
visualiser ou télécharger toutes les 
informations nécessaires.
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La bonne vanne pour 
chaque type d'utilisation

Les vannes sont présentes dans de nombreux systèmes CVC. 
Nous vous aidons à trouver exactement la bonne vanne 
correspondant à votre application et l'usage qui en est fait.

Consommateurs d'énergie Distributeurs d'énergie Producteurs d'énergie

Vannes 
intelligentes – Groupes de chauffe,

centrales de traitement d'air –

Vannes combinées 
PICV

Radiateurs,
plafonds rafraîchissants,
VAV, 
ventilo-convecteurs,
régulations de zones

Groupes de chauffe,
centrales de traitement d'air Chauffage urbain

Vannes à siège

Planchers chauffants,
radiateurs,
plafonds rafraîchissants,
VAV, ventilo-convecteurs,
régulations de zones

Eau chaude sanitaire,
groupes de chauffe,
centrales de traitement d'air

Chauffage urbain,
cascades chaudières,
groupes frigorifiques

Vannes à boisseau 
sphérique

Plafonds rafraîchissants,
plafonds chauffants et rafraîchissants, 
VAV, ventilo-convecteurs,
régulations de zones

Eau chaude sanitaire,
groupes de chauffe,
centrales de traitement d'air

–

Vannes 
magnétiques –

Eau chaude sanitaire,
groupes de chauffe,
centrales de traitement d'air

Chauffage urbain,
cascades chaudières,
groupes frigorifiques

Vannes papillon – Eau chaude sanitaire,
groupes de chauffe

Cascades chaudières,
groupes frigorifiques,
tours de refroidissement
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Vannes combinées PICV 
L'hydraulique tout simplement

Les vannes combinées PICV (vannes de 
régulation indépendantes des fluctuations de 
pression) évitent les sur-débits et interférences 
entre consommateurs. Elles réduisent les 
consommations d'énergie, améliorent la 
précision de régulation et ainsi le bien-être des 
occupants.

Vannes intelligentes 
En un claquement de doigt !

Les vannes intelligentes sont des vannes 
dynamiques auto-optimisées avec connexion au 
cloud et utilisables dans des installations de 
chauffage et centrales de traitement d'air. Elles 
optimisent les consommations, augmentent 
l'efficacité énergétique et réduisent les coûts 
d'exploitation. 

Vannes à boisseau sphérique 
Une technologie moderne très performante

Les vannes à boisseau sphérique peuvent être 
mise en œuvre pour des fonctions de régulation 
ou du change-over selon le type d'émetteur à 
contrôler. Elles sont particulièrement très 
étanches en terme d'isolement des circuits.

Vanne magnétiques 
Régulation précise et rapide pour circuits 
hydrauliques ou frigorifiques

Motorisation via une bobine électromagnétique 
agissant sur un noyau solidaire de l’axe de la 
vanne. Entraînement direct sans frottement 
permettant des temps de course inférieurs à 2 
secondes et une précision de positionnement 
jusqu’au 1:1000 de la course maximum.

Vannes papillon 
Parfaites pour l'isolement de circuits 
hydrauliques

Gamme papillon (2 voies) destinée à isoler ou 
ouvrir des tronçons de réseau. Raccordement à 
bride disponible de DN40 à DN600. Modèles 
VFW41.. (étanches) et VFW41..U (à couple de 
rotation réduit) tous deux à oreilles de centrage. 
Modèles VFL41.. à oreilles taraudées (pour se 
monter en fin de tuyauterie).

Vannes à siège 
Conception et installation en un temps record

Les vannes à siège sont utilisées dans de multiples 
applications pour réguler, mélanger ou isoler des 
circuits hydrauliques. On les retrouve dans la 
plupart des installations CVC, dans la production 
d'énergie, sa distribution, jusqu'aux 
consommateurs.
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EQUILIBRAGE HYDRAULIQUE 
STATIQUE AVEC VANNES 
DE RÉGULATION CLASSIQUE

Une distribution d‘énergie inégale à 
charge partielle entraîne une plus grande 
consommation d‘énergie et une baisse de 
confort.
1.  Déterminez le débit volumique (V100) 

et calculez la perte de charge sur tout 
réseau hydraulique

2.  Déterminez le débit nominal (Kvs), 
le modèle et le diamètre nominal 
de la vanne

3.  Vérifiez que la vanne a l‘autorité 
nécessaire (Pv)

4.  Sélectionnez la vanne d‘équilibrage 
manuel et les vannes de régulation

5.  Répétez la procédure pour tous 
les consommateurs

6.  Procédez à la mise en service de 
l‘installation en réglant manuellement 
la position de toutes les vannes 
d‘équilibrage

Le système est alors équilibré, 
du moins en statique. Dès que le réseau 
de distribution hydraulique passe à charge 
partielle, ce qui est habituel, l‘installation 
n‘est plus équilibrée et n‘offre plus un 
fonctionnement satisfaisant.

Vannes combinées PICV
La solution adaptéeà vos besoins

Retrouvez ci-dessous les avantages des vannes PICV.

RÉGULATION TERMINALE 
AVEC UNE VANNE CLASSIQUE

[°C]

[m /h] Débit volumique

[%] Course

[°C] Température ambiante
Valeur de consigne

t

[kPa]

 

Pression différentielle

Température ambiante
Valeur réelle
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EQUILIBRAGE HYDRAULIQUE 
DYNAMIQUE AVEC LES VANNES PICV 

Le système hydraulique reste équilibré 
quelles que soient les conditions de charge 
et les variations de pression. 
Le bâtiment bénéficie d’un confort 
homogène et consomme moins d’énergie.
1. Déterminez le débit volumique (V100)
2. Déterminez la vanne PICV adéquate
3.  Déterminez le débit volumique 

maximum et réglez le sur la vanne PICV
4.  Répétez la procédure pour tous les 

consommateurs

L’installation est à présent équilibrée 
dynamiquement quelles que soient les 
conditions de charge.

Pourquoi est-ce important de conserver 
une installation équilibrée ? 
Un système équilibré élimine l’incidence 
des variations de pression sur la 
température ambiante. De cette manière, 
les vannes dynamiques permettent 
d’économiser jusqu’à 30 % d’énergie sans 
compromettre le confort.

 RÉGULATION TERMINALE 
AVEC VANNE PICV

[m /h]

[%]

[°C]

t

[kPa]

 

[°C]

Débit volumique

Course

Température ambiante
Valeur de consigne

Pression différentielle

Température ambiante
Valeur réelle

150
Gestion de l’énergie et du confort
Catalogue produits 2023
08  -  Vannes et servomoteurs



Télécharger 
l’application 
Combi Valve 
Sizer

Une vanne PICV c’est...
1  ...  une vanne de régulation pour 

contrôler le débit volumique,
2  ...  un régulateur de pression 

différentielle pour s’affranchir 
des fluctuations de pression,

3  ...  une molette de préréglage 
du débit maximum,

4  ...  des points de mesure de pression 
pour évaluer le débit volumique, 
le tout combiné dans un seul 
et même corps de vanne.

Une conception simplifiée
Pour équiper une installation de vannes 
PICV, il suffit simplement de connaître 
le débit volumique de l’installation. Il 
n’est ainsi pas nécessaire de disposer de 
vannes de régulation de débit, de 
vannes d’équilibrage ou de calculs 
hydrauliques spécifiques. La vanne PICV 
est idéale pour les projets de 
réhabilitation ou de rénovation, dans 
lesquels on ne connaît pas précisément 
le réseau de tuyauteries.
L’outil de dimensionnement “Combi 
Valve Sizer” calcule pour vous le débit 
volumique maximum et le pré-réglage 
adéquat. Il vous guide dans la sélection 
des vannes et servomoteurs, et peut 
tester en direct vos paramètres de mise 
en service.

Une installation et une mise en 
service rapide et efficace
Comme il y a moins de composants, 
l’installation est plus rapide. Grâce au 
débit volumique réglable et à 
l’équilibrage hydraulique dynamique 
automatique, la mise en service est 
rapide et sans souci. On peut aussi 
procéder à la mise en service étage par 
étage, pour plus de souplesse.

Confort accru et économies 
d’énergie
Les vannes PICV sont des vannes 
dynamiques qui maintiennent la 
pression adéquate sous toute charge et 
évitent que des variations se 
répercutent sur la température 
ambiante. Avec nos vannes PICV, 
chaque pré-réglage autorise une course 
maximale pour une précision de 
réglage optimale. 
Le maintien d’une température de 
retour optimisée en tout mode de 
fonctionnement vous assure un 
excellent rendement pour le chauffage 
et le rafraîchissement. En d’autres 
termes, vous économisez jusqu’à 30% 
d’énergie sans sacrifier le confort.

1

2

3

4

Vannes combinées PICV
Simples, 
efficaces et 
polyvalentes

Principales 
caractéristiques
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Facile à planifier 

•  Pas de calculs complexes de 
perte de charge et d’autorité 
de vanne

•  Sélection facile et rapide du 
modèle

•  Installation performante, 
même si l’on ne connaît pas 
bien le réseau de tuyauteries

Les nouvelles gammes VPF44 et VPF54

Ces nouvelles gammes disposent d’un  3ème point de 
mesure donnant accès à la pression différentielle aux 
bornes de l’organe de régulation (hors influence du 
régulateur de pression différentielle). Cela permet 
d’estimer (servomoteur complètement ouvert ou 
démonté) le débit traversant réellement la vanne.

Mise en service sans 
difficulté

• Pas d’équilibrage manuel
•  Équilibrage hydraulique 

dynamique automatique

Grand choix de vannes :

• Raccord fileté ou à bride

•  Débits de 25 l/h à 280 m³/h

•  Idéales pour les 
applications terminales et 
de zone, groupes de 
chauffe, centrales de 
traitement d’air et 
chauffage urbain

•  Données BIM pour tous 
les produits

• Livraison rapide

• Cinq ans de garantie

•  Outils pratiques comme 
l’app “Combi Valve Sizer” 
ou le portail HIT

•  Assistance efficace d’un 
réseau de vente et de 
service mondial

Fonctionnement 
optimal

• Confort
•  Jusqu’à 30% 

d’économies d’énergie

Moins d’effort 
d’installation

•  Pas de vannes de 
régulation de débit ou 
d’équilibrage 
supplémentaires

  POINTS FORTS 

Pourquoi choisir une vanne combinée PICV Siemens ?

0,1 0,3 1 3 10 30 100 200 280

Vanne PN Raccor-
dement DN Débit volumique

VPF54 VPF53

PN 25 Brides 50–200

VPF44 VPF43

PN 16 Brides 50–200

VQI46 VPI46

PN 25 Filetage 
interne

10–25 
15–50

VQP46 VPP46

PN 25 Filetage 
externe

10–25 
10–32

VWPG51

PN25 Filetage 
externe 15-20

VPD VPE VPU
  
PN 25 Filetage 

externe 15-20

l/h 10 30 50 100 300 1.000 3.000 10.000 30.000 100.00020 200.000

m3/h

VPD/VPE/VPU

VQI46 (tout-ou-rien)

VQP46 (tout-ou-rien)

VPI46

VPF44

VPP46

VPF43

VWPG51

VPF54

VPF53
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La solution idéale : 
l’équilibrage hydraulique 
dynamique

L'équilibrage hydraulique signifie, le bon débit d’eau, au bon 
moment et au bon endroit. Simple, n’est-ce pas ? Mais est-ce le 
cas ? Il existe plusieurs manières de créer un système 
hydraulique équilibré, en voici deux :

Equilibrage hydraulique statique 
avec vannes de régulation 
classiques
Pour créer un système hydraulique 
équilibré à l’aide de vannes de 
régulation standards, vous devez 
d’abord déterminer les débits 
maximums et calculer les pertes de 
charge dans tout le réseau hydraulique. 
Vous pourrez ainsi déterminer le type 
de vannes, leur taille et coefficient de 
débit approprié. Ensuite, vous allez 
vérifier que la vanne sélectionnée est 
bien dimensionnée en termes de 
capacité de régulation. Enfin, vous 
devrez calculer et sélectionner une 
vanne d’équilibrage manuelle pour 
cette boucle. Vous répéterez cette 
procédure pour toutes les boucles et 

mettrez en service l’ensemble du 
système en réglant manuellement la 
position de toutes les vannes 
d’équilibrage.
Le système est alors équilibré. Cet 
équilibrage n’est cependant que 
statique, ce qui signifie que dès que 
votre système de distribution 
hydraulique fonctionnera en charge 
partielle, le système ne sera plus 
équilibré et donc inefficace. Cela 
entraînera des coûts et une 
consommation d’énergie élevés, qui 
peuvent être évités. Le confort des 
pièces est également compromis en 
raison des fluctuations de pression, qui 
impactent la température ambiante.
Il ne s'agit pas d'une solution optimum, 
mais elle est encore répandue. 
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En savoir plus 
sur 
l'équilibrage 
hydraulique

Avantages de l'équilibrage hydraulique dynamique

•  Pas besoin de calculs hydrauliques complexes
• Sélection rapide et facile des produits
•  Moins de composants, moins d’efforts 

d’installation

• Mise en service facile
• Équilibrage dynamique automatique
• Grand confort
•  Économies d’énergie pouvant atteindre 30 %

Equilibrage hydraulique statique : répartition inégale de 
l'énergie dans des conditions de charge partielle.

Équilibrage hydraulique dynamique : le système hydraulique 
est toujours équilibré, indépendamment des conditions de 
charge et des fluctuations de pression.

Equilibrage hydraulique 
dynamique avec vannes 
combinées PICV 
En utilisant des vannes dynamiques 
comme les vannes combinées PICV ou 
des vannes intelligentes dans votre 
système CVC, vous confiez 
l’équilibrage aux vannes, sans avoir 
besoin d’effectuer des calculs de perte 
de charge complexes. Le débit d’eau 
détermine la vanne à utiliser. Notre 
application PICV calcule ce débit pour 
vous et vous conseille la meilleure 
combinaison vanne / servomoteur. De 
plus, vous n’avez pas besoin de vannes 
de régulation ou d’équilibrage 
supplémentaires, ce qui signifie moins 
d’efforts lors de l’installation. La mise 

en service sur site est extrêmement 
simple, grâce au préréglage de débit 
maximum et l’équilibrage 
automatique. En effet, les vannes 
dynamiques garantissent des débits 
d’eau équilibrés quelque-soit la charge, 
ce qui élimine l’impact des fluctuations 
sur la température des pièces. Les 
vannes dynamiques permettent 
d’économiser jusqu’à 30 %, sans 
sacrifier le confort. Et avec des vannes 
intelligentes, ces économies peuvent 
même être encore un peu plus 
importantes.
En d'autres termes : l'équilibrage 
dynamique est le meilleur des 
équilibrages.
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VVF43.. n 16 F n n n -20...220 6) n n n n n n n n n n n n n n VVF43..
VXF43.. n 16 F n n n -20...220 n n n n n n n n n n n VXF43..
VVF53.. n 25 F n n n -20...220 6) n n n n n n n n n n n n n n VVF53..
VXF53.. n 25 F n n n -20...220 n n n n n n n n n n n VXF53..
VVF63.. n 40 F n n -25...220 6) n n n n n n n n n n n n n n VVF63..
VXF63.. n 40 F n n -25...220 n n n n n n n n n n n VXF63..
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 d
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ueVBG61.. n 40 ET n 1...120 n n n n n n n n n VBG61..
VAI61.. n 40 IT n 1...120 n n n n n n n n n n n VAI61..
VBI61.. n 40 IT n 1...120 n n n n n n n n n VBI61..
VWG41.. n 16 ET/IT n 1...90 n n n n n VWG41..

Va
nn

es
 

ro
ta

tiv
es

 
to
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rie

n

VBF21.. n 6 F n 1...120 n n n n VBF21..

Va
nn
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u-
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n

VFW41..U n 16 F n n -20...120 n n n n n n n n VFW41..U
VFW41.. n 16 F n n -20...120 n n n n n n n n n VFW41..
VFL41.. n 16 F n n -20...120 n n n n n n n n n VFL41..
VAG60.. n 40 ET n 1...120 n n n n n n n n VAG60..
VBG60.. n 40 ET n 1...120 n n n n n n n n VBG60..
VAI60.. n 40 IT n 1...120 n n n n n n n n VAI60..
VBI60.. n 40 IT n 1...120 n n n n n n n n VBI60..

Va
nn

es
 

m
ag

né
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ue

s

MXG461.. n n 16 ET n 1...130 n n n n n n n n MXG461..

Va
nn

es
 

m
ag

né
-

tiq
ue

sMXG461B.. n n 16 ET n n -20...130 n n n n n n n n MXG461B..
MXF461.. n n 16 F n 1...130 n n n n n n n n MXF461..
M3P..FY n n 16 F n 1...120 n n n n n n n n M3P..FY
MVF461H.. n 16 F n 1...180 n n n n n n n n n n n n MVF461H..

Va
nn

es
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go
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iq

ue
s M2FP03GX 32 – n -40...100 n n n M2FP03GX

Va
nn

es
  

fri
go
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ue
s

M3FK..LX.. n 32 B n -40...120 n n M3FK..LX..
M3FB..LX.. n PS 43 B n -40...120 n n M3FB..LX..
MVL661.. n PS 45 B n -40...120 n n MVL661..
MVS661..N n 63 S/B n -40...120 n n n MVS661..N

Recommandation : eau traitée selon VDI 2035 ; 1) Circuits ouverts ; 2) Sans contact avec l’eau potable (circuit primaire uniquement) ; 3) Volume d’Air Variable ;
4) Bypass étanche ; 5) En tant que vanne de zone pour plancher chauffant ; IT = raccord fileté intérieur, ET = raccord fileté extérieur, F = raccord à bride, 
B = raccords à braser, S = raccords à souder ; 6) Température de fluide minimum admissible versions K : -5°C ; 7) Hors DN25
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Fluides conseillés Production Distribution Utilisation / consommation
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EXG.. n 16 ET n 1...120 n n n 7) n n EXG..
EVF.. n 16 F n 1...120 n n n 7) n n EVF..
EXF.. n 16 F n 1...120 n n n 7) n n EXF..
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V VPD../VPE../VPU.. n 10 ET n 2...95 n n n n n n n n VPD../VPE../VPU..

Va
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es
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V

VQI46../VQP46.. n 25 ET/IT n 1...90 n n n n n n 5) n n n n VQI46../VQP46..
VPI46../VPP46.. n 25 ET/IT n 1...120 n n n n n n 5) n n n n VPI46../VPP46..
VWPG51.. n 25 ET n 0...90 n n n n n VWPG51..
VPF43../VPF44.. n 16 F n n 1...120 n n n n n n VPF43../VPF44..
VPF53../VPF54.. n 25 F n n 1...120 n n n n n n VPF53../VPF54..

Va
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es
 à
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èg

e

VDN../VEN../VUN.. n 10 ET n 1...120 n n n n VDN../VEN../VUN..

Va
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es
 à
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e

VVP45.. n 16 ET n 1...110 n n n n n n n n n n n n n VVP45..
VXP45.. n 16 ET n 1...110 n n n n n n n n n n n VXP45..
VMP45.. n 16 ET n 1...110 n n n n n n VMP45..
VVP47.. n 16 ET n 1...110 n n n n n n n n VVP47..
VXP47.. n 16 ET n 1...110 n n n n n n n VXP47..
VMP47.. n 16 ET n 1...110 n n n n n n VMP47..
VVG41.. n 16 ET n n n -25...150 n n n n n n n n n n n n n VVG41..
VXG41..014) n 16 ET n n n -25...90 n n n n n n n n n n n VXG41..01 4)

VVG44.. n 16 ET n n 1...120 n n n n n n n n n VVG44..
VXG44.. n 16 ET n n 1...120 n n n n n n n n VXG44..
VVI46../2 n 16 IT n 1...110 n n n n n n n n VVI46../2
VXI46../2 n 16 IT n 1...110 n n n n n n n n VXI46../2
VVF22.. n 6 F n n -10...130 n n n n n n n n n VVF22..
VXF22.. n 6 F n n -10...130 n n n n n n n n n VXF22..
VVF32.. n 10 F n n -10...150 n n n n n n n n n n VVF32..
VXF32.. n 10 F n n -10...150 n n n n n n n n n VXF32..
VVF42.. n 16 F n n -10...150 6) n n n n n n n n n n VVF42..
VXF42.. n 16 F n n -10...150 n n n n n n n n n VXF42..
VVF43.. n 16 F n n n -20...220 6) n n n n n n n n n n n n n n VVF43..
VXF43.. n 16 F n n n -20...220 n n n n n n n n n n n VXF43..
VVF53.. n 25 F n n n -20...220 6) n n n n n n n n n n n n n n VVF53..
VXF53.. n 25 F n n n -20...220 n n n n n n n n n n n VXF53..
VVF63.. n 40 F n n -25...220 6) n n n n n n n n n n n n n n VVF63..
VXF63.. n 40 F n n -25...220 n n n n n n n n n n n VXF63..
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 d
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VAI61.. n 40 IT n 1...120 n n n n n n n n n n n VAI61..
VBI61.. n 40 IT n 1...120 n n n n n n n n n VBI61..
VWG41.. n 16 ET/IT n 1...90 n n n n n VWG41..
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VFW41..U n 16 F n n -20...120 n n n n n n n n VFW41..U
VFW41.. n 16 F n n -20...120 n n n n n n n n n VFW41..
VFL41.. n 16 F n n -20...120 n n n n n n n n n VFL41..
VAG60.. n 40 ET n 1...120 n n n n n n n n VAG60..
VBG60.. n 40 ET n 1...120 n n n n n n n n VBG60..
VAI60.. n 40 IT n 1...120 n n n n n n n n VAI60..
VBI60.. n 40 IT n 1...120 n n n n n n n n VBI60..

Va
nn

es
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MXG461.. n n 16 ET n 1...130 n n n n n n n n MXG461..

Va
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sMXG461B.. n n 16 ET n n -20...130 n n n n n n n n MXG461B..
MXF461.. n n 16 F n 1...130 n n n n n n n n MXF461..
M3P..FY n n 16 F n 1...120 n n n n n n n n M3P..FY
MVF461H.. n 16 F n 1...180 n n n n n n n n n n n n MVF461H..

Va
nn

es
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iq
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s M2FP03GX 32 – n -40...100 n n n M2FP03GX

Va
nn

es
  

fri
go
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M3FK..LX.. n 32 B n -40...120 n n M3FK..LX..
M3FB..LX.. n PS 43 B n -40...120 n n M3FB..LX..
MVL661.. n PS 45 B n -40...120 n n MVL661..
MVS661..N n 63 S/B n -40...120 n n n MVS661..N

Recommandation : eau traitée selon VDI 2035 ; 1) Circuits ouverts ; 2) Sans contact avec l’eau potable (circuit primaire uniquement) ; 3) Volume d’Air Variable ;
4) Bypass étanche ; 5) En tant que vanne de zone pour plancher chauffant ; IT = raccord fileté intérieur, ET = raccord fileté extérieur, F = raccord à bride, 
B = raccords à braser, S = raccords à souder ; 6) Température de fluide minimum admissible versions K : -5°C ; 7) Hors DN25
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Vannes intelligentes

Applications types Type Tension de 
fonctionnement Signal de commande Interface

– Groupes de chauffe
– Centrales de traitement d'air

EVG4U10E.. DN15-50 
EVF4U20E.. DN65-125

AC/DC 24 V 0...10 V, 2...10 V,  
4...20 mA

BACnet over UDP/IP
Ethernet vers building operator
Modbus RTU

PN 16 1...120 °C
DN

kvs 
[m3/h]

⩒min 
[m3/h]

⩒100 
[m3/h]

∆ps 
[kPa]

∆pmax 
[kPa]Fiche produit A6V11444716

 
 

EVG4U10E015 15 4 0.45 1.5 1400 600 1)

EVG4U10E020 20 5 0.9 3 1400 600 1)

EVG4U10E025 25 10 1.35 4.5 1400 600 1)

EVG4U10E032 32 11 2.1 7 1000 600 1)

EVG4U10E040 40 26 3.45 11.5 800 600 1)

EVG4U10E050 50 30 5.4 18 600 600 1)

EVF4U20E065 65 55 9 30 1600 600 1)

EVF4U20E080 80 80 14.5 48 1600 600 1)

EVF4U20E100 100 113 22.5 75 1600 600 1)

EVF4U20E125 125 142 36 120 1600 600 1)

Applications types Type Tension de 
fonctionnement Signal de commande Interface

– Groupes de chauffe
– Centrales de traitement d'air

EXG4U10E.. DN15-50
EXF4U20E.. DN65-100

AC/DC 24 V 0…10 V, 2…10 V, 
4…20 mA

BACnet over UDP/IP
Ethernet vers building operator
Modbus RTU

PN 16 1...120 °C
DN

kvs 
[m3/h]

⩒min 
[m3/h]

⩒100 
[m3/h]

∆pmax 
[kPa]2)Fiche produit 6V12028437

 
 

EXG4U10E015 15 3.7 0.36 1.2 200
EXG4U10E020 20 4 0.6 2 200
EXG4U10E025 25 8 0.96 3.2 200
EXG4U10E032 32 10 1.5 5 200
EXG4U10E040 40 18 2.4 8 200
EXG4U10E050 50 26 3.6 12 200
EXF4U20E065 65 55 6 20 150
EXF4U20E080 80 80 9.6 32 75
EXF4U20E100 100 113 15 50 125

1) Sous conditions (mesures de sécurité à respecter)  -  2) Montage en mélange exclusivement

Vannes 6 voies combinées PICV

Applications types Servomoteur Fiche produit 5 Nm
- Plafonds chauffants et rafraîchissants
- Ventilo-convecteurs GDB..9E..6.. A6V12986395

Tension de 
fonctionnement Signal de commande

Temps de course [s]
GDB

AC/DC 24 V
0/2…10 V 150 GDB161.9E/6P
Modbus 150 GDB161.9E/MO6P

PN 25 0…90 °C Fiche produit A6V11466366 DN G 
[pouces]

Vmin 
[l/h]

V100 
[l/h]

∆pmin 
[kPa]

∆pmax 
[kPa]

VWPG51.15L0.9 VWPG51.15L0.9Q 15 ¾ 35 820 18 400

VWPG51.15F1.2 VWPG51.15F1.2Q 15 ¾ 210 1200 23 400

VWPG51.20F4.3 VWPG51.20F4.3Q 20 1 460 4250 38 400

Raccords pour vannes 6 voies PICV

Référence Connection Description Compatibilité
Vanne Tuyauterie

ALN14.152B G ¾ "  R ½ "  Lot de 2 raccords en laiton comprenant :
2 x écrous chapeau, 
2 x joints d’étanchéité plats et 
2 x inserts avec filetage mâle selon ISO 228-1.  

VWPG51.15..
ALN14.202B G ¾ "  R ¾ "  VWPG51.15..
ALN15.202B/1 G 1 "  R ¾ "  VWPG51.20..
ALN15.252B G 1 "  R 1 "  VWPG51.20..
ALP55 G ¾ "  G ½ "A  Raccord en laiton avec prise de mesure comprenant :

1 x écrou chapeau, 
1 x joint d’étanchéité plats et 
1 x insert avec filetage mâle selon ISO 228-1.  

VWPG51.15..
ALP56 G ¾ "  G ¾ "A  VWPG51.15..
ALP57 G 1 "  G ¾ "A  VWPG51.20..
ALP58 G 1 "  G 1 "A  VWPG51.20..

ALP59 VWPG51.15.. –
Prise de mesure «p1» sur vanne

VWPG51.15..

ALP60 VWPG51.20.. – VWPG51.20..
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Vannes de radiateur combinées PICV

Applications types Servomoteur Fiche produit 4.5 mm 2.5 mm
- Radiateurs
- Plafonds chauffants
- Ventilo-convecteurs

RTN..
STA..
SSA..31/61.. 
SSA..HF 
SSA118..

N2111
A6V12986007
A6V11858276 
A6V11858278 
A6V11858280

110 N 100 N 

Tension de 
fonctionnement Signal de commande Temps de 

course [s]

AC 230 V 2-positions 210 – STA321 –
3-positions 67.5 – – SSA331.00

AC 24 V 3-positions 67.5 – – SSA131.00
0...10 V 270 2) – STA63 –

AC/DC 24 V

2-positions/PDM 270 – STA121 –
0...10 V 25 – – SSA161.05
4...20 mA 25 – – SSA151.05HF
0...10 V 25 – – SSA161.05HF
0...10 V 25 – – SSA161E.05HF1)

KNX S-/LTE-Mode, 
KNX, PL-Link 50 – – SSA118.09HKN

RTN51.., RTN71, 
RTN81 – –

PN 10  2...95 °C DN Rp/R  
[pouces]

V 
[l/h] Norme ∆pmin  

[kPa]
∆pmax  
[kPa]Fiche produit A6V13089932

           VPD.. VP..110A-135 10 Rp/R ⅜ 25…135 DIN 10 60

VP..115A-135 15 Rp/R ½ 25…135 DIN 10 60

VP..120A-135 20 Rp/R ¾ 25…135 DIN 10 60
           VPE.. VP..210A-135 10 Rp/R ⅜ 25…135 NF 10 60

           VPU.. VP..215A-135 15 Rp/R ½ 25…135 NF 10 60

VP..220A-135 20 Rp/R ¾ 25…135 NF 10 60

Vannes combinées PICV filetées ou taraudées

Applications types Servomoteur Fiche produit 4.5 mm 4.5 mm 2.5 / 5 mm 15 mm
–  Groupes de chauffe
–  Centrales de traitement 

d'air
–  Plafonds rafraîchissants
–  Volume d'air variable
–  Ventilo-convecteurs
–  Régulations de zones

STA..
STA..21..
SSA..31/81/61..  
SSA..HF 
SSA118..
SAY..P..

N4884 
A6V12986007
A6V11858276 
A6V11858278 
A6V11858280
A6V10628469

100 N 110 N 100 N 200 N

Tension de 
fonctionnement Signal de commande Temps de course [s]

STA SSA SAY

AC 230 V 3 points – 67.5/135 30 – – SSA331.00 SAY31P03
2 points 210 – – – STA321.. – –

AC 24 V 0...10 V 270 1) – 30 STA63 – – –

AC/DC 24 V

3 points – 67.5/135 30 – – SSA131.00 SAY81P03
2 points / PDM 270 – – – STA121.. – –

0...10 V – 25/50 30 – – SSA161.05 SAY61P03
Modbus – – 30 – – – SAY61P03/MO

4...20 mA – 25 – – – SSA151.05HF –
0...10 V – 25 – – – SSA161.05HF –

KNX S-/LTE-Mode, 
KNX PL-Link – 50 – – – SSA118.09HKN –

PN 25  1...120 °C Sans point de mesure 
de pression

Avec points de 
mesure de pression DN G 

[pouces]
⩒min 
[l/h]

⩒100 
[l/h]

∆pmin 
[kPa]

∆pmax  
[kPa]

∆pmin 
[kPa]

∆pmax  
[kPa]

∆pmin 
[kPa]

∆pmax  
[kPa]Fiche produit N4855

VPP46.10L0.2 VPP46.10L0.2Q 10 ½ 30 200 16 600 16 600 – –
VPP46.10L0.4 VPP46.10L0.4Q 10 ½ 65 333 16 600 – – – –

10 ½ 65 370 – – 16 600 – –
VPP46.15L0.2
VPP46.15L0.6

VPP46.15L0.2Q
VPP46.15L0.6Q

15 ¾ 30 200 19 600 19 600 – –
15 ¾ 100 575 19 600 19 600 – –

VPP46.20F1.4 VPP46.20F1.4Q 20 1 200 1190 22 600 – – – –
20 1 220 1330 – – 22 600 – –

VPP46.25F1.8 VPP46.25F1.8Q 25 1 ¼ 204 1470 39 600 – – – –
25 1 ¼ 250 1800 – – 39 600 – –

VPP46.32F4 VPP46.32F4Q 32 1 ½ 450 3270 28 600 – – – –
32 1 ½ 550 4001 – – 28 600 – –

PN 25  1...120 °C Sans point de 
mesure de pression

Avec points de 
mesure de pression DN Rp 

[pouces]
⩒min 
[l/h]

⩒100 
[l/h]

∆pmin 
[kPa]

∆pmax  
[kPa]

∆pmin 
[kPa]

∆pmax  
[kPa]

∆pmin 
[kPa]

∆pmax  
[kPa]Fiche produit N4855

VPI46.15L0.2 VPI46.15L0.2Q 15 ½ 30 200 19 600 19 600 – –
VPI46.15L0.6 VPI46.15L0.6Q 15 ½ 100 575 19 600 19 600 – –
VPI46.20F1.4 VPI46.20F1.4Q 20 ¾ 200 1190 22 600 – – – –

20 ¾ 220 1330 – – 22 600 – –
VPI46.25F1.8 VPI46.25F1.8Q 25 1 204 1470 39 600 – – – –

25 1 250 1800 – – 39 600 – –
VPI46.32F4 VPI46.32F4Q 32 1 ¼ 450 3270 28 600 – – – –

32 1 ¼ 550 4001 – – 28 600 – –
– VPI46.40F9.5Q 40 1 ½ 1370 9500 – – – – 25 600
– VPI46.50F12Q 50 2 1400 11500 – – – – 36 600

1) Caractéristique égal-pourcentage    2) Durée minimum 30s/mm en mode réchauffage
3) Compléter par la valeur de Vnom (Vnom : réglage usine du débit volumique à 0,5mm d‘ouverture ou préréglage en position 3)
4) Δpmin valables pour Vnom = 45 / 90 / 145 l/h ; VPP46.. / VPI46..: Δpmin est valables pour V100. Pour des débits inférieurs consulter la fiche produit.
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Vannes combinées PICV à brides

Applications types Servomoteur Fiche produit 20 mm 20 / 40 mm 40 mm
– Chauffage urbain
–  Groupes de chauffe
–  Centrales de traitement 

d'air

SAX..P..
SQV91P..
SAV..P..

N4509
N4833
N4510

500 N 1100 N 1100 N

Tension de 
fonctionnement

Signal de 
commande

Temps de course [s] Fermeture 
d'urgence [s]SAX SQV SAV

AC 230 V

3 points

30 – 120 – SAX31P03 – SAV31P00
– 40/80 – 30 – SQV91P40 1) 5) –
– 40/80 – 30 – SQV91P30 2) 5) –

AC/DC 24 V

30 – 120 – SAX81P03 – SAV81P00
– 40/80 – 30 – SQV91P40 1) –
– 40/80 – 30 – SQV91P30 2) –

0...10 V, 4...20 mA
30 – 120 – SAX61P03 – SAV61P00
– 40/80 – 30 – SQV91P40 1) –
– 40/80 – 30 – SQV91P30 2) –

Modbus 30 – 120 – SAX61P03/MO – SAV61P00/MO

PN 16 1...120 °C
DN

⩒min

[m3/h]
⩒100

[m3/h]
∆pmin 
[kPa]

∆ps/∆pmax 
[kPa]

∆ps/∆pmax 
[kPa]

∆ps/∆pmax 
[kPa]Fiche produit A6V11466366

VPF44.50F15 3) 50 3.7 14.3 25 700/600 700/600 –
VPF44.50F25 3) 50 5.7 24.6 55 700/600 700/600 –
VPF44.65F25 3) 65 4.5 24.4 32 700/600 700/600 –
VPF44.65F35 3) 65 6.4 37.7 50 700/600 700/600 –
VPF44.80F35 3) 80 6.8 35.7 22 700/600 700/600 –
VPF44.80F45 3) 80 8.5 49 40 700/600 700/600 –
VPF44.100F70 100 12.2 69.6 33 – 700/600 700/600
VPF44.100F90 100 14.8 90.9 75 – 700/600 700/600
VPF43.125F110 125 18.5 110 35 – 600 600
VPF43.125F135 125 23 135 53 – 600 600
VPF43.150F160 150 25.6 148 35 – 600 600
VPF43.150F200 150 32 195 65 – 600 600
VPF43.200F210 4) 200 95 210 32 – 600 600
VPF43.200F280 4) 200 130 280 78 – 600 600

PN 25 1...120 °C
DN

⩒min

[m3/h]
⩒100

[m3/h]
∆pmin 
[kPa]

∆ps/∆pmax 
[kPa]

∆ps/∆pmax 
[kPa]

∆ps/∆pmax 
[kPa]Fiche produit N4316

VPF54.50F15 50 3.7 14.3 25 700/600 700/600 –
VPF54.50F25 50 5.7 24.6 55 700/600 700/600 –
VPF54.65F25 65 4.5 24.4 32 700/600 700/600 –
VPF54.65F35 65 6.4 37.7 50 700/600 700/600 –
VPF54.80F35 80 6.8 34.7 22 700/600 700/600 –
VPF54.80F45 80 8.5 49.9 40 700/600 700/600 –
VPF54.100F70 100 12.2 69.6 33 – 700/600 700/600
VPF54.100F90 100 14.8 90.9 45 – 700/600 700/600
VPF53.125F110 125 18.5 110 35 – 600 600
VPF53.125F135 125 23 135 53 – 600 600
VPF53.150F160 150 25.6 148 35 – 600 600
VPF53.150F200 150 32 195 65 – 600 600
VPF53.200F210 4) 200 95 210 32 – 600 600
VPF53.200F280 4) 200 130 280 78 – 600 600

1) Fermeture d’urgence : vanne combinée fermée
2) Fermeture d’urgence : vanne combinée ouverte
3) Concerne les vannes de série B (S55266-V17..)
4) Température de fluide maxi 110°C
5) Pour raccordement en 230V~, utiliser l’ASP1.1

159
Gestion de l’énergie et du confort
Catalogue produits 2023
08  -  Vannes et servomoteurs

159



Vannes combinées PICV tout-ou-rien

Applications types Servomoteur Fiche produit 4.5 mm 5 mm
–  Plafonds rafraîchissants
– Ventilo-convecteurs
–  Régulations de zones

STA..21..
SUE21P

A6V12986007 
A6V11780777

110 N 100 N

Tension de 
fonctionnement Signal de commande

Temps de course [s]
STA..21.. SUE21P

AC 230 V 2 points 210 12 STA321.. SUE21P
AC/DC 24 V 2 points / PDM 270 – STA121.. –

PN 25  1...90 °C Sans point de 
mesure de pression

Avec points de 
mesure de pression DN G 

[pouces]
⩒min 
[l/h]

⩒100 
[l/h]

∆pmin 
[kPa]

∆pmax  
[kPa]

∆pmin 
[kPa]

∆pmax  
[kPa]Fiche produit A6V11877580

 

VQP46.10L0.5 VQP46.10L0.5Q 10 ½ 30 520 30 600 30 600
VQP46.15L0.5 VQP46.15L0.5Q 15 ¾ 30 520 28 600 28 600 
VQP46.15L1.3 VQP46.15L1.3Q 15 ¾ 300 1300 28 600 28 600
VQP46.20L1.5 VQP46.20L1.5Q 20 1 320 1500 35 600 35 600
VQP46.25L1.8 VQP46.25L1.8Q 25 1 ¼ 620 1800 31 600 31 600

PN 25  1...90 °C Sans point de 
mesure de pression

Avec points de 
mesure de pression DN Rp 

[pouces]
⩒min 
[l/h]

⩒100 
[l/h]

∆pmin 
[kPa]

∆pmax  
[kPa]

∆pmin 
[kPa]

∆pmax  
[kPa]Fiche produit A6V11877580

 

VQI46.15L0.5 VQI46.15L0.5Q 15 ½ 30 520 28 600 28 600
VQI46.15L1.3 VQI46.15L1.3Q 15 ½ 300 1300 28 600 28 600
VQI46.20L1.5 VQI46.20L1.5Q 20 ¾ 320 1500 35 600 35 600
VQI46.25L1.8 VQI46.25L1.8Q 25 1 620 1800 31 600 31 600
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Vannes de radiateurs

Applications types Servomoteur Fiche produit
– Radiateurs RTN..

 
N2111

RTN51/RTN51G RTN71 RTN81

Applications types Servomoteur Fiche produit 4.5 mm 4.5 mm 2.5 mm
– Radiateurs STA..

STA..21..
SSA..31/81/61.. 
SSA..HF 
SSA118..

N4884
A6V12986007 
A6V11858276 
A6V11858278
A6V11858280

100 N 110 N 100 N

Tension de 
fonctionnement Signal de commande Temps de course [s]

AC 230 V 2 points 210 – STA321.. –
3 points 67.5 – – SSA331.00

AC 24 V 3 points 67.5 – – SSA131.00
0...10 V 270 2) STA63 – –

AC/DC 24 V 2 points / PDM 270 STA121.. –
0...10 V 25 – – SSA161.05
4...20 mA 25 – – SSA151.05HF
0...10 V 25 – – SSA161.05HF
KNX S-/LTE-Mode,  
KNX PL-Link

50 – – SSA118.09HKN

PN 10                1...120 °C DN Rp/R  
[pouces]

kv  
[m3/h]

∆pmax 
[kPa]Fiche produit N2106

VDN210 10 Rp/R ⅜ 0.09…0.63 60
VDN215 15 Rp/R ½ 0.10…0.89 60
VDN220 20 Rp/R ¾ 0.31…1.41 60
VEN210 10 Rp/R ⅜ 0.09…0.63 60
VEN215 15 Rp/R ½ 0.10…0.89 60
VEN220 20 Rp/R ¾ 0.31…1.41 60
VUN210 10 Rp/R ⅜ 0.14...0.60 60
VUN215 15 Rp/R ½ 0.13...0.77 60

Valeurs de préréglage des vannes de radiateur VDN.., VEN.. et VUN..

Valeurs de kv [m3/h] pour différentes positions de préréglage (XP = 2K)
Plage de débits avec servomoteurs  
électriques (SSA..) et  
électrothermiques (STA..)

n n n n n n n  

Plage de débits avec tête thermostatique 
RTN.. n n n n n n n

Repère 1 2 3 4 5 N N (kvs) 
VDN210 / VEN210 0.072 0.17 0.24 0.28 0.37 0.43 0.63
VDN215 / VEN215 0.07 0.17 0.28 0.36 0.45 0.50 0.89
VDN220 / VEN220 0.22 0.35 0.44 0.52 0.60 0.71 1.41
VUN210 0.14 0.26 0.34 0.39 0.40 0.43 0.60
VUN215 0.13 0.22 0.30 0.39 0.45 0.50 0.77

Tés et coudes de réglage pour radiateurs

PN 10 1…120 °C Valeur kv-[m3/h] en fonction du nombre de tours du cône d’isolement
Fiche produit N2107 0,25 0,5 0,75 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 kvs

ADN10 / AEN10 0,15 0,35 0,45 0,6 0,9 1,2 1,5 1,6 1,7 1,8 1,8
ADN15 / AEN15 0,2 0,4 0,5 0,65 1,0 1,3 1,7 1,9 2,1 2,3 2,5
ADN20 / AEN20 0,2 0,4 0,6 0,8 1,3 1,8 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0

1) Optimisé pour le plancher chauffant
2) Durée minimum 30s/mm en mode réchauffage
kv = Quantité d’eau froide (5...30 °C) traversant la vanne dans une position donnée pour une pression différentielle de 100 kPa (1 bar).
La valeur de kv souhaitée peut être réglée facilement et précisément sur le corps de la vanne en 5 niveaux + N (complètement ouvert).
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Vannes terminales

Applications types Servomoteur Fiche produit 5.5 mm
– Planchers chauffants
– Plafonds rafraîchissants
– Volume d'air variable
– Ventilo-convecteurs
– Régulations de zones

SSB.. N4891 200 N 200 N

Tension de 
fonctionnement

Signal de 
commande

Temps de 
course [s]

Contact auxiliaire
SSB..1.1

AC 230 V 3 points 150 n SSB31 SSB31.1
AC 24 V 3 points 150 n SSB81 SSB81.1
AC/DC 24 V 0...10 V 75 – SSB61 / SSB161.05HF –

PN 16 1…110 °C
DN

G 
[pouces]

kvs 
[m3/h]

∆ps 
[kPa]

∆pmax 
[kPa] 3)

∆ps 
[kPa]

∆pmax 
[kPa] 3)Fiche produit N4845

VVP45.10-.. 1) 10 G ½B 0.25 / 0.4 / 0.63 / 1 / 1.6 725 400 725 400
VVP45.15-2.5 15 G ¾B 2.5 350 350 350 350
VVP45.20-4 20 G 1B 4 350 350 350 350
VVP45.25-6.3 25 G 1¼B 6.3 300 300 300 300
VXP45.10-.. 1) 10 G ½B 0.25 / 0.4 / 0.63 / 1 / 1.6 – 400 – 400
VXP45.15-2.5 15 G ¾B 2.5 – 350 – 350
VXP45.20-4 20 G 1B 4 – 350 – 350
VXP45.25-6.3 25 G 1¼B 6.3 – 300 – 300
VMP45.10-.. 1)     10 G ½B 0.25 / 0.4 / 0.63 / 1 – 400 – 400
VMP45.10-1.6 10 G ½B 1.6 – 400 – 400
VMP45.15-2.5 15 G ¾B 2.5 – 350 – 350
VMP45.20-4 20 G 1B 4 – 350 – 350

Applications types Servomoteur Fiche produit 4,5 mm 2.5 mm
– Plafonds rafraîchissants
– Volume d'air variable
– Ventilo-convecteurs

STP..
STP..21..
SFP..
SSP..

N4884
A6V12986007
N4865
N4864

110 N 135 N 160 N

Tension de 
fonctionnement

Signal de 
commande

Temps de 
course [s]

Fermeture  
d'urgence [s]

AC 230 V 2 points 210 – STP321.. – –
2 points 10 30...50 – SFP21/18 –
3 points 150 – – – SSP31

AC 24 V 2 points 10 30...50 – SFP71/18 –
3 points 43 – – – SSP81.04
3 points 150 – – – SSP81
0…10 V 270 2) – STP63 – –

AC/DC 24 V 2 points / PDM 270 – STP121.. – –
0...10 V 34 – – – SSP61 / SSF161.05HF

PN 16 1…110 °C
DN

G 
[pouces]

kvs 
[m3/h]

∆ps 
[kPa]

∆pmax 
[kPa] 3)

∆ps 
[kPa]

∆pmax 
[kPa] 3)

∆ps 
[kPa]

∆pmax 
[kPa] 3)Fiche produit N4847

VVP47.10-.. 1) 10 G ½B 0.25 / 0.4 700 400 1000 400 1000 400

VVP47.10-.. 1) 10 G ½B 0.63 / 1 250 250 500 400 500 400

VVP47.10-1.6 10 G ½B 1.6 150 150 300 300 300 300

VVP47.15-2.5 15 G ¾B 2.5 150 150 300 300 300 300

VVP47.20-4 20 G 1B 4 100 100 175 175 175 175

VXP47.10-.. 1) 10 G ½B 0.25 / 0.4 – 400 – 400 – 400

VXP47.10-.. 1) 10 G ½B 0.63 / 1 – 250 – 400 – 400

VXP47.10-1.6 10 G ½B 1.6 – 150 – 300 – 300

VXP47.15-2.5 15 G ¾B 2.5 – 150 – 300 – 300

VXP47.20-4 20 G 1B 4 – 100 – 175 – 175

VMP47.10-.. 1) 10 G ½B 0.25 / 0.4 – 400 – 400 – 400

VMP47.10-.. 1) 10 G ½B 0.63 / 1 – 250 – 400 – 400

VMP47.10-1.6 10 G ½B 1.6 – 150 – 300 – 300

VMP47.15-2.5 15 G ¾B 2.5 – 150 – 300 – 300

1) Compléter par la valeur de kvs

2) Durée minimum 30s/mm en mode réchauffage
3) Montage en mélange exclusivement
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Vannes terminales tout-ou-rien

Applications types Servomoteurs Fiche produit 2.5 mm 4.5 mm 4.5 mm
–  Appareils de 

traitement d’air
–  Planchers 

chauffants
–  Régulation de zones

SFA..
STA..
STA..21..

N4863
N4884
A6V12986007

200 N 100 N 110 N

Tension de 
fonctionnement

Signal
de commande

Temps de
course [s]

Fermeture 
d'urgence [s]

230 V~ TOR 10 30-50 SFA21/18 – –
TOR 210 – – – STA321..

24 V~ TOR 10 30-50 SFA71/18 – –
0…10 V 270 3) – – STA63 –

24 V~/– TOR/PDM 270 – – – STA121..

PN 16 1…110 °C
DN

Rp
[pouces]

kvs

[m3/h]
∆ps 

[kPa]1)
∆pmax 

[kPa]2)
∆ps 

[kPa]1)
∆pmax 

[kPa]2)Fiche produit A6V10421629
VVI46.15/2 15 Rp ½ 2 300 300 200 200
VVI46.20/2 20 Rp ¾ 3.5 300 300 200 200
VVI46.25/2 25 Rp 1 5 250 250 150 150
VXI46.15/2 4) 15 Rp ½ 2 – 300 – 200
VXI46.20/2 4) 20 Rp ¾ 3.5 – 300 – 200
VXI46.25/2 4) 25 Rp 1 5 – 250 – 150  

Vannes filetées avec course de 5,5mm

Applications types Servomoteur Fiche produit 5.5 mm
– Cascade chaudières
– Eau chaude sanitaire
– Groupes de chauffe
–   Centrales de traitement 

d'air

SAS.. N4581 400 N 400 N

Tension de 
fonctionnement

Signal de 
commande

Temps de  
course [s]

Fermeture 
d'urgence [s]

AC 230 V

3 points

120 – SAS31.00 –
30 – SAS31.03 –
120 28 – SAS31.50
30 14 – SAS31.53

AC/DC 24 V 0…10 V, 
0…1000 Ω

30 – SAS61.03 –
30 14 – SAS61.53

3 points 120 – SAS81.00 –
3 points 30 – SAS81.03 –
Modbus 30 – SAS61.03/MO –
Modbus 30 14 – SAS61.33/MO

PN 16 1…120 °C
DN

G 
[pouces]

kvs 
[m3/h]

∆ps 
[kPa]

∆pmax 
[kPa]

∆ps 
[kPa]

∆pmax 
[kPa]Fiche produit N4364 N4464

 
VVG44.15-.. 5)

  
VXG44.15-.. 5) 15 G 1B 0.25 / 0.4 / 0.63 1600 400 1600 400

VVG44.15-.. 5) VXG44.15-.. 5) 15 G 1B 1 / 1.6 725 400 725 400
VVG44.15-.. 5) VXG44.15-.. 5) 15 G 1B 2.5 / 4 400 400 400 400
VVG44.20-6.3 VXG44.20-6.3 20 G 1¼B 6.3 750 400 750 400
VVG44.25-10 VXG44.25-10 25 G 1½B 10 400 400 400 400
VVG44.32-16 VXG44.32-16 32 G 2B 16 250 250 250 250
VVG44.40-25 VXG44.40-25 40 G 2¼B 25 125 125 125 125

1) Vannes 2 voies uniquement
2) Montage en répartition exclusivement 
3) Durée minimum 30s/mm en mode réchauffage
4) 70% Kvs dans le bipasse, taux de fuite dans le bipasse 2...5% du Kvs

5) Compléter par la valeur de kv
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Vannes filetées avec course de 20mm

Applications types Servomoteur Fiche produit 20 mm
– Chauffage urbain
– Cascade chaudières
– Groupes frigorifiques
– Eau chaude sanitaire
– Groupes de chauffe
–  Centrales de 

traitement d'air

SAX..
SKD..
SKB..

N4501 
N4561
N4564

800 N 1000 N 2800 N

Tension de 
fonctionnement

Signal de 
commande

Temps de course [s] Fermeture 
d'urgence [s]

SAX SKD SKB SKD SKB
AC 230 V

3 points

120 120 120 – – SAX31.00 SKD32.50 SKB32.50
– 120 120 8 10 – SKD32.51 SKB32.51

30 – – – – SAX31.03 – –
– 30 – 8 – – SKD32.21 –

AC 24 V 1) 120 120 120 – – SAX81.00 SKD82.50 SKB82.50
– 120 120 8 10 – SKD82.51 SKB82.51

30 – – – – SAX81.03 – –

0...10 V, 4...20 mA
– 30 120 – – – SKD60 SKB60
– 30 120 15 10 – SKD62 SKB62

AC/DC 24 V 30 – – – – SAX61.03 – –
Modbus 30 30 120 – – SAX61.03/MO SKD62/MO SKB62/MO

PN 16 -25…150 °C2) -25...150 °C2) -25…90 °C
DN

G 
[pouces]

kvs 
[m3/h]

∆ps  
[kPa]

∆pmax 
[kPa]

∆ps  
[kPa]

∆pmax 
[kPa]

∆ps  
[kPa]

∆pmax 
[kPa]Fiche produit N4363 N4463

   
VVG41.11..12

  
– – 15 G 1B 0.63 / 1 1600 800 1600 800 1600 800

VVG41.13 – VXG41.1301 15 G 1B 1.6 1600 800 1600 800 1600 800
VVG41.14 – VXG41.1401 15 G 1B 2.5 1600 800 1600 800 1600 800
VVG41.15 VXG41.15 VXG41.1501 15 G 1B 4 1600 800 1600 800 1600 800
VVG41.20 VXG41.20 VXG41.2001 20 G 1¼B 6.3 1600 800 1600 800 1600 800
VVG41.25 VXG41.25 VXG41.2501 25 G 1½B 10 1550 800 1600 800 1600 800
VVG41.32 VXG41.32 VXG41.3201 32 G 2B 16 875 800 1275 800 1600 800
VVG41.40 VXG41.40 VXG41.4001 40 G 2¼B 25 525 525 775 775 1600 800
VVG41.50 VXG41.50 VXG41.5001 50 G 2¾B 40 300 300 450 450 1225 800

Raccords à vis pour vannes filetées

RR GG

GGRpRp

dd GG

dd GG

Référence G  
[pouces]

R, Rp  
[pouces] Matériau

Lot de 2 Lot de 3
ALG132 ALG133 G ½B R ⅜ (filetage extérieur) Laiton
ALG142 ALG143 G ¾B R ½ (filetage extérieur) Laiton
ALG122 ALG123 G ¾B Rp ⅜ Fonte
ALG152 ALG153 G 1B Rp ½ Fonte

ALG152B ALG153B G 1B Rp ½ Laiton
ALG202 ALG203 G 1¼B Rp ¾ Fonte

ALG202B ALG203B G 1¼B Rp ¾ Laiton
ALG252 ALG253 G 1½B Rp 1 Fonte

ALG252B ALG253B G 1½B Rp 1 Laiton
ALG322 ALG323 G 2B Rp 1¼ Fonte

ALG322B ALG323B G 2B Rp 1¼ Laiton
ALG402 ALG403 G 2¼B Rp 1½ Fonte

ALG402B ALG403B G 2¼B Rp 1½ Laiton
ALG502 ALG503 G 2¾B Rp 2 Fonte

ALG502B ALG503B G 2¾B Rp 2 Laiton

1) SAX81..: AC/DC 24 V 
2) SAX.. max. 130 °C  
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Vannes à brides PN6, PN10 ou PN16

Applications 
types Servomoteur Fiche produit  20 mm 40 mm

–  Chauffage 
urbain

–  Cascade  
chaudières

–  Groupes 
frigorifiques

–  Eau chaude 
sanitaire

–  Groupes de  
chauffe

–  Centrales de 
traitement 
d'air

SAX..  
SKD..
SKB..
SKC.. 
SAV..

N4501
N4561
N4564
N4566
N4503

800 N 1000 N 2800 N 1600 N 2800 N

Tension de 
fonctionnement

Signal de 
commande

Temps de course [s] Fermeture 
d'urgence [s]

SA.. SKD SKB/C SKD SKB/C
AC 230 V

3 points   

120 120 120 – – SAX31.00 SKD32.50 SKB32.50 SAV31.00 SKC32.60
– 120 120 8 10/18 – SKD32.51 SKB32.51 – SKC32.61

30 – – – – SAX31.03 – – – –
– 30 – 8 – – SKD32.21 – – –

AC 24 V 1) 120 120 120 – – SAX81.00 SKD82.50 SKB82.50 SAV81.00 SKC82.60
– 120 120 8 10/18 – SKD82.51 SKB82.51 – SKC82.61

30 – – – – SAX81.03 – – – –
0...10 V, 
4...20 mA – 30 120 15 10/20 – SKD62 SKB62 – SKC62

AC/DC 24 V 0...10 V, 
4...20 mA 30 – – – – SAX61.03 – – – –
0...10 V, 
4...20 mA 120 – – – – – – – SAV61.00 –
Modbus 30 30 120 15 10/20 SAX61.03/MO SKD62/MO SKB62/MO SAV61.00/MO SKC62/MO

PN 6 -10…130 °C 
DN

kvs 

[m3/h]
∆ps 

[kPa]
∆pmax 

[kPa]5)
∆ps 

[kPa]
∆pmax 

[kPa]5)
∆ps 

[kPa]
∆pmax 

[kPa]5)
∆ps 

[kPa]
∆pmax 

[kPa]5)
∆ps 

[kPa]
∆pmax 

[kPa]5)Fiche produit N4401 N4401

 
VVF22.25-.. 2)

 
VXF22.25-.. 2) 25 2.5 / 4 / 6.3 / 10 600 300 600 300 600 300 – – – –

VVF22.40-.. 2) VXF22.40-.. 2) 40 16 / 25 550 300 600 300 600 300 600 300 – –
VVF22.50-40 VXF22.50-40 50 40 350 300 450 300 600 300 600 300 – –
VVF22.65-63 VXF22.65-63 65 63 200 150 250 200 600 300 450 300 – –
VVF22.80-100 VXF22.80-100 80 100 125 75 175 125 450 300 250 225 – –
VVF22.100-160 VXF22.100-160 100 160 – – – – – – 160 125 300 250

PN 10 -10…150 °C 3)

DN
kvs 

[m3/h]
∆ps 

[kPa]
∆pmax 

[kPa]5)
∆ps 

[kPa]
∆pmax 

[kPa]5)
∆ps 

[kPa]
∆pmax 

[kPa]5)
∆ps 

[kPa]
∆pmax 

[kPa]5)
∆ps 

[kPa]
∆pmax 

[kPa]5)Fiche produit N4402 N4402

 
VVF32.15-.. 2)

 
VXF32.15-.. 2) 15 1.6 / 2.5 / 4 1000 400 1000 400 1000 400 – – – –

VVF32.25-.. 2) VXF32.25-.. 2) 25 6.3 / 10 1000 400 1000 400 1000 400 – – – –
VVF32.40-.. 2) VXF32.40-.. 2) 40 16 / 25 550 400 750 400 1000 400 1000 400 – –
VVF32.50-40 VXF32.50-40 50 40 350 300 450 400 1000 400 750 400 – –
VVF32.65-63 VXF32.65-63 65 63 200 150 250 200 700 400 450 400 – –
VVF32.80-100 VXF32.80-100 80 100 125 75 175 125 450 400 250 225 – –
VVF32.100-160 VXF32.100-160 100 160 – – – – – – 160 125 300 250
VVF32.125-250 VXF32.125-250 125 250 – – – – – – 125 90 190 160
VVF32.150-400 VXF32.150-400 150 400 – – – – – – 80 60 125 100

PN 16 -10...150 °C 3)

DN
kvs 

[m3/h]
∆ps 

[kPa]
∆pmax 

[kPa]5)
∆ps 

[kPa]
∆pmax 

[kPa]5)
∆ps 

[kPa]
∆pmax 

[kPa]5)
∆ps 

[kPa]
∆pmax 

[kPa]5)
∆ps 

[kPa]
∆pmax 

[kPa]5)Fiche produit N4403 N4403

 
VVF42.15-.. 2)

 
VXF42.15-.. 2) 15 1.6 / 2.5 / 4 1600 400 1600 400 1600 400 – – – –

VVF42.20-6.3 VXF42.20-6.3 20 6.3 1600 400 1600 400 1600 400 – – – –
VVF42.25-.. VXF42.25-.. 2) 25 6.3 / 10 1600 400 1600 400 1600 400 – – – –
VVF42.32-16 VXF42.32-16 32 16 900 400 1200 400 1600 400 – – – –
VVF42.40-.. 2) VXF42.40-.. 2) 40 16 / 25 550 400 750 400 1600 400 1250 400 – –
VVF42.50-.. 2) VXF42.50-.. 2) 50 31.5 / 40 350 300 450 400 1200 400 750 400 – –
VVF42.65-.. 2) VXF42.65-.. 2) 65 50 / 63 200 150 250 200 700 400 450 400 – –
VVF42.80-.. 2) VXF42.80-.. 2) 80 80 / 100 125 75 175 125 450 400 250 225 – –
VVF42.100-.. 2) VXF42.100-.. 2) 100 125 / 160 – – – – – – 160 125 300 250
VVF42.125-.. 2) VXF42.125-.. 2) 125 200 / 250 – – – – – – 125 90 190 160
VVF42.150-.. 2) VXF42.150-.. 2) 150 315 / 400 – – – – – – 80 60 125 100
VVF42.50-40K 4) – 50 40 1600 400 1600 400 1600 400 – – – –
VVF42.65-63K 4) – 65 63 1600 400 1600 400 1600 400 – – – –
VVF42.80-100K 4) – 80 100 1600 400 1600 400 1600 400 – – – –
VVF42.100-160K 4) – 100 160 – – – – – – 1600 400 1600 400
VVF42.125-250K 4)  – 125 250 – – – – – – 1600 400 1600 400
VVF42.150-360K 4)  – 150 360 – – – – – – 1400 400 1600 400

PN 16 -20...220 °C
DN

kvs 

[m3/h]
∆ps 

[kPa]
∆pmax 

[kPa]5)
∆ps 

[kPa]
∆pmax 

[kPa]5)
∆ps 

[kPa]
∆pmax 

[kPa]5)
∆ps 

[kPa]
∆pmax 

[kPa]5)
∆ps 

[kPa]
∆pmax 

[kPa]5)Fiche 
produit N4404 N4404

 
VVF43.65-50

 
VXF43.65-50 65 50 – – – – – – 450 400 700 650

VVF43.65-63 VXF43.65-63 65 63 – – – – – – 450 400 700 650
VVF43.80-80 VXF43.80-80 80 80 – – – – – – 250 225 450 400
VVF43.80-100 VXF43.80-100 80 100 – – – – – – 250 225 450 400
VVF43.100-125 VXF43.100-125 100 125 – – – – – – 160 125 300 250
VVF43.100-160 VXF43.100-160 100 160 – – – – – – 160 125 300 250
VVF43.125-200 VXF43.125-200 125 200 – – – – – – 125 90 190 160
VVF43.125-250 VXF43.125-250 125 250 – – – – – – 125 90 190 160
VVF43.150-315 VXF43.150-315 150 315 – – – – – – 80 60 125 100
VVF43.150-400 VXF43.150-400 150 400 – – – – – – 80 60 125 100
VVF43.65-63K 4) – 65 63 – – – – – – – – 1600 800
VVF43.80-100K 4) – 80 100 – – – – – – – – 1600 800
VVF43.100-150K 4) – 100 150 – – – – – – – – 1600 800
VVF43.125-220K 4) – 125 220 – – – – – – – – 1600 800
VVF43.150-315K 4) – 150 315 – – – – – – – – 1600 800
VVF43.200-450K 4) – 200 450 – – – – – – – – 1200 800
VVF43.250-630K 4) – 250 630 – – – – – – – – 1000 800

1) SAX81..: AC/DC 24 V          2) Compléter par la valeur de kvs          3) SAX.. max. 130 °C          4) Min. -5 °C          5) Valeurs en mélange
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Vannes à brides PN25 ou PN40

Applications 
types Servomoteur Fiche produit 20 mm 40 mm

–  Chauffage 
urbain

–   Cascade 
chaudières

–  Groupes 
frigorifiques

–   Eau chaude 
sanitaire

–  Groupes de 
chauffe

–  Centrales de 
traitement 
d'air

SAX..
SKD..
SKB..
SKC..
SAV..

N4501
N4561
N4564
N4566
N4503

800 N 1000 N 2800 N 1600 N 2800 N

Tension de 
fonction- 
nement

Signal de 
commande

Temps de course [s]
Fermeture 
d'urgence [s]

SA.. SKD SKB/C SKD SKB/C
AC 230 V

3 points

120 120 120 – – SAX31.00 SKD32.50 SKB32.50 SAV31.00 SKC32.60
– 120 120 8 10/18 – SKD32.51 SKB32.51 – SKC32.61

30 – – – – SAX31.03 – – – –
– 30 – 8 – – SKD32.21 – – –

AC 24 V 120 120 120 – – SAX81.00 SKD82.50 SKB82.50 SAV81.00 SKC82.60
– 120 120 8 10/18 – SKD82.51 SKB82.51 – SKC82.61

30 – – – – SAX81.03 – – – –

0...10 V, 4...20 mA  
– 30 120 15 10/20 – SKD62 SKB62 – SKC62

AC/DC 24 V 30 – – – – SAX61.03 – – – –
120 – – – – – – – SAV61.00 –

Modbus 30 30 120 – – SAX61.03/MO SKD62/MO SKB62/MO SAV61.00/MO SKC62/MO

PN 25 -20...220 °C 2)

DN
kvs 

[m3/h]
∆ps 

[kPa]
∆pmax 
[kPa]5)

∆ps 
[kPa]

∆pmax 
[kPa]5)

∆ps 
[kPa]

∆pmax 
[kPa]5)

∆ps 
[kPa]

∆pmax 
[kPa]5)

∆ps 
[kPa]

∆pmax 
[kPa]5)Fiche produit N4405 N4405

 VVF53.15-.. 3)

 – 15 0.16 / 0.2 / 0.25 /  
0.32 / 0.4 / 0.5 / 0.63 2500 1200 2500 1200 2500 1200 – – – –

VVF53.15-.. 3) – 15 0.8 / 1 / 1.25 / 2 / 3.2 2500 1200 2500 1200 2500 1200 – – – –
VVF53.15-.. 3) VXF53.15-.. 3) 15 1.6 / 2.5 / 4 2500 1200 2500 1200 2500 1200 – – – –
VVF53.20-6.3 VXF53.20-6.3 20 6.3 2500 1200 2500 1200 2500 1200 – – – –
VVF53.25-..3) – 25 5 / 8 1600 1200 2100 1200 2500 1200 – – – –
VVF53.25-.. 3) VXF53.25-.. 3) 25 6.3 / 10 1600 1200 2100 1200 2500 1200 – – – –
VVF53.32-16 VXF53.32-16 32 16 900 750 1200 1100 2500 1200 – – – –
VVF53.40-.. 3) – 40 12.5 / 20 550 500 750 650 2000 1200 – – – –
VVF53.40-.. 3) VXF53.40-.. 3) 40 16 / 25 550 500 750 650 2000 1200 1250 1150 – –
VVF53.50-31.5 – 50 31.5 350 300 450 400 1200 1150 750 700 – –
VVF53.50-40 VXF53.50-40 50 40 350 300 450 400 1200 1150 750 700 – –
VVF53.65-63 VXF53.65-63 65 63 – – – – – – 450 400 700 650
VVF53.80-100 VXF53.80-100 80 100 – – – – – – 250 225 450 400
VVF53.100-160 VXF53.100-160 100 160 – – – – – – 160 125 300 250
VVF53.125-250 VXF53.125-250 125 250 – – – – – – 125 90 190 160
VVF53.150-400 VXF53.150-400 150 400 – – – – – – 80 60 125 100
VVF53.50-40K 4) – 50 36 – – 2500 1250 2500 1250 – – – –
VVF53.65-63K 4) – 65 63 – – – – – – – – 2500 1250
VVF53.80-100K 4) – 80 100 – – – – – – – – 2500 1250
VVF53.100-150K 4) – 100 150 – – – – – – – – 2500 1250
VVF53.125-220K 4) – 125 220 – – – – – – – – 2500 1250
VVF53.150-315K 4) – 150 315 – – – – – – – – 2500 1250
VVF53.200-450K 4) – 200 450 – – – – – – – – 1200 800
VVF53.250-630K 4) – 250 630 – – – – – – – – 1200 800

PN 40 -25...220 °C
DN

kvs 
[m3/h]

∆ps 
[kPa]

∆pmax 
[kPa]5)

∆ps 
[kPa]

∆pmax 
[kPa]5)

∆ps 
[kPa]

∆pmax 
[kPa]5)

∆ps 
[kPa]

∆pmax 
[kPa]5)

∆ps 
[kPa]

∆pmax 
[kPa]5)Fiche produit  A6V11459527  

 
VVF63.15-0.2 15 0.2 – – 4000 2000 4000 2000 – – – –
VVF63.15-0.32 15 0.32 – – 4000 2000 4000 2000 – – – –
VVF63.15-0.5 15 0.5 – – 4000 2000 4000  2000 – – – –
VVF63.15-0.8 15 0.8 – – 4000 2000 4000 2000 – – – –
VVF63.15-1.25 15 1.25 – – 4000 2000 4000 2000 – – – –
VVF63.15-2 15 2 – – 4000 2000 4000  2000 – – – –
VVF63.15-3.2 15 3.2 – – 4000 2000 4000 2000 –  –  –  –  
VVF63.20-6.3 20 5 – – 3500 2000 4000 2000 – – – –
VVF63.25-5 25 5 – – 2100 2000 4000 2000 – – – –
VVF63.25-8 25 8 – – 2100 2000 4000 2000 – – – – 
VVF63.32-16 32 15 – – 1200 1100 3200 2000 – – – –
VVF63.40-12.5 40 12.5 – – 750 650 2000 1800 – – – –
VVF63.40-20 40 20 – – 750 650 2000 1800 –  –  –  –  
VVF63.50-31.5 50 31.5 – – 450 400 1200 1150 – – – –
VVF63.65-50 65 50 – – – – – – – – 700 650
VVF63.80-80 80 80 – – – – – – – – 450 400
VVF63.100-125 100 125 – – – – – – – – 300 250
VVF63.125-200 125 200 – – – – – – – – 175 160
VVF63.150-315 150 315 – – – – – – – – 125 100

1) SAX81..: AC/DC 24 V        2) SAX.. max. 130 °C       3) Compléter par la valeur de kvs       4) Min. -5 °C       5) Valeurs en mélange
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Vannes à brides PN40 (suite)

Applications 
types Servomoteur Fiche produit 20 mm 40 mm

–  Chauffage 
urbain

–   Cascade 
chaudières

–  Groupes 
frigorifiques

–  Eau chaude 
sanitaire

–  Groupes de 
chauffe

–  Centrales de 
traitement 
d'air

SKD..
SKB..
SAV..
SKC..

N4561
N4564
N4503
N4566

1000 N 2800 N 2800 N

Tension de 
fonction- 
nement

Signal de 
commande

Temps de course [s] Fermeture 
d’urgence [s]

SKD SKB/C SAV SKD SKB/C
AC 230 V

3 points

120 120 120 – – SKD32.50 SKB32.50 SKC32.60
120 120 – 8 10/18 SKD32.51 SKB32.51 SKC32.61
30 – – 8 – SKD32.21 – –

AC 24 V 120 120 120 – – SKD82.50 SKB82.50 SKC82.60
120 120 – 8 10/18 SKD82.51 SKB82.51 SKC82.61

0...10 V, 4...20 mA 30 120 – 15 10/20 SKD62 SKB62 SKC62
Modbus 30 120 120 15 10/20 SKD62/MO SKB62/MO SKC62/MO

PN 40 -25...220 °C
DN

kvs 
[m3/h]

∆ps 
[kPa]

∆pmax  
[kPa]2)

∆ps 
[kPa]

∆pmax  
[kPa]2)

∆ps 
[kPa]

∆pmax  
[kPa]2)Fiche produit  A6V11459527  

 
VVF63.50-40K 1) 50 36 4000 1500 4000 2000 – –
VVF63.65-63K 1) 65 63 – – – – 4000 2000
VVF63.80-100K 1) 80 100 – – – – 4000 2000
VVF63.100-150K 1) 100 150 – – – – 4000 2000
VVF63.125-220K 1) 125 220 – – – – 4000 2000
VVF63.150-315K 1) 150 315 – – – – 4000 2000

PN 40 -25...220 °C
DN

kvs 
[m3/h]

Δpmax [kPa] Δpmax [kPa] Δpmax [kPa]
Fiche produit  A6V11459527  

 
VXF63.15-1.6 15 1.6 2000 200 2000 200 - –
VXF63.15-2.5 15 2.5 2000 200 2000 200 - –
VXF63.15-4 15 4 2000 200 2000 200 - –
VXF63.20-6.3 20 6.3 2000 200 2000 200 - –
VXF63.25-6.3 25 6.3 2000 200 2000 200 - –
VXF63.25-10 25 10 2000 200 2000 200 - –
VXF63.32-16 32 16 1100 200 2000 200 - –
VXF63.40-16 40 16 650 200 2000 200 - –
VXF63.40-25 40 25 650 200 2000 200 - –
VXF63.50-31.5 50 31.5 400 200 1150 200 - –
VXF63.65-50 65 50 - – - – 650 200
VXF63.80-80 80 80 - – - – 400 200
VXF63.100-125 100 125 - – - – 250 150
VXF63.125-200 125 200 - – - – 160 100
VXF63.150-315 150 315 - – - – 100 70

1) Min. -5 °C
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Vannes de régulation à boisseau sphérique

Applications types Servomoteur Fiche produit 2 Nm 5 Nm 7 Nm
10 Nm GLB
8 Nm GLD

– Eau chaude sanitaire
– Groupes de chauffe
–  Centrales de 

traitement d'air
–  Plafonds 

rafraîchissants
– Volume d'air variable
– Ventilo-convecteurs
– Régulations de zones

GQD..9A
GSD..9A
GDB..9E
GDB111.9E/KN
GMA..9E
GLB..9E
GLD..9E

N4659
A6V10636056
A6V10636150 
A6V10725318
N4658
A6V10636203
A6V11171770

Tension de 
fonctionnement

Signal de 
commande

Temps de course [s] Fermeture 
d’urgence [s]G..D G..B   GMA

AC 100…240 V 2/3 points – 150 – – – GDB341.9E – GLB341.9E

AC 24 V

KNX S-/
LTE-Mode,
KNX PL-Link

– 150 – – – GDB111.9E/KN – GLB111.9E/KN

Modbus – 150 – – – GDB111.9E/MO – GLB111.9E/MO

AC/DC 24 V

3 points 30 – 90 15 GQD131.9A – GMA131.9E –
2/3 points – 150 – – – GDB141.9E – GLB141.9E
0...10 V 30 – 90 15 GQD161.9A – GMA161.9E –
0/2...10 V 30 150 – – GSD161.9A GDB161.9E – GLB161.9E
0/2...10 V 30 – – – – GDD161.9E – GLD161.9E
Modbus – 150 90 – – GDB161.9E/MO GMA161.9E/MO GLB161.9E/MO

PN 40 +5…120 °C
DN

G 
[pouces]

kvs 
[m3/h]

∆ps 
[kPa]

∆pmax 
[kPa]2)

∆ps 
[kPa]

∆pmax 
[kPa]2)

∆ps 
[kPa]

∆pmax 
[kPa]2)

∆ps 
[kPa]

∆pmax 
[kPa]2)Fiche produit N4211 N4211

 
VAG61.15-..1)

 
VBG61.15-.. 1) 15 G 1B 1.6/2.5/4/6.3 1400 350 1400 350 1400 350 1400 350

VAG61.15-.. 1) – 15 G 1B 1 1400 350 1400 350 1400 350 1400 350
VAG61.20-.. 1) VBG61.20-.. 1) 20 G 1 ¼B 4/6.3 1400 350 1400 350 1400 350 1400 350
VAG61.20-10 – 20 G 1 ¼B 10 1400 350 1400 350 1400 350 1400 350
VAG61.25-10 VBG61.25-10 25 G 1 ½B 10 1400 350 1400 350 1400 350 1400 350
VAG61.25-.. 1) – 25 G 1 ½B 6.3/16 1400 350 1400 350 1400 350 1400 350
VAG61.32-10 – 32 G 2B 10 – – – – 1000 350 1000 350
VAG61.32-16 VBG61.32-16 32 G 2B 16 – – – – 1000 350 1000 350
VAG61.32-25 – 32 G 2B 25 – – – – 1000 350 1000 350
VAG61.40-16 – 40 G 2 ¼B 16 – – – – 800 350 800 350
VAG61.40-25 VBG61.40-25 40 G 2 ¼B 25 – – – – 800 350 800 350
VAG61.40-40 – 40 G 2 ¼B 40 – – – – 800 350 800 350
VAG61.50-25 – 50 G 2 ¾B 25 – – – – 600 350 600 350
VAG61.50-40 VBG61.50-40 50 G 2 ¾B 40 – – – – 600 350 600 350
VAG61.50-63 – 50 G 2 ¾B 63 – – – – 600 350 600 350

PN 40 +5…120 °C
DN

Rp 
[pouces]

kvs 
[m3/h]

∆ps 
[kPa]

∆pmax 
[kPa]2)

∆ps 
[kPa]

∆pmax 
[kPa]2)

∆ps 
[kPa]

∆pmax 
[kPa]2)

∆ps 
[kPa]

∆pmax 
[kPa]2)Fiche produit N4211 N4211

 
VAI61.15-.. 1)

 
VBI61.15-.. 1) 15 Rp ½ 1.6/2.5/4/6.3 1400 350 1400 350 1400 350 1400 350

VAI61.15-.. 1) – 15 Rp ½ 0.25/0.4/0.63/1/10 1400 350 1400 350 1400 350 1400 350
VAI61.20-.. 1) VBI61.20-.. 1) 20 Rp ¾ 4/6.3 1400 350 1400 350 1400 350 1400 350
VAI61.20-10 – 20 Rp ¾ 10 1400 350 1400 350 1400 350 1400 350
VAI61.25-10 VBI61.25-10 25 Rp 1 10 1400 350 1400 350 1400 350 1400 350
VAI61.25-.. 1) – 25 Rp 1 6.3/16 1400 350 1400 350 1400 350 1400 350
VAI61.32-10 – 32 Rp 1¼ 10 – – – – 1000 350 1000 350
VAI61.32-16 VBI61.32-16 32 Rp 1¼ 16 – – – – 1000 350 1000 350
VAI61.32-25 – 32 Rp 1¼ 25 – – – – 1000 350 1000 350
VAI61.40-16 – 40 Rp 1½ 16 – – – – 800 350 800 350
VAI61.40-25 VBI61.40-25 40 Rp 1½ 25 – – – – 800 350 800 350
VAI61.40-40 – 40 Rp 1½ 40 – – – – 800 350 800 350
VAI61.50-25 – 50 Rp 2 25 – – – – 600 350 600 350
VAI61.50-40 VBI61.50-40 50 Rp 2 40 – – – – 600 350 600 350
VAI61.50-63 VBI61.50-63 50 Rp 2 63 – – – – 600 350 600 350

1) Compléter par la valeur de kvs     2) Montage en mélange exclusivement
Pour un fonctionnement silencieux, ne pas dépasser ∆pmax 200 kPa
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Vannes tout-ou-rien à boisseau sphérique

Applications 
types Servomoteur Fiche produit 2 Nm 5 Nm 7 Nm 10 Nm

–  Cascade 
chaudières

–  Groupes 
frigorifiques

–  Eau chaude 
sanitaire

– Groupes de 
chauffe

GQD..9A
GSD..9A
GMA..9E
GLB..9E

N4659
N4655
N4658
A6V10636203 

Tension de 
fonctionnement

Signal de 
commande

Temps de course [s] Fermeture 
d’urgence [s]GQD/

GSD   GMA G..B

AC 230 V 2 points 30 90 – 15 GQD321.9A – GMA321.9E –
2 points 30 – – – GSD341.9A – – –

AC 100…240 V 2/3 points – – 150 – – GDB341.9E – GLB341.9E
AC/DC 24 V 2 points 30 90 – 15 GQD121.9A – GMA121.9E –

2 points 30 – – – GSD141.9A – – –
2/3 points – – 150 – – GDB141.9E – GLB141.9E

AC 24 V KNX S-/ 
LTE-Mode, 
KNX PL-Link

– – 150 – – GDB111.9E/KN – GLB111.9E/KN

Modbus – – 150 – – GDB161.9E/MO – GLB161.9E/MO           

PN 40 +5...120 °C
DN

G
[pouces]

kvs    
[m3/h]

∆ps 
[kPa]

∆pmax 
[kPa]

∆ps 
[kPa]

∆pmax 
[kPa]

∆ps 
[kPa]

∆pmax 
[kPa]

∆ps 
[kPa]

∆pmax 
[kPa]Fiche produit N4213

VAG60.15-9 15 G 1B 9 1400 350 1400 350 1400 350 1400 350
VAG60.20-17 20 G 1 ¼B 17 1400 350 1400 350 1400 350 1400 350
VAG60.25-22 25 G 1 ½B 22 1400 350 1400 350 1400 350 1400 350
VAG60.32-35 32 G 2B 35 – – – – 1000 350 1000 350
VAG60.40-68 40 G 2 ¼B 68 – – – – 800 350 800 350
VAG60.50-96 50 G 2 ¾B 96 – – – – 600 350 600 350

PN 40 +5...120 °C
DN

G
[pouces]

kvs 
[m3/h]

∆pmax 
[kPa]

∆pmax 
[kPa]

∆pmax 
[kPa]

∆pmax 
[kPa]Fiche produit N4213

VBG60.15-5L 15 G 1B 5 350 350 350 350
VBG60.20-8L 20 G 1 ¼B 8 350 350 350 350
VBG60.25-9L 25 G 1 ½B 9 350 350 350 350
VBG60.32-13L 32 G 2B 13 – – 350 350
VBG60.40-25L 40 G 2 ¼B 25 – – 350 350
VBG60.50-37L 50 G 2 ¾B 37 – – 350 350

PN 40 +5...120 °C
DN

G
[pouces]

kvs 
[m3/h]

∆pmax 
[kPa]

∆pmax 
[kPa]

∆pmax 
[kPa]

∆pmax 
[kPa]Fiche produit N4213

VBG60.15-8T 15 G 1B 8 350 350 350 350
VBG60.20-13T 20 G 1 ¼B 13 350 350 350 350
VBG60.25-13T 25 G 1 ½B 13 350 350 350 350
VBG60.32-25T 32 G 2B 25 – – 350 350
VBG60.40-49T 40 G 2 ¼B 49 – – 350 350
VBG60.50-73T 50 G 2 ¾B 73 – – 350 350

PN 40 +5...120 °C
DN

Rp
[pouces]

kvs 
[m3/h]

∆ps 
[kPa]

∆pmax 
[kPa]

∆ps 
[kPa]

∆pmax 
[kPa]

∆ps 
[kPa]

∆pmax 
[kPa]

∆ps 
[kPa]

∆pmax 
[kPa]Fiche produit N4213

VAI60.15-15 15 Rp ½ 15 1400 350 1400 350 1400 350 1400 350
VAI60.20-22 20 Rp ¾ 22 1400 350 1400 350 1400 350 1400 350
VAI60.25-22 25 Rp 1 22 1400 350 1400 350 1400 350 1400 350
VAI60.32-35 32 Rp 1¼ 35 – – – – 1000 350 1000 350
VAI60.40-68 40 Rp 1½ 68 – – – – 800 350 800 350
VAI60.50-96 50 Rp 2 96 – – – – 600 350 600 350

PN 40 +5...120 °C
DN

Rp
[pouces]

kvs 
[m3/h]

∆pmax 
[kPa]

∆pmax 
[kPa]

∆pmax 
[kPa]

∆pmax 
[kPa]Fiche produit N4213

VBI60.15-12T 15 Rp ½ 12 350 350 350 350
VBI60.20-16T 20 Rp ¾ 16 350 350 350 350
VBI60.25-16T 25 Rp 1 16 350 350 350 350
VBI60.32-25T 32 Rp 1¼ 25 – – 350 350
VBI60.40-49T 40 Rp 1½ 49 – – 350 350
VBI60.50-73T 50 Rp 2 73 – – 350 350

PN 40 +5...120 °C
DN

Rp
[pouces]

kvs 
[m3/h]

∆pmax 
[kPa]

∆pmax 
[kPa]

∆pmax 
[kPa]

∆pmax 
[kPa]Fiche produit N4213

VBI60.15-5L 15 Rp ½ 5 350 350 350 350
VBI60.20-9L 20 Rp ¾ 9 350 350 350 350
VBI60.25-9L 25 Rp 1 9 350 350 350 350
VBI60.32-13L 32 Rp 1¼ 13 – – 350 350
VBI60.40-25L 40 Rp 1½ 25 – – 350 350
VBI60.50-37L 50 Rp 2 37 – – 350 350
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Vannes 6 voies à boisseaux sphériques

Applications types Servomoteur Fiche produit 2 Nm 5 Nm 5 Nm 5 Nm
–  Plafonds 

chauffants et 
rafraîchissants

GSD..9A
GDB..9E
GDB111.9E/KN

A6V10636056
A6V10636150 
A6V10725318 

Tension de 
fonctionnement

Signal de 
commande

Temps de  
course [s]

GSD    GDB
AC 100…240 V 2 points – 150 – GDB341.9E – –
AC 230 V 2 points 90 – GSD341.9A – – –
AC 24 V KNX S-/LTE-Mode, 

KNX PL-Link – 150 – – GDB111.9E/KN –

Modbus – 150 – – GDB111.9E/MO –
AC/DC 24 V 2 points 30 150 GSD141.9A GDB141.9E – –

0/2…10 V 30 150 GSD161.9A – – GDB161.9E/6W
Modbus – 150 – – – GDB161.9E/MO6P

PN 16 5…90 °C
DN

kvs gauche 
(chaud) 
[m3/h]

kvs droite 
(froid) 
[m3/h]

∆pmax 
[kPa]

∆pmax 
[kPa]

∆pmax 
[kPa]

∆pmax 
[kPa]Fiche produit A6V10564480

 

VWG41.10-0.25-0.4 10 0.25 0.4 200 200 200 200
VWG41.10-0.25-0.65 10 0.25 0.65 200 200 200 200
VWG41.10-0.25-1.0 10 0.25 1 200 200 200 200
VWG41.10-0.25-1.3 10 0.25 1.3 200 200 200 200
VWG41.10-0.25-1.6 10 0.25 1.6 200 200 200 200
VWG41.10-0.25-1.9 10 0.25 1.9 200 200 200 200
VWG41.10-0.4-0.4 10 0.4 0.4 200 200 200 200
VWG41.10-0.4-0.65 10 0.4 0.65 200 200 200 200
VWG41.10-0.4-1.0 10 0.4 1 200 200 200 200
VWG41.10-0.4-1.3 10 0.4 1.3 200 200 200 200
VWG41.10-0.4-1.6 10 0.4 1.6 200 200 200 200
VWG41.10-0.4-1.9 10 0.4 1.9 200 200 200 200
VWG41.10-0.65-0.65 10 0.65 0.65 200 200 200 200
VWG41.10-0.65-1.0 10 0.65 1 200 200 200 200
VWG41.10-0.65-1.3 10 0.65 1.3 200 200 200 200
VWG41.10-0.65-1.6 10 0.65 1.6 200 200 200 200
VWG41.10-0.65-1.9 10 0.65 1.9 200 200 200 200
VWG41.10-1.0-1.0 10 1 1 200 200 200 200
VWG41.10-1.0-1.3 10 1 1.3 200 200 200 200
VWG41.10-1.0-1.6 10 1 1.6 200 200 200 200
VWG41.10-1.0-1.9 10 1 1.9 200 200 200 200
VWG41.10-1.3-1.3 10 1.3 1.3 200 200 200 200
VWG41.10-1.3-1.6 10 1.3 1.6 200 200 200 200
VWG41.10-1.3-1.9 10 1.3 1.9 200 200 200 200
VWG41.10-1.6-1.6 10 1.6 1.6 200 200 200 200
VWG41.10-1.6-1.9 10 1.6 1.9 200 200 200 200
VWG41.10-1.9-1.9 10 1.9 1.9 200 200 200 200
VWG41.20-0.25-2.5 20 0.25 2.5 – 200 200 200
VWG41.20-0.25-3.45 20 0.25 3.45 – 200 200 200
VWG41.20-0.25-4.25 20 0.25 4.25 – 200 200 200
VWG41.20-0.4-2.5 20 0.4 2.5 – 200 200 200
VWG41.20-0.4-3.45 20 0.4 3.45 – 200 200 200
VWG41.20-0.4-4.25 20 0.4 4.25 – 200 200 200
VWG41.20-0.65-2.5 20 0.65 2.5 – 200 200 200
VWG41.20-0.65-3.45 20 0.65 3.45 – 200 200 200
VWG41.20-0.65-4.25 20 0.65 4.25 – 200 200 200
VWG41.20-1.0-2.5 20 1 2.5 – 200 200 200
VWG41.20-1.0-3.45 20 1 3.45 – 200 200 200
VWG41.20-1.0-4.25 20 1 4.25 – 200 200 200
VWG41.20-1.3-2.5 20 1.3 2.5 – 200 200 200
VWG41.20-1.3-3.45 20 1.3 3.45 – 200 200 200
VWG41.20-1.3-4.25 20 1.3 4.25 – 200 200 200
VWG41.20-1.6-2.5 20 1.6 2.5 – 200 200 200
VWG41.20-1.6-3.45 20 1.6 3.45 – 200 200 200
VWG41.20-1.6-4.25 20 1.6 4.25 – 200 200 200
VWG41.20-2.5-2.5 20 2.5 2.5 – 200 200 200
VWG41.20-2.5-3.45 20 2.5 3.45 – 200 200 200
VWG41.20-2.5-4.25 20 2.5 4.25 – 200 200 200
VWG41.20-3.45-3.45 20 3.45 3.45 – 200 200 200
VWG41.20-4.25-4.25 20 4.25 4.25 – 200 200 200

Raccords pour vannes 6 voies

Référence Description Compatibilité
ALN15.152B Lot de 2 raccords filetage externe en laiton pour 

températures de fluide 90°C max., comprenant :
2 x écrous chapeau, 
2 x joints d'étanchéité plats et 
2 x inserts avec filetage mâle selon ISO 228-1.

VWG41.20..

ALN15.202B VWG41.20

ALG13.152B Lot de 2 raccords taraudage interne en laiton pour 
températures de fluide 90°C max., comprenant :
2 x écrous chapeau avec manchon et insert selon ISO 7-1 et 
2 x joints d'étanchéité plats.

VWG41.10
ALG15.152B VWG41.20..
ALG15.202B VWG41.20..
ALG15.252B VWG41.20..
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Vannes à commande magnétique

Applications types Vanne Tension de fonctionnement Signal de commande
– Chauffage urbain
– Cascade chaudières
– Groupes frigorifiques
– Eau chaude sanitaire
– Groupes de chauffe
– Centrales de traitement d'air

MXF461.. AC/DC 24 V 0...10 V, 2...10 V, 4...20 mA
M3P..FY.. AC 24 V 0...10 V, 4...20 mA

MVF461H..

AC/DC 24 V

0...10 V, 2...10 V, 0...20 mA, 4...20 mA
MXG461.. 0...10 V, 2...10 V, 4...20 mA

MXG461B.. 0...10 V, 2...10 V, 0...20 mA, 4...20 mA
MXG461S.. 0...10 V, 2...10 V, 4...20 mA
MXG462S.. 0...10 V, 2...10 V, 0...20 mA, 4...20 mA

PN 16 1...130 °C
DN

kvs 
[m3/h]

∆ps 
[kPa]

∆pmax 
[kPa]2) NoteFiche produit N4455

 
 

MXF461.15-.. 1) 15 0.6 / 1.5 / 3 300 300 Utilisation comme vanne 2 
voies ou vanne de mélange, 
jamais comme vanne de 
répartition.
Caractéristique de vanne au 
choix : égal-pourcentage ou 
linéaire.

MXF461.20-5.0 20 5 300 300
MXF461.25-8.0 25 8 300 300
MXF461.32-12 32 12 300 300
MXF461.40-20 40 20 300 300
MXF461.50-30 50 30 300 300
MXF461.65-50 65 50 300 300
1...120 °C

DN
kvs 

[m3/h]
∆ps 

[kPa]
∆pmax 

[kPa]2)N4454
M3P80FY 80 80 300 300
M3P100FY 100 130 200 200

PN 16 1...180 °C
DN

kvs 
[m3/h]

∆ps 
[kPa]

∆pmax 
[kPa]2)Fiche produit N4361

 
 

MVF461H15-.. 1) 15 0.6 / 1.5 / 3 1000 1000
MVF461H20-5 20 5 1000 1000
MVF461H25-8 25 8 1000 1000
MVF461H32-12 32 12 1000 1000
MVF461H40-20 40 20 1000 1000
MVF461H50-30 50 30 1000 1000

PN 16 1...130 °C
DN

G 
[pouces]

kvs 
[m3/h]

∆ps 
[kPa]

∆pmax 
[kPa]2)Data sheet N4455

 
 

MXG461.15-.. 1) 15 G 1B 0.6 / 1.5 / 3 300 300
MXG461.20-5.0 20 G 1¼B 5 300 300
MXG461.25-8.0 25 G 1½B 8 300 300
MXG461.32-12 32 G 2B 12 300 300
MXG461.40-20 40 G 2¼B 20 300 300
MXG461.50-30 50 G 2¾B 30 300 300

PN 16 -20...130 °C
DN

G 
[pouces]

kvs 
[m3/h]

∆ps 
[kPa]

∆pmax 
[kPa]2)Fiche produit N4461

 
 

MXG461B15-.. 1) 15 G 1B 0.6 / 1.5 / 3 1000 1000
MXG461B20-5 20 G 1¼B 5 800 800
MXG461B25-8 25 G 1½B 8 700 700
MXG461B32-12 32 G 2B 12 600 600
MXG461B40-20 40 G 2¼B 20 600 600
MXG461B50-30 50 G 2¾B 30 600 600

Vannes à secteur

Applications types Servomoteur Fiche produit  10 Nm
–  Cascade chaudières
–  Groupes de chauffe

SAL.. N4502

Tension de 
fonctionnement Signal de commande Temps de course [s]

AC 230 V

3 points

120 SAL31.00T10
30 SAL31.03T10

AC/DC 24 V 120 SAL81.00T10
30 SAL81.03T10

0...10 V, 4...20 mA 120 SAL61.00T10
30 SAL61.03T10

Kit de montage ASK32N ASK31N

PN 6 1...120 °C
DN

kvs 

[m3/h]
∆pmax 

[kPa]2)
∆pmax 

[kPa]2)Fiche produit N4241
VBF21.40 40 25 30 –
VBF21.50 50 40 30 –
VBF21.65 65 63 – 30
VBF21.80 80 100 – 30
VBF21.100 100 160 – 30
VBF21.125 125 550 – 30
VBF21.150 150 820 – 30

1) Compléter par la valeur de kvs 2) Montage en mélange exclusivement

171
Gestion de l’énergie et du confort
Catalogue produits 2023
08  -  Vannes et servomoteurs

171



Vannes papillon

Applications types Servomoteur Fiche produit
Angle de rotation 90° 

10 Nm
–  Cascade chaudières
–  Groupes frigorifiques
–  Groupes de chauffe

SAL../F05 N4502

Tension de 
fonctionnement Signal de commande Temps de course [s]

AC 230 V 3 points 30 SAL31.03T10/F05

AC/DC 24 V
3 points 30 SAL81.03T10/F05

0...10 V, 4...20 mA 30 SAL61.03T10/F05

PN 6/10/16 -20...120 °C
DN

kvs 

[m3/h]
∆ps 

[kPa]Fiche produit A6V101029254
VFW41.40U 40 40 500
VFW41.50U 50 100 500
VFW41.65U 65 155 500
VFW41.80U 80 260 500
VFW41.100U 100 520 500
VFW41.125U 125 820 300
VFW41.150U 150 1600 250
VFW41.200U 200 4000 125

Applications types Servomoteur Fiche produit Angle de rotation 90°
–  Cascade 

chaudières
–  Groupes 

frigorifiques
–  Tours de 

refroidissement
–  Eau chaude 

sanitaire
–  Groupes de 

chauffe

SAL.. 
SQL3..1E..

N4502 
A6V13343014

20 Nm 40 Nm 25 NM 40 Nm 100 Nm 400 Nm 1200 Nm

Tension de 
fonctionnement

Signal de 
commande

Temps de 
course (s)

AC 230 V

3 points

47 – – – – – – SQL341E1200
47 – – – – – SQL341E400 –
39 – – – – SQL341E100 – –
22 – – – SQL341E40 – – –
11 – – SQL341E25 – – – –

0...10 V, 
4...20 mA

47 – – – – – – SQL361E1200
47 – – – – – SQL361E400 –
39 – – – – SQL361E100 – –
22 – – – SQL361E40 – – –
11 – – SQL361E25 – – – –

3 points 120 SAL31.00T20 SAL31.00T40 – – – – –
AC/DC 24 V 3 points 120 SAL81.00T20 SAL81.00T40 – – – – –

0...10 V, 
4...20 mA 120 SAL61.00T20 SAL61.00T40 – – – – –

PN 16 -20...120 °C
DN

kvs 
[m3/h]

∆ps 
[kPa]

∆ps 
[kPa]

∆ps 
[kPa]

∆ps 
[kPa]

∆ps 
[kPa]

∆ps 
[kPa]

∆ps 
[kPa]Fiche produit A6V12436917

 
VFW41.40 40 40 1600 – 1600 – – – –
VFW41.50 50 100 1600 – 1600 – – – –
VFW41.65 65 155 1600 – 1600 – – – –
VFW41.80 80 260 – 1600 – 1600 – – –
VFW41.100 100 520 – 1200 – 1600 – – –
VFW41.125 125 820 – 800 – 1000 – – –
VFW41.150 150 1600 – – – – 1600 – –
VFW41.200 200 4000 – – – – 1000 – –
VFW41.250 250 4550 – – – – – 1000 –
VFW41.300 300 7200 – – – – – 1000 –
VFW41.350 350 10250 – – – – – 600 –
VFW41.400 400 14100 – – – – – 300 –
VFW41.450 450 18500 – – – – – – 300
VFW41.500 500 24000 – – – – – – 300
VFW41.600 600 31000 – – – – – – 300

PN 16 -20...120 °C
DN

kvs 
[m3/h]

∆ps 
[kPa]

∆ps 
[kPa]

∆ps 
[kPa]

∆ps 
[kPa]

∆ps 
[kPa]

∆ps 
[kPa]

∆ps 
[kPa]Fiche produit A6V12436917

 
VFL41.40 40 40 1600 – 1600 – – – –
VFL41.50 50 100 1600 – 1600 – – – –
VFL41.65 65 155 1600 – 1600 – – – –
VFL41.80 80 260 – 1600 – 1600 – – –
VFL41.100 100 520 – 1200 – 1600 – – –
VFL41.125 125 820 – 800 – 1000 – – –
VFL41.150 150 1600 – – – – 1600 – –
VFL41.200 200 4000 – – – – 1000 – –
VFL41.250 250 4550 – – – – – 1000 –
VFL41.300 300 7200 – – – – – 1000 –
VFL41.350 350 10250 – – – – – 600 –
VFL41.400 400 14100 – – – – – 300 –
VFL41.450 450 18500 – – – – – – 300
VFL41.500 500 24000 – – – – – – 300
VFL41.600 600 31000 – – – – – – 300

Vitesses maxi recommandées :    VFW..U : 1,5 m/s à 4 m/s selon DN et servomoteur, VFW.. & VFL.. : 4,5 m/s
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Vannes pour fluide frigorigène

Applications types Vanne Tension de fonctionnement Signal de commande Fonction auxiliaire
– Groupes frigorifiques M2FP03GX AC 24 V 0…10 V, 4…20 mA, 0...20 Phs –

MVL661.. AC/DC 24 V 0…10 V, 2…10 V, 0…20 mA, 4…20 mA Réglage de la course minimale
MVS661..N AC/DC 24 V 0…10 V, 2…10 V, 0…20 mA, 4…20 mA Réglage de la course minimale
M3FB..LX.. AC 24 V 0…10 V, 4…20 mA, 0…20 Phs –
M3FK..LX.. AC 24 V 0…10 V, 4…20 mA, 0…20 Phs –

PN 32 -40…100 °C kvs  
[m3/h]

∆pmax  
[kPa]Fiche produit N4731

M2FP03GX Vanne pilote 0.3 1800

PS 45 -40…120 °C
DN Raccordement

∅ intérieur
[pouces]

kvs  
[m3/h]

kvs réduit 
[m3/h]

∆pmax  
[kPa]Fiche produit N4714

MVL661.15-0.4 15 Manchons ⅝ 0.4 0.25 2500
MVL661.15-1.0 15 Manchons ⅝ 1 0.63 2500
MVL661.20-2.5 20 Manchons ⅞ 2.5 1.6 2500
MVL661.25-6.3 25 Manchons 1⅛ 6.3 4 2500
MVL661.32-10 32 Manchons 1⅜ 10 6.3 1600
MVL661.32-12 32 Manchons 1⅜ 12 7.6 200

PN 63 -40…120 °C
DN Raccordement

∅ intérieur
[pouces]

∅ extérieur
[mm]

kvs  
[m3/h]

kvs réduit 
[m3/h]

∆pmax  
[kPa]Fiche produit N4717

MVS661.25-016N 25 Raccords à souder 22.4 33.7 0.16 0.1 2500
MVS661.25-0.4N 25 Raccords à souder 22.4 33.7 0.4 0.25 2500
MVS661.25-1.0N 25 Raccords à souder 22.4 33.7 1 0.63 2500
MVS661.25-2.5N 25 Raccords à souder 22.4 33.7 2.5 1.6 2500

MVS661.25-6.3N 25 Raccords à souder 22.4 33.7 6.3 4 2500

PN 32 -40…120 °C
DN Raccordement

∅ intérieur
[pouces]

kvs  
[m3/h]

Liquide
∆pmax 
[kPa]1)

Gaz
∆pmax 
[kPa]1)Fiche produit N4722

M3FK15LX06 15 Manchons ⅝ 0.6 200 800
M3FK15LX15 15 Manchons ⅝ 1.5 200 800
M3FK15LX 15 Manchons ⅝ 3 200 800
M3FK20LX 20 Manchons ⅞ 5 200 800
M3FK25LX 25 Manchons 1⅛ 8 200 800
M3FK32LX 32 Manchons 1⅜ 12 200 800
M3FK40LX 40 Manchons 1⅝ 20 200 800
M3FK50LX 50 Manchons 2⅛ 30 200 800

PS 43 -40…120 °C
DN Raccordement

∅ intérieur
[pouces]

kvs  
[m3/h]

∆pmax  
[kPa]2)Fiche produit N4721

M3FB15LX06/A 15 Manchons ⅝ 0.6 2200
M3FB15LX15/A 15 Manchons ⅝ 1.5 2200
M3FB15LX/A 15 Manchons ⅝ 3 2200
M3FB20LX/A 20 Manchons ⅞ 5 1800
M3FB25LX/A 25 Manchons 1⅛ 8 1200
M3FB32LX 32 Manchons 1⅜ 12 800

1) Montage en mélange exclusivement
2) Montage en répartition exclusivement
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09    SERVOMOTEURS 
DE VOLETS D‘AIR

Vue d‘ensemble de notre gamme de servomoteurs de volets d‘air

Moteurs de volets d‘air : économisez du temps et de l‘argent avec OpenAir .........180

OpenAir - simple, fiable et robuste .....................................................................181

Tableau de sélection ..........................................................................................182

Accessoires et pièces détachées .........................................................................183
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Servomoteurs de volets d’air
Vue d’ensemble des gammes
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OpenAir constitue une gamme complète de servomoteurs de 
volets conçue pour répondre à vos besoins. Grâce à nos produits 
OpenAir, vous bénéficierez d’un large choix de forces de 
positionnement, de signaux de commande, de protocoles de 
communication et d’options complémentaires. 

D’autre part, nos servomoteurs de volets ont été éprouvés, sont 
faciles à installer et extrêmement résistants en fonctionnement, 
pendant le transport et sur site. Notre gamme de moteurs 
permet de réduire vos consommations d’énergie, de bénéficier 
d’une commande rapide et précise, et son cycle de vie élevé 
garantissent un coût et une efficacité énergétique optimaux.

Nous vous accompagnons également dans vos formations, la 
mise à disposition d’outils techniques et le support de nos 
experts.

Servomoteurs de volets d’air
Vue d’ensemble des gammes

Une offre qui répond à vos attentes
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OpenAir : une gamme qui répond à 
vos besoins
Vos enjeux sont multiples et vous 
recherchez des équipements alliant : 
efficacité énergétique, simplicité de 
mise en œuvre, flexibilité et fiabilité.
Vos préoccupations sont au cœur des 
développements de l'ensemble de notre 
gamme de servomoteurs de volets d'air, 
qu'il s'agisse d'une installation aisée, 
d'une mise en service rapide ou d'un 
fonctionnement à la fois efficace et 
simple. Grâce à notre gamme de 
servomoteurs OpenAir, vous économisez 
à la fois du temps et de l'argent grâce à 
un schéma de câblage standardisé, ou 
aux adaptateurs d'axe à centrage 
automatique.

Vous serez séduit par les 
nombreuses fonctionnalités de nos 
produits
Des moteurs sans balais et des 
engrenages pré-rodés garantissent un 
fonctionnement performant et 
silencieux. La réponse rapide et précise 
aux demandes de la GTB contribuent à 
assurer un confort intérieur stable et 
agréable.

Qualité, expérience et support total 
pour des applications fonctionnelles
OpenAir est une gamme reconnue pour 
la durée de vie exceptionnellement 
longue de ses produits. 
Notre expérience de plus de 40 années 
dans le domaine des servomoteurs de 
volets d'air et la mise en oeuvre de 
millions de produits vous assure des 
équipements fiables et précis. 
Nous vous accompagnons également 
tout au long du cycle de vie de vos 
produits au travers de nombreux outils 
intelligents, d'un support direct et de 
notre réseau mondial de vente et de 
service.

Comprendre le langage des 
bâtiments
Le BIM (Modélisation des Informations 
du Bâtiment) permet une augmentation 
significative de la productivité dans la 
construction. Le BIM est un processus 
digital qui change notre façon de 
concevoir, réaliser et exploiter les 
bâtiments. Pour vous accompagner dans 
cette démarche, nous mettons à votre 
disposition la "BT PARTcommunity 
platform", un portail élaboré mais facile 
d'utilisation fournissant des données 2D 
et 3D dans plus de 49 formats différents. 
Conformes à la norme ISO16757, ces 
données sont directement intégrables 
dans le process BIM, tout en restant 

compatible avec les process de CAO 
traditionnels. Allez vers le futur de la 
construction grâce à une bibliothèque 
de plus de 8 500 produits de notre 
portefeuille global.
siemens.fr/bim

5 ans 
de garantie

Quand efficacité rime avec économies

  POINTS FORTS

•  Un moteur de volet d'air 
performant pour chaque 
application

•  Installation rapide, fiabilité 
maximale et longue durée de vie

•  Des économies d’énergie liées à des 
moteurs basse consommation
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Des moteurs puissants pour applications CVC

Avec les servomoteurs de clapets d'air OpenAir, 
vous êtes sûr de ne pas vous tromper : ils sont 
toujours adaptés à votre application.

Les servomoteurs de volets d'air pour les 
applications CVC sont disponibles avec des couples 
de rotation de 2 à 35 Nm ou des forces linéaires de 
125 à 250 N.

Même dans les endroits difficiles où l'espace est 
restreint, par exemple dans les faux-planchers, 
leur simplicité d'installation est garantie, ainsi que 
le respect d'une sécurité maximale.

Facile à installer et à intégrer

Grâce à l'adaptateur d'axe à centrage automatique, 
vous minimiserez non seulement vos frais 
d'installation, mais vous éliminerez également 
toute erreur de montage. Les actionneurs KNX ou 
Modbus RTU vous offrent d'autres avantages 
complémentaires.

Ils réduisent en effet les coûts de câblage et 
peuvent être facilement intégrés dans les 
systèmes existants. Leur efficacité énergétique et 
leur facilité de maintenance vous permettent de 
réaliser encore plus d'économies.

Intégration facile en KNX ou Modbus RTU

  POINTS FORTS

•  Toujours la bonne option pour 
votre application

•  Economique, précis et fiable
•  Facile à installer et efficace

Moteurs de volets OpenAir puissants pour installations CVC - de 2 à 35 Nm ou 125 à 250 N

Moteurs de volets d'air : 
économisez du temps et 
de l'argent avec OpenAir
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Montage facile et rapide

Les servomoteurs de volets doivent 
répondre à des critères d'exigence 
élevés en termes de variantes 
existantes, d'installation et d'usage à 
long terme.

Notre gamme de servomoteurs OpenAir 
répond en tous points à ces exigences 
grâce à sa simplicité d'installation, son 
boîtier robuste, son concept de câblage 
optimisé, et son adaptateur d'arbre 
auto-centrant fixable avec une seule 
vis.

Le repérage de câble par couleur et 
nombre ou les schémas de 
raccordement imprimés permettent en 
outre d'éviter les erreurs de montage.

Un fonctionnement sans faille tout 
au long du cycle de vie

La réduction des coûts étant un 
élément primordial dans la gestion 
technique des bâtiments, nos 
servomoteurs de volets OpenAir 
constitueront un élément différenciant 
de choix en matière d'économie 
d'énergie grâce notamment à leur 
moteur électrique basse 
consommation. 

  POINTS FORTS

•  Un moteur de volet d'air 
performant pour chaque 
application

•  Montage et mise en service simples
•  Haute qualité et cycle de vie très 

long

OpenAir - 
simple, fiable et robuste

L'appareil de service et d'exploitation 
AST20 pour actionneurs Modbus, KNX ou 
BACnet offre un design convivial et 
ergonomique.
Il facilite à la fois la mise en service et la 
maintenance, grâce à son système de 
menus intuitifs et à son large écran. 
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Servomoteurs rotatifs AVEC ressort de rappel

GQD..1A
2 Nm (0,3 m²)
30 s (15 s)

2-points AC/DC 24 V GQD121.1A – – – – GQD126.1A

8…15 6…11
AC 230 V GQD321.1A – – – – GQD326.1A

3-points AC/DC 24 V GQD131.1A – – – – GQD136.1A
Modulant
DC 0...10 V AC/DC 24 V GQD161.1A – – – – GQD166.1A

GPC..1A
4 Nm (0,6 m²)
60 s (15 s)

2-points AC/DC 24 V GPC121.1A – – – – GPC126.1A

8…15 6…11

AC 230 V GPC321.1A – – – – GPC326.1A
3-points AC/DC 24 V GPC131.1A – – – – GPC136.1A
Modulant
DC 0...10 V AC/DC 24 V GPC161.1A – – – – GPC166.1A

Modulant
DC 0...10 V AC 230 V GPC361.1A – – – – –

GMA..1E
7 Nm (1,5 m²)
90 s (15 s)

2-points AC/DC 24 V GMA121.1E – – – – GMA126.1E

6,4…20,5 6,4…13

AC 230 V GMA321.1E – – – – GMA326.1E
3-points AC/DC 24 V GMA131.1E – – – – GMA136.1E
Modulant
DC 0...10 V AC/DC 24 V GMA161.1E – GMA163.1E GMA164.1E – GMA166.1E

Modbus RTU AC/DC 24 V GMA161.1E/
MO – – – – –

GCA..1E
18 Nm (3 m²)
90 s (15 s)

2-points AC/DC 24 V GCA121.1E – – – – GCA126.1E

8…25,6 6…18

AC 230 V GCA321.1E – – – – GCA326.1E
3-points AC/DC 24 V GCA131.1E – – – GCA135.1E –
Modulant
DC 0...10 V AC/DC 24 V GCA161.1E – GCA163.1E GCA164.1E – GCA166.1E

Modbus RTU AC/DC 24 V GCA161.1E/
MO – – – – –

Servomoteurs rotatifs SANS ressort de rappel

GSD..1A
2 Nm (0,3 m²)
30 s

2-points 
3-points

AC/DC 24 V GSD141.1A – – – – GSD146.1A

8…15 6…11

AC 230 V GSD341.1A – – – – GSD346.1A
Modulant
DC 0...10 V AC/DC 24 V GSD161.1A – – – – GSD166.1A

Modulant
DC 0...10 V AC 230 V GSD361.1A – – – – –

GDB..1E
5 Nm (0,8 m²)
150 s

2-points 
3-points

AC/DC 24 V GDB141.1E GDB142.1E – – – GDB146.1E

8…16 6...12,8

AC 230 V GDB341.1E – – – – GDB346.1E
Modulant
DC 0...10 V

AC/DC 24 V GDB161.1E – GDB163.1E GDB164.1E – GDB166.1E
AC 230 V GDB361.1E – – – – –

Modbus RTU AC 24 V GDB111.1E/
MO – – – – –

KNX S-/
LTE-Mode, 
KNX PL-Link

AC 24 V GDB111.1E/
KN – – – – –

GLB..1E
10 Nm (1,5 m²)
150 s

2-points
3-points

AC/DC 24 V GLB141.1E GLB142.1E – – – GLB146.1E

8…16 6...12,8

AC 230 V GLB341.1E – – – – GLB346.1E
Modulant
DC 0...10 V

AC/DC 24 V GLB161.1E – GLB163.1E GLB164.1E – GLB166.1E
AC 230 V GLB361.1E – – – – –

Modbus RTU AC 24 V GLB111.1E/
MO – – – – –

KNX S-/
LTE-Mode, 
KNX PL-Link

AC 24 V GLB111.1E/
KN – – – – –

GEB..1E
20 Nm (4 m²)
150 s

2-points
3-points

AC/DC 24 V GEB141.1E GEB142.1E – – – GEB146.1E

8…20,5 8…14,5

AC 230 V GEB341.1E – – – – GEB346.1E
Modulant
DC 0...10 V

AC/DC 24 V GEB161.1E – GEB163.1E GEB164.1E – GEB166.1E
AC 230 V GEB361.1E – – – – –

Modbus RTU AC 24 V GEB161.1E/
MO – – – – –

GBB..1E
25 Nm (4 m²)
150 s

3-points AC 24 V GBB131.1E – – – GBB135.1E GBB136.1E

8…25,6 6…18
AC 230 V GBB331.1E – – – GBB335.1E GBB336.1E

Modulant
DC 0...10 V AC 24 V GBB161.1E – GBB163.1E GBB164.1E – GBB166.1E

GIB..1E
35 Nm (6 m²)
150 s

3-points AC 24 V GIB131.1E – – – GIB135.1E GIB136.1E

8…25,6 6…18

AC 230 V GIB331.1E – – – GIB335.1E GIB336.1E
Modulant
DC 0...10 V AC 24 V GIB161.1E – GIB163.1E GIB164.1E – GIB166.1E

Modbus RTU AC 24 V GIB161.1E/
MO – – – – –

Servomoteur LINEAIRES sans ressort de rappel

GDB..2E
125 N (0,8 m²)
150 s

3-points AC 24 V GDB131.2E – – – – –

– –AC 230 V GDB331.2E – – – – GDB336.2E
Modulant
DC 0...10 V AC 24 V GDB161.2E – GDB163.2E – – –

GLB..2E
250 N (1,5 m²)
150 s

3-points AC 24 V GLB131.2E – – – – GLB136.2E

– –AC 230 V GLB331.2E – – – – GLB336.2E
Modulant
DC 0...10 V AC 24 V GLB161.2E – GLB163.2E – – –
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Référence 
(code article)

Descriptif 
(restriction) Compatibilité Visuels

ASC77.1E 
(BPZ:ASC77.1E)

Contact auxiliaire externe (1) 
(non compatible avec le kit pour 
vanne à boisseau sphérique ASK77.2)

GMA..1 
GEB..1 
GCA..1 
GBB..1 
GIB..1

ASC77.2E 
(BPZ:ASC77.2E)

Contact auxiliaire externe (2) 
 (non compatible avec le kit pour 
vanne à boisseau sphérique ASK77.2)

GMA..1 
GEB..1 
GCA..1 
GBB..1 
GIB..1

ASK55.2 
(BPZ:ASK55.2)

Dispositif d’entrainement
(diam. 5…8mm)

GDB..2 
GLB..2

ASK71.01 
(S55859-Z101) Kit d’accessoires GMA / GEB..1 GMA..1 

GEB..1

ASK71.02 
(S55859-Z102) Kit d’accessoires GCA / GBB / GIB ..1

GCA..1 
GBB..1 
GIB..1

ASK71.03 
(S55859-Z114) Réglette de fixation flex. (jeu de 10)

GCA..1 
GBB..1 
GIB..1

ASK71.04 
(S55859-Z115) Réglette de fixation longue flex. (10) GDB..1 

GLB..1

ASK71.05 
(S55859-Z116) Indicateur de position (jeu de 10) GDB..1 

GLB..1

ASK71.06 
(S55859-Z117)

Adaptateur d’axe std. 
(diam. 8…25,6mm)

GCA..1 
GBB..1 
GIB..1

ASK71.07 
(S55859-Z118) Réglette de fixation flex. (jeu de 10) GMA..1 

GEB..1

ASK71.08 
(S55859-Z119) Réglette de fixation courte flex. (10) GDB..1 

GLB..1

ASK71.1 
(BPZ:ASK71.1)

Kit conv. rotat/linéa. 
montage sur gaine 
(GIB.. : contacts de fin de course 
nécessaires)

GCA..1 
GBB..1 
GIB..1
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Référence 
(code article)

Descriptif 
(restriction) Compatibilité Visuels

ASK71.2 
(BPZ:ASK71.2)

Kit conv. rot./lin. avec levier et supp. 
(GIB.. : contacts de fin de course 
nécessaires)

GCA..1 
GBB..1 
GIB..1

ASK71.3 
(BPZ:ASK71.3) Kit conv. rotatif/linéaire avec levier

GCA..1 
GBB..1 
GIB..1

ASK71.4 
(BPZ:ASK71.4) Kit conv. rot./lin. avec levier et supp.

GCA..1 
GBB..1 
GIB..1

ASK71.5 
(BPZ:ASK71.5) Kit conv. rotatif/linéaire avec levier GDB..1 

GLB..1

ASK71.6 
(BPZ:ASK71.6) Kit conv. rot./lin. avec levier et supp. GDB..1 

GLB..1

ASK71.9 
(BPZ:ASK71.9) Levier universel

GMA..1 
GEB..1 
GDB..1 
GLB..1 
GCA..1 
GBB..1 
GIB..1

ASK71.11 
(BPZ:ASK71.11)

Kit conv. rotat/linéa. 
montage sur gaine

GMA..1 
GEB..1

ASK71.13 
(BPZ:ASK71.13) Kit conv. rotatif/linéaire avec levier GMA..1 

GEB..1



185 186
Gestion de l’énergie et du confort
Catalogue produits 2023
09  -  Servomoteurs de volets d’air

185

Référence 
(code article)

Descriptif 
(restriction) Compatibilité Visuels

ASK71.14 
(BPZ:ASK71.14) Kit conv. rot./lin. avec levier et supp. GMA..1 

GEB..1

ASK71.19 
(S55859-Z121)

Clé de commande manuelle 
(jeu de 10) GCA..1

ASK71.20 
(S55859-Z122)

Clé de commande manuelle 
(jeu de 10) GMA..1

ASK71.21 
(S55859-Z123) Insert de centrage 2x10mm carré GDB..1 

GLB..1

ASK73.1 
(BPZ:ASK73.1)

Etrier de fixa. moteurs jumelés 
(PwrPck) 
(moteurs deux ou trois points)

GCA12..1 
GCA32..1 
GCA13..1 
GIB13..1 
GIB33..1

ASK73.2 
(BPZ:ASK73.2)

Etrier d’alignement pour moteurs 
jumelés 
(moteurs modulants exclusivement 
GIB.. : contacts de fin de course 
nécessaires)

GCA16..1 
GIB16..1

ASK74.1 
(BPZ:ASK74.1)

Adaptateur d’axe spec. (diam. 
15…26,5mm) 
(GIB.. : contacts de fin de course 
nécessaires)

GCA..1 
GBB..1 
GIB..1

ASK74.7 
(BPZ:ASK74.7)

Prolong. axe 240mm R/C 
(8-25,6mm/6-18mm) 
(non compatible avec les étriers 
ASK73.1 et ASK73.2)

GMA..1 
GEB..1 
GCA..1 
GBB..1 
GIB..1



186
Gestion de l’énergie et du confort
Catalogue produits 2023
09  -  Servomoteurs de volets d’air

186

Référence 
(code article)

Descriptif 
(restriction) Compatibilité Visuels

ASK74.12 
(S55859-Z103)

Adaptateur d’axe std. 
(diam. 6,4…20,5mm)

GMA..1 
GEB..1

ASK74.13 
(S55859-Z104)

Adaptateur d’axe complet 
(carré 15mm)

GMA..1 
GEB..1

ASK74.14 
(S55859-Z105)

Adaptateur d’axe complet 
(carré 12mm)

GMA..1 
GEB..1

ASK74.15 
(S55859-Z106)

Adaptateur d’axe complet 
(carré 10mm)

GMA..1 
GEB..1

ASK74.16 
(S55859-Z107)

Adaptateur d’axe complet 
(carré 8mm)

GMA..1 
GEB..1

ASK74.17 
(S55859-Z108)

Adaptateur d’axe complet 
(carré 15mm)

GCA..1 
GBB..1 
GIB..1

ASK74.18 
(S55859-Z109)

Adaptateur d’axe complet 
(carré 12mm)

GCA..1 
GBB..1 
GIB..1

ASK74.19 
(S55859-Z110)

Adaptateur d’axe complet 
(carré 10mm)

GCA..1 
GBB..1 
GIB..1

ASK74.20 
(S55859-Z111)

Adaptateur d’axe complet 
(carré 8mm)

GCA..1 
GBB..1 
GIB..1

ASK74.22 
(S55859-Z113) Kit d’accessoires (jeu de 10 pièces) GMA..1 

GEB..1

ASK75.1 
(BPZ:ASK75.1)

Capot de protection servomoteur 
rotatif

GCA..1 
GBB..1 
GIB..1

ASK75.3 
(BPZ:ASK75.3)

Capot de protection servomoteur 
rotatif

GMA..1 
GEB..1

ASK75.4 
(BPZ:ASK75.4)

Fourreau de protection servom. 
rotatif

GCA..1 
GBB..1 
GIB..1

ASK75.5 
(BPZ:ASK75.5)

Fourreau protection servom. rot/
linéaire

GDB..1 
GLB..1 
GDB..2 
GLB..2

ASK75.6 
(BPZ:ASK75.6)

Fourreau protection servom. rot/
linéaire

GMA..1 
GEB..1
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Référence 
(code article)

Descriptif 
(restriction) Compatibilité Visuels

ASK77.2 
(BPZ:ASK77.2)

Kit de montage GMA..1E 
sur V bois. sph. (non compatible 
avec les contacts auxiliaires externes 
ASC77..)

GMA..1

ASK77.3 
(BPZ:ASK77.3)

Kit montage GLB/GDB..1E 
sur V bois. sph.

GDB..1 
GLB..1

ASK77.5 
(S55845-Z199)

Kit montage GSD/GQD..1A 
sur V bois. sph. (hors GSD141.1A et 
GSD341.1A)

GSD..1 
GQD..1

ASK78.3 
(BPZ:ASK78.3) Insert de blocage 8…10 mm GLB..1

ASK78.5 
(BPZ:ASK78.5) Insert de centrage 12,7 mm rond (½”) GDB..1 

GLB..1

ASK78.6 
(BPZ:ASK78.6) Insert de centrage 8 mm carré GDB..1 

GLB..1

ASK78.7 
(BPZ:ASK78.7) Insert de centrage 10 mm carré GDB..1 

GLB..1

ASK78.9 
(BPZ:ASK78.9) Insert de centrage 10 mm rond GDB..1 

GLB..1

ASK78.10 
(BPZ:ASK78.10) Insert de centrage 12 mm rond GDB..1 

GLB..1
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Référence 
(code article)

Descriptif 
(restriction) Compatibilité Visuels

ASK78.12 
(BPZ:ASK78.12)

Insert de centrage profile D 
(12x9 mm)

GDB..1 
GLB..1

ASK78.14 
(BPZ:ASK78.14)

Insert de centrage 8 mm carré
avec detr.

GDB..1 
GLB..1

7442401250 
(BPZ:7442401250)

Câble de raccordement 1m 
avec cosses

GDB..1 «VAV» 
GLB..1 «VAV» 
AST20

7442401260 
(BPZ:7442401260) Câble de raccord 2,5m fiche 6 pôles

GDB..1 «VAV» 
GLB..1 «VAV» 
AST20

7442403010 
(BPZ:7442403010) Câble de raccord 2,5m fiche 7 pôles

GDB..1 «VAV» 
GLB..1 «VAV» 
AST20
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Référence Code article Descriptif Page

410355768 BPZ:410355768 Etrier avec vis servomoteurs SKB/SKC UL
410356058 BPZ:410356058 Etrier avec vis servomoteurs SKB/SKC
410455828 BPZ:410455828 Couvercle boitier électronique SKB/SKC
410456348 BPZ:410456348 Couvercle boitier électronique SKD
417856498 BPZ:417856498 Kit d’accouplement servomoteurs SKB/SKC
426855048 BPZ:426855048 Commande manuelle servomoteurs SKD..
426855108 BPZ:426855108 Commande manuelle SKB/SKC (hors /F)
428488060 BPZ:428488060 Presse-étoupe VVF/VXF 10mm -25°C&150°C
428488290 BPZ:428488290 Presse-étoupe VVF61../VXF61.. DN15..25
428488740 BPZ:428488740 Presse-étoupe VVG41../VXG41..
466857488 BPZ:466857488 Circuit électronique SKB/SKC/SKD..62..
466857518 BPZ:466857518 Circuit électronique SKB/SKC/SKD..62UA
466857598 BPZ:466857598 Circuit électronique SKB/SKC/SKD..60
467956290 BPZ:467956290 Presse-étoupe VVF/VXF 14mm -25°C…150°C
467956300 BPZ:467956300 Presse-étoupe VVF/VXF 14mm -5°C…220°C
7419001220 BPZ:7419001220 Poignée manuelle VAI/VBI/VAG/VBG60/61
7428400470 BPZ:7428400470 Presse-étoupe VXG41..01
7428400610 S55845-Z150 Presse-étoupe VVF/VXF 10mm -5°C…220°C
7442401250 BPZ:7442401250 Câble de raccordement 1m avec cosses
7442401260 BPZ:7442401260 Câble de raccord 2,5m fiche 6 pôles
7442403010 BPZ:7442403010 Câble de raccord 2,5m fiche 7 pôles
7467601750 BPZ:7467601750 Poignée manuelle VBF21.40/50
7467602730 BPZ:7467602730 Bouton de réglage vanne à petite course
8000060843 BPZ:8000060843 Kit pièces-détachées SAX/SAV/SAY
8000060844 BPZ:8000060844 Kit pièces-détachées SAL..
5WG1117-2AB12 5WG1117-2AB12 Coupleur de bus up117/12
5WG1118-4AB01 5WG1118-4AB01 Boitier d’automatisation RS/RL
5WG1125-1AB02 5WG1125-1AB02 Alimentation 160 mA pour appareils KNX 102
5WG1125-1AB12 5WG1125-1AB12 Alimentation 320 mA pour appareils KNX 102
5WG1125-1AB22 5WG1125-1AB22 Alimentation 640 mA pour appareils KNX 102
5WG1125-4AB23 5WG1125-4AB23 Alim. 80mA pour appareils KNX 102
5WG1140-1AB13 5WG1140-1AB13 Coupleur de ligne-zone
5WG1141-1AB03 5WG1141-1AB03 Passerelle KNX / DALI plus
5WG1141-1AB21 5WG1141-1AB21 Passerelle KNX / DALI twin plus
5WG1141-1AB31 5WG1141-1AB31 Passerelle KNX / DALI twin
5WG1141-2AB71 5WG1141-2AB71 Interface bp DALI 4 entrées
5WG1143-1AB01 5WG1143-1AB01 Passerelle KNX / Bacnet 104
5WG1146-1AB03 5WG1146-1AB03 Routeur KNX/IP secure 104
5WG1148-1AB12 5WG1148-1AB12 Interface KNX/USB
5WG1148-1AB23 5WG1148-1AB23 Interface KNX / IP secure 104
5WG1152-1AB01 5WG1152-1AB01 Server Web / centre de contrôle IP 104
5WG1190-8AD01 5WG1190-8AD01 Protection sur-tensions
5WG1193-8AB01 5WG1193-8AB01 Borne de bus KNX
5WG1220-2AB21 5WG1220-2AB21 Interface poussoir double knx 2e/s
5WG1220-2DB31 5WG1220-2DB31 Interface poussoir x4 4e/4s
5WG1221-2DB12 5WG1221-2DB12 Bouton poussoir x1 blanc
5WG1221-2DB13 5WG1221-2DB13 Bouton poussoir + led x1 blanc
5WG1222-2DB12 5WG1222-2DB12 Bouton poussoir x2 blanc
5WG1222-2DB13 5WG1222-2DB13 Bouton poussoir + led x2 blanc
5WG1223-2AB14 5WG1223-2AB14 Bouton poussoir + led + scene + t° x3 blanc
5WG1223-2DB12 5WG1223-2DB12 Bouton poussoir x3 blanc
5WG1223-2DB13 5WG1223-2DB13 Bouton poussoir + led x3 blanc
5WG1254-3EY02 5WG1254-3EY02 Capteur combine temp + lum knx
5WG1255-2DB21 5WG1255-2DB21 Contrôleur de lumin. const.
5WG1255-7AB11 5WG1255-7AB11 Telecommande IR pr UP258Dx UP258Ex
5WG1257-3AB22 5WG1257-3AB22 Station météo gps 8 facades
5WG1257-3AB51 5WG1257-3AB51 Station météo KNX
5WG1257-3AB61 5WG1257-3AB61 Station météo KNX GPS
5WG1258-2DB12 5WG1258-2DB12 Détecteur 360° capt. lum.
5WG1258-2DB31 5WG1258-2DB31 Détect.360° capt. lum.t°
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5WG1258-2DB41 5WG1258-2DB41 Détect.360° capt. lum.t°.hr
5WG1258-2DB51 5WG1258-2DB51 Détect.360° capt. lum.t°.hr.CO2
5WG1258-2DB61 5WG1258-2DB61 Détect.360° us capt. lum.t°
5WG1258-2EB22 5WG1258-2EB22 Détecteur 360° capt. lum.regul
5WG1258-7EB01 5WG1258-7EB01 Boitier pour montage apparent détecteur
5WG1260-4AB23 5WG1260-4AB23 Module 4 entrées binaires
5WG1262-1EB11 5WG1262-1EB11 Module knx 16 entrées binaires
5WG1263-1EB11 5WG1263-1EB11 Module knx 16 entrées binaires 12-230VAC/DC
5WG1264-1EB11 5WG1264-1EB11 Module knx 8+8 entrées binaires 12-230VAC/DC
5WG1285-2DB12 5WG1285-2DB12 Bouton poussoir x1 blanc
5WG1285-2DB13 5WG1285-2DB13 Bouton poussoir x1 + led blanc
5WG1286-2DB12 5WG1286-2DB12 Bouton poussoir x2 blanc
5WG1286-2DB13 5WG1286-2DB13 Bouton poussoir x2 + led blanc
5WG1287-2AB14 5WG1287-2AB14 Bouton poussoir + led + scene + t° x4 blanc
5WG1287-2DB12 5WG1287-2DB12 Bouton poussoir x4 blanc
5WG1287-2DB13 5WG1287-2DB13 Bouton poussoir x4 + led blanc
5WG1305-1AB01 5WG1305-1AB01 Module scénario et evenements
5WG1501-1AB01 5WG1501-1AB01 Actionneur combiné stores 8 entrées
5WG1502-1AB02 5WG1502-1AB02 Actionneur knx combi. 8 sorties 230VCA/16A 8 ent.
5WG1510-2AB03 5WG1510-2AB03 Actionneur commutation 2x230 VCA 10A
5WG1510-2AB13 5WG1510-2AB13 Actionneur commutation 2x230 VCA 10A
5WG1510-2AB23 5WG1510-2AB23 Actionneur commut. 2x230 VCA 10A
5WG1510-2KB23 5WG1510-2KB23 Actionneur commut. 2x230 VCA 1,5A
5WG1512-1AB11 5WG1512-1AB11 Actionneur commut. base 3x230V 16A
5WG1512-1AB21 5WG1512-1AB21 Actionneur commut. ext. 3x230V 16A
5WG1512-4AB23 5WG1512-4AB23 Actionneur commut. 1x 16Ax 230 Vca
5WG1513-1AB11 5WG1513-1AB11 Actionneur commut. base 3x230V 20A
5WG1513-1AB21 5WG1513-1AB21 Actionneur commut. ext. 3x230V 20A
5WG1513-4DB23 5WG1513-4DB23 Actionneur commut. 3x6A 230Vca
5WG1520-2AB03 5WG1520-2AB03 Actionneur de store 1x230Vca 6A
5WG1520-2AB13 5WG1520-2AB13 Actionneur pour store 1x230 Vca 6A
5WG1520-2AB23 5WG1520-2AB23 Actionneur pour store 1x230 Vca 6A
5WG1521-4AB23 5WG1521-4AB23 Actionneur pour store 2x230 Vca 6A
5WG1523-1AB03 5WG1523-1AB03 Actionneur de store knx, 4x230Vca/6A
5WG1525-1DB11 5WG1525-1DB11 Passerelle KNX/DALI broadcast 2 canaux
5WG1525-1EB01 5WG1525-1EB01 Passerelle KXN/DALI broadcast 8 canaux
5WG1525-2AB03 5WG1525-2AB03 Variateur universel 1x250VA 230 Vca
5WG1525-2AB13 5WG1525-2AB13 Variateur universel 1x250VA 230 Vca
5WG1525-2AB23 5WG1525-2AB23 Variateur univ. 1x250VA 230 Vca
5WG1526-4DB23 5WG1526-4DB23 Actionneur-variateur knx 1-10v, 2 x 230vca, 6ax
5WG1528-1DB01 5WG1528-1DB01 Variateur universel knx, 2x300Va, 230Vca
5WG1530-1DB31 5WG1530-1DB31 Actionneur de commutation 4 x 6ax charge c
5WG1530-1DB51 5WG1530-1DB51 Actionneur de commutation 8 x 6ax charge c
5WG1530-1DB61 5WG1530-1DB61 Actionneur de commutation 12 x 6ax charge c
5WG1532-1DB31 5WG1532-1DB31 Actionneur de commutation 4 x 10ax charge c
5WG1532-1DB51 5WG1532-1DB51 Actionneur de commutation 8 x 10ax charge c
5WG1532-1DB61 5WG1532-1DB61 Actionneur de commutation 12 x 10ax charge c
5WG1534-1DB31 5WG1534-1DB31 Actionneur de commutation 4 x 16ax charge c
5WG1534-1DB51 5WG1534-1DB51 Actionneur de commutation 8 x 16ax charge c
5WG1534-1DB61 5WG1534-1DB61 Actionneur de commutation 12 x 16ax charge c
5WG1535-1DB31 5WG1535-1DB31 Actionneur commut. 4x16ax load check
5WG1535-1DB51 5WG1535-1DB51 Actionneur commut. 8x16ax load check
5WG1535-1DB61 5WG1535-1DB61 Actionneur commut. 12x16ax load check
5WG1536-1DB31 5WG1536-1DB31 Actionneur-variateur knx 1-10v, 4 x 230vca, 10ax
5WG1536-1DB51 5WG1536-1DB51 Actionneur-variateur knx 1-10V, 8 x 230Vca, 10ax
5WG1543-1DB31 5WG1543-1DB31 Actionneur pour store 4x230Vca/6A
5WG1543-1DB51 5WG1543-1DB51 Actionneur pour store 8x230Vca/6A
5WG1554-1DB31 5WG1554-1DB31 Variateur univ. 4x300VA/1x1000VA 230Vca
5WG1562-1AB11 5WG1562-1AB11 Actionneur commut. base3x240V 10A
5WG1562-1AB21 5WG1562-1AB21 Actionneur commut. ext. 3x240V 10A
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5WG1562-7AB02 5WG1562-7AB02 Servomoteur KNX
5WG1567-1AB22 5WG1567-1AB22 Actionneur commut 16x240/400 Vca/10A
5WG1588-2AB13 5WG1588-2AB13 Ecran tactile 230 Vca
5WG1588-2AB23 5WG1588-2AB23 Ecran tactile 24Vca/cc
5WG1588-8AB12 5WG1588-8AB12 Cadre design pour écran tactile couleur aluminium
5WG1588-8AB13 5WG1588-8AB13 Cadre design pour écran tactile couleur inox
5WG1588-8AB14 5WG1588-8AB14 Cadre design pour écran tactile verre noir
5WG1588-8AB15 5WG1588-8AB15 Cadre design pour écran tactile verre blanc
5WG1588-8EB01 5WG1588-8EB01 Boitier pour montage up 588 dans paroi creuse
5WG1641-3AB01 5WG1641-3AB01 Coffret d’automatisation RS/RL
ADA10 S55174-A199 Adaptateurs de course STA / STP..21..
ADN10 BPZ:ADN10 Té de réglage PN10 DN10 kvs 0..1,8 161
ADN15 BPZ:ADN15 Té de réglage PN10 DN15 kvs 0..2,5 161
ADN20 BPZ:ADN20 Té de réglage PN10 DN20 kvs 0..3,0 161
AEN10 BPZ:AEN10 Coude de réglage PN10 DN10 kvs 0..1,8 161
AEN15 BPZ:AEN15 Coude de réglage PN10 DN15 kvs 0..2,5 161
AEN20 BPZ:AEN20 Coude de réglage PN10 DN20 kvs 0..3,0 161
AL50 BPZ:AL50 Support à baïonnette M30x1.5
AL100 BPZ:AL100 Adaptateur de montage pour STP et SSP
AL431 S55174-A168 Protection anti-vandalisme STA/P..3..
ALE10 BPZ:ALE10 Manomètre électronique p. vanne combinée
ALE11 BPZ:ALE11 Câble + jeu aiguilles p. vanne combinée
ALE12 S55264-V188 Kit racc. ALE10 v. radiat. comb. VP..135
ALF41B15 S55845-Z110 Adaptateur pour vanne VXF53.15 (rempl.)
ALF41B25 S55845-Z111 Adaptateur pour vanne VXF53.25 (rempl.)
ALF41B40 S55845-Z112 Adaptateur pour vanne VXF53.40 (rempl.)
ALF41B50 S55845-Z113 Adaptateur pour vanne VXF53.50 (rempl.)
ALF41B65 S55845-Z114 Adaptateur pour vanne VXF43.65 (rempl.)
ALF41B80 S55845-Z115 Adaptateur pour vanne VXF43.80 (rempl.)
ALF41B100 S55845-Z116 Adaptateur pour vanne VXF43.100 (rempl.)
ALF41B125 S55845-Z117 Adaptateur pour vanne VXF43.125 (rempl.)
ALF41B150 S55845-Z118 Adaptateur pour vanne VXF43.150 (rempl.)
ALF4E065 S55845-Z218 Kit liaison débitM vanne intellig. DN65
ALF4E080 S55845-Z219 Kit liaison débitM vanne intellig. DN80
ALF4E100 S55845-Z220 Kit liaison débitM vanne intellig. DN100
ALF4E125 S55845-Z221 Raccord débitM vanne intellig. DN125
ALG13.152B S55845-Z195 Jeu de 2 raccords VWG41.10 G1/2 R1/2
ALG15.152B S55845-Z158 Jeu de 2 raccords VWG41.20 G1 R1/2 170
ALG15.202B S55845-Z159 Jeu de 2 raccords VWG41.20 G1 R3/4 170
ALG15.252B S55845-Z160 Jeu de 2 raccords VWG41.20 G1 R1 170
ALG15G10B S55846-Z135 Raccord débitM vanne intellig. DN15
ALG20G15B S55846-Z136 Raccord débitM vanne intellig. DN20
ALG25G25B S55846-Z137 Raccord débitM vanne intellig. DN25
ALG32G20B S55846-Z138 Raccord débitM vanne intellig. DN32
ALG40G32B S55846-Z139 Raccord débitM vanne intellig. DN40
ALG50G32B S55846-Z140 Raccord débitM vanne intellig. DN50
ALG122 BPZ:ALG122 Jeu de 2 raccords DN15 en fonte 164
ALG123 BPZ:ALG123 Jeu de 3 raccords DN15 en fonte 164
ALG132 BPZ:ALG132 Jeu de 2 raccords DN10 en laiton 164
ALG133 BPZ:ALG133 Jeu de 3 raccords DN10 en laiton 164
ALG142 BPZ:ALG142 Jeu de 2 raccords DN15 en laiton 164
ALG143 BPZ:ALG143 Jeu de 3 raccords DN15 en laiton 164
ALG152 BPZ:ALG152 Jeu de 2 raccords DN15 en fonte noire 164
ALG152B S55846-Z100 Jeu de 2 raccords DN15 en laiton (ECS) 164
ALG153 BPZ:ALG153 Jeu de 3 raccords DN15 en fonte noire 164
ALG153B S55846-Z101 Jeu de 3 raccords DN15 en laiton (ECS) 164
ALG202 BPZ:ALG202 Jeu de 2 raccords DN20 en fonte noire 164
ALG202B S55846-Z102 Jeu de 2 raccords DN20 en laiton (ECS) 164
ALG203 BPZ:ALG203 Jeu de 3 raccords DN20 en fonte noire 164
ALG203B S55846-Z103 Jeu de 3 raccords DN20 en laiton (ECS) 164
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ALG252 BPZ:ALG252 Jeu de 2 raccords DN25 en fonte noire 164
ALG252B S55846-Z104 Jeu de 2 raccords DN25 en laiton (ECS) 164
ALG253 BPZ:ALG253 Jeu de 3 raccords DN25 en fonte noire 164
ALG253B S55846-Z105 Jeu de 3 raccords DN25 en laiton (ECS) 164
ALG322 BPZ:ALG322 Jeu de 2 raccords DN32 en fonte noire 164
ALG322B S55846-Z106 Jeu de 2 raccords DN32 en laiton (ECS) 164
ALG323 BPZ:ALG323 Jeu de 3 raccords DN32 en fonte noire 164
ALG323B S55846-Z107 Jeu de 3 raccords DN32 en laiton (ECS) 164
ALG402 BPZ:ALG402 Jeu de 2 raccords DN40 en fonte noire 164
ALG402B S55846-Z108 Jeu de 2 raccords DN40 en laiton (ECS) 164
ALG403 BPZ:ALG403 Jeu de 3 raccords DN40 en fonte noire 164
ALG403B S55846-Z109 Jeu de 3 raccords DN40 en laiton (ECS) 164
ALG502 BPZ:ALG502 Jeu de 2 raccords DN50 en fonte noire 164
ALG502B S55846-Z110 Jeu de 2 raccords DN50 en laiton (ECS) 164
ALG503 BPZ:ALG503 Jeu de 3 raccords DN50 en fonte noire 164
ALG503B S55846-Z111 Jeu de 3 raccords DN50 en laiton (ECS) 164
ALI10VWG41 S55845-Z194 Coque isolante pour VWG41.10-..
ALI15VWPG51 S55846-Z146 Coque isolante pour VWPG51.15..
ALI20VWG41 S55845-Z161 Coque isolante pour VWG41.20-..
ALI20VWPG51 S55846-Z147 Coque isolante pour VWPG51.20..
ALJ100 S55846-Z115 Ecarteur anti-condens. V. boiss. sphér.
ALN14.152B S55846-Z150 Jeu de 2 raccords VWPG51.15 G3/4 R1/2 157
ALN14.202B S55846-Z151 Jeu de 2 raccords VWPG51.15 G3/4 R3/4 157
ALN15.152B S55845-Z156 Jeu de 2 raccords VWG41.20 G1 G1/2 170
ALN15.202B S55845-Z157 Jeu de 2 raccords VWG41.20 G1 G3/4 170
ALN15.202B/1 S55846-Z152 Jeu de 2 raccords VWPG51.20 G1 R3/4 157
ALN15.252B S55846-Z153 Jeu de 2 raccords VWPG51.20 G1 R1 157
ALP45 BPZ:ALP45 Prises pression (courtes) p.v. combinée
ALP46 S55264-V115 Bouchons pour vanne combinée
ALP47 S55264-V116 Bouchon avec purge pour vanne combinée
ALP48 S55264-V117 Prise de pression + purge p. v. combinée
ALP49 S55264-V118 Raccords (longs) p. v. combinée
ALP50 S55264-V119 Bouton réglage manuel p.v. combinée
ALP54 S55264-V154 Outil démontage régulateur DP VQ..P46..
ALP55 S55846-Z142 Racc. avec P/T «p3» VWPG51.15 G3/4 G1/2A 157
ALP56 S55846-Z143 Racc. avec P/T «p3» VWPG51.15 G3/4 G3/4A 157
ALP57 S55846-Z144 Racc. avec P/T «p3» VWPG51.20 G1 G3/4A 157
ALP58 S55846-Z145 Racc. avec P/T «p3» VWPG51.20 G1 G1A 157
ALP59 S55846-Z148 Prise de pression («p1») VWPG51.15.. 157
ALP60 S55846-Z149 Prise de pression («p1») VWPG51.20.. 157
ALQ1 S55845-Z182 Bouton de réglage M30x1.5
ALR100F70 S55264-V161 Régulateur de press.diff. VPF..4.100F70
ALR100F90 S55264-V162 Régulateur de press.diff. VPF..4.100F90
ALR20.252B S55845-Z273 Adaptateurs EVG4U10E020 => DN25
ALR20.253B S55845-Z275 Adaptateurs EXG4U10E020 => DN25
ALR32.252B S55845-Z274 Adaptateurs EVG4U10E032 => DN25
ALR32.253B S55845-Z276 Adaptateurs EXG4U10E032 => DN25
ALR50F15 S55264-V155 Régulateur de press.diff. VPF..4.50F15
ALR50F25 S55264-V156 Régulateur de press.diff. VPF..4.50F25
ALR65F25-HP S55264-V163 Régulateur de press.diff. VPF54.65F25
ALR65F25-LP S55264-V157 Régulateur de press.diff. VPF44.65F25
ALR65F35-HP S55264-V164 Régulateur de press.diff. VPF54.65F35
ALR65F35-LP S55264-V158 Régulateur de press.diff. VPF44.65F35
ALR80F35 S55264-V159 Régulateur de press.diff. VPF..4.80F35
ALR80F45 S55264-V160 Régulateur de press.diff. VPF..4.80F45
ALT-AB200 BPZ:ALT-AB200 Gaine de protection perforée 12x200mm 121
ALT-C001 BPZ:ALT-C001 Jeu d’accessoires de montage RAK / sonde
ALT-DB100J S55700-P142 Gaine de protection double 100mm PN10
ALT-DB150J S55700-P143 Gaine de protection double 150mm PN10
ALT-DB280J S55700-P144 Gaine de protection double 280mm PN10
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ALT-DB450J S55700-P145 Gaine de protection double 450mm PN10
ALT-DS100J S55700-P146 Gaine de protection double 100mm PN16
ALT-DS150J S55700-P147 Gaine de protection double 150mm PN16
ALT-DS280J S55700-P148 Gaine de protection double 280mm PN16
ALT-DS450J S55700-P149 Gaine de protection double 450mm PN16
ALT-SB100 BPZ:ALT-SB100 Gaine de protection simple 100mm PN10
ALT-SB150 BPZ:ALT-SB150 Gaine de protection simple 150mm PN10
ALT-SB200 BPZ:ALT-SB200 Gaine de protection simple 200mm PN10
ALT-SB280 BPZ:ALT-SB280 Gaine de protection simple 280mm PN10
ALT-SS100 BPZ:ALT-SS100 Gaine de protection simple 100mm PN16
ALT-SS150 BPZ:ALT-SS150 Gaine de protection simple 150mm PN16
ALT-SS280 BPZ:ALT-SS280 Gaine de protection simple 280mm PN16
ALT-SS450 BPZ:ALT-SS450 Gaine de protection simple 450mm PN16
ALT-SSF100 BPZ:ALT-SSF100 Gaine de protection simple 100mm PN40
ALT-SSF150 BPZ:ALT-SSF150 Gaine de protection simple 150mm PN40
ALT-SSF200 BPZ:ALT-SSF200 Gaine de protection simple 200mm PN40
ALT-SSF280 BPZ:ALT-SSF280 Gaine de protection simple 280mm PN40
ALT-SSF450 BPZ:ALT-SSF450 Gaine de protection simple 450mm PN40
ALT-SSF600 BPZ:ALT-SSF600 Gaine de protection simple 600mm PN40
ALV14F32S S55846-Z114 Presse-étoupe VVF/VXF 14mm -5°C…220°C
AP 258E11 5WG1258-7EB11 Boitier pour montage encastré
AQB21.2 BPZ:AQB21.2 Adaptateur pour QBM.. sur rail principal
AQB2000 BPZ:AQB2000 Bride de fixation pour sonde QBM..
AQB2002 S55720-S117 Ensemble de raccordement pour sonde QBE
AQB2004 S55720-S318 Support de montage pour sonde QBE
AQB2005 S55720-S549 Kit de montage sonde QBE2..03-P
AQE2102 BPZ:AQE2102 Bague de serrage V4A PN16 pour QAE21
AQF3100 BPZ:AQF3100 Kit pour montage extérieur de QFA31 115
AQF3101 BPZ:AQF3101 Capot d’embout filtre pour sondes QFA.. / QFM..
AQF3150 BPZ:AQF3150 Cellule de mesure interchangeable QFA31 et QFM31
AQF3153 BPZ:AQF3153 Kit pour test de boucle QFA.1/QFM.1
AQF4150 BPZ:AQF4150 Cellule de mesure interchangeable QFM41
AQM63.0 BPZ:AQM63.0 Bride de montage thermostat/sonde
AQM63.2 BPZ:AQM63.2 Fixation de capillaire thermostat/sonde
AQM63.3 BPZ:AQM63.3 Etrier de fixation thermostat/sonde
AQR2500NF S55720-S161 Plaque montage sondes encastr. AQR2531 112
AQR2530NNW S55720-S137 Module d’ambiance sans élément de mesure 112
AQR2531ANW S55720-S133 Module d’ambiance température passive 112
AQR2532NNW S55720-S136 Module d’ambiance température active 112
AQR2535NNW S55720-S141 Module d’ambiance hygro./temp. active 112
AQR2535NNWQ S55720-S219 Module d’ambiance hygro./temp. LED 112
AQR2540NF S55720-S142 Module encastré sans élément de mesure 112
AQR2546NF S55720-S147 Module encastré concentr. CO2 (2000ppm) 112
AQR2547NF S55720-S146 Module encastré taux COV (0..100%) 112
AQR2548NF S55720-S148 Module encastré combiné CO2 / COV 112
AQR2570NF S55720-S203 Module encastré KNX sans élément de mesure
AQR2576NF S55720-S207 Module encastré combiné CO2 KNX
AQS2700 S55720-S459 Module remplacmnt part. fines pr QSA27..
AQY2010 BPZ:AQY2010 Câble 3m pour sondes QFA/QFM 31../41
ARG22.1 BPZ:ARG22.1 Kit de montage change-over pour QAP
ARG22.2 BPZ:ARG22.2 Réglette de fixation en alu pour QAP
ARG62.201 BPZ:ARG62.201 Cadre pour Synco 200
ARG70.3 BPZ:ARG70.3 Plaque d’éloignement RDF semi-encastré
ARG86.3 BPZ:ARG86.3 Kits de montage sonde change-over QAH11
ARG200 S55770-T438 RDG2xx Adapteur montage mural
ASC1.6 BPZ:ASC1.6 Contact auxiliaire pour SKB/SKC/SKD62
ASC2.1/18 BPZ:ASC2.1/18 Contact auxiliaire pour SFA.. et SFP..
ASC9.3 BPZ:ASC9.3 Contact auxiliaire pour SKB/SKC32
ASC10.42 S55845-Z137 Contact auxiliaire pour SQV91P..
ASC10.51 S55845-Z103 Contact auxiliaire pour SAX/L/Y/V/S/T
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ASC36 BPZ:ASC36 Contact auxiliaire pour SQL36
ASC77.1E BPZ:ASC77.1E Contact auxiliaire moteur de volet d’air 183
ASC77.2E BPZ:ASC77.2E Contacts auxiliaires (2) moteur de volet 183
ASE1 BPZ:ASE1 Boîtier de raccordement MX..461 <=DN32
ASE2 BPZ:ASE2 Boîtier de raccordement MX..461 >=DN40
ASE4U10E S55845-Z205 Boitier de contrôle vannes intelligentes
ASE12 BPZ:ASE12 Boîtier de raccordement MXG461B/MVF461H
ASK30 BPZ:ASK30 Console SAS sur vanne L&G X3i
ASK31N S55845-Z100 Adapt. servoM SAL.. sur VBF21.65..150 171
ASK32N S55845-Z211 Adapt. servoM SAL.. sur VBF21.40..50 171
ASK33N S55845-Z101 Adaptateur pour servoM SAL..T10/20 rempl
ASK35N S55845-Z102 Adaptateur pour servoM SAL.. (sur VKF45)
ASK39.1 S55845-Z109 Capot de protection IP54 pour SAX/L/Y/V
ASK39.2 S55845-Z155 Capot de protection IP54 pour SAS
ASK41NF04SP S55845-Z254 Commande manuelle VFW41&VFL41 DN40…65
ASK41NF05SP S55845-Z255 Poignée VFW41&VFL41 DN80…125 & VFW41..U
ASK41NF07SP S55845-Z256 Commande manuelle VFW41&VFL41 DN150…200
ASK41NF10SP S55845-Z257 Commande manuelle VFW41&VFL41 DN250…400
ASK50 BPZ:ASK50 Inverseur mécanique de course SKD..
ASK51 BPZ:ASK51 Inverseur mécanique de course SKB..
ASK55.2 BPZ:ASK55.2 Dispositif d’entrainement (diam. 5…8mm) 183
ASK71.01 S55859-Z101 Kit d’accessoires GMA/GEB..1 183
ASK71.02 S55859-Z102 Kit d’accessoires GCA/GBB/GIB ..1 183
ASK71.03 S55859-Z114 Réglette de fixation flex. (jeu de 10) 183
ASK71.04 S55859-Z115 Réglette de fixation longue flex. (10) 183
ASK71.05 S55859-Z116 Indicateur de position (jeu de 10) 183
ASK71.06 S55859-Z117 Adaptateur d’axe std. (diam. 8…25,6mm) 183
ASK71.07 S55859-Z118 Réglette de fixation flex. (jeu de 10) 183
ASK71.08 S55859-Z119 Réglette de fixation courte flex. (10) 183
ASK71.1 BPZ:ASK71.1 Kit conv. rotat/linéa. montage sur gaine 183
ASK71.2 BPZ:ASK71.2 Kit conv. rot./lin. avec levier et supp. 184
ASK71.3 BPZ:ASK71.3 Kit conv. rotatif/linéaire avec levier 184
ASK71.4 BPZ:ASK71.4 Kit conv. rot./lin. avec levier et supp. 184
ASK71.5 BPZ:ASK71.5 Kit conv. rotatif/linéaire avec levier 184
ASK71.6 BPZ:ASK71.6 Kit conv. rot./lin. avec levier et supp. 184
ASK71.9 BPZ:ASK71.9 Levier universel 184
ASK71.11 BPZ:ASK71.11 Kit conv. rotat/linéa. montage sur gaine 184
ASK71.13 BPZ:ASK71.13 Kit conv. rotatif/linéaire avec levier 184
ASK71.14 BPZ:ASK71.14 Kit conv. rot./lin. avec levier et supp. 185
ASK71.19 S55859-Z121 Clé de commande manuelle (jeu de 10) 185
ASK71.20 S55859-Z122 Clé de commande manuelle (jeu de 10) 185
ASK71.21 S55859-Z123 Insert de centrage 2x10mm carré 185
ASK73.1 BPZ:ASK73.1 Etrier de fixa. moteurs jumelés (PwrPck) 185
ASK73.2 BPZ:ASK73.2 Etrier d’alignement pour moteurs jumelés 185
ASK74.1 BPZ:ASK74.1 Adaptateur d’axe spec. (diam. 15…26,5mm) 185
ASK74.7 BPZ:ASK74.7 Prolong. axe 240mm R/C (8-25,6mm/6-18mm) 185
ASK74.12 S55859-Z103 Adaptateur d’axe std. (diam. 6,4…20,5mm) 186
ASK74.13 S55859-Z104 Adaptateur d’axe complet (carré 15mm) 186
ASK74.14 S55859-Z105 Adaptateur d’axe complet (carré 12mm) 186
ASK74.15 S55859-Z106 Adaptateur d’axe complet (carré 10mm) 186
ASK74.16 S55859-Z107 Adaptateur d’axe complet (carré 8mm) 186
ASK74.17 S55859-Z108 Adaptateur d’axe complet (carré 15mm) 186
ASK74.18 S55859-Z109 Adaptateur d’axe complet (carré 12mm) 186
ASK74.19 S55859-Z110 Adaptateur d’axe complet (carré 10mm) 186
ASK74.20 S55859-Z111 Adaptateur d’axe complet (carré 8mm) 186
ASK74.22 S55859-Z113 Kit d’accessoires (jeu de 10 pièces) 186
ASK75.1 BPZ:ASK75.1 Capot de protection servomoteur rotatif 186
ASK75.3 BPZ:ASK75.3 Capot de protection servomoteur rotatif 186
ASK75.4 BPZ:ASK75.4 Fourreau de protection servom. rotatif 186
ASK75.5 BPZ:ASK75.5 Fourreau protection servom. rot/linéaire 186
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ASK75.6 BPZ:ASK75.6 Fourreau protection servom. rot/linéaire 186
ASK77.2 BPZ:ASK77.2 Kit de montage GMA..1E sur V bois. sph. 187
ASK77.3 BPZ:ASK77.3 Kit montage GLB/GDB..1E sur V bois. sph. 187
ASK77.5 S55845-Z199 Kit montage GSD/GQD..1A sur V bois. sph. 187
ASK78.3 BPZ:ASK78.3 Insert de blocage 8…10 mm 187
ASK78.5 BPZ:ASK78.5 Insert de centrage 12,7 mm rond (½») 187
ASK78.6 BPZ:ASK78.6 Insert de centrage 8 mm carré 187
ASK78.7 BPZ:ASK78.7 Insert de centrage 10 mm carré 187
ASK78.9 BPZ:ASK78.9 Insert de centrage 10 mm rond 187
ASK78.10 BPZ:ASK78.10 Insert de centrage 12 mm rond 187
ASK78.12 BPZ:ASK78.12 Insert de centrage profile D (12x9 mm) 188
ASK78.14 BPZ:ASK78.14 Insert de centrage 8 mm carré avec detr. 188
ASP1.1 S55845-Z138 Module alimentation pour SQV91P.. 159
ASQ1 S55845-Z180 Capot servomoteurs SAS/SAT
ASR0.16N BPZ:ASR0.16N Insert MVS661.25..N kvs 0,16
ASR0.4N BPZ:ASR0.4N Insert MVS661.25..N kvs 0,4
ASR1.0N BPZ:ASR1.0N Insert MVS661.25..N kvs 1,0
ASR2.5N BPZ:ASR2.5N Insert MVS661.25..N kvs 2,5
ASR6.3N BPZ:ASR6.3N Insert MVS661.25..N kvs 6,3
ASR70 S55845-Z241 Réchauffeur d’axe pour MVS / MVL 661..
AST20 S55499-D165 Appareil service/exploit. Modbus
ASY3L25 BPZ:ASY3L25 Câble SSA/B/D/P 230V 3pts 2,5m
ASY3L45 BPZ:ASY3L45 Câble SSA/B/D/P 230V 3pts 4,5m
ASY6AL20 S55174-A137 Câble STA/STP73.. Mod. fct. 0..10V 2 gr.
ASY6AL20HF S55174-A147 Câble STA/STP73.. Mod. fct. 0..10V 2 gr.
ASY6L25 BPZ:ASY6L25 Câble SSA/B/D/P 24V 0..10V 2,5m
ASY6L45 BPZ:ASY6L45 Câble SSA/B/D/P 24V 0..10V 4,5m
ASY6L45HF BPZ:ASY6L45HF Câble SSA/B/D/P 24V 0..10V 4,5m ss halo.
ASY6PL20 S55174-A140 Câble STA/STP73.. Mod. fct. 0..10V 3 gr.
ASY6PL20HF S55174-A150 Câble STA/STP73.. Mod. fct. 0..10V 3 gr.
ASY8L25 BPZ:ASY8L25 Câble SSA/B/D/P 24V 3pts 2,5m
ASY8L45 BPZ:ASY8L45 Câble SSA/B/D/P 24V 3pts 4,5m
ASY8L45HF BPZ:ASY8L45HF Câble SSA/B/D/P 24V 3pts 4,5m sans halo.
ASY98 BPZ:ASY98 Vis de fixation pour bornier SSP31/61/81
ASY99 BPZ:ASY99 Bornier 3 points‚ 24 V~ SSP81
ASY100 BPZ:ASY100 Bornier 0..10 V-‚ 24 V~ STP/SSB/SSP
ASZ6.6 S55845-Z108 Réchauffeur d’axe pour SAX / SKB/C/D
ASZ7.3 BPZ:ASZ7.3 Potentiomètre SKB32/C32../F SKD32
ASZ7.5/1000 S55845-Z106 Potentiomètre 0..1000 ohm pour SAX/L/V
ASZ7.6/1000 S55845-Z136 Potentiomètre 0..1000 ohm pour SQV91P..
ASZ36 BPZ:ASZ36 Potentiomètre 1000ohm pour SQL36E
ATN2 BPZ:ATN2 Protection anti-vandalisme RTN..
ATN4 BPZ:ATN4 Commande manuelle VEN/VDN/VUN
ATN6 S55264-V187 Bouton prérégl. v. radiat. comb. VP..135
AUZ3.1 BPZ:AUZ3.1 Horloge ana. journalière RVP2.1.0
AUZ3.7 BPZ:AUZ3.7 Horloge ana. hebdo. RVP2.1.0 / RAV11.1
AV52 BPZ:AV52 Adaptateur Comap pour RTN
AV53 BPZ:AV53 Adaptateur Danfoss RA-N (RA2000) p. RTN
AV54 BPZ:AV54 Adaptateur Danfoss RAVL pour RTN
AV55 BPZ:AV55 Adaptateur Danfoss RAV pour RTN
AV56 BPZ:AV56 Adaptateur Giacomini pour RTN
AV57 BPZ:AV57 Adaptateur Herz pour RTN
AV58 BPZ:AV58 Adaptateur Oventrop (< 2000) pour RTN
AV59 BPZ:AV59 Adaptateur Vaillant pour RTN
AV60 BPZ:AV60 Adaptateur TA (< 2000) pour RTN
AV61 BPZ:AV61 Adaptateur MMA pour RTN
AV63 S55174-A165 Adaptateur Giacomini pour STA/STP..3..
AV64 S55174-A166 Adaptateur Pettinaroli pour STA/STP..3..
AV301 S55174-A159 Adaptateur M30x1,5 pour STA/STP..3..
AV302 S55174-A160 Adaptateur M28x1,5 pour STA/STP..3..
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AV303 S55174-A161 Adaptateur M30x1 pour STA/STP..3..
AV304 S55174-A167 Kit d’adaptateurs pour STA/STP..3..
AV305 S55174-A169 Adaptateur M30x1.5 standard (10 pièces)
AVF4E065 S55845-Z213 Débitmètre ultraS vanne intellig. DN65
AVF4E080 S55845-Z214 Débitmètre ultraS vanne intellig. DN80
AVF4E100 S55845-Z215 Débitmètre ultraS vanne intellig. DN100
AVF4E125 S55845-Z216 Débitmètre ultraS vanne intellig. DN125
AVG4E015 S55845-Z206 Débitmètre ultraS vanne intellig. DN15
AVG4E015VAG S55845-Z223 Section hydraulique V2V intellig. DN15
AVG4E015VBG S55845-Z250 Section hydraulique V3V intellig. DN15
AVG4E020 S55845-Z207 Débitmètre ultraS vanne intellig. DN20
AVG4E020VAG S55845-Z224 Section hydraulique V2V intellig. DN20
AVG4E020VBG S55845-Z245 Section hydraulique V3V intellig. DN20
AVG4E025 S55845-Z208 Débitmètre ultraS vanne intellig. DN25
AVG4E025VAG S55845-Z225 Section hydraulique V2V intellig. DN25
AVG4E025VBG S55845-Z246 Section hydraulique V3V intellig. DN25
AVG4E032 S55845-Z209 Débitmètre ultraS vanne intellig. DN32
AVG4E032VAG S55845-Z226 Section hydraulique V2V intellig. DN32
AVG4E032VBG S55845-Z247 Section hydraulique V3V intellig. DN32
AVG4E040 S55845-Z210 Débitmètre ultraS vanne intellig. DN40
AVG4E040VAG S55845-Z227 Section hydraulique V2V intellig. DN40
AVG4E040VBG S55845-Z248 Section hydraulique V3V intellig. DN40
AVG4E050 S55845-Z212 Débitmètre ultraS vanne intellig. DN50
AVG4E050VAG S55845-Z228 Section hydraulique V2V intellig. DN50
AVG4E050VBG S55845-Z249 Section hydraulique V3V intellig. DN50
AZX61.1 S55845-Z107 Module de fonctions pour SAX/Y/V/L 61
CFG3.F200 S55842-Z133 CFG3.F200  DESIGO OPTIC Hardware
CLD.BO.ADD P55811-Y100-A101 Building-Oper- Gest. Bât.Via Cloud 1site 500dp 1an
CLD.BO.STD P55811-Y100-A100 Building-Oper- Gest. Bât.Via Cloud Abonn.1an
CLD.BO.TRL P55811-Y101-A100 Building-Oper- Gest. Bât.Via Cloud Ess.Grat.6 mois
CMK2000 6BK1700-0BA20-0AA0 Module de communication KNX/LOGO8!
CU230P-2-BT S55529-E100 Unité de commande USS, Modbus, BACnet
CU230P-2DP 6SL3243-0BB30-1PA3 Unité de commande Profibus pour G120P..
CWG.BOX-EU S55813-Y100 ConnectBox Hardware pour Europe
CWG.L1-ADD2 P55695-L100-A160 1 An ajout 50 Datapoints pour IoT/S/M ConnectBox
CWG.L1-ADD3 P55695-L100-A170 1 An ajout 1000 Datapoints pour L ConnectBox
CWG.L1-IOT P55695-L100-A100 1 An Licence Cloud IoT pour ConnectBox
CWG.L1-L P55695-L100-A130 1 An Licence Cloud Large pour ConnectBox
CWG.L1-M P55695-L100-A120 1 An Licence Cloud Medium pour ConnectBox
CWG.L1-S P55695-L100-A110 1 An Licence Cloud Small pour ConnectBox
CWG.L1-SAT P55695-L100-A140 1 An Licence Cloud Satellite pour ConnectBox
CWG.L3-ADD2 P55695-L100-A260 3 Ans ajout 50 Datapoints pour IoT/S/M ConnectBox
CWG.L3-ADD3 P55695-L100-A270 3 Ans ajout 1000 Datapoints pour L ConnectBox
CWG.L3-IOT P55695-L100-A200 3 Ans Licence Cloud IoT pour ConnectBox
CWG.L3-L P55695-L100-A230 3 Ans Licence Cloud Large pour ConnectBox
CWG.L3-M P55695-L100-A220 3 Ans Licence Cloud Medium pour ConnectBox
CWG.L3-S P55695-L100-A210 3 Ans Licence Cloud Small pour ConnectBox
CWG.L3-SAT P55695-L100-A240 3 Ans Licence Cloud Satellite pour ConnectBox
CWG.L5-ADD2 P55695-L100-A360 5 Ans ajout 50 Datapoints pour IoT/S/M ConnectBox
CWG.L5-ADD3 P55695-L100-A370 5 Ans ajout 1000 Datapoints pour L ConnectBox
CWG.L5-IOT P55695-L100-A300 5 Ans Licence Cloud IoT pour ConnectBox
CWG.L5-L P55695-L100-A330 5 Ans Licence Cloud Large pour ConnectBox
CWG.L5-M P55695-L100-A320 5 Ans Licence Cloud Medium pour ConnectBox
CWG.L5-S P55695-L100-A310 5 Ans Licence Cloud Small pour ConnectBox
CWG.L5-SAT P55695-L100-A340 5 Ans Licence Cloud Satellite pour ConnectBox
CWG.L6-IOT P55695-L100-A400 ConnectBox (on-premise) IoT License
CWG.L6-L P55695-L100-A430 ConnectBox (on-premise) Large License
CWG.L6-M P55695-L100-A420 ConnectBox (on-premise) Medium License
CWG.L6-R P55695-L100-A450 ConnectBox (on-premise) accès distant 3 Ans
CWG.L6-S P55695-L100-A410 ConnectBox (on-premise) Small License
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CWG.L6-XL P55695-L100-A440 ConnectBox (on-premise) Xlarge License
CXG3.X200 S55842-Z131-A100 Connect X200 Passerelle ultra Securisée Sol. Cloud
CXG3.X300 S55842-Z121-A100 Connect X300 Passerelle ultra Securisée Sol. Cloud
DXA.B130 S55376-C158 DRA - Sonde De Guillotine 50”
DXA.B200 S55376-C159 DRA - Sonde De Guillotine 80”
DXA.H110 S55376-C119 Cache Borniers Pour DXR2 Compact (2 Pieces)
DXA.H180 S55376-C120 Cache Borniers Pour DXR2 Modulaire (2 Pieces)
DXA.S04P1 S55376-C139 Sonde de pression de débit d’air (SCOM)
DXA.S04P1-B S55376-C140 Sonde de pression de débit d’air IP54 (SCOM)
DXA.T50 S55499-D500 Kit de tube à air 50mm
DXR1.E02PLZ-112 S55499-D460 Actionneur VAV, 24V AC, BACnet IP
DXR1.E09PDZ-112 S55499-D456 Actionneur 5Nm VAV, 24V AC, BACnet IP
DXR1.E09PDZ-113 S55499-D457 Actionneur FPB, 24V AC, BACnet IP
DXR1.E09PLZ-112 S55499-D742 Actionneur 10Nm VAV, 24V AC, BACnet IP
DXR1.E10PL-112 S55499-D458 Actionneur VAV, 24V AC, BACnet IP
DXR1.E10PL-113 S55499-D459 Actionneur FPB, 24V AC, BACnet IP
DXR1.M09PDZ-112 S55499-D462 Actionneur 5Nm VAV, 24V AC, BACnet MS/TP
DXR1.M09PDZ-113 S55499-D463 Actionneur FPB, 24V AC, BACnet MS/TP
DXR1.M09PLZ-112 S55499-D741 Actionneur 10Nm VAV, 24V AC, BACnet MS/TP
DXR2.E09-101A S55376-C110 Régulateur multimétiers, 230VAC, BACnet/IP
DXR2.E09-101A/BP S55376-C165 Régulateur multimétiers, 230VAC, BACnet/IP, par 18
DXR2.E09T-101A S55376-C111 Régulateur multimétiers, 230VAC, BACnet/IP
DXR2.E09T-101A/BP S55376-C166 Régulateur multimétiers, 230VAC, BACnet/IP, par 18
DXR2.E10-101A S55376-C109 Régulateur multimétiers, 230VAC, BACnet/IP
DXR2.E10-101A/BP S55376-C164 Régulateur multimétiers, 230VAC, BACnet/IP, par 18
DXR2.E10PL-102B S55376-C145 Actionneur multimétiers VAV, 24VAC, BACnet/IP
DXR2.E10PLX-102B S55376-C146 Actionneur multimétiers VAV, 24VAC, BACnet/IP
DXR2.E12P-102A S55376-C108 Régulateur multimétiers VAV, 24VAC, BACnet/IP
DXR2.E17C-103A S55376-C134 Régulateur multimétiers labo, 24VAC, BACnet/IP
DXR2.E17CX-103A S55376-C150 Régulateur multimétiers labo, 24VAC, BACnet/IP
DXR2.E18-101A S55376-C107 Régulateur multimétiers, 24VAC, BACnet/IP
DXR2.E18-101A/BP S55376-C162 Régulateur multimétiers, 24VAC, BACnet/IP, par 18
DXR2.E18-102A S55376-C128 Régulateur multimétiers VAV, 24VAC, BACnet/IP
DXR2.E18-102A/BP S55376-C167 Régulateur multi. VAV, 24VAC, BACnet/IP, par 18
DXR2.M09-101A S55376-C116 Régulateur CVC, 230VAC, BACnet/MSTP
DXR2.M09T-101A S55376-C117 Régulateur CVC, 230VAC, BACnet/MSTP
DXR2.M10-101A S55376-C115 Régulateur CVC, 230VAC, BACnet/MSTP
DXR2.M10PL-102B S55376-C147 Actionneur multimétiers VAV, 24VAC, BACnet/MSTP
DXR2.M10PLX-102B S55376-C148 Actionneur multimétiers VAV, 24VAC, BACnet/MSTP
DXR2.M11-101A S55376-C112 Régulateur CVC, 24VAC, BACnet/MSTP
DXR2.M12P-102A S55376-C114 Régulateur VAV, 24VAC, BACnet/MSTP
DXR2.M18-101A S55376-C113 Régulateur CVC, 24VAC, BACnet/MSTP
DXR2.M18-102A S55376-C129 Régulateur VAV, 24VAC, BACnet/MSTP
EVF4U20E065 S55300-M106 Vanne 2V intell. brides PN16 DN65 PICV 157
EVF4U20E080 S55300-M107 Vanne 2V intell. brides PN16 DN80 PICV 157
EVF4U20E100 S55300-M108 Vanne 2V intell. brides PN16 DN100 PICV 157
EVF4U20E125 S55300-M109 Vanne 2V intell. brides PN16 DN125 PICV 157
EVG4U10E015 S55300-M100 Vanne 2V intell. filetée PN16 DN15 PICV 157
EVG4U10E020 S55300-M101 Vanne 2V intell. filetée PN16 DN20 PICV 157
EVG4U10E025 S55300-M102 Vanne 2V intell. filetée PN16 DN25 PICV 157
EVG4U10E032 S55300-M103 Vanne 2V intell. filetée PN16 DN32 PICV 157
EVG4U10E040 S55300-M104 Vanne 2V intell. filetée PN16 DN40 PICV 157
EVG4U10E050 S55300-M105 Vanne 2V intell. filetée PN16 DN50 PICV 157
EXF4U20E065 S55300-M117 Vanne 3V intell. brides PN16 DN65 PICV 157
EXF4U20E080 S55300-M118 Vanne 3V intell. brides PN16 DN80 PICV 157
EXF4U20E100 S55300-M119 Vanne 3V intell. brides PN16 DN100 PICV 157
EXG4U10E015 S55300-M111 Vanne 3V intell. filetée PN16 DN15 PICV 157
EXG4U10E020 S55300-M112 Vanne 3V intell. filetée PN16 DN20 PICV 157
EXG4U10E025 S55300-M113 Vanne 3V intell. filetée PN16 DN25 PICV 157
EXG4U10E032 S55300-M114 Vanne 3V intell. filetée PN16 DN32 PICV 157
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EXG4U10E040 S55300-M115 Vanne 3V intell. filetée PN16 DN40 PICV 157
EXG4U10E050 S55300-M116 Vanne 3V intell. filetée PN16 DN50 PICV 157
EZT-M40 S55845-Z231 Gaines de protection simple X2 40mm PN25
EZT-S100 S55845-Z232 Doigts de gant vanne intelligente brides
EZU10-10025 S55845-Z230 Sondes temp. V. intelligentes brides
EZU10-10060 S55845-Z237 Sondes temp. plong. app. vanne intelli.
EZU10-2615 S55845-Z229 Sondes temp. V. intelligentes filetées
EZU-WA S55845-Z234 Support mural contrôleur vanne intellig.
EZU-WB S55845-Z236 Ecarteur débit. contrôl. vanne intellig.
FGT-PT1000 BPZ:FGT-PT1000 Sonde température fumées Pt1000 65mm 111
FIN-0001K-EMB P55374-C314 Licence Optic-1K CAPS CFG3
FIN-0001K-MAINT P55374-C282 Licence Optic-Maint. 1K CAPS SOFT-1AN
FIN-0001K-S P55374-C306 Licence Optic-1K CAPS SOFT
FIN-0002K-EMB P55374-C315 Licence Optic-2K CAPS CFG3
FIN-0002K-S P55374-C307 Licence Optic-2K CAPS SOFT
FIN-0005K-DEV P55374-C319 Licence Optic-Ingénierie 5K CAPS-1AN
FIN-0005K-EMB P55374-C316 Licence Optic-5KCAPS CFG3 
FIN-0005K-MAINT P55374-C283 Licence Optic-Maint. 5K CAPS SOFT-1AN
FIN-0005K-S P55374-C308 Licence Optic-5K CAPS SOFT
FIN-00100-EMB P55374-C312 Licence Optic-100 CAPS CFG3
FIN-00100-MAINT P55374-C280 Licence Optic-Maint. 100 CAPS SOFT-1AN
FIN-00100-S P55374-C304 Licence Optic-100 CAPS SOFT
FIN-0010K-DEV P55374-C320 Licence Optic-Ingénierie 1K CAPS-1AN
FIN-0010K-MAINT P55374-C284 Licence Optic-Maint. 10K CAPS SOFT-1AN
FIN-0010K-S P55374-C209 Licence Optic-10K CAPS SOFT
FIN-00500-EMB P55374-C313 Licence Optic-500 CAPS CFG3
FIN-00500-MAINT P55374-C281 Licence Optic-Maint. 500 CAPS SOFT-1AN
FIN-00500-S P55374-C305 Licence Optic-500 CAPS SOFT
FIN-0050K-DEV P55374-C321 Licence Optic-Ingénierie 5K CAPS-1AN
FIN-0050K-MAINT P55374-C285 Licence Optic-Maint. 50K CAPS SOFT-1AN
FIN-0050K-S P55374-C310 Licence Optic-50K CAPS SOFT
FIN-0100K-DEV P55374-C322 Licence Optic-Ingénierie 100K CAPS-1AN
FIN-0100K-MAINT P55374-C286 Licence Optic-Maint. 100K CAPS SOFT-1AN
FIN-0100K-S P55374-C311 Licence Optic-100K CAPS SOFT
FIN-1K-EMB-MAINT P55374-C390 Licence Optic-Maint. 1K CAPS CFG3-2AN
FIN-2K-EMB-MAINT P55374-C392 Licence Optic-Maint. 2K CAPS CFG3-2AN
FIN-500-EMB-MAINT P55374-C389 Licence Optic-Maint. 500 CAPS CFG3-2AN
FIN-5K-EMB-MAINT P55374-C393 Licence Optic-Maint. 5K CAPS CFG3-2AN
FIN-CLOUD-OPTIC-DM P55374-C440 Desigo Optic-Gestion appareils Cloud
FINH-00010 P55374-C274 Licence Optic-10 Historiques SOFT
FINH-00010-EMB P55374-C317 Licence Optic-10 Historiques CFG3 
FINH-00010-MAINT P55374-C287 Licence Optic-Maint. 10 Histo. SOFT-1AN
FINH-0001K P55374-C276 Licence Optic-1K Historiques SOFT
FINH-0001K-MAINT P55374-C289 Licence Optic-Maint. 1K Histo. SOFT-1AN
FINH-0005K-MAINT P55374-C290 Licence Optic-Maint. 5K Histo. SOFT-1AN
FINH-00100 P55374-C275 Licence Optic-100 Historiques SOFT
FINH-00100-EMB P55374-C318 Licence Optic-100 Historiques CFG3
FINH-00100-MAINT P55374-C288 Licence Optic-Maint. 100 Histo. SOFT-1AN
FINH-0010K P55374-C278 Licence Optic-10K Historiques SOFT
FINH-0010K-MAINT P55374-C291 Licence Optic-Maint. 10K Histo. SOFT-1AN
FINH-0050K P55374-C279 Licence Optic-50K Historiques SOFT
FINH-0050K-MAINT P55374-C292 Licence Optic-Maint. 50K Histo. SOFT-1AN
FINH-100-EMB-MAINT P55374-C395 Licence Optic-Maint. 100 Histo. CFG3-2AN
FINH-10-EMB-MAINT P55374-C394 Licence Optic-Maint. 10 Histo. CFG3-2AN
FK-PZ1 BPZ:FK-PZ1 Douilles raccord QBM.. longueur variable (x2)
FK-PZ2 BPZ:FK-PZ2 Douilles raccord QBM.. mesure précise (x2)
FK-PZ3 BPZ:FK-PZ3 Douilles raccord QBM.. longueur fixe (x2)
FK-TP/200 BPZ:FK-TP/200 Sonde température gaine Pt100 IP54 200mm
FK-TZ1 BPZ:FK-TZ1 Etrier de fixation en acier galvanisé (x6)
FT-PZ1 BPZ:FT-PZ1 Raccord G1/2 pour QBE2001-P..U
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FT-TP/100 BPZ:FT-TP/100 Sonde température plongeur Pt100 100mm
FT-TP/400 BPZ:FT-TP/400 Sonde température plongeur Pt100 400mm
G120P-0.75/32A 6SL3200-6AE12-2AH0 Variateur fréq. nu 0,75kW IP20 A
G120P-0.75/32B 6SL3200-6AE12-2BH0 Variateur fréq. nu 0,75kW IP20 B
G120P-0.75/35A 6SL3200-6AM12-2AH0 Variateur fréq. nu 0,75kW «IP54/55» A
G120P-0.75/35B 6SL3200-6AM12-2BH0 Variateur fréq. nu 0,75kW «IP54/55» B
G120P-1.1/32A 6SL3200-6AE13-1AH0 Variateur fréq. nu 1,1kW IP20 A
G120P-1.1/32B 6SL3200-6AE13-1BH0 Variateur fréq. nu 1,1kW IP20 B
G120P-1.1/35A 6SL3200-6AM13-1AH0 Variateur fréq. nu 1,1kW «IP54/55» A
G120P-1.1/35B 6SL3200-6AM13-1BH0 Variateur fréq. nu 1,1kW «IP54/55» B
G120P-1.5/32A 6SL3200-6AE14-1AH0 Variateur fréq. nu 1,5kW IP20 A
G120P-1.5/32B 6SL3200-6AE14-1BH0 Variateur fréq. nu 1,5kW IP20 B
G120P-1.5/35A 6SL3200-6AM14-1AH0 Variateur fréq. nu 1,5kW «IP54/55» A
G120P-1.5/35B 6SL3200-6AM14-1BH0 Variateur fréq. nu 1,5kW «IP54/55» B
G120P-2.2/32A 6SL3200-6AE15-8AH0 Variateur fréq. nu 2,2kW IP20 A
G120P-2.2/32B 6SL3200-6AE15-8BH0 Variateur fréq. nu 2,2kW IP20 B
G120P-2.2/35A 6SL3200-6AM15-8AH0 Variateur fréq. nu 2,2kW «IP54/55» A
G120P-2.2/35B 6SL3200-6AM15-8BH0 Variateur fréq. nu 2,2kW «IP54/55» B
G120P-3/32A 6SL3200-6AE17-7AH0 Variateur fréq. nu 3kW IP20 A
G120P-3/32B 6SL3200-6AE17-7BH0 Variateur fréq. nu 3kW IP20 B
G120P-3/35A 6SL3200-6AM17-7AH0 Variateur fréq. nu 3kW «IP54/55» A
G120P-3/35B 6SL3200-6AM17-7BH0 Variateur fréq. nu 3kW «IP54/55» B
G120P-4/32A 6SL3200-6AE21-0AH0 Variateur fréq. nu 4kW IP20 A
G120P-4/32B 6SL3200-6AE21-0BH0 Variateur fréq. nu 4kW IP20 B
G120P-4/35A 6SL3200-6AM21-0AH0 Variateur fréq. nu 4kW «IP54/55» A
G120P-4/35B 6SL3200-6AM21-0BH0 Variateur fréq. nu 4kW «IP54/55» B
G120P-5.5/32A 6SL3200-6AE21-3AH0 Variateur fréq. nu 5,5kW IP20 A
G120P-5.5/32B 6SL3200-6AE21-3BH0 Variateur fréq. nu 5,5kW IP20 B
G120P-5.5/35A 6SL3200-6AM21-3AH0 Variateur fréq. nu 5,5kW «IP54/55» A
G120P-5.5/35B 6SL3200-6AM21-3BH0 Variateur fréq. nu 5,5kW «IP54/55» B
G120P-7.5/32A 6SL3200-6AE21-8AH0 Variateur fréq. nu 7,5kW IP20 A
G120P-7.5/32B 6SL3200-6AE21-8BH0 Variateur fréq. nu 7,5kW IP20 B
G120P-7.5/35A 6SL3200-6AM21-8AH0 Variateur fréq. nu 7,5kW «IP54/55» A
G120P-7.5/35B 6SL3200-6AM21-8BH0 Variateur fréq. nu 7,5kW «IP54/55» B
G120P-11/32A 6SL3200-6AE22-6AH0 Variateur fréq. nu 11kW IP20 A
G120P-11/32B 6SL3200-6AE22-6BH0 Variateur fréq. nu 11kW IP20 B
G120P-11/35A 6SL3200-6AM22-6AH0 Variateur fréq. nu 11kW «IP54/55» A
G120P-11/35B 6SL3200-6AM22-6BH0 Variateur fréq. nu 11kW «IP54/55» B
G120P-15/32A 6SL3200-6AE23-2AH0 Variateur fréq. nu 15kW IP20 A
G120P-15/32B 6SL3200-6AE23-2BH0 Variateur fréq. nu 15kW IP20 B
G120P-15/35A 6SL3200-6AM23-2AH0 Variateur fréq. nu 15kW «IP54/55» A
G120P-15/35B 6SL3200-6AM23-2BH0 Variateur fréq. nu 15kW «IP54/55» B
G120P-18.5/32A 6SL3200-6AE23-8AH0 Variateur fréq. nu 18,5kW IP20 A
G120P-18.5/32B 6SL3200-6AE23-8BH0 Variateur fréq. nu 18,5kW IP20 B
G120P-18.5/35A 6SL3200-6AM23-8AH0 Variateur fréq. nu 18,5kW «IP54/55» A
G120P-18.5/35B 6SL3200-6AM23-8BH0 Variateur fréq. nu 18,5kW «IP54/55» B
G120P-22/32A 6SL3200-6AE24-5AH0 Variateur fréq. nu 22kW IP20 A
G120P-22/32B 6SL3200-6AE24-5BH0 Variateur fréq. nu 22kW IP20 B
G120P-22/35A 6SL3200-6AM24-5AH0 Variateur fréq. nu 22kW «IP54/55» A
G120P-22/35B 6SL3200-6AM24-5BH0 Variateur fréq. nu 22kW «IP54/55» B
G120P-30/32A 6SL3200-6AE26-0AH0 Variateur fréq. nu 30kW IP20 A
G120P-30/32B 6SL3200-6AE26-0BH0 Variateur fréq. nu 30kW IP20 B
G120P-30/35A 6SL3200-6AM26-0AH0 Variateur fréq. nu 30kW «IP54/55» A
G120P-30/35B 6SL3200-6AM26-0BH0 Variateur fréq. nu 30kW «IP54/55» B
G120P-37/32A 6SL3200-6AE27-5AH0 Variateur fréq. nu 37kW IP20 A
G120P-37/32B 6SL3200-6AE27-5BH0 Variateur fréq. nu 37kW IP20 B
G120P-37/35A 6SL3200-6AM27-5AH0 Variateur fréq. nu 37kW «IP54/55» A
G120P-37/35B 6SL3200-6AM27-5BH0 Variateur fréq. nu 37kW «IP54/55» B
G120P-45/32A 6SL3200-6AE28-8AH0 Variateur fréq. nu 45kW IP20 A
G120P-45/32B 6SL3200-6AE28-8BH0 Variateur fréq. nu 45kW IP20 B

201
Gestion de l’énergie et du confort
Catalogue produits 2023
Index



Référence Code article Descriptif Page

G120P-45/35A 6SL3200-6AM28-8AH0 Variateur fréq. nu 45kW «IP54/55» A
G120P-45/35B 6SL3200-6AM28-8BH0 Variateur fréq. nu 45kW «IP54/55» B
G120P-55/32A 6SL3200-6AE31-1AH0 Variateur fréq. nu 55kW IP20 A
G120P-55/32B 6SL3200-6AE31-1BH0 Variateur fréq. nu 55kW IP20 B
G120P-55/35A 6SL3200-6AM31-1AH0 Variateur fréq. nu 55kW «IP54/55» A
G120P-55/35B 6SL3200-6AM31-1BH0 Variateur fréq. nu 55kW «IP54/55» B
G120P-75/32A 6SL3200-6AE31-4AH0 Variateur fréq. nu 75kW IP20 A
G120P-75/32B 6SL3200-6AE31-4BH0 Variateur fréq. nu 75kW IP20 B
G120P-75/35A 6SL3200-6AM31-4AH0 Variateur fréq. nu 75kW «IP54/55» A
G120P-75/35B 6SL3200-6AM31-4BH0 Variateur fréq. nu 75kW «IP54/55» B
G120P-90/35A 6SL3200-6AM31-7AH0 Variateur fréq. nu 90kW «IP54/55» A
G120P-90/35B 6SL3200-6AM31-7BH0 Variateur fréq. nu 90kW «IP54/55» B
G120P-AirSheet-FSA 6SL3266-7SA00-0MA0 Déflecteur d’air pour G120P.. IP55 FSA
G120P-AirSheet-FSB 6SL3266-7SB00-0MA0 Déflecteur d’air pour G120P.. IP55 FSB
G120P-AirSheet-FSC 6SL3266-7SC00-0MA0 Déflecteur d’air pour G120P.. IP55 FSC
G120P-BCover 6SL3256-6BA00-0AA0 Plaque d’opturation IP55 pour G120P..
G120P-BOP-2 6SL3255-6AA00-4CA0 Pupitre opérateur basique «IP55» G120P..
G120P-CUScreen 6SL3264-1EA00-0FA0 Kit connexion blindage CU230P-2 G120P..
G120P-Door-Kit 6SL3256-6AP00-0JA0 Kit montage armoire IOP et BOP-2 G120P..
G120P-IOP-2-BT 6SL3255-6AA00-4JA2 Pupitre opérateur évolué «IP55» G120P..
G120P-MSetFSA-IP55 6SL3200-0SK02-0AA0 Jeu de montage PM230 taille FSA G120P..
G120P-MSetFSB-IP55 6SL3200-0SK03-0AA0 Jeu de montage PM230 taille FSB G120P..
G120P-MSetFSC-IP55 6SL3200-0SK04-0AA0 Jeu de montage PM230 taille FSC G120P..
G120P-MSetFSD-IP55 6SL3200-0SK05-0AA0 Jeu de montage PM230 taille FSD G120P..
G120P-MSetFSE-IP55 6SL3200-0SK06-0AA0 Jeu de montage PM230 taille FSE G120P..
G120P-MSetFSF-IP55 6SL3200-0SK07-0AA0 Jeu de montage PM230 taille FSF G120P..
G120P-PC-Kit 6SL3255-0AA00-2CA0 Kit de connexion PC pour G120P..
G120P-Screen-FSDE 6SL3262-1AD00-0DA0 Blindage taille FSD/E G120P IP20
G120P-Screen-FSF 6SL3262-1AF00-0DA0 Blindage taille FSF G120P IP20
G120P-Starter 6SL3072-0AA00-0AG0 Logiciel de mise en service G120P..
GBB131.1E BPZ:GBB131.1E ServoM 25Nm 3pts 24V~ Volet rota. 182
GBB135.1E BPZ:GBB135.1E ServoM 25Nm 3pts 24V~ Volet rota. 182
GBB136.1E BPZ:GBB136.1E ServoM 25Nm 3pts 24V~ Volet rota. 182
GBB161.1E BPZ:GBB161.1E ServoM 25Nm 0..10V- 24V~ Volet rota. 182
GBB163.1E BPZ:GBB163.1E ServoM 25Nm 0..10V- 24V~ Volet rota. 182
GBB164.1E BPZ:GBB164.1E ServoM 25Nm 0..10V- 24V~ Volet rota. 182
GBB166.1E BPZ:GBB166.1E ServoM 25Nm 0..10V- 24V~ Volet rota. 182
GBB331.1E BPZ:GBB331.1E ServoM 25Nm 3pts 230V~ Volet rota. 182
GBB335.1E BPZ:GBB335.1E ServoM 25Nm 3pts 230V~ Volet rota. 182
GBB336.1E BPZ:GBB336.1E ServoM 25Nm 3pts 230V~ Volet rota. 182
GCA121.1E BPZ:GCA121.1E ServoM 18Nm 2pts 24V RaZ Volet rota. 182
GCA126.1E BPZ:GCA126.1E ServoM 18Nm 2pts 24V RaZ Volet rota. 182
GCA131.1E BPZ:GCA131.1E ServoM 18Nm 3pts 24V RaZ Volet rota. 182
GCA135.1E BPZ:GCA135.1E ServoM 18Nm 3pts 24V RaZ Volet rota. 182
GCA161.1E BPZ:GCA161.1E ServoM 18Nm 0..10V- 24V RaZ Volet rota. 182
GCA161.1E/MO S55499-D301 ServoM 18Nm MOD 24V Volet rota. 182
GCA163.1E BPZ:GCA163.1E ServoM 18Nm 0..10V- 24V RaZ Volet rota. 182
GCA164.1E BPZ:GCA164.1E ServoM 18Nm 0..10V- 24V RaZ Volet rota. 182
GCA166.1E BPZ:GCA166.1E ServoM 18Nm 0..10V- 24V RaZ Volet rota. 182
GCA321.1E BPZ:GCA321.1E ServoM 18Nm 2pts 230V RaZ Volet rota. 182
GCA326.1E BPZ:GCA326.1E ServoM 18Nm 2pts 230V RaZ Volet rota. 182
GDB111.1E/KN S55499-D190 ServoM 5Nm KNX 24V~ Volet rotatif 182
GDB111.1E/MO S55499-D191 ServoM 5Nm MOD 24V~ Volet rota. 182
GDB111.9E/KN S55499-D203 ServoM 5Nm KNX 24V~ V. boiss. sphér. 168
GDB111.9E/MO S55499-D202 ServoM 5Nm MOD 24V~ V. boiss. sphér. 168
GDB131.2E BPZ:GDB131.2E ServoM 125N 3pts 24V~ Volet linéa. 182
GDB141.1E S55499-D184 ServoM 5Nm 3pts 24V~ Volet rota. 182
GDB141.9E S55499-D200 ServoM 5Nm 2/3pts 24V V. boiss. sphér. 168
GDB142.1E S55499-D185 ServoM 5Nm 3pts 24V~ Volet rota. 182
GDB146.1E S55499-D186 ServoM 5Nm 3pts 24V~ Volet rota. 182
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GDB161.1E S55499-D266 ServoM 5Nm 0..10V- 24V~ Volet rota. 182
GDB161.2E BPZ:GDB161.2E ServoM 125N 0..10V- 24V~ Volet linéa. 182
GDB161.9E S55499-D275 ServoM 5Nm 0..10V- 24V V. boiss. sphér. 168
GDB161.9E/6P S55499-D801 ServoM 5Nm 0/2..10V- 24V v.6v. PICV 0,9m 157
GDB161.9E/6W S55499-D784 ServoM 5Nm 0/2..10V- 24V v. 6 voies 0,9m 157
GDB161.9E/MO S55499-D682 ServoM 5Nm MOD 24V V. boiss. sphér. 168
GDB161.9E/MO6P S55499-D802 ServoM 5Nm Modbus 24V vanne 6 voies 0,9m 157
GDB161.9G/6P S55499-D827 ServoM 5Nm 0/2..10V- 24V v.6v. PICV 3m 157
GDB161.9G/6W S55499-D829 ServoM 5Nm 0/2..10V- 24V v. 6 voies 3m 157
GDB161.9H/6P S55499-D828 ServoM 5Nm 0/2..10V- 24V v.6v. PICV 5m 157
GDB161.9H/6W S55499-D830 ServoM 5Nm 0/2..10V- 24V v. 6 voies 5m 157
GDB163.1E S55499-D267 ServoM 5Nm 0..10V- 24V~ Volet rota. 182
GDB163.2E BPZ:GDB163.2E ServoM 125N 0..10V- 24V~ Volet linéa. 182
GDB164.1E S55499-D268 ServoM 5Nm 0..10V- 24V~ Volet rota. 182
GDB166.1E S55499-D269 ServoM 5Nm 0..10V- 24V~ Volet rota. 182
GDB331.2E BPZ:GDB331.2E ServoM 125N 3pts 230V~ Volet linéa. 182
GDB336.2E BPZ:GDB336.2E ServoM 125N 3pts 230V~ Volet linéa. 182
GDB341.1E S55499-D187 ServoM 5Nm 3pts 230V~ Volet rota. 182
GDB341.9E S55499-D201 ServoM 5Nm 2/3pts 230V~ V. boiss. sphér. 168
GDB346.1E S55499-D188 ServoM 5Nm 3pts 230V~ Volet rota. 182
GDB361.1E S55499-D189 ServoM 5Nm 0..10V- 230V~ Volet rota. 182
GDD161.9E S55499-D736 ServoM 5Nm 0..10V- 24V V. boiss. sphér. 168
GEB141.1E S55499-D329 ServoM 20Nm 2/3pts 24V Volet rota. 182
GEB142.1E S55499-D330 ServoM 20Nm 2/3pts 24V Volet rota. 182
GEB146.1E S55499-D331 ServoM 20Nm 2/3pts 24V Volet rota. 182
GEB161.1E S55499-D332 ServoM 20Nm 0/2..10V 24V Volet rota. 182
GEB161.1E/MO S55499-D663 ServoM 20Nm MOD 24V Volet rota. 182
GEB163.1E S55499-D333 ServoM 20Nm 0..35V 24V Volet rota. 182
GEB164.1E S55499-D334 ServoM 20Nm 0..35V 24V Volet rota. 182
GEB166.1E S55499-D335 ServoM 20Nm 0/2..10V 24V Volet rota. 182
GEB341.1E S55499-D336 ServoM 20Nm 2/3pts 230V~ Volet rota. 182
GEB346.1E S55499-D337 ServoM 20Nm 2/3pts 230V~ Volet rota. 182
GEB361.1E S55499-D338 ServoM 20Nm 0/2..10V 230V~ Volet rota. 182
GIB131.1E BPZ:GIB131.1E ServoM 35Nm 3pts 24V~ Volet rota. 182
GIB135.1E BPZ:GIB135.1E ServoM 35Nm 3pts 24V~ Volet rota. 182
GIB136.1E BPZ:GIB136.1E ServoM 35Nm 3pts 24V~ Volet rota. 182
GIB161.1E BPZ:GIB161.1E ServoM 35Nm 0..10V- 24V~ Volet rota. 182
GIB161.1E/MO S55499-D299 ServoM 35Nm MOD 24V~ Volet rota. 182
GIB163.1E BPZ:GIB163.1E ServoM 35Nm 0..10V- 24V~ Volet rota. 182
GIB164.1E BPZ:GIB164.1E ServoM 35Nm 0..10V- 24V~ Volet rota. 182
GIB166.1E BPZ:GIB166.1E ServoM 35Nm 0..10V- 24V~ Volet rota. 182
GIB331.1E BPZ:GIB331.1E ServoM 35Nm 3pts 230V~ Volet rota. 182
GIB335.1E BPZ:GIB335.1E ServoM 35Nm 3pts 230V~ Volet rota. 182
GIB336.1E BPZ:GIB336.1E ServoM 35Nm 3pts 230V~ Volet rota. 182
GLA161.9E/HR S55499-D444 ServoM h. résol. V intellig. filetées
GLB111.1E/KN S55499-D198 ServoM 10Nm KNX 24V~ Volet rotatif 182
GLB111.1E/MO S55499-D199 ServoM 10Nm MOD 24V~ Volet rota. 182
GLB111.9E/KN S55499-D207 ServoM 10Nm KNX 24V~ V. boiss. sphér. 168
GLB111.9E/MO S55499-D206 ServoM 10Nm MOD 24V~ V. boiss. sphér. 168
GLB131.2E BPZ:GLB131.2E ServoM 250N 3pts 24V~ Volet linéa. 182
GLB136.2E BPZ:GLB136.2E ServoM 250N 3pts 24V~ Volet linéa. 182
GLB141.1E S55499-D192 ServoM 10Nm 3pts 24V~ Volet rota. 182
GLB141.9E S55499-D204 ServoM 10Nm 2/3pts 24V V. boiss. sphér. 168
GLB142.1E S55499-D193 ServoM 10Nm 3pts 24V~ Volet rota. 182
GLB146.1E S55499-D194 ServoM 10Nm 3pts 24V~ Volet rota. 182
GLB161.1E S55499-D270 ServoM 10Nm 0..10V- 24V~ Volet rota. 182
GLB161.2E BPZ:GLB161.2E ServoM 250N 0..10V- 24V~ Volet linéa. 182
GLB161.9E S55499-D277 ServoM 10Nm 0..10V- 24V V. bois. sphér. 168
GLB161.9E/MO S55499-D681 ServoM 10Nm MOD 24V V. boiss. sphér. 169
GLB163.1E S55499-D271 ServoM 10Nm 0..10V- 24V~ Volet rota. 182
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GLB163.2E BPZ:GLB163.2E ServoM 250N 0..10V- 24V~ Volet linéa. 182
GLB164.1E S55499-D272 ServoM 10Nm 0..10V- 24V~ Volet rota. 182
GLB166.1E S55499-D273 ServoM 10Nm 0..10V- 24V~ Volet rota. 182
GLB331.2E BPZ:GLB331.2E ServoM 250N 3pts 230V~ Volet linéa. 182
GLB336.2E BPZ:GLB336.2E ServoM 250N 3pts 230V~ Volet linéa. 182
GLB341.1E S55499-D195 ServoM 10Nm 3pts 230V~ Volet rota. 182
GLB341.9E S55499-D205 ServoM 10Nm 2/3pts 230V~ V. bois. sphér. 168
GLB346.1E S55499-D196 ServoM 10Nm 3pts 230V~ Volet rota. 182
GLB361.1E S55499-D197 ServoM 10Nm 0..10V- 230V~ Volet rota. 182
GLD161.9E S55499-D278 ServoM 8Nm 0/2..10V-24V V.Bois.sphéri. 168
GLD161.9E/MO S55499-D695 ServoM 8Nm MOD 24V V. boiss. sphér. 168
GMA121.1E BPZ:GMA121.1E ServoM 7Nm 2pts 24V RaZ Volet rota. 182
GMA121.9E BPZ:GMA121.9E ServoM 7Nm 2pts 24V RaZ V. boiss. sphér. 169
GMA126.1E BPZ:GMA126.1E ServoM 7Nm 2pts 24V RaZ Volet rota. 182
GMA131.1E BPZ:GMA131.1E ServoM 7Nm 3pts 24V RaZ Volet rota. 182
GMA131.9E BPZ:GMA131.9E ServoM 7Nm 3pts 24V RaZ V. boiss. sphér. 168
GMA136.1E BPZ:GMA136.1E ServoM 7Nm 3pts 24V RaZ Volet rota. 182
GMA161.1E BPZ:GMA161.1E ServoM 7Nm 0..10V- 24V RaZ Volet rota. 182
GMA161.1E/MO S55499-D300 ServoM 7Nm MOD 24V Volet rota. 182
GMA161.9E BPZ:GMA161.9E ServoM 7Nm 0..10V- 24V RaZ V. b. sphér. 168
GMA161.9E/MO S55499-D683 ServoM 7Nm MOD 24V V. boiss. sphér. 168
GMA163.1E BPZ:GMA163.1E ServoM 7Nm 0..10V- 24V RaZ Volet rota. 182
GMA164.1E BPZ:GMA164.1E ServoM 7Nm 0..10V- 24V RaZ Volet rota. 182
GMA166.1E BPZ:GMA166.1E ServoM 7Nm 0..10V- 24V RaZ Volet rota. 182
GMA321.1E BPZ:GMA321.1E ServoM 7Nm 2pts 230V RaZ Volet rota. 182
GMA321.9E BPZ:GMA321.9E ServoM 7Nm 2pts 230V~ RaZ V. b. sphér. 169
GMA326.1E BPZ:GMA326.1E ServoM 7Nm 2pts 230V~ RaZ Volet rota. 182
GPC121.1A S55499-D233 ServoM 4Nm 2pts 24V RaZ Volet rota. 182
GPC126.1A S55499-D234 ServoM 4Nm 2pts 24V RaZ Volet rota. 182
GPC131.1A S55499-D235 ServoM 4Nm 3pts 24V RaZ Volet rota. 182
GPC136.1A S55499-D236 ServoM 4Nm 3pts 24V RaZ Volet rota. 182
GPC161.1A S55499-D237 ServoM 4Nm 0..10V 24V RaZ Volet rota. 182
GPC166.1A S55499-D238 ServoM 4Nm 0..10V 24V RaZ Volet rota. 182
GPC321.1A S55499-D239 ServoM 4Nm 2pts 230V~ RaZ Volet rota. 182
GPC326.1A S55499-D240 ServoM 4Nm 2pts 230V~ RaZ Volet rota. 182
GPC361.1A S55499-D241 ServoM 4Nm 0..10V 230V~ RaZ Volet rota. 182
GQD121.1A BPZ:GQD121.1A ServoM 2Nm 2pts 24V~ RaZ Volet rota. 182
GQD121.9A BPZ:GQD121.9A ServoM 2Nm 2pts 24V RaZ V. boiss. sphér. 168
GQD126.1A BPZ:GQD126.1A ServoM 2Nm 2pts 24V~ RaZ Volet rota. 182
GQD131.1A BPZ:GQD131.1A ServoM 2Nm 3pts 24V~ RaZ Volet rota. 182
GQD131.9A BPZ:GQD131.9A ServoM 2Nm 3pts 24V RaZ V. boiss. sphér. 168
GQD136.1A BPZ:GQD136.1A ServoM 2Nm 3pts 24V~ RaZ Volet rota. 182
GQD161.1A BPZ:GQD161.1A ServoM 2Nm 0..10V- 24V~ RaZ Volet rota. 182
GQD161.9A BPZ:GQD161.9A ServoM 2Nm 0..10V- 24V RaZ V. b. sphér. 168
GQD166.1A BPZ:GQD166.1A ServoM 2Nm 0..10V- 24V~ RaZ Volet rota. 182
GQD321.1A BPZ:GQD321.1A ServoM 2Nm 2pts 230V~ RaZ Volet rota. 182
GQD321.9A BPZ:GQD321.9A ServoM 2Nm 2pts 230V~ RaZ V. b. sphér. 169
GQD326.1A BPZ:GQD326.1A ServoM 2Nm 2pts 230V~ RaZ Volet rota. 182
GSD141.1A S55499-D281 ServoM 2Nm 2pts 24V Volet rota. 182
GSD141.9A BPZ:GSD141.9A ServoM 2Nm 2pts 24V Vanne boiss. sphér. 168
GSD146.1A S55499-D227 ServoM 2Nm 2pts 24V Volet rota. 182
GSD161.1A S55499-D228 ServoM 2Nm 0/2..10V- 24V Volet rota. 182
GSD161.9A S55499-D232 ServoM 2Nm 0..10V- 24V V. boiss. sphér. 168
GSD166.1A S55499-D229 ServoM 2Nm 0/2..10V- 24V Volet rota. 182
GSD341.1A S55499-D282 ServoM 2Nm 2/3pts 230V~ Volet rota. 182
GSD341.9A BPZ:GSD341.9A ServoM 2Nm 2pts 230V~ V. boiss. sphér. 169
GSD346.1A S55499-D230 ServoM 2Nm 2/3pts 230V~ Volet rota. 182
GSD361.1A S55499-D231 ServoM 2Nm 0/2..10V- 230V~ Volet rota. 182
GTW100ZB S55772-T109 Passerelle Connected Home GTW100ZB
IRA211 S55770-T166 Télécommande infrarouge RDF/RDG infra.
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M 592/01 5WG1592-8AB01 Boite pour UP 511S32 ;UP 562S32;UP 525S32
M2FP03GX BPZ:M2FP03GX Vanne pilote progressive frigorifique 173
M3FB15LX06/A BPZ:M3FB15LX06/A Vanne progressive gaz chaud DN15 kvs 0,6 173
M3FB15LX/A BPZ:M3FB15LX/A Vanne progressive gaz chaud DN15 kvs 3 173
M3FB15LX15/A BPZ:M3FB15LX15/A Vanne progressive gaz chaud DN15 kvs 1,5 173
M3FB20LX/A BPZ:M3FB20LX/A Vanne progressive gaz chaud DN20 kvs 5 173
M3FB25LX/A BPZ:M3FB25LX/A Vanne progressive gaz chaud DN25 kvs 8 173
M3FB32LX BPZ:M3FB32LX Vanne progressive gaz chaud DN32 kvs 12 173
M3FK15LX06 BPZ:M3FK15LX06 Vanne progressive condens. DN15 kvs 0,6 173
M3FK15LX15 BPZ:M3FK15LX15 Vanne progressive condens. DN15 kvs 1,5 173
M3FK15LX BPZ:M3FK15LX Vanne progressive condenseur DN15 kvs 3 173
M3FK20LX BPZ:M3FK20LX Vanne progressive condenseur DN20 kvs 5 173
M3FK25LX BPZ:M3FK25LX Vanne progressive condenseur DN25 kvs 8 173
M3FK32LX BPZ:M3FK32LX Vanne progressive condenseur DN32 kvs 12 173
M3FK40LX BPZ:M3FK40LX Vanne progressive condenseur DN40 kvs 20 173
M3FK50LX BPZ:M3FK50LX Vanne progressive condenseur DN50 kvs 30 173
M3P80FY BPZ:M3P80FY Vanne magnétique à brides DN80 kvs 80 171
M3P100FY BPZ:M3P100FY Vanne magnétique à brides DN100 kvs 130 171
MVF461H15-0.6 BPZ:MVF461H15-0.6 Vanne magnétique eau surch. DN15 kvs 0,6 171
MVF461H15-1.5 BPZ:MVF461H15-1.5 Vanne magnétique eau surch. DN15 kvs 1,5 171
MVF461H15-3 BPZ:MVF461H15-3 Vanne magnétique eau surch. DN15 kvs 3 171
MVF461H20-5 BPZ:MVF461H20-5 Vanne magnétique eau surch. DN20 kvs 5 171
MVF461H25-8 BPZ:MVF461H25-8 Vanne magnétique eau surch. DN25 kvs 8 171
MVF461H32-12 BPZ:MVF461H32-12 Vanne magnétique eau surch. DN32 kvs 12 171
MVF461H40-20 BPZ:MVF461H40-20 Vanne magnétique eau surch. DN40 kvs 20 171
MVF461H50-30 BPZ:MVF461H50-30 Vanne magnétique eau surch. DN50 kvs 30 171
MVL661.15-0.4 BPZ:MVL661.15-0.4 Vanne frigorifique DN15 kvs 0,4m3/h 173
MVL661.15-1.0 BPZ:MVL661.15-1.0 Vanne frigorifique DN15 kvs 1,0m3/h 173
MVL661.20-2.5 BPZ:MVL661.20-2.5 Vanne frigorifique DN20 kvs 2,5m3/h 173
MVL661.25-6.3 BPZ:MVL661.25-6.3 Vanne frigorifique DN25 kvs 6,3m3/h 173
MVL661.32-12 BPZ:MVL661.32-12 Vanne frigorifique DN32 kvs 12m3/h 173
MVS661.25-016N BPZ:MVS661.25-016N Vanne frigorifique ammoniac kvs 0,16m3/h 173
MVS661.25-0.4N BPZ:MVS661.25-0.4N Vanne frigorifique ammoniac kvs 0,4m3/h 173
MVS661.25-1.0N BPZ:MVS661.25-1.0N Vanne frigorifique ammoniac kvs 1m3/h 173
MVS661.25-2.5N BPZ:MVS661.25-2.5N Vanne frigorifique ammoniac kvs 2,5m3/h 173
MVS661.25-6.3N BPZ:MVS661.25-6.3N Vanne frigorifique ammoniac kvs 6,3m3/h 173
MXF461.15-0.6 BPZ:MXF461.15-0.6 Vanne magnétique à brides DN15 kvs 0,6 171
MXF461.15-1.5 BPZ:MXF461.15-1.5 Vanne magnétique à brides DN15 kvs 1,5 171
MXF461.15-3.0 BPZ:MXF461.15-3.0 Vanne magnétique à brides DN15 kvs 3m3/h 171
MXF461.20-5.0 BPZ:MXF461.20-5.0 Vanne magnétique à brides DN20 kvs 5m3/h 171
MXF461.25-8.0 BPZ:MXF461.25-8.0 Vanne magnétique à brides DN25 kvs 8m3/h 171
MXF461.32-12 BPZ:MXF461.32-12 Vanne magnétique à brides DN32 kvs 12 171
MXF461.40-20 BPZ:MXF461.40-20 Vanne magnétique à brides DN40 kvs 20 171
MXF461.50-30 BPZ:MXF461.50-30 Vanne magnétique à brides DN50 kvs 30 171
MXF461.65-50 BPZ:MXF461.65-50 Vanne magnétique à brides DN65 kvs 50 171
MXG461.15-0.6 BPZ:MXG461.15-0.6 Vanne magnétique filetée DN15 kvs 0,6 171
MXG461.15-1.5 BPZ:MXG461.15-1.5 Vanne magnétique filetée DN15 kvs 1,5 171
MXG461.15-3.0 BPZ:MXG461.15-3.0 Vanne magnétique filetée DN15 kvs 3,0 171
MXG461.20-5.0 BPZ:MXG461.20-5.0 Vanne magnétique filetée DN20 kvs 5,0 171
MXG461.25-8.0 BPZ:MXG461.25-8.0 Vanne magnétique filetée DN25 kvs 8,0 171
MXG461.32-12 BPZ:MXG461.32-12 Vanne magnétique filetée DN32 kvs 12m3/h 171
MXG461.40-20 BPZ:MXG461.40-20 Vanne magnétique filetée DN40 kvs 20m3/h 171
MXG461.50-30 BPZ:MXG461.50-30 Vanne magnétique filetée DN50 kvs 30m3/h 171
MXG461B15-0.6 BPZ:MXG461B15-0.6 Vanne magnétique E.C.S. DN15 kvs 0,6m3/h 171
MXG461B15-1.5 BPZ:MXG461B15-1.5 Vanne magnétique E.C.S. DN15 kvs 1,6m3/h 171
MXG461B15-3 BPZ:MXG461B15-3 Vanne magnétique E.C.S. DN15 kvs 3m3/h 171
MXG461B20-5 BPZ:MXG461B20-5 Vanne magnétique E.C.S. DN20 kvs 5m3/h 171
MXG461B25-8 BPZ:MXG461B25-8 Vanne magnétique E.C.S. DN25 kvs 8m3/h 171
MXG461B32-12 BPZ:MXG461B32-12 Vanne magnétique E.C.S. DN32 kvs 12m3/h 171
MXG461B40-20 BPZ:MXG461B40-20 Vanne magnétique E.C.S. DN40 kvs 20m3/h 171
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MXG461B50-30 BPZ:MXG461B50-30 Vanne magnétique E.C.S. DN50 kvs 30m3/h 171
N 262D31 5WG1262-1DB31 Appareil entrée binaire, 4 x libre de potentiel
N 262D51 5WG1262-1DB51 Appareil entrée binaire, 8 x libre de potentiel
N 263D31 5WG1263-1DB31 Appareil entrée binaire, 4 x 10…230 VAC/DC
N 263D51 5WG1263-1DB51 Appareil entrée binaire, 8 x 10…230 VAC/DC
OCI700.1 BPZ:OCI700.1 Valise de mise en service Sigmagyr/Synco
OCI702 S55800-Y101 Interface param. USB-KNX avec alimentation bus
OZW672.01 BPZ:OZW672.01 Centrale de communication Web OZW672 / 1 app.
OZW672.04 BPZ:OZW672.04 Centrale de communication Web OZW672 / 4 app.
OZW672.16 BPZ:OZW672.16 Centrale de communication Web OZW672 / 16 app.
OZW772.01 BPZ:OZW772.01 Centrale de communication Web OZW772 / 1 app.
OZW772.04 BPZ:OZW772.04 Centrale de communication Web OZW772 / 4 app.
OZW772.16 BPZ:OZW772.16 Centrale de communication Web OZW772 / 16 app.
OZW772.250 BPZ:OZW772.250 Centrale de communication Web OZW772 / 250 app.
PW250 FR2:LDWZC-P250 Relay - Concentrateur Mbus pour 250 appareils
PXA.V40 S55842-Z119 Kit de montage mural PXM40-1 ou PXM40-E
PXA.V50 S55842-Z120 Kit de montage mural PXM50-1 ou PXM50-E
PXA40-RS1 S55372-C115 Module d’extention Modbus Mbus - 800Pts Max
PXA40-RS2 S55372-C116 Module d’extention Modbus Mbus - 2000Pts Max
PXB.M30-C4E S55623-H135 Bundle PXC4 PXM30.E
PXC00-E.D BPZ:PXC00-E.D Automate système BACnet/IP RXC
PXC001.D S55372-C113 Automate système et d’intégration BACnet/LON
PXC001-E.D S55372-C114 Automate système et d’intégration BACnet/IP
PXC3.E16A-200A S55376-C177 Régulateur lumières, 24VAC, BACnet/IP, DALI
PXC3.E72-100A S55376-C130 Régulateur modulaire multimétiers, BACnet/IP
PXC3.E72A-200A S55376-C178 Régulateur modulaire multimétiers, BACnet/IP, DALI
PXC3.E75-100A S55376-C132 Régulateur modulaire multimétiers, BACnet/IP
PXC3.E75A-200A S55376-C179 Régulateur modulaire multimétiers, BACnet/IP, DALI
PXC4.E16 S55375-C100 Automate compact extensible BACnet/IP 16E/S
PXC4.M16 S55375-C101 Automate compact extensible BACnet/MSTP 16E/S
PXC5.E003 S55375-C103 Automate système et d’intégration BACnet/IP
PXC7.E400L S55375-C105 Automate extensible BACnet/IP 400E/S max
PXC7.E400M S55375-C110 Automate extensible BACnet/IP 200E/S max
PXC7.E400S S55375-C111 Automate extensible BACnet/IP 100E/S max
PXC12.D BPZ:PXC12.D Automate compact BACnet/LON 12E/S
PXC12-E.D BPZ:PXC12-E.D Automate compact BACnet/IP 12E/S
PXC22.D BPZ:PXC22.D Automate compact BACnet/LON 22E/S
PXC22-E.D BPZ:PXC22-E.D Automate compact BACnet/IP 22E/S
PXC22.1.D S55372-C118 Automate compact extensible BACnet/LON 22E/S
PXC22.1-E.D S55372-C119 Automate compact extensible BACnet/IP 22E/S
PXC36.1.D S55372-C120 Automate compact extensible BACnet/LON 36E/S
PXC36.1-E.D S55372-C121 Automate compact extensible BACnet/IP 36E/S
PXC50.D S55372-C109 Automate modulaire BACnet/LON 80E/S
PXC50-E.D S55372-C110 Automate modulaire BACnet/IP 80E/S
PXC100.D BPZ:PXC100.D Automate modulaire BACnet/LON 200E/S
PXC100-E.D BPZ:PXC100-E.D Automate modulaire BACnet/IP 200E/S
PXC200.D BPZ:PXC200.D Automate modulaire BACnet/LON 350E/S
PXC200-E.D BPZ:PXC200-E.D Automate modulaire BACnet/IP 350E/S
PXG3.L S55842-Z105-A100 Routeur BACnet /IP, BACnet/MSTP, BACnet/Lon
PXG3.M S55842-Z106-A101 Routeur BACnet /IP, BACnet/MSTP
PXG3.W100-2 S55842-Z140 DCP Serveur Web produits BACnet/IP - 1000 Objets
PXG3.W200-2 S55842-Z141 DCP Serveur Web produits BACnet/IP - 2000 Objets
PXM10 BPZ:PXM10 Terminal d’exploitation local PX Classique
PXM20 BPZ:PXM20 Terminal d’exploitation BACnet/LON PX Classique
PXM30.E S55623-H128 DCP Ecran tactile 7» BACnet/IP avec serveur web
PXM30-1 S55623-H131 DCP Ecran tactile 7» Client TCP/IP
PXM40.E S55623-H129 DCP Ecran tactile 10» BACnet/IP avec serveur web
PXM40-1 S55623-H132 DCP Ecran tactile 10» Client TCP/IP
PXM50.E S55623-H130 DCP Ecran tactile 15» BACnet/IP avec serveur web
PXM50-1 S55623-H133 DCP Ecran tactile 15» Client TCP/IP

206
Gestion de l’énergie et du confort
Catalogue produits 2023
Index



Référence Code article Descriptif Page

QAA24 BPZ:QAA24 Sonde température ambiante LG-Ni1000 114
QAA25 BPZ:QAA25 Sonde-potentiomètre temp. amb. LG-Ni1000
QAA26 BPZ:QAA26 Sonde-potentiomètre temp. amb. LG-Ni1000
QAA27 BPZ:QAA27 Sonde-potentiomètre temp. amb. LG-Ni1000
QAA32 BPZ:QAA32 Sonde température ambiante CTN3k
QAA50.110/101 BPZ:QAA50.110/101 Appareil d’ambiance PPS Sigmagyr
QAA64 BPZ:QAA64 Sonde temp. amb. encastrée LG-Ni1000
QAA2010 BPZ:QAA2010 Sonde température ambiante Pt100 114
QAA2012 BPZ:QAA2012 Sonde température ambiante Pt1000 114
QAA2030 BPZ:QAA2030 Sonde température ambiante CTN10k 114
QAA2061 BPZ:QAA2061 Sonde température ambiante 0..10V- 114
QAA2061D BPZ:QAA2061D Sonde température ambiante 0..10V- LCD 114
QAA2071 BPZ:QAA2071 Sonde température ambiante 4..20mA 114
QAA9020 S55720-S515 Sonde température ambiante LG-Ni1000
QAC22 BPZ:QAC22 Sonde température extérieure LG-Ni1000 114
QAC32 BPZ:QAC32 Sonde température extérieure CTN575
QAC2010 BPZ:QAC2010 Sonde température extérieure Pt100 114
QAC2012 BPZ:QAC2012 Sonde température extérieure Pt1000 114
QAC2030 BPZ:QAC2030 Sonde température extérieure CTN10k 114
QAC3161 BPZ:QAC3161 Sonde température extérieure 0..10V- 114
QAC3171 BPZ:QAC3171 Sonde température extérieure 4..20mA 114
QAC9020 S55720-S514 Sonde température extérieure LG-Ni1000
QAD22 BPZ:QAD22 Sonde température applique LG-Ni1000 114
QAD2010 BPZ:QAD2010 Sonde température applique Pt100 114
QAD2012 BPZ:QAD2012 Sonde température applique Pt1000 114
QAD2030 BPZ:QAD2030 Sonde température applique CTN10k 114
QAE26.90 BPZ:QAE26.90 Sonde température plongeur 65mm PN16 114
QAE26.91 BPZ:QAE26.91 Sonde température plongeur 125mm PN16 114
QAE26.93 BPZ:QAE26.93 Sonde température plongeur 240mm PN16 114
QAE26.95 BPZ:QAE26.95 Sonde température plongeur 465mm PN16 114
QAE1612.010 S55720-S197 Sonde température plongeur Pt1000 100mm
QAE1630.010 S55720-S511 Sonde température plongeur CTN10K 100mm
QAE2111.010 BPZ:QAE2111.010 Sonde température plongeur Pt100 100mm 114
QAE2111.015 BPZ:QAE2111.015 Sonde température plongeur Pt100 150mm 114
QAE2112.010 BPZ:QAE2112.010 Sonde température plongeur Pt1000 100mm 114
QAE2112.015 BPZ:QAE2112.015 Sonde température plongeur Pt1000 150mm 114
QAE2120.010 BPZ:QAE2120.010 Sonde temp. plongeur LG-Ni1000 100mm 114
QAE2120.015 BPZ:QAE2120.015 Sonde temp. plongeur LG-Ni1000 150mm 114
QAE2121.010 BPZ:QAE2121.010 Sonde temp. plongeur LG-Ni1000 100mm 114
QAE2121.015 BPZ:QAE2121.015 Sonde temp. plongeur LG-Ni1000 150mm 114
QAE2130.010 BPZ:QAE2130.010 Sonde temp. plongeur CTN10k 100mm 114
QAE2130.015 BPZ:QAE2130.015 Sonde temp. plongeur CTN10k 150mm 114
QAE2154.010/MO S55720-S465 Sonde temp. plongeur Modbus 100mm 114
QAE2164.010 BPZ:QAE2164.010 Sonde température plongeur 0..10V- 100mm 114
QAE2164.015 BPZ:QAE2164.015 Sonde température plongeur 0..10V- 150mm 114
QAE2174.010 BPZ:QAE2174.010 Sonde température plongeur 4..20mA 100mm 114
QAE2174.015 BPZ:QAE2174.015 Sonde température plongeur 4..20mA 150mm 114
QAE3010.010 BPZ:QAE3010.010 Sonde temp. plongeur Pt100 passif 100mm 114
QAE3010.016 BPZ:QAE3010.016 Sonde temp. plongeur Pt100 passif 160mm 114
QAE3075.010 BPZ:QAE3075.010 Sonde temp. plongeur Pt100 actif 100mm 114
QAE3075.016 BPZ:QAE3075.016 Sonde temp. plongeur Pt100 actif 160mm 114
QAE3174.010 S55720-S537 Sonde temp. plongeur 100mm
QAE3174.015 S55720-S538 Sonde temp. plongeur 150mm
QAE3174D.010 S55720-S547 Sonde temp. plongeur écran 100mm
QAE3174D.015 S55720-S548 Sonde temp. plongeur écran 150mm
QAF63.2-J S55700-P153 Thermostat antigel progressif 0..15°C 24V~2m 121
QAF63.6-J S55700-P154 Thermostat antigel progressif 0..15°C 24V~6m 121
QAF64.2-J S55700-P155 Thermostat antigel progressif 24V~ 2m 121
QAF64.6-J S55700-P156 Thermostat antigel progressif 24V~ 6m 121
QAF81.3 BPZ:QAF81.3 Thermostat antigel tout ou rien 3000mm 121

207
Gestion de l’énergie et du confort
Catalogue produits 2023
Index



Référence Code article Descriptif Page

QAF81.6 BPZ:QAF81.6 Thermostat antigel tout ou rien 6000mm 121
QAF81.6M BPZ:QAF81.6M Thermostat antigel TOR 6m réarm. Manuel 121
QAH11.1 BPZ:QAH11.1 Sonde température chemisée CTN3k
QAM1612.020 S55720-S512 Sonde température gaine Pt1000 200mm
QAM1630.020 S55720-S513 Sonde température gaine CTN10K 200mm
QAM2110.040 BPZ:QAM2110.040 Sonde température gaine Pt100 400mm 114
QAM2112.040 BPZ:QAM2112.040 Sonde température gaine Pt1000 400mm 114
QAM2112.200 BPZ:QAM2112.200 Sonde température gaine Pt1000 2000mm 114
QAM2120.040 BPZ:QAM2120.040 Sonde température gaine LG-Ni1000 400mm 114
QAM2120.200 BPZ:QAM2120.200 Sonde température gaine LG-Ni1000 2000mm 114
QAM2120.600 BPZ:QAM2120.600 Sonde température gaine LG-Ni1000 6000mm 114
QAM2130.040 BPZ:QAM2130.040 Sonde température gaine CTN10k 400mm 114
QAM2151.040/MO S55720-S466 Sonde température gaine 400mm modbus 114
QAM2161.040 BPZ:QAM2161.040 Sonde température gaine 0..10V- 400mm 114
QAM2171.040 BPZ:QAM2171.040 Sonde température gaine 4..20mA 400mm 114
QAP21.2 BPZ:QAP21.2 Sonde température chemisée solaire 1,5m 114
QAP21.3 BPZ:QAP21.3 Sonde température chemis. LG-Ni1000 1,5m 114
QAP22 BPZ:QAP22 Sonde température chemisée LG-Ni1000 2m 114
QAP1030.200 BPZ:QAP1030.200 Sonde température chemisée CTN10k 2m 114
QAP1030/UFH S55720-S289 Sonde de température de sol CTN3k 4m
QAP2010.150 BPZ:QAP2010.150 Sonde température chemisée Pt100 1,5m 114
QAP2012.150 BPZ:QAP2012.150 Sonde température chemisée Pt1000 1,5m 114
QAP21.3/8000 BPZ:QAP21.3/8000 Sonde température chemis. LG-Ni1000 8m
QAT22 BPZ:QAT22 Sonde température fenêtre LG-Ni1000
QAW740 BPZ:QAW740 Appareil d’ambiance KNX Synco 700
QAZ36.481/101 BPZ:QAZ36.481/101 Sonde de température chemisée pr avs75
QBE61.3-DP2 BPZ:QBE61.3-DP2 Sonde pression diff. 0..10v PN10 2 bar 118
QBE61.3-DP5 BPZ:QBE61.3-DP5 Sonde pression diff. 0..10v PN20 5 bar 118
QBE61.3-DP10 BPZ:QBE61.3-DP10 Sonde pression diff. 0..10v PN10 10 bar 118
QBE63-DP01 BPZ:QBE63-DP01 Sonde pression diff. 0..10V PN10 0,1 bar 118
QBE63-DP02 BPZ:QBE63-DP02 Sonde pression diff. 0..10V PN10 0,2 bar 118
QBE63-DP05 BPZ:QBE63-DP05 Sonde pression diff. 0..10V PN20 0,5 bar 118
QBE63-DP1 BPZ:QBE63-DP1 Sonde pression diff. 0..10V PN20 1 bar 118
QBE2003-P1 S55720-S290 Sonde pression fluides/gaz 0..10V 1 bar 118
QBE2003-P1.6 S55720-S291 Sonde pression fluides/gaz 0..10V 1.6bar 118
QBE2003-P2.5 S55720-S292 Sonde pression fluides/gaz 0..10V 2.5bar 118
QBE2003-P4 S55720-S293 Sonde pression fluides/gaz 0..10V 4 bar 118
QBE2003-P6 S55720-S294 Sonde pression fluides/gaz 0..10V 6 bar 118
QBE2003-P10 S55720-S295 Sonde pression fluides/gaz 0..10V 10 bar 118
QBE2003-P16 S55720-S296 Sonde pression fluides/gaz 0..10V 16 bar 118
QBE2003-P25 S55720-S297 Sonde pression fluides/gaz 0..10V 25 bar 118
QBE2003-P40 S55720-S298 Sonde pression fluides/gaz 0..10V 40 bar 118
QBE2003-P60 S55720-S299 Sonde pression fluides/gaz 0..10V 60 bar 118
QBE2004-P10U S55720-S310 Sonde pression fluide frigo. -1.. 9 bar 118
QBE2004-P25U S55720-S311 Sonde pression fluide frigo. -1.. 24 bar 118
QBE2004-P30U S55720-S312 Sonde pression fluide frigo. -1.. 29 bar 118
QBE2004-P60U S55720-S313 Sonde pression fluide frigo. -1.. 59 bar 118
QBE2103-P1 S55720-S300 Sonde pression fluides/gaz 4..20mA 1 bar 118
QBE2103-P1.6 S55720-S301 Sonde pression fluides/gaz 4..20mA 1.6 b 118
QBE2103-P2.5 S55720-S302 Sonde pression fluides/gaz 4..20mA 2.5 b 118
QBE2103-P4 S55720-S303 Sonde pression fluides/gaz 4..20mA 4 bar 118
QBE2103-P6 S55720-S304 Sonde pression fluides/gaz 4..20mA 6 bar 118
QBE2103-P10 S55720-S305 Sonde pression fluides/gaz 4..20mA 10bar 118
QBE2103-P16 S55720-S306 Sonde pression fluides/gaz 4..20mA 16bar 118
QBE2103-P25 S55720-S307 Sonde pression fluides/gaz 4..20mA 25bar 118
QBE2103-P40 S55720-S308 Sonde pression fluides/gaz 4..20mA 40bar 118
QBE2103-P60 S55720-S309 Sonde pression fluides/gaz 4..20mA 60bar 118
QBE2104-P10U S55720-S314 Sonde pression fluide frigo. -1.. 9 bar 118
QBE2104-P25U S55720-S315 Sonde pression fluide frigo. -1.. 24bar 118
QBE2104-P30U S55720-S316 Sonde pression fluide frigo. -1.. 29bar 118
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QBE2104-P60U S55720-S317 Sonde pression fluide frigo. -1.. 59 bar 118
QBE3000-D1 S55720-S173 Sonde pression diff. 0..10V PN25 1 bar 118
QBE3000-D1.6 S55720-S174 Sonde pression diff. 0..10V PN25 1,6 bar 118
QBE3000-D2.5 S55720-S175 Sonde pression diff. 0..10V PN25 2,5 bar 118
QBE3000-D4 S55720-S176 Sonde pression diff. 0..10V PN25 4 bar 118
QBE3000-D6 S55720-S186 Sonde pression diff. 0..10V PN25 6 bar 118
QBE3000-D10 S55720-S177 Sonde pression diff. 0..10V PN50 10 bar 118
QBE3000-D16 S55720-S178 Sonde pression diff. 0..10V PN50 16 bar 118
QBE3100-D1 S55720-S179 Sonde pression diff. 4..20mA PN25 1 bar 118
QBE3100-D1.6 S55720-S180 Sonde pression diff. 4..20mA PN25 1,6bar 118
QBE3100-D2.5 S55720-S181 Sonde pression diff. 4..20mA PN25 2,5bar 118
QBE3100-D4 S55720-S182 Sonde pression diff. 4..20mA PN25 4 bar 118
QBE3100-D6 S55720-S187 Sonde pression diff. 4..20mA PN25 6 bar 118
QBE3100-D10 S55720-S183 Sonde pression diff. 4..20mA PN50 10 bar 118
QBE3100-D16 S55720-S184 Sonde pression diff. 4..20mA PN50 16 bar 118
QBM81-3 BPZ:QBM81-3 Pressostat différentiel 20-300 Pa 117
QBM81-5 BPZ:QBM81-5 Pressostat différentiel 50-500 Pa 117
QBM81-10 BPZ:QBM81-10 Pressostat différentiel 100-1000 Pa 117
QBM81-20 S55720-S125 Pressostat différentiel 500-2000 Pa 117
QBM81-50 S55720-S126 Pressostat différentiel 1000-5000 Pa 117
QBM2030-1U S55720-S244 Sonde pression diff. ajustable 50/100 Pa 117
QBM2030-5 S55720-S245 Sonde pression diff. ajust. 200/500 Pa 117
QBM2030-30 S55720-S246 Sonde pression diff. ajust. 1000/3000Pa 117
QBM3020-1 S55720-S234 Sonde pression diff. 0-10V 0/100 Pa 117
QBM3020-1D S55720-S239 Sonde pression diff. 0-10V 0/100 Pa 117
QBM3020-1U S55720-S233 Sonde pression diff. 0-10V -50/50 Pa 117
QBM3020-3 S55720-S235 Sonde pression diff. 0-10V 0/300 Pa 117
QBM3020-3D S55720-S240 Sonde pression diff. 0-10V 0/300 Pa 117
QBM3020-5 S55720-S236 Sonde pression diff. 0-10V 0/500 Pa 117
QBM3020-5D S55720-S241 Sonde pression diff. 0-10V 0/500 Pa 117
QBM3020-10 S55720-S237 Sonde pression diff. 0-10V 0/1000 Pa 117
QBM3020-10D S55720-S242 Sonde pression diff. 0-10V 0/1000 Pa 117
QBM3020-25 S55720-S238 Sonde pression diff. 0-10V 0/2500 Pa 117
QBM3020-25D S55720-S243 Sonde pression diff. 0-10V 0/2500 Pa 117
QBM3120-1 S55720-S443 Sonde pression diff. 4-20mA 0/100 Pa 117
QBM3120-1D S55720-S448 Sonde pression diff. 4-20mA 0/100 Pa 117
QBM3120-1U S55720-S442 Sonde pression diff. 4-20mA -50/50 Pa 117
QBM3120-3 S55720-S444 Sonde pression diff. 4-20mA 0/300 Pa 117
QBM3120-3D S55720-S449 Sonde pression diff. 4-20mA 0/300 Pa 117
QBM3120-5 S55720-S445 Sonde pression diff. 4-20mA 0/500 Pa 117
QBM3120-5D S55720-S450 Sonde pression diff. 4-20mA 0/500 Pa 117
QBM3120-10 S55720-S446 Sonde pression diff. 4-20mA 0/1000 Pa 117
QBM3120-10D S55720-S451 Sonde pression diff. 4-20mA 0/1000 Pa 117
QBM3120-25 S55720-S447 Sonde pression diff. 4-20mA 0/2500 Pa 117
QBM3120-25D S55720-S452 Sonde pression diff. 4-20mA 0/2500 Pa 117
QBM3700-5/MO S55720-S487 Sonde pression diff. modbus 0/500 Pa 117
QBM3700-13/MO S55720-S485 Sonde pression diff. modbus 0/1250 Pa 117
QBM3700-25/MO S55720-S486 Sonde pression diff. modbus 0/2500 Pa 117
QBM4000-1 S55720-S247 Sonde pression diff. certifiée 100 Pa 117
QBM4000-3 S55720-S248 Sonde pression diff. certifiée 300 Pa 117
QBM4000-10 S55720-S249 Sonde pression diff. certifiée 1000 Pa 117
QBM4000-25 S55720-S250 Sonde pression diff. certifiée 2500 Pa 117
QBM4100-1D S55720-S252 Sonde pression diff. certifiée 100 Pa 117
QBM4100-1U S55720-S251 Sonde pression diff. certifiée 50 Pa 117
QFA1000 BPZ:QFA1000 Hygrostat ambiance réglage sous capot 115
QFA1001 BPZ:QFA1001 Hygrostat ambiance réglage en façade 115
QFA2000 BPZ:QFA2000 Sonde hygrométrie ambiante 0..10V- IP30 115
QFA2001 S55720-S114 Sonde hygrométrie ambiante 4..20mA IP30 115
QFA2020 BPZ:QFA2020 Sonde combi. ambi. H:0..10V- T:LG-Ni1000 115
QFA2050/MO S55720-S508 Sonde d’ambiance temp. + hum.rel., modbus RTU
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QFA2050D/MO S55720-S509 Sonde ambiance temp. + hum.rel., lcd,  modbus RTU
QFA2060 BPZ:QFA2060 Sonde combinée ambiante 0..10V- IP30 115
QFA2060D BPZ:QFA2060D Sonde combinée ambiante 0..10V- LCD IP30 115
QFA2071 S55720-S115 Sonde combinée ambiante 4..20mA IP30
QFA3100 BPZ:QFA3100 Sonde hygrométrie ambiante 0..10V- IP65 115
QFA3101 BPZ:QFA3101 Sonde hygrométrie ambiante 4..20mA IP65 115
QFA3160 BPZ:QFA3160 Sonde combinée ambiante 0..10V- IP65 115
QFA3160D BPZ:QFA3160D Sonde combinée ambiante 0..10V- LCD IP65 115
QFA3171 BPZ:QFA3171 Sonde combinée ambiante 4..20mA IP65 115
QFA3171D BPZ:QFA3171D Sonde combinée ambiante 4..20mA LCD IP65 115
QFA4160 BPZ:QFA4160 Sonde combinée amb. 0..10V- IP65 certif. 115
QFA4160D BPZ:QFA4160D Sonde comb. amb. 0..10V- LCD IP65 certif 115
QFA4171 BPZ:QFA4171 Sonde combinée amb. 4..20mA IP65 certif. 115
QFA4171D BPZ:QFA4171D Sonde comb. amb. 4..20mA LCD IP65 certif 115
QFM81.2 BPZ:QFM81.2 Hygrostat gaine IP30 réglage 115
QFM81.21 BPZ:QFM81.21 Hygrostat de gaine réglage sous capot 115
QFM1660 S55720-S198 Sonde combinée gaine 0..10V- IP42 115
QFM2100 BPZ:QFM2100 Sonde hygrométrie gaine 0..10V- IP54 115
QFM2101 BPZ:QFM2101 Sonde hygrométrie gaine 4..20mA IP54 115
QFM2120 BPZ:QFM2120 Sonde combi. gaine H:0..10V- T:LG-Ni1000 115
QFM2150/MO S55720-S467 Sonde combi. gaine modbus IP54 115
QFM2160 BPZ:QFM2160 Sonde combinée gaine 0..10V- IP54 115
QFM2171 BPZ:QFM2171 Sonde combinée gaine 4..20mA IP54 115
QFM3100 BPZ:QFM3100 Sonde hygrométrie gaine 0..10V- IP65 115
QFM3101 BPZ:QFM3101 Sonde hygrométrie gaine 4..20mA IP65 115
QFM3150/MO S55720-S468 Sonde combi. gaine modbus IP65 115
QFM3160 BPZ:QFM3160 Sonde combinée gaine 0..10V- IP65 115
QFM3160D BPZ:QFM3160D Sonde combinée gaine 0..10V- LCD IP65 115
QFM3171 BPZ:QFM3171 Sonde combinée gaine 4..20mA IP65 115
QFM3171D BPZ:QFM3171D Sonde combinée gaine 4..20mA LCD IP65 115
QFM4160 BPZ:QFM4160 Sonde combinée gaine 0..10V- IP65 certif 115
QFM4171 BPZ:QFM4171 Sonde combinée gaine 4..20mA IP65 certif 115
QLS60 BPZ:QLS60 Sonde ensoleillement 0..1000W/m2 IP65 111
QMA1.N30H S55499-D464 Capteur ambiant pour DXR1.E09/M09
QMX1.M34H S55499-D465 Appareil d’ambiance pour DXR1.E09/M09
QMX2.P33 S55624-H118 Appareil d’ambiance, sonde T°C
QMX2.P43 S55624-H117 Appareil d’ambiance, sondes T°C, %HR
QMX3.MP1 S55624-H110 Support mural pour QMX
QMX3.P02 S55624-H107 Appareil d’amb. KNX Temp. boutons
QMX3.P02-1BSC S55624-H128 Appareil d’amb. KNX Temp. Boutons noir
QMX3.P30 S55624-H103 Appareil d’ambiance KNX Température
QMX3.P30-1BSC S55624-H123 Appareil d’ambiance KNX Température noir
QMX3.P34 S55624-H105 Appareil d’ambiance KNX Temp. LCD
QMX3.P34-1BSC S55624-H126 Appareil d’ambiance KNX Temp. noir
QMX3.P35H S55624-H137 Appareil d’ambiance, sonde T°C
QMX3.P35H-BSC S55624-H139 Appareil d’ambiance, sonde T°C, noir
QMX3.P36F S55624-H100 Appareil d’ambiance encastrable, GreenLeaf
QMX3.P36G S55624-H101 Appareil d’ambiance encastrable, GreenLeaf
QMX3.P37 S55624-H108 Appareil d’amb. KNX Temp. boutons LCD
QMX3.P37-1BSC S55624-H129 Appareil d’amb. KNX Temp. boutons LCD noir
QMX3.P38H S55624-H138 Appareil d’ambiance, sonde T°C
QMX3.P38H-BSC S55624-H140 Appareil d’ambiance mulitmétier, sonde T°C, noir
QMX3.P40 S55624-H116 Appareil d’ambiance KNX Temp + humi.
QMX3.P40-1BSC S55624-H124 Appareil d’ambiance KNX Temp + humi. noir
QMX3.P44 S55624-H143 Appareil d’ambiance KNX Temp + Humi. LCD
QMX3.P44-1BSC S55624-H144 Appareil d’ambiance KNX Temp + Humi. LCD Noir
QMX3.P70 S55624-H104 Appareil d’ambiance KNX CO2+T+H
QMX3.P70-1BSC S55624-H125 Appareil d’ambiance KNX CO2+T+H noir
QMX3.P74 S55624-H106 Appareil d’amb. KNX CO2+T+H LCD
QMX3.P74-1BSC S55624-H127 Appareil d’amb. KNX CO2+T+H LCD noir
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QMX3.P87-1WSC S55624-H111 Appareil d’exploitation de Sorbonne
QMX3.P88-1WSC S55624-H112 Appareil d’exploitation réduit de Sorbonne
QNA2600D S55720-S577 Multi-capteur QAI rechange
QNA2700D.BA1 S55720-S572 Multi-capteur QAI Bacnet IP
QNA2700D.BA2 S55720-S573 Multi-capteur QAI Bacnet MSTP
QNA2820D.EU S55720-S574 Multi-capteur QAI Bacnet LORA
QPA84 BPZ:QPA84 Régulateur qualité air ambiance TOR IP30 116
QPA1000 S55720-S119 Sonde qualité air ambiance COV IP30 116
QPA1004 S55720-S453 Sonde qualité air ambiance CO2 IP30
QPA1064 S55720-S454 Sonde qualité air ambiance CO2+Temp IP30
QPA2000 BPZ:QPA2000 Sonde qualité air ambiance CO2 IP30 116
QPA2002 BPZ:QPA2002 Sonde qualité air ambiance CO2+COV IP30 116
QPA2002D BPZ:QPA2002D Sonde qualité air ambiance CO2+COV LCD 116
QPA2052/MO S55720-S510 Sonde ambiance QAI + temp. + hum.rel., modbus RTU
QPA2060 BPZ:QPA2060 Sonde qualité air ambiance CO2+Temp IP30 116
QPA2060D BPZ:QPA2060D Sonde qualité air ambiance CO2+Temp LCD 116
QPA2062 BPZ:QPA2062 Sonde qualité air ambiance CO2+T+H IP30 116
QPA2062D BPZ:QPA2062D Sonde qualité air ambiance CO2+T+H LCD 116
QPA2080 S55720-S121 Sonde qualité air ambiance CO2+Temp IP30 116
QPA2080D S55720-S122 Sonde qualité air ambiance CO2+Temp LCD 116
QPM1100 S55720-S123 Sonde qualité air gaine COV IP54 116
QPM1104 S55720-S455 Sonde qualité air gaine CO2 IP54
QPM1164 S55720-S456 Sonde qualité air gaine CO2+Temp. IP54
QPM2100 BPZ:QPM2100 Sonde qualité air gaine CO2 IP54 116
QPM2102 BPZ:QPM2102 Sonde qualité air gaine CO2+COV IP54 116
QPM2102/MO S55720-S469 Sonde qualité air gaine CO2+COV modbus 116
QPM2102D BPZ:QPM2102D Sonde qualité air gaine CO2+COV LCD 116
QPM2150/MO S55720-S470 Sonde qualité air gaine CO2+temp. modbus 116
QPM2152/MO S55720-S471 Sonde qualité air gaine CO2+T+H modbus 116
QPM2160 BPZ:QPM2160 Sonde qualité air gaine CO2+Temp. IP54 116
QPM2160D BPZ:QPM2160D Sonde qualité air gaine CO2+Temp. LCD 116
QPM2162 BPZ:QPM2162 Sonde qualité air gaine CO2+T+H IP54 116
QPM2162D BPZ:QPM2162D Sonde qualité air gaine CO2+T+H LCD 116
QPM2180 S55720-S124 Sonde qualité air gaine CO2+Temp. IP54 116
QSA2700 S55720-S457 Capteur particules fines PM2.5 et PM10 116
QSA2700D S55720-S458 Capteur particules fines PM2.5 et PM10 116
QSM2100 S55720-S491 Capteur particules fines de gaine PM2.5 et PM10 116
QSM2162 S55720-S492 Capteur particules fines de gaine PM2.5 PM10 T+H 116
QVE1900 BPZ:QVE1900 Contrôleur débit circuit hydr. 15A PN11 119
QVE1901 BPZ:QVE1901 Contrôleur débit circuit hydrau. 1A PN25 119
QVE1902.010 S55720-S199 Controleur débit cir. hydr. 1A PN10 DN10 119
QVE1902.015 S55720-S200 Controleur débit cir. hydr. 1A PN10 DN15 119
QVE1902.020 S55720-S201 Controleur débit cir. hydr. 1A PN10 DN20 119
QVE1902.025 S55720-S202 Controleur débit cir. hydr. 1A PN10 DN25 119
QVM62.1-HE S55720-S536 Sonde de vitesse d’air gaine 119
QXA2100 S55770-T375 Détecteur anti-condensation 24V~ 115
QXA2101 S55770-T376 Détecteur de condensation avec sonde déportée, 24V 115
RAA11 S55770-T219 Thermostat ambiance Consigne interne 14
RAA21 S55770-T220 Thermostat ambiance Consigne façade 14
RAA31 S55770-T221 Thermostat ambiance Consigne + M/A 14
RAA41 S55770-T224 Thermostat ambiance Consigne + Ch/Fr/Arr 14
RAB11 S55770-T225 Thermostat ambiance VC 2T Chaud/Froid 14
RAB11.1 S55770-T226 Thermostat ambiance VC 2T Ch/Fr/Ventil 14
RAB21 S55770-T227 Thermostat ambiance VC 2T C/O externe 14
RAB31 S55770-T229 Thermostat ambiance VC 4T Chaud/Froid 14
RAB31.1 S55770-T230 Thermostat ambiance VC 4T Ch/Fr/Ventil. 14
RAB91 S55770-T231 Commande à distance pour VC 3 vitesses 14
RAK-ST.010FP-M S55700-P100 Thermostat sécurité protégé 95°C IP43 121
RAK-ST.020FP-M S55700-P101 Thermostat sécurité protégé 100°C IP43 121
RAK-ST.030FP-M S55700-P102 Thermostat sécurité protégé 110°C IP43 121
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RAK-ST.1300P-M S55700-P103 Thermostat sécur. proté. 110..130°C IP43 121
RAK-ST.1430S-M S55700-P106 Thermostat sécur. proté. 80..100°C IP43 121
RAK-TB.1400S-M S55700-P108 Thermostat sécurité 45..60°C IP43 121
RAK-TB.1410B-M S55700-P109 Thermostat sécurité 50..70°C IP43 121
RAK-TB.1420S-M S55700-P110 Thermostat sécurité 65..80°C IP43 121
RAK-TR.1000B-H S55700-P111 Thermostat réglage 15..95°C IP43 121
RAK-TW.1000HB S55700-P115 Thermostat limiteur 15..95°C IP65 121
RAK-TW.1200B-H S55700-P117 Thermostat limiteur 40..120°C IP43 121
RAK-TW.1200HP S55700-P118 Thermostat limiteur 40..120°C IP65 121
RAK-TW.5000HS S55700-P120 Thermostat limiteur 5..65°C IP65 121
RAK-TW.5000S-H S55700-P121 Thermostat limiteur 5..65°C IP43 121
RAK-TW.5010S-H S55700-P122 Thermostat limiteur -10..+50°C IP43 121
RAV11.1 BPZ:RAV11.1 Régulateur ambiance analog. Journalier
RAZ-ST.011FP-J S55700-P136 Thermostat régl/sécu 15..95°C/100°C IP40 121
RAZ-ST.030FP-J S55700-P137 Thermostat régl/sécu 15..95°C/110°C IP40 121
RAZ-ST.1500P-J S55700-P138 Thermostat régl/sécu 15..95°C/110..130°C 121
RAZ-TW.1000P-J S55700-P140 Thermostat réglage/limit. 15..95°C IP40 121
RAZ-TW.1200P-J S55700-P141 Thermostat réglage/limit. 40..120°C IP40 121
RCC10 BPZ:RCC10 Régulateur ambiance VC 2T TOR Ch/Fr 16
RCC20 BPZ:RCC20 Régulateur ambiance VC 2T TOR Ch/Fr+élec 16
RCC30 BPZ:RCC30 Régulateur ambiance VC 4T TOR Ch+Fr 16
RCR110.2ZB S55772-T110 Récepteur 2 relais Connected Home Zigbee
RCU10 BPZ:RCU10 Régulateur ambiance VAV 2X230V TOR/mod.
RCU50.2 BPZ:RCU50.2 Régulateur ambiance VAV 0..10V Ch/Fr 16
RDD100 S55770-T275 Thermostat ambiance LCD 230V~ 14
RDD100.1 S55770-T276 Thermostat ambiance LCD piles AAA 14
RDD100.1RF S55770-T319 Thermostat ambiance LCD émetteur RF 14
RDD100.1RFS S55770-T281 Thermostat ambiance LCD kit RF 14
RDD310/EH S55770-T296 Thermostat ambiance LCD semi encastré 14
RDE100 S55770-T278 Thermostat ambiance programmable 230V~ 14
RDE100.1 S55770-T279 Thermostat ambiance prog. piles AAA 14
RDE100.1RF S55770-T320 Thermostat ambiance prog. émetteur RF 14
RDE100.1RFS S55770-T282 Thermostat ambiance programmable kit RF 14
RDE410/EH S55770-T333 Thermostat ambiance prog. semi encastré 14
RDE-MZ6 S55770-T285 Récepteur RF sans fil multizone
RDF600 S55770-T291 Régulateur amb. 1/2encastré VC rétroécl. 14
RDF600KN S55770-T293 Régulateur amb. 1/2encastré VC commu. 14
RDF600KN/S S55770-T400 Régulateur amb. 1/2encastré VC commu. BP 14
RDF600KN/VB S55770-T430 Thermostat 1/2encastré com. noir touche 14
RDF600T S55770-T292 Régulateur amb. 1/2encastré VC hebdo. IR 14
RDF660MB S55770-T439 Thermostat amb. 1/2encastré VC commu. MB 14
RDF660T S55770-T434 Thermostat amb. 1/2encastré VC hebdo. IR 14
RDF800 S55770-T396 Régulateur amb. 1/2enc. tactile auton. 14
RDF800KN S55770-T350 Régulateur amb. 1/2enc. VC tactile com. 14
RDF800KN/VB S55770-T429 Thermostat 1/2encastré com. noir écran 14
RDG100 S55770-T158 Régulateur amb. mural VC 230V~ rétroécl. 14
RDG100T S55770-T159 Régulateur amb. mural VC 230V~ hebdo IR 14
RDG110 S55770-T160 Régulateur ambiance mural VC 230V~ 14
RDG160T S55770-T343 Régulateur amb. mural VC 24V- / 0..10V 14
RDG200KN S55770-T409 Thermostat KNX NFC 230V ou 24V,Sorties ToR ou 3pts 14
RDG200KN/BK S55770-T452 Thermostat KNX NFC 230V ou 24V,Sorties ToR - Noir 14
RDG204KN S55770-T410 Thermostat KNX NFC 230V ou 24V,Sorties ToR +CO2 14
RDG260KN S55770-T412 Thermostat KNX NFC 24V,Sorties 0/10V ou ToR 14
RDG260KN/BK S55770-T453 Thermostat KNX NFC 24V,Sorties 0/10V - Noir 14
RDG264KN S55770-T413 Thermostat KNX NFC 24V,Sorties 0/10V +CO2 14
RDG400 S55770-T164 Régulateur ambiance mural VAV 24V- 14
RDG405KN S55770-T348 Régulateur ambiance mural VAV 24V commu. 14
RDH100 S55770-T377 Thermostat amb. grand LCD piles AA 14
RDH100RF/SET S55770-T378 Thermostat amb. grand LCD kit RF 14
RDJ100 S55770-T379 Thermostat amb. grand LCD piles journ. 14
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RDJ100RF/SET S55770-T380 Thermostat amb. grand LCD journ. kit RF 14
REV13-XA BPZ:REV13-XA Régulateur ambiance journalier (blister) 14
REV24RF/SET-XA BPZ:REV24RF/SET-XA Régulateur ambiance hebdo kit RF blister 14
REV24-XA BPZ:REV24-XA Régulateur ambiance hebdo (blister) 14
REV34-XA BPZ:REV34-XA Régulateur ambiance hebdo 3pts (blister) 14
RLA162 BPZ:RLA162 Régulateur temp. ambiante 0..10V-
RLE132 BPZ:RLE132 Régulateur température plongeur 3pts
RLE162 BPZ:RLE162 Régulateur température plongeur 0..10V-
RLM162 BPZ:RLM162 Régulateur température gaine 0..10V-
RLU202 BPZ:RLU202 Régulateur universel 1 boucle 2 relais
RLU220 BPZ:RLU220 Régulateur universel 1 boucle 2 analog.
RLU222 BPZ:RLU222 Régulateur univ. 2 Bcl 2 analog 2 relais
RLU232 BPZ:RLU232 Régulateur univ. 2 Bcl 3 analog 2 relais
RLU236 BPZ:RLU236 Régulateur univ. 2 Bcl 3 analog 6 relais
RMB795B-1 S55370-C162 Centrale commande regul. termin. comm.
RMH760B-1 BPZ:RMH760B-1 Régulateur chauffage communicant Synco 700
RMK770-1 BPZ:RMK770-1 Régulateur cascade communicant
RMS705B-1 S55370-C100 Module entrées/sorties communicant
RMU710B-1 BPZ:RMU710B-1 Régulateur universel communicant 1 circ.
RMU720B-1 BPZ:RMU720B-1 Régulateur universel communicant 2 circ.
RMU730B-1 BPZ:RMU730B-1 Régulateur universel communicant 3 circ.
RMX3.P34-1     FR2:LERMX3.P34-1 DRA Telecommande IR CVC
RMX3.P34-2    FR2:LERMX3.P34-2 DRA Telecommande IR CVC avec température
RMX3.P34-3    FR2:LERMX3.P34-3 DRA Telecommande IR CVC avec deux LED
RMX3.P37-1     FR2:LERMX3.P37-1 DRA Telecommande IR multimétiers
RMX3.P37-2     FR2:LERMX3.P37-2 DRA Telecommande IR multimétiers avec température
RMX3.P37-3     FR2:LERMX3.P37-3 DRA Telecommande IR multimétiers avec deux LED
RMZ780 BPZ:RMZ780 Connecteurs inter-modules 10m Synco 700
RMZ782B BPZ:RMZ782B Module extension circuit chauf. Synco700
RMZ783B BPZ:RMZ783B Module extension ECS Synco700
RMZ785 BPZ:RMZ785 Module extension universel 8 entrées
RMZ787 BPZ:RMZ787 Module extension universel (4EU + 4SD)
RMZ788 BPZ:RMZ788 Module extension univers. (4EU+2SA+2SD)
RMZ789 BPZ:RMZ789 Module extension univers. (6EU+2SA+4SD)
RMZ790 BPZ:RMZ790 Appareil service/exploit. embrochable
RMZ791 BPZ:RMZ791 Appareil service/exploit. déporté
RMZ792 BPZ:RMZ792 Appareil service/exploit. sur Bus KNX
RPM.00-SD S55624-H130 Room Condition Monitor sans capteur
RPM.125-SD S55624-H134 Room Condition Monitor avec capteur +/-125Pa
RPM.12-SD S55624-H131 Room Condition Monitor avec capteur +/-12Pa
RPM.250-SD S55624-H135 Room Condition Monitor avec capteur +/-250Pa
RPM.25-SD S55624-H132 Room Condition Monitor avec capteur +/-25Pa
RPM.62-SD S55624-H133 Room Condition Monitor avec capteur +/-62Pa
RTN51 BPZ:RTN51 Tête thermostatique V. radiat. mate 158
RTN51G BPZ:RTN51G Tête thermostatique V. radiat. brillant 158
RTN71 BPZ:RTN71 Tête thermostatique avec sonde déportée 158
RTN81 BPZ:RTN81 Tête thermostatique commande à distance 158
RVD250-A S55370-C125 Régulateur chauffage urbain 1Ch. + 1 ECS
RVD260-A S55370-C129 Régulateur chauffage urbain 2Ch. + 1 ECS
RVL479 BPZ:RVL479 Régulateur chauffage 1 Circuit esclave
RVL480 BPZ:RVL480 Régulateur chauffage 1 Circuit chauffage
RVL481 BPZ:RVL481 Régulateur chauffage 1 Circuit + ECS
RVL482 BPZ:RVL482 Régulateur chauffage 1 Circ.+ECS+Chaud.
RVP201.0 BPZ:RVP201.0 Régulateur chauffage analog. 1 circ.
RVP211.0 BPZ:RVP211.0 Régulateur chauffage analog. 1 circ+ ECS
RVP340 S55370-C136 Régulateur chauffage prog. 1 circ.
RVP350 S55370-C137 Régulateur chauffage prog. 1 circ. + ECS
RVP360 S55370-C139 Régulateur chauffage prog. 2 circ. + ECS
RXM21.1 S55376-C104 Module PL-Link PXC3 pour FCU 6 E/S
RXM39.1 S55376-C105 Module PL-Link PXC3 pour FCU 10 E/S
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SAL31.00T10 S55162-A108 ServoMoteur Rotat. 10Nm 3pts 230V 120s 171
SAL31.00T20 S55162-A110 ServoMoteur Rotat. 20Nm 3pts 230V 120s 172
SAL31.00T40 S55162-A111 ServoMoteur Rotat. 40Nm 3pts 230V 120s 172
SAL31.03T10 S55162-A109 ServoMoteur Rotat. 10Nm 3pts 230V 30s 171
SAL31.03T10/F05 S55162-A121 ServoM Rot. 10Nm 3pts 230V 30s VFW41..U 172
SAL61.00T10 S55162-A100 ServoMoteur Rotat. 10Nm 4..20mA 24V 120s 171
SAL61.00T20 S55162-A102 ServoMoteur Rotat. 20Nm 4..20mA 24V 120s 172
SAL61.00T40 S55162-A103 ServoMoteur Rotat. 40Nm 4..20mA 24V 120s 172
SAL61.03T10 S55162-A101 ServoMoteur Rotat. 10Nm 4..20mA 24V 30s 171
SAL61.03T10/F05 S55162-A123 ServoM Rot. 10Nm 4…20mA 24V 30s VFW41..U 172
SAL81.00T10 S55162-A104 ServoMoteur Rotat. 10Nm 3pts 24V 120s 171
SAL81.00T20 S55162-A106 ServoMoteur Rotat. 20Nm 3pts 24V 120s 172
SAL81.00T40 S55162-A107 ServoMoteur Rotat. 40Nm 3pts 24V 120s 172
SAL81.03T10 S55162-A105 ServoMoteur Rotat. 10Nm 3pts 24V 30s 171
SAL81.03T10/F05 S55162-A122 ServoM Rot. 10Nm 3pts 24V 30s VFW41..U 172
SAS31.00 S55158-A106 ServoM 400N 5,5mm 3pts 230V 120s 163
SAS31.03 S55158-A107 ServoM 400N 5,5mm 3pts 230V 30s 163
SAS31.50 S55158-A108 ServoM 400N 5,5mm 3pts 230V 120s RaZ 163
SAS31.53 S55158-A109 ServoM 400N 5,5mm 3pts 230V 30s RaZ 163
SAS61.03 S55158-A100 ServoM 400N 5,5mm Progres. 24V 30s 163
SAS61.03/MO S55158-A121 ServoM 400N 5,5mm MOD 24V 30s 163
SAS61.33/MO S55158-A122 ServoM 400N 5,5mm MOD 24V 30s RaZ 163
SAS61.53 S55158-A102 ServoM 400N 5,5mm Progres. 24V 30s RaZ 163
SAS81.00 S55158-A103 ServoM 400N 5,5mm 3pts 24V 120s 163
SAS81.03 S55158-A104 ServoM 400N 5,5mm 3pts 24V 30s 163
SAT61.008/MO S55158-A123 ServoM 300N 5,5mm MOD 24V 8s
SAT61.51/MO S55158-A124 ServoM 300N 5,5mm MOD 24V 15s RaZ
SAV31.00 S55150-A112 ServoM Linéa. 1600N 40mm 3pts 230V 120s 165
SAV31P00 S55150-A121 ServoM Linéa. 1100N 40mm 3pts 230V 120s 159
SAV61.00 S55150-A110 ServoM Linéa. 1600N 40mm Progr. 24V 120s 165
SAV61.00/HR S55150-A146 ServoM h. résol. V intelligentes 100-125
SAV61.00/MO S55150-A141 ServoM Linéa. 1600N 40mm MOD 24V 120s 165
SAV61P00 S55150-A119 ServoM Linéa. 1100N 40mm Progr. 24V 120s 159
SAV61P00/MO S55150-A144 ServoM Linéa. 1100N 40mm MOD 24V 120s 159
SAV81.00 S55150-A111 ServoM Linéa. 1600N 40mm 3pts 24V 120s 165
SAV81P00 S55150-A120 ServoM Linéa. 1100N 40mm 3pts 24V 120s 159
SAX31.00 S55150-A105 ServoM Linéaire 800N 20mm 3pts 230V 120s 164
SAX31.03 S55150-A106 ServoM Linéaire 800N 20mm 3pts 230V 30s 164
SAX31P03 S55150-A118 ServoM Linéaire 500N 20mm 3pts 230V 30s 159
SAX61.03 S55150-A100 ServoM Linéa. 800N 20mm Progres. 24V 30s 164
SAX61.03/HR S55150-A142 ServoM h. résol. V intelligentes 65-80
SAX61.03/MO S55150-A140 ServoM Linéa. 800N 20mm MOD 24V 30s 164
SAX61P03 S55150-A114 ServoM Linéa. 500N 20mm Progres. 24V 30s 159
SAX61P03/MO S55150-A143 ServoM Linéa. 500N 20mm MOD 24V 30s 159
SAX81.00 S55150-A102 ServoM Linéaire 800N 20mm 3pts 24V 120s 164
SAX81.03 S55150-A103 ServoM Linéaire 800N 20mm 3pts 24V 30s 164
SAX81P03 S55150-A116 ServoM Linéaire 500N 20mm 3pts 24V 30s 159
SAY31P03 S55150-A132 ServoM Linéaire 200N 15mm 3pts 230V 30s 158
SAY61P03 S55150-A133 ServoM Linéa. 200N 15mm Progres. 24V 30s 158
SAY61P03/MO S55150-A145 ServoM Linéaire 200N 15mm MOD 24V 30s 158
SAY81P03 S55150-A134 ServoM Linéaire 200N 15mm 3pts 24V 30s 158
SEH62.1 BPZ:SEH62.1 Horloge commutation journ/hebdo digitale
SEM61.4 BPZ:SEM61.4 Convertisseur signaux 10V => 24V~PWM/TOR
SEM62.1 BPZ:SEM62.1 Transformateur (IP20) 230V~ => 24V~ 30VA
SEM62.2 BPZ:SEM62.2 Transformateur (IP20) 230V~ => 24V~ 30VA
SEZ220 BPZ:SEZ220 Convertisseur signaux 5entrées=>2sorties
SEZ31.1 BPZ:SEZ31.1 Module temps de course 30..180s SQL36E
SEZ91.6 BPZ:SEZ91.6 Convertisseur DC/DC (0..20V- => 0..10V-)
SFA21/18 BPZ:SFA21/18 ServoM 200N 2,5mm TOR 230V~ pour V..I46 163
SFA71/18 BPZ:SFA71/18 ServoM 200N 2,5mm TOR 24V~ pour V..I46 163
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SFP21/18 BPZ:SFP21/18 ServoM 105N 2,5mm TOR 230V~ pour V..P47 162
SFP71/18 BPZ:SFP71/18 ServoM 105N 2,5mm TOR 24V~ pour V..P47 162
SKB32.50 BPZ:SKB32.50 ServoM ElecHydr 2800N 20mm 3pts 230V~ 164
SKB32.50/F BPZ:SKB32.50/F ServoM ElecHydr 2800N 20mm 3pts 230V~ 164
SKB32.51 BPZ:SKB32.51 ServoM ElecHydr 2800N 20mm 3pts 230V RaZ 164
SKB32.51/F BPZ:SKB32.51/F ServoM ElecHydr 2800N 20mm 3pts 230V RaZ 164
SKB60 BPZ:SKB60 ServoM ElecHyd 2800N 20mm Progress 24V~ 164
SKB62 BPZ:SKB62 ServoM ElecHyd 2800N 20mm Progre 24V RaZ 164
SKB62/F BPZ:SKB62/F ServoM ElecHyd 2800N 20mm Progre 24V RaZ 164
SKB62/MO S55195-A127 ServoM ElecHyd 2800N 20mm MOD 24V RaZ 164
SKB62UA BPZ:SKB62UA ServoM ElecHyd 2800N 20mm Progre 24V RaZ 164
SKB82.50 BPZ:SKB82.50 ServoM ElecHydr 2800N 20mm 3pts 24V~ 164
SKB82.51 BPZ:SKB82.51 ServoM ElecHydr 2800N 20mm 3pts 24V~ RaZ 164
SKC32.60 BPZ:SKC32.60 ServoM ElecHydr 2800N 40mm 3pts 230V~ 165
SKC32.60/F BPZ:SKC32.60/F ServoM ElecHydr 2800N 40mm 3pts 230V~ 165
SKC32.61 BPZ:SKC32.61 ServoM ElecHydr 2800N 40mm 3pts 230V RaZ 165
SKC32.61/F BPZ:SKC32.61/F ServoM ElecHydr 2800N 40mm 3pts 230V RaZ 165
SKC60 BPZ:SKC60 ServoM ElecHyd 2800N 40mm Progress 24V~ 165
SKC62 BPZ:SKC62 ServoM ElecHyd 2800N 40mm Progre 24V RaZ 165
SKC62/F BPZ:SKC62/F ServoM ElecHyd 2800N 40mm Progre 24V RaZ 165
SKC62/MO S55195-A128 ServoM ElecHyd 2800N 40mm MOD 24V RaZ 165
SKC62UA BPZ:SKC62UA ServoM ElecHyd 2800N 40mm Progre 24V RaZ 165
SKC82.60 BPZ:SKC82.60 ServoM ElecHydr 2800N 40mm 3pts 24V~ 165
SKC82.61 BPZ:SKC82.61 ServoM ElecHydr 2800N 40mm 3pts 24V~ RaZ 165
SKD32.21 BPZ:SKD32.21 ServoM ElecHydr 1000N 20mm 3pts 230V RaZ 164
SKD32.50 BPZ:SKD32.50 ServoM ElecHydr 1000N 20mm 3pts 230V 164
SKD32.51 BPZ:SKD32.51 ServoM ElecHydr 1000N 20mm 3pts 230V RaZ 164
SKD60 BPZ:SKD60 ServoM ElecHyd 1000N 20mm Progress 24V~ 164
SKD62 BPZ:SKD62 ServoM ElecHyd 1000N 20mm Progre 24V RaZ 164
SKD62/MO S55195-A129 ServoM ElecHyd 1000N 20mm MOD 24V RaZ 164
SKD62UA BPZ:SKD62UA ServoM ElecHyd 1000N 20mm Progre 24V RaZ 164
SKD82.50 BPZ:SKD82.50 ServoM ElecHydr 1000N 20mm 3pts 24V 164
SKD82.51 BPZ:SKD82.51 ServoM ElecHydr 1000N 20mm 3pts 24V RaZ 164
SQV91P30 S55150-A130 ServoM Linéaire 1100N 20/40mm 3pts NO 159
SQV91P40 S55150-A131 ServoM Linéaire 1100N 20/40mm 3pts NF 159
SSA31.1 BPZ:SSA31.1 ServoM 100N 2,5/5,5mm 3pts 230V Contact
SSA81.1 BPZ:SSA81.1 ServoM 100N 2,5/5,5mm 3pts 24V~ Contact
SSA118.09HKN S55180-A111 ServoM 100N 1,2/6,5mm KNX 158
SSA131.00 S55180-A106 Servom 100n 1,2/6,5mm 3pts 24v~ 175s 158
SSA151.05HF S55180-A110 Servom 100n 1,2/6,5mm 4..20ma 24v lin. 158
SSA161.05 S55180-A107 Servom 100n 1,2/6,5mm 0..10v 24v 65s 158
SSA161.05HF S55180-A108 Servom 100n 1,2/6,5mm 0..10v 24v lin. 158
SSA161E.05HF S55180-A109 Servom 100n 1,2/6,5mm 0..10v 24v éq%. 158
SSA331.00 S55180-A105 Servom 100n 1,2/6,5mm 3pts 230v 175s 158
SSB31 BPZ:SSB31 ServoM 200N 5,5mm 3pts 230V 150s 1,5m 162
SSB31.1 BPZ:SSB31.1 ServoM 200N 5,5mm 3pts 230V Contact 1,5m 162
SSB61 BPZ:SSB61 ServoM 200N 5,5mm 0..10V 24V~/- 75s 1,5m 162
SSB81 BPZ:SSB81 ServoM 200N 5,5mm 3pts 24V~ 150s 1,5m 162
SSB81.1 BPZ:SSB81.1 ServoM 200N 5,5mm 3pts 24V~ Contact 1,5m 162
SSB161.05HF S55180-A134 ServoM 200N 1,2/6,5mm 0..10V 24V~/- 32s 162
SSB161.05UT S55180-A148 ServoM 200N 1,2/6,5mm 0..10V 24V~/- 32s
SSC161.05HF S55155-A101 ServoM 300N 1,2/6,5mm 0..10V 24V~/- 32s
SSC161.05UT S55180-A149 ServoM 300N 1,2/6,5mm 0..10V 24V~/- 32s
SSF161.05HF S55180-A131 ServoM 200N 1,2/6,5mm 0..10V 24V~/- 32s 162
SSP31 BPZ:SSP31 ServoM 160N 2,5/5,5mm 3pts 230V 150s 162
SSP61 BPZ:SSP61 ServoM 160N 2,5/5,5mm 0..10V 24V~/- 34s 162
SSP81 BPZ:SSP81 ServoM 160N 2,5/5,5mm 3pts 24V~ 150s 162
SSP81.04 BPZ:SSP81.04 ServoM 160N 2,5/5,5mm 3pts 24V~ 43s 1,5m 162
STA63 S55174-A104 ServoM 100N 4,5mm 0..10V 24V 270s 2m 158
STA121 S55174-A177 ServoM 110N 4,5mm TOR/PDM/TPI 24V 270s1m 158
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STA121.L20 S55174-A181 ServoM 110N 4,5mm TOR/PDM/TPI 24V 270s2m 158
STA121.L20H S55174-A195 ServoM 110N 4,5mm TOR/PDM/TPI 24V 270s2m 158
STA121.L50 S55174-A185 ServoM 110N 4,5mm TOR/PDM/TPI 24V 270s5m 158
STA321 S55174-A178 ServoM 110N 4,5mm TOR 230V 210s 1m 158
STA321.L20 S55174-A182 ServoM 110N 4,5mm TOR 230V 210s 2m 158
STA321.L20H S55174-A196 ServoM 110N 4,5mm TOR 230V 210s 2m 158
STA321.L50 S55174-A186 ServoM 110N 4,5mm TOR 230V 210s 5m 158
STP63 S55174-A105 ServoM 100N 4,5mm 0..10V 24V 270s 2m 162
STP121 S55174-A179 ServoM 110N 4,5mm TOR/PDM/TPI 24V 270s1m 162
STP121.L20 S55174-A183 ServoM 110N 4,5mm TOR/PDM/TPI 24V 270s2m 162
STP121.L50 S55174-A187 ServoM 110N 4,5mm TOR/PDM/TPI 24V 270s5m 162
STP321 S55174-A180 ServoM 110N 4,5mm TOR 230V 210s 1m 162
STP321.L20 S55174-A184 ServoM 110N 4,5mm TOR 230V 210s 2m 162
STP321.L50 S55174-A188 ServoM 110N 4,5mm TOR 230V 210s 2m 162
SUA21/3P S55176-A105 ServoM 100N 2,5mm TOR 230V~ pour v. PICV
SUE21P S55176-A106 ServoM 100N 5mm TOR 230V~ pour v. PICV 160
T23-E34 LYU:T23-E34 Kit fixation G3/4» compteur énergie EPDM
T45-BA-1 LYU:T45-BA-1 Batterie «standard» type AA (3,6V) 135
T45-MBUS LYU:T45-MBUS Module de communication M-bus 135
T45-PULSE LYU:T45-PULSE Module communication impulsions 2 canaux 135
T45-RADIO LYU:T45-RADIO Module de communication RF avec antenne 135
T45-RADIO-EXT LYU:T45-RADIO-EXT Module de communication RF avec connect. 135
TKM2 BPZ:TKM2 Thermostat surchauffe 20..110°C 200mm 121
TRG2 BPZ:TRG2 Thermostat amb. IP54 -5..50°C diff. Régl 121
TRG22 BPZ:TRG22 Thermostat amb. IP54 -5..50°C 2 étages 121
TXA1.5K120 BPZ:TXA1.5K120 Clés d’adresse TX-IO 5,10,15-120, 2 Clés Reset
TXA1.IBE BPZ:TXA1.IBE Modules d’interface de bus IO étendu
TXA1.K12 BPZ:TXA1.K12 Clés d’adresse TX-IO 1-12, 1 Clé Reset
TXA1.K-120 S55661-J102 Clés d’adresse TX-IO 97-120, 2 Clés Reset
TXA1.K24 BPZ:TXA1.K24 Clés d’adresse TX-IO 1-24, 2 Clés Reset
TXA1.K-48 BPZ:TXA1.K-48 Clés d’adresse TX-IO 25-48, 2 Clés Reset
TXA1.K-72 BPZ:TXA1.K-72 Clés d’adresse TX-IO 49-72, 2 Clés Reset
TXA1.K-96 S55661-J101 Clés d’adresse TX-IO 73-96, 2 Clés Reset
TXA1.LA4 BPZ:TXA1.LA4 Planche 9 étiquettes pour modules TX-IO (A4)
TXA1.LH2 S55661-J107 Couvercle transparent pour étiquette module TX-IO
TXI2.OPEN S55661-J120 Module d’intégration RS232/RS485 160DPT
TXI2-S.OPEN S55661-J123 Module d’intégration RS232/RS485 40DPT
TXM1.16D BPZ:TXM1.16D Module TX-IO 16 Entrées binaires
TXM1.4D3R S55661-J124 Module TX-IO 4 Entrées binaires, 3 Sortie relais
TXM1.6R BPZ:TXM1.6R Module TX-IO 6 Sorties relais
TXM1.6RL S55661-J103 Module TX-IO 6 Sorties relais bistable (PXC3)
TXM1.6R-M BPZ:TXM1.6R-M Module TX-IO 6 Sorties relais, dérogation
TXM1.8D BPZ:TXM1.8D Module TX-IO 8 Entrées binaires
TXM1.8P BPZ:TXM1.8P Module TX-IO 8 Entrées thermistances
TXM1.8RB S55661-J105 Module TX-IO 8 Sorties stores (PXC3)
TXM1.8T S55661-J106 Module TX-IO 8 Sorties triacs
TXM1.8U BPZ:TXM1.8U Module TX-IO 8 E/S universelles
TXM1.8U-ML BPZ:TXM1.8U-ML Module TX-IO 8 E/S universelles, dérogation
TXM1.8X BPZ:TXM1.8X Module TX-IO 8 E/S super universelles
TXM1.8X-ML BPZ:TXM1.8X-ML Module TX-IO 8 E/S super universelles, dérogation
TXS1.12F10 BPZ:TXS1.12F10 Alimentation pour module TX-IO
TXS1.EF10 BPZ:TXS1.EF10 Module de connexion pour bus TX-IO
UGW/0200DP FR2:LEUGW/0200DP Passerelle Three Two MBus - Mise à niveau 200DP
UGW/0500DP FR2:LEUGW/0500DP Passerelle Three Two - Mise à niveau 500DP
UGW/1000DP FR2:LEUGW/1000DP Passerelle Three Two - Mise à niveau 1000DP
UGW/2500DP FR2:LEUGW/2500DP Passerelle Three Two - Mise à niveau 2500DP
UGW/DRSUP FR2:LEUGW/DRSUP Passerelle Three Two -  Ajout 1 Driver
UGWMBUS FR2:LEUGWMBUS Passerelle MBus - 25Pts Mbus, BACnet IP
UGWTHREE FR2:LEUGWTHREE Passerelle Three - 200Pts KNX, MBus + 1 Driver
UGWTWO/KNX FR2:LEUGWTWO/KNX Passerelle Two - 200Pts KNX + 1 Driver
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UGWTWO/MBUS FR2:LEUGWTWO/MBUS Passerelle Two - 200Pts MBUS + 1 Driver
UH50-A05-00 S55561-F112 Compteur Ultrason Thermique Chaud 0.6 m3/h PN16 129
UH50-A21-00 S55561-F113 Compteur Ultrason Thermique Chaud 1.5 m3/h PN16 129
UH50-A36-00 S55561-F114 Compteur Ultrason Thermique Chaud 2.5 m3/h PN16 129
UH50-A45-00 S55561-F115 Compteur Ultrason Thermique Chaud 3.5 m3/h PN16 129
UH50-A50-00 S55561-F116 Compteur Ultrason Thermique Chaud 6 m3/h PN16 129
UH50-A61-00 S55561-F117 Compteur Ultrason Thermique Chaud 10 m3/h PN25 129
UH50-A65-00 S55561-F118 Compteur Ultrason Thermique Chaud 15 m3/h PN25 129
UH50-A70-00 S55561-F119 Compteur Ultrason Thermique Chaud 25 m3/h PN25 129
UH50-A74-00 S55561-F120 Compteur Ultrason Thermique Chaud 40 m3/h PN25 129
UH50-A83-00 S55561-F121 Compteur Ultrason Thermique Chaud 60 m3/h PN25 129
UH50-C05-00 S55561-F122 Compteur Ultrason Thermique Combiné 0.6m3/h PN16 129
UH50-C06-00 S55561-F252 Compteur Ultrason Thermique Combiné 1,5 m3/h, PN25 129
UH50-C21-00 S55561-F123 Compteur Ultrason Thermique Combiné1.5m3/h PN16 129
UH50-C22-00 S55561-F253 Compteur Ultrason Thermique Combiné 1.5m3/h PN25 129
UH50-C25-00 S55561-F254 Compteur Ultrason Thermique Combiné 1,5 m3/h, PN25 129
UH50-C36-00 S55561-F124 Compteur Ultrason Thermique Combiné 2.5m3/h PN16 129
UH50-C37-00 S55561-F255 Compteur Ultrason Thermique Combiné 2.5 m3/h PN25 129
UH50-C40-00 S55561-F256 Compteur Ultrason Thermique Combiné 2.5 m3/h PN25 129
UH50-C45-00 S55561-F125 Compteur Ultrason Thermique Combiné 3.5m3/h PN16 129
UH50-C47-00 S55561-F257 Compteur Ultrason Thermique Combiné 3.5m3/h PN25 129
UH50-C50-00 S55561-F126 Compteur Ultrason Thermique Combiné 6 m3/h PN16 129
UH50-C52-00 S55561-F258 Compteur Ultrason Thermique Combiné 6m3/h PN25 129
UH50-C60-00 S55561-F259 Compteur Ultrason Thermique Combiné 10m3/h PN25 129
UH50-C61-00 S55561-F127 Compteur Ultrason Thermique Combiné 10 m3/h PN25 129
UH50-C65-00 S55561-F128 Compteur Ultrason Thermique Combiné 15 m3/h PN25 129
UH50-C70-00 S55561-F129 Compteur Ultrason Thermique Combiné 25 m3/h PN25 129
UH50-C74-00 S55561-F130 Compteur Ultrason Thermique Combiné 40 m3/h PN25 129
UH50-C83-00 S55561-F131 Compteur Ultrason Thermique Combiné 60 m3/h PN25 129
UP 205/12 5WG1205-2AB12 Écran tactile KNX TC5 v2 blanc
UP 205/21 5WG1205-2AB21 Gestionnaire de pièce tactile couleur KNX
UP 205/22 5WG1205-2AB22 Écran tactile KNX TC5 v2 noir
UP 511S32 5WG1511-2SB32 Actionneur de commutation 1x16A encastré
UP 525S32 5WG1525-2SB32 Variateur universel encastré  1x230V
UP 562S32 5WG1562-2SB32 Actionneur de commutation 2x16A encastré 
VAG60.15-9 S55230-V130 Vanne boiss. sphér. PN40 2V DN15 isolem. 169
VAG60.20-17 S55230-V131 Vanne boiss. sphér. PN40 2V DN20 isolem. 169
VAG60.25-22 S55230-V132 Vanne boiss. sphér. PN40 2V DN25 isolem. 169
VAG60.32-35 S55230-V133 Vanne boiss. sphér. PN40 2V DN32 isolem. 169
VAG60.40-68 S55230-V134 Vanne boiss. sphér. PN40 2V DN40 isolem. 169
VAG60.50-96 S55230-V135 Vanne boiss. sphér. PN40 2V DN50 isolem. 169
VAG61.15-1 S55230-V100 Vanne boiss. sphér. PN40 2V DN15 kvs 1 168
VAG61.15-1.6 S55230-V101 Vanne boiss. sphér. PN40 2V DN15 kvs 1.6 168
VAG61.15-2.5 S55230-V102 Vanne boiss. sphér. PN40 2V DN15 kvs 2.5 168
VAG61.15-4 S55230-V103 Vanne boiss. sphér. PN40 2V DN15 kvs 4 168
VAG61.15-6.3 S55230-V104 Vanne boiss. sphér. PN40 2V DN15 kvs 6.3 168
VAG61.20-4 S55230-V105 Vanne boiss. sphér. PN40 2V DN20 kvs 4 168
VAG61.20-6.3 S55230-V106 Vanne boiss. sphér. PN40 2V DN20 kvs 6.3 168
VAG61.20-10 S55230-V107 Vanne boiss. sphér. PN40 2V DN20 kvs 10 168
VAG61.25-6.3 S55230-V108 Vanne boiss. sphér. PN40 2V DN25 kvs 6.3 168
VAG61.25-10 S55230-V109 Vanne boiss. sphér. PN40 2V DN25 kvs 10 168
VAG61.25-16 S55230-V110 Vanne boiss. sphér. PN40 2V DN25 kvs 16 168
VAG61.32-10 S55230-V111 Vanne boiss. sphér. PN40 2V DN32 kvs 10 168
VAG61.32-16 S55230-V112 Vanne boiss. sphér. PN40 2V DN32 kvs 16 168
VAG61.32-25 S55230-V113 Vanne boiss. sphér. PN40 2V DN32 kvs 25 168
VAG61.40-16 S55230-V114 Vanne boiss. sphér. PN40 2V DN40 kvs 16 168
VAG61.40-25 S55230-V115 Vanne boiss. sphér. PN40 2V DN40 kvs 25 168
VAG61.40-40 S55230-V116 Vanne boiss. sphér. PN40 2V DN40 kvs 40 168
VAG61.50-25 S55230-V117 Vanne boiss. sphér. PN40 2V DN50 kvs 25 168
VAG61.50-40 S55230-V118 Vanne boiss. sphér. PN40 2V DN50 kvs 40 168
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VAG61.50-63 S55230-V119 Vanne boiss. sphér. PN40 2V DN50 kvs 63 168
VAI60.15-15 BPZ:VAI60.15-15 Vanne boiss. sphér. PN40 2V DN15 isolem. 169
VAI60.20-22 BPZ:VAI60.20-22 Vanne boiss. sphér. PN40 2V DN20 isolem. 169
VAI60.25-22 BPZ:VAI60.25-22 Vanne boiss. sphér. PN40 2V DN25 isolem. 169
VAI60.32-35 BPZ:VAI60.32-35 Vanne boiss. sphér. PN40 2V DN32 isolem. 169
VAI60.40-68 BPZ:VAI60.40-68 Vanne boiss. sphér. PN40 2V DN40 isolem. 169
VAI60.50-96 BPZ:VAI60.50-96 Vanne boiss. sphér. PN40 2V DN50 isolem. 169
VAI61.15-0.25 S55230-V220 Vanne boiss. sphér. PN40 2V DN15 kvs0.25 168
VAI61.15-0.4 S55230-V221 Vanne boiss. sphér. PN40 2V DN15 kvs 0.4 168
VAI61.15-0.63 S55230-V222 Vanne boiss. sphér. PN40 2V DN15 kvs0.63 168
VAI61.15-1 BPZ:VAI61.15-1 Vanne boiss. sphér. PN40 2V DN15 kvs 1 168
VAI61.15-1.6 BPZ:VAI61.15-1.6 Vanne boiss. sphér. PN40 2V DN15 kvs 1.6 168
VAI61.15-2.5 BPZ:VAI61.15-2.5 Vanne boiss. sphér. PN40 2V DN15 kvs 2.5 168
VAI61.15-4 BPZ:VAI61.15-4 Vanne boiss. sphér. PN40 2V DN15 kvs 4 168
VAI61.15-6.3 BPZ:VAI61.15-6.3 Vanne boiss. sphér. PN40 2V DN15 kvs 6.3 168
VAI61.15-10 BPZ:VAI61.15-10 Vanne boiss. sphér. PN40 2V DN15 kvs 10 168
VAI61.20-4 BPZ:VAI61.20-4 Vanne boiss. sphér. PN40 2V DN20 kvs 4 168
VAI61.20-6.3 BPZ:VAI61.20-6.3 Vanne boiss. sphér. PN40 2V DN20 kvs 6.3 168
VAI61.20-10 BPZ:VAI61.20-10 Vanne boiss. sphér. PN40 2V DN20 kvs 10 168
VAI61.25-6.3 BPZ:VAI61.25-6.3 Vanne boiss. sphér. PN40 2V DN25 kvs 6.3 168
VAI61.25-10 BPZ:VAI61.25-10 Vanne boiss. sphér. PN40 2V DN25 kvs 10 168
VAI61.25-16 BPZ:VAI61.25-16 Vanne boiss. sphér. PN40 2V DN25 kvs 16 168
VAI61.32-10 BPZ:VAI61.32-10 Vanne boiss. sphér. PN40 2V DN32 kvs 10 168
VAI61.32-16 BPZ:VAI61.32-16 Vanne boiss. sphér. PN40 2V DN32 kvs 16 168
VAI61.32-25 BPZ:VAI61.32-25 Vanne boiss. sphér. PN40 2V DN32 kvs 25 168
VAI61.40-16 BPZ:VAI61.40-16 Vanne boiss. sphér. PN40 2V DN40 kvs 16 168
VAI61.40-25 BPZ:VAI61.40-25 Vanne boiss. sphér. PN40 2V DN40 kvs 25 168
VAI61.40-40 BPZ:VAI61.40-40 Vanne boiss. sphér. PN40 2V DN40 kvs 40 168
VAI61.50-25 BPZ:VAI61.50-25 Vanne boiss. sphér. PN40 2V DN50 kvs 25 168
VAI61.50-40 BPZ:VAI61.50-40 Vanne boiss. sphér. PN40 2V DN50 kvs 40 168
VAI61.50-63 BPZ:VAI61.50-63 Vanne boiss. sphér. PN40 2V DN50 kvs 63 168
VBF21.40 BPZ:VBF21.40 Vanne secteur brides PN6 3V DN40 kvs 25 171
VBF21.50 BPZ:VBF21.50 Vanne secteur brides PN6 3V DN50 kvs 40 171
VBF21.65 BPZ:VBF21.65 Vanne secteur brides PN6 3V DN65 kvs 63 171
VBF21.80 BPZ:VBF21.80 Vanne secteur brides PN6 3V DN80 kvs 100 171
VBF21.100 BPZ:VBF21.100 Vanne secteur brides PN6 3V DN100 kvs160 171
VBF21.125 BPZ:VBF21.125 Vanne secteur brides PN6 3V DN125 kvs550 171
VBF21.150 BPZ:VBF21.150 Vanne secteur brides PN6 3V DN150 kvs820 171
VBG60.15-5L S55230-V215 Vanne boiss. sphér. PN40 3V DN15 ChgO. L 169
VBG60.15-8T S55230-V136 Vanne boiss. sphér. PN40 3V DN15 ChgO. T 169
VBG60.20-8L S55230-V202 Vanne boiss. sphér. PN40 3V DN20 ChgO. L 169
VBG60.20-13T S55230-V137 Vanne boiss. sphér. PN40 3V DN20 ChgO. T 169
VBG60.25-9L S55230-V216 Vanne boiss. sphér. PN40 3V DN25 ChgO. L 169
VBG60.25-13T S55230-V138 Vanne boiss. sphér. PN40 3V DN25 ChgO. T 169
VBG60.32-13L S55230-V217 Vanne boiss. sphér. PN40 3V DN32 ChgO. L 169
VBG60.32-25T S55230-V139 Vanne boiss. sphér. PN40 3V DN32 ChgO. T 169
VBG60.40-25L S55230-V218 Vanne boiss. sphér. PN40 3V DN40 ChgO. L 169
VBG60.40-49T S55230-V140 Vanne boiss. sphér. PN40 3V DN40 ChgO. T 169
VBG60.50-37L S55230-V219 Vanne boiss. sphér. PN40 3V DN50 ChgO. L 169
VBG60.50-73T S55230-V141 Vanne boiss. sphér. PN40 3V DN50 ChgO. T 169
VBG61.15-1.6 S55230-V120 Vanne boiss. sphér. PN40 3V DN15 kvs 1.6 168
VBG61.15-2.5 S55230-V121 Vanne boiss. sphér. PN40 3V DN15 kvs 2.5 168
VBG61.15-4 S55230-V122 Vanne boiss. sphér. PN40 3V DN15 kvs 4 168
VBG61.15-6.3 S55230-V123 Vanne boiss. sphér. PN40 3V DN15 kvs 6.3 168
VBG61.20-4 S55230-V124 Vanne boiss. sphér. PN40 3V DN20 kvs 4 168
VBG61.20-6.3 S55230-V125 Vanne boiss. sphér. PN40 3V DN20 kvs 6.3 168
VBG61.25-10 S55230-V126 Vanne boiss. sphér. PN40 3V DN25 kvs 10 168
VBG61.32-16 S55230-V127 Vanne boiss. sphér. PN40 3V DN32 kvs 16 168
VBG61.40-25 S55230-V128 Vanne boiss. sphér. PN40 3V DN40 kvs 25 168
VBG61.50-40 S55230-V129 Vanne boiss. sphér. PN40 3V DN50 kvs 40 168
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VBI60.15-5L BPZ:VBI60.15-5L Vanne boiss. sphér. PN40 3V DN15 ChgO. L 169
VBI60.15-12T BPZ:VBI60.15-12T Vanne boiss. sphér. PN40 3V DN15 ChgO. T 169
VBI60.20-9L BPZ:VBI60.20-9L Vanne boiss. sphér. PN40 3V DN20 ChgO. L 169
VBI60.20-16T BPZ:VBI60.20-16T Vanne boiss. sphér. PN40 3V DN20 ChgO. T 169
VBI60.25-9L BPZ:VBI60.25-9L Vanne boiss. sphér. PN40 3V DN25 ChgO. L 169
VBI60.25-16T BPZ:VBI60.25-16T Vanne boiss. sphér. PN40 3V DN25 ChgO. T 169
VBI60.32-13L BPZ:VBI60.32-13L Vanne boiss. sphér. PN40 3V DN32 ChgO. L 169
VBI60.32-25T BPZ:VBI60.32-25T Vanne boiss. sphér. PN40 3V DN32 ChgO. T 169
VBI60.40-25L BPZ:VBI60.40-25L Vanne boiss. sphér. PN40 3V DN40 ChgO. L 169
VBI60.40-49T BPZ:VBI60.40-49T Vanne boiss. sphér. PN40 3V DN40 ChgO. T 169
VBI60.50-37L BPZ:VBI60.50-37L Vanne boiss. sphér. PN40 3V DN50 ChgO. L 169
VBI60.50-73T BPZ:VBI60.50-73T Vanne boiss. sphér. PN40 3V DN50 ChgO. T 169
VBI61.15-1.6 BPZ:VBI61.15-1.6 Vanne boiss. sphér. PN40 3V DN15 kvs 1.6 168
VBI61.15-2.5 BPZ:VBI61.15-2.5 Vanne boiss. sphér. PN40 3V DN15 kvs 2.5 168
VBI61.15-4 BPZ:VBI61.15-4 Vanne boiss. sphér. PN40 3V DN15 kvs 4 168
VBI61.15-6.3 BPZ:VBI61.15-6.3 Vanne boiss. sphér. PN40 3V DN15 kvs 6.3 168
VBI61.20-4 BPZ:VBI61.20-4 Vanne boiss. sphér. PN40 3V DN20 kvs 4 168
VBI61.20-6.3 BPZ:VBI61.20-6.3 Vanne boiss. sphér. PN40 3V DN20 kvs 6.3 168
VBI61.25-10 BPZ:VBI61.25-10 Vanne boiss. sphér. PN40 3V DN25 kvs 10 168
VBI61.32-16 BPZ:VBI61.32-16 Vanne boiss. sphér. PN40 3V DN32 kvs 16 168
VBI61.40-25 BPZ:VBI61.40-25 Vanne boiss. sphér. PN40 3V DN40 kvs 25 168
VBI61.50-40 BPZ:VBI61.50-40 Vanne boiss. sphér. PN40 3V DN50 kvs 40 168
VBI61.50-63 BPZ:VBI61.50-63 Vanne boiss. sphér. PN40 3V DN50 kvs 63 168
VDN210 BPZ:VDN210 Vanne radiateur droite PN10 DN10 161
VDN215 BPZ:VDN215 Vanne radiateur droite PN10 DN15 161
VDN220 BPZ:VDN220 Vanne radiateur droite PN10 DN20 161
VEN210 BPZ:VEN210 Vanne radiateur équerre PN10 DN10 161
VEN215 BPZ:VEN215 Vanne radiateur équerre PN10 DN15 161
VEN220 BPZ:VEN220 Vanne radiateur équerre PN10 DN20 161
VFL41.40 S55235-V149 Vanne papillon à O.taraudées DN40 «20Nm» 172
VFL41.50 S55235-V150 Vanne papillon à O.taraudées DN50 «20Nm» 172
VFL41.65 S55235-V151 Vanne papillon à O.taraudées DN65 «20Nm» 172
VFL41.80 S55235-V152 Vanne papillon à O.taraudées DN80 «40Nm» 172
VFL41.100 S55235-V153 Vanne papillon à O. taraud. DN100 «40Nm» 172
VFL41.125 S55235-V154 Vanne papillon à O. taraud. DN125 «40Nm» 172
VFL41.150 S55235-V155 Vanne papillon à O.taraud. DN150 «100Nm» 172
VFL41.200 S55235-V156 Vanne papillon à O.taraud. DN200 «100Nm» 172
VFL41.250 S55235-V157 Vanne papillon à O.taraud. DN250 «400Nm» 172
VFL41.300 S55235-V158 Vanne papillon à O.taraud. DN300 «400Nm» 172
VFL41.350 S55235-V159 Vanne papillon à O.taraud. DN350 «400Nm» 172
VFL41.400 S55235-V164 Vanne papillon à O.taraud. DN400 «400Nm» 172
VFL41.450 S55235-V165 Vanne papillon à O.taraud.DN450 «1200Nm» 172
VFL41.500 S55235-V166 Vanne papillon à O.taraud.DN500 «1200Nm» 172
VFL41.600 S55235-V167 Vanne papillon à O.taraud.DN600 «1200Nm» 172
VFW41.40 S55235-V138 Vanne papillon à O. centrage DN40 «20Nm» 172
VFW41.40U S55235-V168 Vanne papillon à O. centrage DN40 «10Nm» 172
VFW41.50 S55235-V139 Vanne papillon à O. centrage DN50 «20Nm» 172
VFW41.50U S55235-V169 Vanne papillon à O. centrage DN50 «10Nm» 172
VFW41.65 S55235-V140 Vanne papillon à O. centrage DN65 «20Nm» 172
VFW41.65U S55235-V170 Vanne papillon à O. centrage DN65 «10Nm» 172
VFW41.80 S55235-V141 Vanne papillon à O. centrage DN80 «40Nm» 172
VFW41.80U S55235-V171 Vanne papillon à O. centrage DN80 «10Nm» 172
VFW41.100 S55235-V142 Vanne papillon à O.centrage DN100 «40Nm» 172
VFW41.100U S55235-V172 Vanne papillon à O.centrage DN100 «10Nm» 172
VFW41.125 S55235-V143 Vanne papillon à O.centrage DN125 «40Nm» 172
VFW41.125U S55235-V173 Vanne papillon à O.centrage DN125 «10Nm» 172
VFW41.150 S55235-V144 Vanne papillon à O. centr. DN150 «100Nm» 172
VFW41.150U S55235-V174 Vanne papillon à O.centrage DN150 «10Nm» 172
VFW41.200 S55235-V145 Vanne papillon à O. centr. DN200 «100Nm» 172
VFW41.200U S55235-V175 Vanne papillon à O.centrage DN200 «10Nm» 172
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VFW41.250 S55235-V146 Vanne papillon à O. centr. DN250 «400Nm» 172
VFW41.300 S55235-V147 Vanne papillon à O. centr. DN300 «400Nm» 172
VFW41.350 S55235-V148 Vanne papillon à O. centr. DN350 «400Nm» 172
VFW41.400 S55235-V160 Vanne papillon à O. centr. DN400 «400Nm» 172
VFW41.450 S55235-V161 Vanne papillon à O.centr. DN450 «1200Nm» 172
VFW41.500 S55235-V162 Vanne papillon à O.centr. DN500 «1200Nm» 172
VFW41.600 S55235-V163 Vanne papillon à O.centr. DN600 «1200Nm» 172
VMP45.10-0.25 BPZ:VMP45.10-0.25 Vanne terminale FPD PN16 3Vbipas. DN10 162
VMP45.10-0.4 BPZ:VMP45.10-0.4 Vanne terminale FPD PN16 3Vbipas. DN10 162
VMP45.10-0.63 BPZ:VMP45.10-0.63 Vanne terminale FPD PN16 3Vbipas. DN10 162
VMP45.10-1 BPZ:VMP45.10-1 Vanne terminale FPD PN16 3Vbipas. DN10 162
VMP45.10-1.6 BPZ:VMP45.10-1.6 Vanne terminale FPD PN16 3Vbipas. DN10 162
VMP45.15-2.5 BPZ:VMP45.15-2.5 Vanne terminale FPD PN16 3Vbipas. DN15 162
VMP45.20-4 BPZ:VMP45.20-4 Vanne terminale FPD PN16 3Vbipas. DN20 162
VMP47.10-0.25 BPZ:VMP47.10-0.25 Vanne terminale Std PN16 3Vbip. DN10 162
VMP47.10-0.4 BPZ:VMP47.10-0.4 Vanne terminale Std PN16 3Vbipas. DN10 162
VMP47.10-0.63 BPZ:VMP47.10-0.63 Vanne terminale Std PN16 3Vbipas. DN10 162
VMP47.10-1 BPZ:VMP47.10-1 Vanne terminale Std PN16 3Vbipas. DN10 162
VMP47.10-1.6 BPZ:VMP47.10-1.6 Vanne terminale Std PN16 3Vbipas. DN10 162
VMP47.15-2.5 BPZ:VMP47.15-2.5 Vanne terminale Std PN16 3Vbipas. DN15 162
VPD110A-135 S55264-V165 Vanne radiat. comb. droite PN10 DN10 DIN 158
VPD115A-135 S55264-V166 Vanne radiat. comb. droite PN10 DN15 DIN 158
VPD120A-135 S55264-V167 Vanne radiat. comb. droite PN10 DN20 DIN 158
VPD210A-135 S55264-V173 Vanne radiat. combi. droite PN10 DN10 NF 158
VPD215A-135 S55264-V174 Vanne radiat. combi. droite PN10 DN15 NF 158
VPD220A-135 S55264-V175 Vanne radiat. Combi. droite PN10 DN20 NF 158
VPE110A-135 S55264-V168 Vanne radiat. combi. équ. PN10 DN10 DIN 158
VPE115A-135 S55264-V169 Vanne radiat. combi. équ. PN10 DN15 DIN 158
VPE120A-135 S55264-V170 Vanne radiat. combi. équ. PN10 DN20 DIN 158
VPE210A-135 S55264-V176 Vanne radiat. comb. équerre PN10 DN10 NF 158
VPE215A-135 S55264-V177 Vanne radiat. comb. équerre PN10 DN15 NF 158
VPE220A-135 S55264-V178 Vanne radiat. comb. équerre PN10 DN20 NF 158
VPF43.100F70 S55266-V106 Vanne combinée équilibrage PN16 DN100 159
VPF43.100F90 S55266-V107 Vanne combinée équilibrage PN16 DN100 159
VPF43.125F110 S55266-V108 Vanne combinée équilibrage PN16 DN125 159
VPF43.125F135 S55266-V109 Vanne combinée équilibrage PN16 DN125 159
VPF43.150F160 S55266-V110 Vanne combinée équilibrage PN16 DN150 159
VPF43.150F200 S55266-V111 Vanne combinée équilibrage PN16 DN150 159
VPF43.200F210 S55266-V148 Vanne combinée équilibrage PN16 DN200 159
VPF43.200F280 S55266-V149 Vanne combinée équilibrage PN16 DN200 159
VPF44.50F15 S55266-V174 Vanne combinée équilibrage PN16 DN50 159
VPF44.50F25 S55266-V175 Vanne combinée équilibrage PN16 DN50 159
VPF44.65F25 S55266-V176 Vanne combinée équilibrage PN16 DN65 159
VPF44.65F35 S55266-V177 Vanne combinée équilibrage PN16 DN65 159
VPF44.80F35 S55266-V178 Vanne combinée équilibrage PN16 DN80 159
VPF44.80F45 S55266-V179 Vanne combinée équilibrage PN16 DN80 159
VPF44.100F70 S55266-V142 Vanne combinée équilibrage PN16 DN100 159
VPF44.100F90 S55266-V143 Vanne combinée équilibrage PN16 DN100 159
VPF53.125F110 S55266-V120 Vanne combinée équilibrage PN25 DN125 159
VPF53.125F135 S55266-V121 Vanne combinée équilibrage PN25 DN125 159
VPF53.150F160 S55266-V122 Vanne combinée équilibrage PN25 DN150 159
VPF53.150F200 S55266-V123 Vanne combinée équilibrage PN25 DN150 159
VPF53.200F210 S55266-V150 Vanne combinée équilibrage PN25 DN200 159
VPF53.200F280 S55266-V151 Vanne combinée équilibrage PN25 DN200 159
VPF54.50F15 S55266-V152 Vanne combinée équilibrage PN25 DN50 159
VPF54.50F25 S55266-V153 Vanne combinée équilibrage PN25 DN50 159
VPF54.65F25 S55266-V154 Vanne combinée équilibrage PN25 DN65 159
VPF54.65F35 S55266-V155 Vanne combinée équilibrage PN25 DN65 159
VPF54.80F35 S55266-V156 Vanne combinée équilibrage PN25 DN80 159
VPF54.80F45 S55266-V157 Vanne combinée équilibrage PN25 DN80 159

220
Gestion de l’énergie et du confort
Catalogue produits 2023
Index



Référence Code article Descriptif Page

VPF54.100F70 S55266-V158 Vanne combinée équilibrage PN25 DN100 159
VPF54.100F90 S55266-V159 Vanne combinée équilibrage PN25 DN100 159
VPI46.15L0.2 S55264-V109 Petite vanne combinée PN25 DN15 158
VPI46.15L0.2Q S55264-V112 Petite vanne combi. équi.+mes. PN25 DN15 158
VPI46.15L0.6 S55264-V110 Petite vanne combinée PN25 DN15 158
VPI46.15L0.6Q S55264-V113 Petite vanne combi. équi.+mes. PN25 DN15 158
VPI46.20F1.4 S55264-V111 Petite vanne combinée PN25 DN20 158
VPI46.20F1.4Q S55264-V114 Petite vanne combi. équi.+mes. PN25 DN20 158
VPI46.25F1.8 S55264-V125 Petite vanne combinée PN25 DN25 158
VPI46.25F1.8Q S55264-V127 Petite vanne combi. équi.+mes. PN25 DN25 158
VPI46.32F4 S55264-V126 Petite vanne combinée PN25 DN32 158
VPI46.32F4Q S55264-V128 Petite vanne combi. équi.+mes. PN25 DN32 158
VPI46.40F9.5Q S55264-V129 Petite vanne combi. équi.+mes. PN25 DN40 158
VPI46.50F12Q S55264-V130 Petite vanne combi. équi.+mes. PN25 DN50 158
VPP46.10L0.2 S55264-V101 Petite vanne combinée PN25 DN10 158
VPP46.10L0.2Q S55264-V105 Petite vanne combi. équi.+mes. PN25 DN10 158
VPP46.10L0.4 S55264-V131 Petite vanne combinée PN25 DN10 158
VPP46.10L0.4Q S55264-V132 Petite vanne combi. équi.+mes. PN25 DN10 158
VPP46.15L0.2 S55264-V102 Petite vanne combinée PN25 DN15 158
VPP46.15L0.2Q S55264-V106 Petite vanne combi. équi.+mes. PN25 DN15 158
VPP46.15L0.6 S55264-V103 Petite vanne combinée PN25 DN15 158
VPP46.15L0.6Q S55264-V107 Petite vanne combi. équi.+mes. PN25 DN15 158
VPP46.20F1.4 S55264-V104 Petite vanne combinée PN25 DN20 158
VPP46.20F1.4Q S55264-V108 Petite vanne combi. équi.+mes. PN25 DN20 158
VPP46.25F1.8 S55264-V121 Petite vanne combinée PN25 DN25 158
VPP46.25F1.8Q S55264-V123 Petite vanne combi. équi.+mes. PN25 DN25 158
VPP46.32F4 S55264-V122 Petite vanne combinée PN25 DN32 158
VPP46.32F4Q S55264-V124 Petite vanne combi. équi.+mes. PN25 DN32 158
VPU110A-135 S55264-V171 Vanne radiat. combi. inv. PN10 DN10 DIN 158
VPU115A-135 S55264-V172 Vanne radiat. combi. inv. PN10 DN15 DIN 158
VQI46.15F1.3 S55264-V140 Vanne combinée tout-ou-rien PN25 DN15 160
VQI46.15F1.3Q S55264-V139 Vanne combinée tout-ou-rien PN25 DN15 160
VQI46.15L0.5 S55264-V136 Vanne combinée tout-ou-rien PN25 DN15 160
VQI46.15L0.5Q S55264-V135 Vanne combinée tout-ou-rien PN25 DN15 160
VQI46.20F1.5 S55264-V144 Vanne combinée tout-ou-rien PN25 DN20 160
VQI46.20F1.5Q S55264-V143 Vanne combinée tout-ou-rien PN25 DN20 160
VQI46.25F1.8 S55264-V148 Vanne combinée tout-ou-rien PN25 DN25 160
VQI46.25F1.8Q S55264-V147 Vanne combinée tout-ou-rien PN25 DN25 160
VQP46.10L0.5 S55264-V134 Vanne combinée tout-ou-rien PN25 DN10 160
VQP46.10L0.5Q S55264-V133 Vanne combinée tout-ou-rien PN25 DN10 160
VQP46.15F1.3 S55264-V142 Vanne combinée tout-ou-rien PN25 DN15 160
VQP46.15F1.3Q S55264-V141 Vanne combinée tout-ou-rien PN25 DN15 160
VQP46.15L0.5 S55264-V138 Vanne combinée tout-ou-rien PN25 DN15 160
VQP46.15L0.5Q S55264-V137 Vanne combinée tout-ou-rien PN25 DN15 160
VQP46.20F1.5 S55264-V146 Vanne combinée tout-ou-rien PN25 DN20 160
VQP46.20F1.5Q S55264-V145 Vanne combinée tout-ou-rien PN25 DN20 160
VQP46.25F1.8 S55264-V150 Vanne combinée tout-ou-rien PN25 DN25 160
VQP46.25F1.8Q S55264-V149 Vanne combinée tout-ou-rien PN25 DN25 160
VUN210 BPZ:VUN210 Vanne radiateur équer. inverse PN10 DN10 161
VUN215 BPZ:VUN215 Vanne radiateur équer. inverse PN10 DN15 161
VVF22.25-2.5 S55200-V100 Vanne siège brides PN6 2V DN25 kvs 2.5 165
VVF22.25-4 S55200-V101 Vanne siège brides PN6 2V DN25 kvs 4 165
VVF22.25-6.3 S55200-V102 Vanne siège brides PN6 2V DN25 kvs 6.3 165
VVF22.25-10 S55200-V103 Vanne siège brides PN6 2V DN25 kvs 10 165
VVF22.40-16 S55200-V104 Vanne siège brides PN6 2V DN40 kvs 16 165
VVF22.40-25 S55200-V105 Vanne siège brides PN6 2V DN40 kvs 25 165
VVF22.50-40 S55200-V106 Vanne siège brides PN6 2V DN50 kvs 40 165
VVF22.65-63 S55200-V107 Vanne siège brides PN6 2V DN65 kvs 63 165
VVF22.80-100 S55200-V108 Vanne siège brides PN6 2V DN80 kvs 100 165
VVF22.100-160 S55200-V109 Vanne siège brides PN6 2V DN100 kvs 160 165
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VVF32.15-1.6 S55202-V100 Vanne siège brides PN10 2V DN15 kvs 1.6 165
VVF32.15-2.5 S55202-V101 Vanne siège brides PN10 2V DN15 kvs 2.5 165
VVF32.15-4 S55202-V102 Vanne siège brides PN10 2V DN15 kvs 4 165
VVF32.25-6.3 S55202-V103 Vanne siège brides PN10 2V DN25 kvs 6.3 165
VVF32.25-10 S55202-V104 Vanne siège brides PN10 2V DN25 kvs 10 165
VVF32.40-16 S55202-V105 Vanne siège brides PN10 2V DN40 kvs 16 165
VVF32.40-25 S55202-V106 Vanne siège brides PN10 2V DN40 kvs 25 165
VVF32.50-40 S55202-V107 Vanne siège brides PN10 2V DN50 kvs 40 165
VVF32.65-63 S55202-V108 Vanne siège brides PN10 2V DN65 kvs 63 165
VVF32.80-100 S55202-V109 Vanne siège brides PN10 2V DN80 kvs 100 165
VVF32.100-160 S55202-V110 Vanne siège brides PN10 2V DN100 kvs 160 165
VVF32.125-250 S55202-V111 Vanne siège brides PN10 2V DN125 kvs 250 165
VVF32.150-400 S55202-V112 Vanne siège brides PN10 2V DN150 kvs 400 165
VVF42.15-1.6 S55204-V100 Vanne siège brides PN16 2V DN15 kvs 1.6 165
VVF42.15-2.5 S55204-V101 Vanne siège brides PN16 2V DN15 kvs 2.5 165
VVF42.15-4 S55204-V102 Vanne siège brides PN16 2V DN15 kvs 4 165
VVF42.20-6.3 S55204-V103 Vanne siège brides PN16 2V DN20 kvs 6.3 165
VVF42.25-6.3 S55204-V104 Vanne siège brides PN16 2V DN25 kvs 6.3 165
VVF42.25-10 S55204-V105 Vanne siège brides PN16 2V DN25 kvs 10 165
VVF42.32-16 S55204-V106 Vanne siège brides PN16 2V DN32 kvs 16 165
VVF42.40-16 S55204-V107 Vanne siège brides PN16 2V DN40 kvs 16 165
VVF42.40-25 S55204-V108 Vanne siège brides PN16 2V DN40 kvs 25 165
VVF42.50-31.5 S55204-V109 Vanne siège brides PN16 2V DN50 kvs 31.5 165
VVF42.50-40 S55204-V110 Vanne siège brides PN16 2V DN50 kvs 40 165
VVF42.50-40K S55204-V121 Vanne siège brides PN16 2V DN50 kvs40HPD 165
VVF42.65-50 S55204-V111 Vanne siège brides PN16 2V DN65 kvs 50 165
VVF42.65-63 S55204-V112 Vanne siège brides PN16 2V DN65 kvs 63 165
VVF42.65-63K S55204-V122 Vanne siège brides PN16 2V DN65 kvs63HPD 165
VVF42.65KC S55204-V182 Section vanne V2V intelligente DN65
VVF42.80-80 S55204-V113 Vanne siège brides PN16 2V DN80 kvs 80 165
VVF42.80KC S55204-V183 Section vanne V2V intelligente DN80
VVF42.80-100 S55204-V114 Vanne siège brides PN16 2V DN80 kvs 100 165
VVF42.80-100K S55204-V123 Vanne siège brides PN16 2VDN80 kvs100HPD 165
VVF42.100-125 S55204-V115 Vanne siège brides PN16 2V DN100 kvs 125 165
VVF42.100-160 S55204-V116 Vanne siège brides PN16 2V DN100 kvs 160 165
VVF42.100-160K S55204-V124 Vanne siège brides PN16 2VDN100kvs160HPD 165
VVF42.100KC S55204-V184 Section vanne V2V intelligente DN100
VVF42.125-200 S55204-V117 Vanne siège brides PN16 2V DN125 kvs 200 165
VVF42.125-250 S55204-V118 Vanne siège brides PN16 2V DN125 kvs 250 165
VVF42.125-250K S55204-V125 Vanne siège brides PN16 2VDN125kvs250HPD 165
VVF42.125KC S55204-V185 Section vanne V2V intelligente DN125
VVF42.150-315 S55204-V119 Vanne siège brides PN16 2V DN150 kvs 315 165
VVF42.150-360K S55204-V126 Vanne siège brides PN16 2VDN150kvs360HPD 165
VVF42.150-400 S55204-V120 Vanne siège brides PN16 2V DN150 kvs 400 165
VVF42.150KC S55204-V186 Section vanne V2V intelligente DN150
VVF43.65-50 S55206-V100 Vanne siège brides PN16 2V DN65 kvs 50 165
VVF43.65-63 S55206-V101 Vanne siège brides PN16 2V DN65 kvs 63 165
VVF43.65-63K S55206-V110 Vanne siège brides PN16 2V DN65 kvs 63 165
VVF43.80-80 S55206-V102 Vanne siège brides PN16 2V DN80 kvs 80 165
VVF43.80-100 S55206-V103 Vanne siège brides PN16 2V DN80 kvs 100 165
VVF43.80-100K S55206-V111 Vanne siège brides PN16 2V DN80 kvs 100 165
VVF43.100-125 S55206-V104 Vanne siège brides PN16 2V DN100 kvs 125 165
VVF43.100-150K S55206-V120 Vanne siège brides PN16 2V DN100 kvs 150 165
VVF43.100-160 S55206-V105 Vanne siège brides PN16 2V DN100 kvs 160 165
VVF43.125-200 S55206-V106 Vanne siège brides PN16 2V DN125 kvs 200 165
VVF43.125-220K S55206-V121 Vanne siège brides PN16 2V DN125 kvs 220 165
VVF43.125-250 S55206-V107 Vanne siège brides PN16 2V DN125 kvs 250 165
VVF43.150-315 S55206-V108 Vanne siège brides PN16 2V DN150 kvs 315 165
VVF43.150-315K S55206-V122 Vanne siège brides PN16 2V DN150 kvs 315 165
VVF43.150-400 S55206-V109 Vanne siège brides PN16 2V DN150 kvs 400 165
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VVF43.200-450K S55206-V123 Vanne siège brides PN16 2V DN200 kvs 450 165
VVF43.250-630K S55206-V124 Vanne siège brides PN16 2V DN250 kvs 630 165
VVF53.15-0.16 S55208-V100 Vanne siège brides PN25 2V DN15 kvs 0.16 166
VVF53.15-0.2 S55208-V101 Vanne siège brides PN25 2V DN15 kvs 0.2 166
VVF53.15-0.25 S55208-V102 Vanne siège brides PN25 2V DN15 kvs 0.25 166
VVF53.15-0.32 S55208-V103 Vanne siège brides PN25 2V DN15 kvs 0.32 166
VVF53.15-0.4 S55208-V104 Vanne siège brides PN25 2V DN15 kvs 0.4 166
VVF53.15-0.5 S55208-V105 Vanne siège brides PN25 2V DN15 kvs 0.5 166
VVF53.15-0.63 S55208-V106 Vanne siège brides PN25 2V DN15 kvs 0.63 166
VVF53.15-0.8 S55208-V107 Vanne siège brides PN25 2V DN15 kvs 0.8 166
VVF53.15-1 S55208-V108 Vanne siège brides PN25 2V DN15 kvs 1 166
VVF53.15-1.25 S55208-V109 Vanne siège brides PN25 2V DN15 kvs 1.25 166
VVF53.15-1.6 S55208-V110 Vanne siège brides PN25 2V DN15 kvs 1.6 166
VVF53.15-2 S55208-V111 Vanne siège brides PN25 2V DN15 kvs 2 166
VVF53.15-2.5 S55208-V112 Vanne siège brides PN25 2V DN15 kvs 2.5 166
VVF53.15-3.2 S55208-V113 Vanne siège brides PN25 2V DN15 kvs 3.2 166
VVF53.15-4 S55208-V114 Vanne siège brides PN25 2V DN15 kvs 4 166
VVF53.20-6.3 S55208-V116 Vanne siège brides PN25 2V DN20 kvs 6.3 166
VVF53.25-5 S55208-V117 Vanne siège brides PN25 2V DN25 kvs 5 166
VVF53.25-6.3 S55208-V118 Vanne siège brides PN25 2V DN25 kvs 6.3 166
VVF53.25-8 S55208-V119 Vanne siège brides PN25 2V DN25 kvs 8 166
VVF53.25-10 S55208-V120 Vanne siège brides PN25 2V DN25 kvs 10 166
VVF53.32-16 S55208-V122 Vanne siège brides PN25 2V DN32 kvs 16 166
VVF53.40-12.5 S55208-V123 Vanne siège brides PN25 2V DN40 kvs 12.5 166
VVF53.40-16 S55208-V124 Vanne siège brides PN25 2V DN40 kvs 16 166
VVF53.40-20 S55208-V125 Vanne siège brides PN25 2V DN40 kvs 20 166
VVF53.40-25 S55208-V126 Vanne siège brides PN25 2V DN40 kvs 25 166
VVF53.50-31.5 S55208-V127 Vanne siège brides PN25 2V DN50 kvs 31.5 166
VVF53.50-40 S55208-V128 Vanne siège brides PN25 2V DN50 kvs 40 166
VVF53.50-40K S55208-V134 Vanne siège brides PN25 2V DN50 kvs 36 166
VVF53.65-63 S55208-V129 Vanne siège brides PN25 2V DN65 kvs 63 166
VVF53.65-63K S55208-V135 Vanne siège brides PN25 2V DN65 kvs 63 166
VVF53.80-100 S55208-V130 Vanne siège brides PN25 2V DN80 kvs 100 166
VVF53.80-100K S55208-V136 Vanne siège brides PN25 2V DN80 kvs 100 166
VVF53.100-150K S55208-V158 Vanne siège brides PN25 2V DN100 kvs 150 166
VVF53.100-160 S55208-V131 Vanne siège brides PN25 2V DN100 kvs 160 166
VVF53.125-220K S55208-V159 Vanne siège brides PN25 2V DN125 kvs 220 166
VVF53.125-250 S55208-V132 Vanne siège brides PN25 2V DN125 kvs 250 166
VVF53.150-315K S55208-V160 Vanne siège brides PN25 2V DN150 kvs 315 166
VVF53.150-400 S55208-V133 Vanne siège brides PN25 2V DN150 kvs 400 166
VVF53.200-450K S55208-V161 Vanne siège brides PN25 2V DN200 kvs 450 166
VVF53.250-630K S55208-V162 Vanne siège brides PN25 2V DN250 kvs 630 166
VVF63.15-0.2 S55210-V100 Vanne siège brides PN40 2V DN15 kvs 0.2 166
VVF63.15-0.2F S55210-V100-A115 Vanne siège brides PN40 2V DN15 kvs 0.2 166
VVF63.15-0.32 S55210-V101 Vanne siège brides PN40 2V DN15 kvs 0.32 166
VVF63.15-0.32F S55210-V101-A115 Vanne siège brides PN40 2V DN15 kvs 0.32 166
VVF63.15-0.5 S55210-V102 Vanne siège brides PN40 2V DN15 kvs 0.5 166
VVF63.15-0.5F S55210-V102-A115 Vanne siège brides PN40 2V DN15 kvs 0.5 166
VVF63.15-0.8 S55210-V103 Vanne siège brides PN40 2V DN15 kvs 0.8 166
VVF63.15-0.8F S55210-V103-A115 Vanne siège brides PN40 2V DN15 kvs 0.8 166
VVF63.15-1.25 S55210-V104 Vanne siège brides PN40 2V DN15 kvs 1.25 166
VVF63.15-1.25F S55210-V104-A115 Vanne siège brides PN40 2V DN15 kvs 1.25 166
VVF63.15-2 S55210-V105 Vanne siège brides PN40 2V DN15 kvs 2 166
VVF63.15-2F S55210-V105-A115 Vanne siège brides PN40 2V DN15 kvs 2 166
VVF63.15-3.2 S55210-V106 Vanne siège brides PN40 2V DN15 kvs 3.2 166
VVF63.15-3.2F S55210-V106-A115 Vanne siège brides PN40 2V DN15 kvs 3.2 166
VVF63.20-6.3 S55210-V107 Vanne siège brides PN40 2V DN20 kvs 6.3 166
VVF63.25-5 S55210-V108 Vanne siège brides PN40 2V DN25 kvs 5 166
VVF63.25-5F S55210-V108-A115 Vanne siège brides PN40 2V DN25 kvs 5 166
VVF63.25-8 S55210-V109 Vanne siège brides PN40 2V DN25 kvs 8 166
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VVF63.25-8F S55210-V109-A115 Vanne siège brides PN40 2V DN25 kvs 8 166
VVF63.32-16 S55210-V110 Vanne siège brides PN40 2V DN32 kvs 15 166
VVF63.40-12.5 S55210-V111 Vanne siège brides PN40 2V DN40 kvs 12.5 166
VVF63.40-12.5F S55210-V111-A115 Vanne siège brides PN40 2V DN40 kvs 12.5 166
VVF63.40-20 S55210-V112 Vanne siège brides PN40 2V DN40 kvs 20 166
VVF63.40-20F S55210-V112-A115 Vanne siège brides PN40 2V DN40 kvs 20 166
VVF63.50-31.5 S55210-V113 Vanne siège brides PN40 2V DN50 kvs 31.5 166
VVF63.50-31.5F S55210-V113-A115 Vanne siège brides PN40 2V DN50 kvs 31.5 166
VVF63.50-40K S55210-V119 Vanne siège brides PN40 2V DN50 kvs 36 167
VVF63.65-50 S55210-V114 Vanne siège brides PN40 2V DN65 kvs 50 166
VVF63.65-50F S55210-V114-A115 Vanne siège brides PN40 2V DN65 kvs 50 166
VVF63.65-63K S55210-V120 Vanne siège brides PN40 2V DN65 kvs 63 167
VVF63.80-100K S55210-V121 Vanne siège brides PN40 2V DN80 kvs 100 167
VVF63.80-80 S55210-V115 Vanne siège brides PN40 2V DN80 kvs 80 166
VVF63.80-80F S55210-V115-A115 Vanne siège brides PN40 2V DN80 kvs 80 166
VVF63.100-125 S55210-V116 Vanne siège brides PN40 2V DN100 kvs 125 166
VVF63.100-125F S55210-V116-A115 Vanne siège brides PN40 2V DN100 kvs 125 166
VVF63.100-150K S55210-V122 Vanne siège brides PN40 2V DN100 kvs 150 167
VVF63.125-200 S55210-V117 Vanne siège brides PN40 2V DN125 kvs 200 166
VVF63.125-200F S55210-V117-A115 Vanne siège brides PN40 2V DN125 kvs 200 166
VVF63.125-220K S55210-V123 Vanne siège brides PN40 2V DN125 kvs 220 167
VVF63.150-315 S55210-V118 Vanne siège brides PN40 2V DN150 kvs 315 166
VVF63.150-315F S55210-V118-A115 Vanne siège brides PN40 2V DN150 kvs 315 166
VVF63.150-315K S55210-V124 Vanne siège brides PN40 2V DN150 kvs 315 167
VVG41.11 BPZ:VVG41.11 Vanne siège 20mm PN16 2V DN15 kvs 0.63 164
VVG41.12 BPZ:VVG41.12 Vanne siège 20mm PN16 2V DN15 kvs 1 164
VVG41.13 BPZ:VVG41.13 Vanne siège 20mm PN16 2V DN15 kvs 1.6 164
VVG41.14 BPZ:VVG41.14 Vanne siège 20mm PN16 2V DN15 kvs 2.5 164
VVG41.15 BPZ:VVG41.15 Vanne siège 20mm PN16 2V DN15 kvs 4 164
VVG41.20 BPZ:VVG41.20 Vanne siège 20mm PN16 2V DN20 kvs 6.3 164
VVG41.25 BPZ:VVG41.25 Vanne siège 20mm PN16 2V DN25 kvs 10 164
VVG41.32 BPZ:VVG41.32 Vanne siège 20mm PN16 2V DN32 kvs 16 164
VVG41.40 BPZ:VVG41.40 Vanne siège 20mm PN16 2V DN40 kvs 25 164
VVG41.50 BPZ:VVG41.50 Vanne siège 20mm PN16 2V DN50 kvs 40 164
VVG44.15-0.25 BPZ:VVG44.15-0.25 Vanne siège 5,5mm PN16 2V DN15 kvs 0.25 163
VVG44.15-0.4 BPZ:VVG44.15-0.4 Vanne siège 5,5mm PN16 2V DN15 kvs 0.4 163
VVG44.15-0.63 BPZ:VVG44.15-0.63 Vanne siège 5,5mm PN16 2V DN15 kvs 0.63 163
VVG44.15-1 BPZ:VVG44.15-1 Vanne siège 5,5mm PN16 2V DN15 kvs 1 163
VVG44.15-1.6 BPZ:VVG44.15-1.6 Vanne siège 5,5mm PN16 2V DN15 kvs 1.6 163
VVG44.15-2.5 BPZ:VVG44.15-2.5 Vanne siège 5,5mm PN16 2V DN15 kvs 2.5 163
VVG44.15-4 BPZ:VVG44.15-4 Vanne siège 5,5mm PN16 2V DN15 kvs 4 163
VVG44.20-6.3 BPZ:VVG44.20-6.3 Vanne siège 5,5mm PN16 2V DN20 kvs 6.3 163
VVG44.25-10 BPZ:VVG44.25-10 Vanne siège 5,5mm PN16 2V DN25 kvs 10 163
VVG44.32-16 BPZ:VVG44.32-16 Vanne siège 5,5mm PN16 2V DN32 kvs 16 163
VVG44.40-25 BPZ:VVG44.40-25 Vanne siège 5,5mm PN16 2V DN40 kvs 25 163
VVI46.15/2 S55249-V106 Vanne zone taraudée PN16 2V DN15 kvs2.15 163
VVI46.20/2 S55249-V107 Vanne zone taraudée PN16 2V DN20 kvs3.5 163
VVI46.25/2 S55249-V108 Vanne zone taraudée PN16 2V DN25 kvs 5 163
VVP45.10-0.25 BPZ:VVP45.10-0.25 Vanne terminale FPD PN16 2V DN10 kvs0.25 162
VVP45.10-0.4 BPZ:VVP45.10-0.4 Vanne terminale FPD PN16 2V DN10 kvs 0.4 162
VVP45.10-0.63 BPZ:VVP45.10-0.63 Vanne terminale FPD PN16 2V DN10 kvs0.63 162
VVP45.10-1 BPZ:VVP45.10-1 Vanne terminale FPD PN16 2V DN10 kvs 1 162
VVP45.10-1.6 BPZ:VVP45.10-1.6 Vanne terminale FPD PN16 2V DN10 kvs 1.6 162
VVP45.15-2.5 BPZ:VVP45.15-2.5 Vanne terminale FPD PN16 2V DN15 kvs 2.5 162
VVP45.20-4 BPZ:VVP45.20-4 Vanne terminale FPD PN16 2V DN20 kvs 4 162
VVP45.25-6.3 BPZ:VVP45.25-6.3 Vanne terminale FPD PN16 2V DN25 kvs 6.3 162
VVP47.10-0.25 BPZ:VVP47.10-0.25 Vanne terminale Std PN16 2V DN10 kvs0.25 162
VVP47.10-0.4 BPZ:VVP47.10-0.4 Vanne terminale Std PN16 2V DN10 kvs 0.4 162
VVP47.10-0.63 BPZ:VVP47.10-0.63 Vanne terminale Std PN16 2V DN10 kvs0.63 162
VVP47.10-1 BPZ:VVP47.10-1 Vanne terminale Std PN16 2V DN10 kvs 1 162
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VVP47.10-1.6 BPZ:VVP47.10-1.6 Vanne terminale Std PN16 2V DN10 kvs 1.6 162
VVP47.15-2.5 BPZ:VVP47.15-2.5 Vanne terminale Std PN16 2V DN15 kvs 2.5 162
VVP47.20-4 BPZ:VVP47.20-4 Vanne terminale Std PN16 2V DN20 kvs 4 162
VWG41.10-0.25-0.4 S55230-V158 Vanne boiss. sphé. 6V DN10 kvs 0.25 0.4 170
VWG41.10-0.25-0.65 S55230-V159 Vanne boiss. sphé. 6V DN10 kvs 0.25 0.65 170
VWG41.10-0.25-1.0 S55230-V160 Vanne boiss. sphé. 6V DN10 kvs 0.25 1.0 170
VWG41.10-0.25-1.3 S55230-V175 Vanne boiss. sphé. 6V DN10 kvs 0.25 1.3 170
VWG41.10-0.25-1.6 S55230-V176 Vanne boiss. sphé. 6V DN10 kvs 0.25 1.6 170
VWG41.10-0.25-1.9 S55230-V177 Vanne boiss. sphé. 6V DN10 kvs 0.25 1.9 170
VWG41.10-0.4-0.4 S55230-V178 Vanne boiss. sphé. 6V DN10 kvs 0.4 0.4 170
VWG41.10-0.4-0.65 S55230-V161 Vanne boiss. sphé. 6V DN10 kvs 0.4 0.65 170
VWG41.10-0.4-1.0 S55230-V162 Vanne boiss. sphé. 6V DN10 kvs 0.4 1.0 170
VWG41.10-0.4-1.3 S55230-V163 Vanne boiss. sphé. 6V DN10 kvs 0.4 1.3 170
VWG41.10-0.4-1.6 S55230-V164 Vanne boiss. sphé. 6V DN10 kvs 0.4 1.6 170
VWG41.10-0.4-1.9 S55230-V179 Vanne boiss. sphé. 6V DN10 kvs 0.4 1.9 170
VWG41.10-0.65-0.65 S55230-V180 Vanne boiss. sphé. 6V DN10 kvs 0.65 0.65 170
VWG41.10-0.65-1.0 S55230-V165 Vanne boiss. sphé. 6V DN10 kvs 0.65 1.0 170
VWG41.10-0.65-1.3 S55230-V166 Vanne boiss. sphé. 6V DN10 kvs 0.65 1.3 170
VWG41.10-0.65-1.6 S55230-V167 Vanne boiss. sphé. 6V DN10 kvs 0.65 1.6 170
VWG41.10-0.65-1.9 S55230-V181 Vanne boiss. sphé. 6V DN10 kvs 0.65 1.9 170
VWG41.10-1.0-1.0 S55230-V182 Vanne boiss. sphé. 6V DN10 kvs 1.0 1.0 170
VWG41.10-1.0-1.3 S55230-V168 Vanne boiss. sphé. 6V DN10 kvs 1.0 1.3 170
VWG41.10-1.0-1.6 S55230-V169 Vanne boiss. sphé. 6V DN10 kvs 1.0 1.6 170
VWG41.10-1.0-1.9 S55230-V170 Vanne boiss. sphé. 6V DN10 kvs 1.0 1.9 170
VWG41.10-1.3-1.3 S55230-V183 Vanne boiss. sphé. 6V DN10 kvs 1.3 1.3 170
VWG41.10-1.3-1.6 S55230-V171 Vanne boiss. sphé. 6V DN10 kvs 1.3 1.6 170
VWG41.10-1.3-1.9 S55230-V172 Vanne boiss. sphé. 6V DN10 kvs 1.3 1.9 170
VWG41.10-1.6-1.6 S55230-V184 Vanne boiss. sphé. 6V DN10 kvs 1.6 1.6 170
VWG41.10-1.6-1.9 S55230-V173 Vanne boiss. sphé. 6V DN10 kvs 1.6 1.9 170
VWG41.10-1.9-1.9 S55230-V174 Vanne boiss. sphé. 6V DN10 kvs 1.9 1.9 170
VWG41.20-0.25-2.5 S55230-V185 Vanne boiss. sphé. 6V DN20 kvs 0.25 2.5 170
VWG41.20-0.25-3.45 S55230-V186 Vanne boiss. sphé. 6V DN20 kvs 0.25 3.45 170
VWG41.20-0.25-4.25 S55230-V187 Vanne boiss. sphé. 6V DN20 kvs 0.25 4.25 170
VWG41.20-0.4-2.5 S55230-V188 Vanne boiss. sphé. 6V DN20 kvs 0.4 2.5 170
VWG41.20-0.4-3.45 S55230-V189 Vanne boiss. sphé. 6V DN20 kvs 0.4 3.45 170
VWG41.20-0.4-4.25 S55230-V190 Vanne boiss. sphé. 6V DN20 kvs 0.4 4.25 170
VWG41.20-0.65-2.5 S55230-V150 Vanne boiss. sphér. 6V DN20 kvs 0.65 2.5 170
VWG41.20-0.65-3.45 S55230-V191 Vanne boiss. sphé. 6V DN20 kvs 0.65 3.45 170
VWG41.20-0.65-4.25 S55230-V192 Vanne boiss. sphé. 6V DN20 kvs 0.65 4.25 170
VWG41.20-1.0-2.5 S55230-V152 Vanne boiss. sphér. 6V DN20 kvs 1.0 2.5 170
VWG41.20-1.0-3.45 S55230-V193 Vanne boiss. sphé. 6V DN20 kvs 1.0 3.45 170
VWG41.20-1.0-4.25 S55230-V194 Vanne boiss. sphé. 6V DN20 kvs 1.0 4.25 170
VWG41.20-1.3-2.5 S55230-V195 Vanne boiss. sphé. 6V DN20 kvs 1.3 2.5 170
VWG41.20-1.3-3.45 S55230-V196 Vanne boiss. sphé. 6V DN20 kvs 1.3 3.45 170
VWG41.20-1.3-4.25 S55230-V197 Vanne boiss. sphé. 6V DN20 kvs 1.3 4.25 170
VWG41.20-1.6-2.5 S55230-V153 Vanne boiss. sphér. 6V DN20 kvs 1.6 2.5 170
VWG41.20-1.6-3.45 S55230-V154 Vanne boiss. sphér. 6V DN20 kvs 1.6 3.45 170
VWG41.20-1.6-4.25 S55230-V198 Vanne boiss. sphé. 6V DN20 kvs 1.6 4.25 170
VWG41.20-2.5-2.5 S55230-V200 Vanne boiss. sphé. 6V DN20 kvs 2.5 2.5 170
VWG41.20-2.5-3.45 S55230-V155 Vanne boiss. sphér. 6V DN20 kvs 2.5 3.45 170
VWG41.20-2.5-4.25 S55230-V156 Vanne boiss. sphér. 6V DN20 kvs 2.5 4.25 170
VWG41.20-3.45-3.45 S55230-V201 Vanne boiss. sphé. 6V DN20 kvs 3.45 3.45 170
VWG41.20-4.25-4.25 S55230-V157 Vanne boiss. sphé. 6V DN20 kvs 4.25 4.25 170
VWPG51.15F1.2 S55264-V182 Vanne boiss. sphér. 6V PICV DN15 kvs 1.2 157
VWPG51.15F1.2Q S55264-V181 Vanne boiss. sphér. 6V PICV DN15 kvs 1.2 157
VWPG51.15L0.9 S55264-V180 Vanne boiss. sphér. 6V PICV DN15 kvs 0.9 157
VWPG51.15L0.9Q S55264-V179 Vanne boiss. sphér. 6V PICV DN15 kvs 0.9 157
VWPG51.20F4.3 S55264-V186 Vanne boiss. sphér. 6V PICV DN20 kvs 4.3 157
VWPG51.20F4.3Q S55264-V185 Vanne boiss. sphér. 6V PICV DN20 kvs 4.3 157
VXF22.25-2.5 S55200-V110 Vanne siège brides PN6 3V DN25 kvs 2.5 165
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VXF22.25-4 S55200-V111 Vanne siège brides PN6 3V DN25 kvs 4 165
VXF22.25-6.3 S55200-V112 Vanne siège brides PN6 3V DN25 kvs 6.3 165
VXF22.25-10 S55200-V113 Vanne siège brides PN6 3V DN25 kvs 10 165
VXF22.40-16 S55200-V114 Vanne siège brides PN6 3V DN40 kvs 16 165
VXF22.40-25 S55200-V115 Vanne siège brides PN6 3V DN40 kvs 25 165
VXF22.50-40 S55200-V116 Vanne siège brides PN6 3V DN50 kvs 40 165
VXF22.65-63 S55200-V117 Vanne siège brides PN6 3V DN65 kvs 63 165
VXF22.80-100 S55200-V118 Vanne siège brides PN6 3V DN80 kvs 100 165
VXF22.100-160 S55200-V119 Vanne siège brides PN6 3V DN100 kvs 160 165
VXF32.15-1.6 S55202-V113 Vanne siège brides PN10 3V DN15 kvs 1.6 165
VXF32.15-2.5 S55202-V114 Vanne siège brides PN10 3V DN15 kvs 2.5 165
VXF32.15-4 S55202-V115 Vanne siège brides PN10 3V DN15 kvs 4 165
VXF32.25-6.3 S55202-V116 Vanne siège brides PN10 3V DN25 kvs 6.3 165
VXF32.25-10 S55202-V117 Vanne siège brides PN10 3V DN25 kvs 10 165
VXF32.40-16 S55202-V118 Vanne siège brides PN10 3V DN40 kvs 16 165
VXF32.40-25 S55202-V119 Vanne siège brides PN10 3V DN40 kvs 25 165
VXF32.50-40 S55202-V120 Vanne siège brides PN10 3V DN50 kvs 40 165
VXF32.65-63 S55202-V121 Vanne siège brides PN10 3V DN65 kvs 63 165
VXF32.80-100 S55202-V122 Vanne siège brides PN10 3V DN80 kvs 100 165
VXF32.100-160 S55202-V123 Vanne siège brides PN10 3V DN100 kvs 160 165
VXF32.125-250 S55202-V124 Vanne siège brides PN10 3V DN125 kvs 250 165
VXF32.150-400 S55202-V125 Vanne siège brides PN10 3V DN150 kvs 400 165
VXF42.15-1.6 S55204-V127 Vanne siège brides PN16 3V DN15 kvs 1.6 165
VXF42.15-2.5 S55204-V128 Vanne siège brides PN16 3V DN15 kvs 2.5 165
VXF42.15-4 S55204-V129 Vanne siège brides PN16 3V DN15 kvs 4 165
VXF42.20-6.3 S55204-V130 Vanne siège brides PN16 3V DN20 kvs 6.3 165
VXF42.25-6.3 S55204-V131 Vanne siège brides PN16 3V DN25 kvs 6.3 165
VXF42.25-10 S55204-V132 Vanne siège brides PN16 3V DN25 kvs 10 165
VXF42.32-16 S55204-V133 Vanne siège brides PN16 3V DN32 kvs 16 165
VXF42.40-16 S55204-V134 Vanne siège brides PN16 3V DN40 kvs 16 165
VXF42.40-25 S55204-V135 Vanne siège brides PN16 3V DN40 kvs 25 165
VXF42.50-31.5 S55204-V136 Vanne siège brides PN16 3V DN50 kvs 31.5 165
VXF42.50-40 S55204-V137 Vanne siège brides PN16 3V DN50 kvs 40 165
VXF42.65-50 S55204-V138 Vanne siège brides PN16 3V DN65 kvs 50 165
VXF42.65-63 S55204-V139 Vanne siège brides PN16 3V DN65 kvs 63 165
VXF42.80-80 S55204-V140 Vanne siège brides PN16 3V DN80 kvs 80 165
VXF42.80-100 S55204-V141 Vanne siège brides PN16 3V DN80 kvs 100 165
VXF42.100-125 S55204-V142 Vanne siège brides PN16 3V DN100 kvs 125 165
VXF42.100-160 S55204-V143 Vanne siège brides PN16 3V DN100 kvs 160 165
VXF42.125-200 S55204-V144 Vanne siège brides PN16 3V DN125 kvs 200 165
VXF42.125-250 S55204-V145 Vanne siège brides PN16 3V DN125 kvs 250 165
VXF42.150-315 S55204-V146 Vanne siège brides PN16 3V DN150 kvs 315 165
VXF42.150-400 S55204-V147 Vanne siège brides PN16 3V DN150 kvs 400 165
VXF43.65-50 S55206-V125 Vanne siège brides PN16 3V DN65 kvs 50 165
VXF43.65-63 S55206-V115 Vanne siège brides PN16 3V DN65 kvs 63 165
VXF43.80-80 S55206-V126 Vanne siège brides PN16 3V DN80 kvs 80 165
VXF43.80-100 S55206-V116 Vanne siège brides PN16 3V DN80 kvs 100 165
VXF43.100-125 S55206-V127 Vanne siège brides PN16 3V DN100 kvs 125 165
VXF43.100-160 S55206-V117 Vanne siège brides PN16 3V DN100 kvs 160 165
VXF43.125-200 S55206-V128 Vanne siège brides PN16 3V DN125 kvs 200 165
VXF43.125-250 S55206-V118 Vanne siège brides PN16 3V DN125 kvs 250 165
VXF43.150-315 S55206-V129 Vanne siège brides PN16 3V DN150 kvs 315 165
VXF43.150-400 S55206-V119 Vanne siège brides PN16 3V DN150 kvs 400 165
VXF53.15-1.6 S55208-V140 Vanne siège brides PN25 3V DN15 kvs 1.6 166
VXF53.15-2.5 S55208-V141 Vanne siège brides PN25 3V DN15 kvs 2.5 166
VXF53.15-4 S55208-V142 Vanne siège brides PN25 3V DN15 kvs 4 166
VXF53.20-6.3 S55208-V144 Vanne siège brides PN25 3V DN20 kvs 6.3 166
VXF53.25-6.3 S55208-V145 Vanne siège brides PN25 3V DN25 kvs 6.3 166
VXF53.25-10 S55208-V146 Vanne siège brides PN25 3V DN25 kvs 10 166
VXF53.32-16 S55208-V148 Vanne siège brides PN25 3V DN32 kvs 16 166
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VXF53.40-16 S55208-V149 Vanne siège brides PN25 3V DN40 kvs 16 166
VXF53.40-25 S55208-V150 Vanne siège brides PN25 3V DN40 kvs 25 166
VXF53.50-40 S55208-V152 Vanne siège brides PN25 3V DN50 kvs 40 166
VXF53.65-63 S55208-V153 Vanne siège brides PN25 3V DN65 kvs 63 166
VXF53.80-100 S55208-V154 Vanne siège brides PN25 3V DN80 kvs 100 166
VXF53.100-160 S55208-V155 Vanne siège brides PN25 3V DN100 kvs 160 166
VXF53.125-250 S55208-V156 Vanne siège brides PN25 3V DN125 kvs 250 166
VXF53.150-400 S55208-V157 Vanne siège brides PN25 3V DN150 kvs 400 166
VXF63.15-1.6 S55210-V131 Vanne siège brides PN40 3V DN15 kvs 1.6 167
VXF63.15-2.5 S55210-V132 Vanne siège brides PN40 3V DN15 kvs 2.5 167
VXF63.15-4 S55210-V133 Vanne siège brides PN40 3V DN15 kvs 4 167
VXF63.20-6.3 S55210-V134 Vanne siège brides PN40 3V DN20 kvs 6.3 167
VXF63.25-6.3 S55210-V135 Vanne siège brides PN40 3V DN25 kvs 6.3 167
VXF63.25-10 S55210-V136 Vanne siège brides PN40 3V DN25 kvs 10 167
VXF63.32-16 S55210-V137 Vanne siège brides PN40 3V DN32 kvs 16 167
VXF63.40-16 S55210-V138 Vanne siège brides PN40 3V DN40 kvs 16 167
VXF63.40-25 S55210-V139 Vanne siège brides PN40 3V DN40 kvs 25 167
VXF63.50-31.5 S55210-V140 Vanne siège brides PN40 3V DN50 kvs 31.5 167
VXF63.65-50 S55210-V141 Vanne siège brides PN40 3V DN65 kvs 50 167
VXF63.80-80 S55210-V142 Vanne siège brides PN40 3V DN80 kvs 80 167
VXF63.100-125 S55210-V143 Vanne siège brides PN40 3V DN100 kvs 125 167
VXF63.125-200 S55210-V144 Vanne siège brides PN40 3V DN125 kvs 200 167
VXF63.150-315 S55210-V145 Vanne siège brides PN40 3V DN150 kvs 315 167
VXG41.1301 BPZ:VXG41.1301 Vanne siège 20mm PN16 3V DN15 kvs 1.6 164
VXG41.1401 BPZ:VXG41.1401 Vanne siège 20mm PN16 3V DN15 kvs 2.5 164
VXG41.15 BPZ:VXG41.15 Vanne siège 20mm PN16 3V DN15 kvs 4 164
VXG41.1501 BPZ:VXG41.1501 Vanne siège 20mm PN16 3V DN15 kvs 4 164
VXG41.20 BPZ:VXG41.20 Vanne siège 20mm PN16 3V DN20 kvs 6.3 164
VXG41.2001 BPZ:VXG41.2001 Vanne siège 20mm PN16 3V DN20 kvs 6.3 164
VXG41.25 BPZ:VXG41.25 Vanne siège 20mm PN16 3V DN25 kvs 10 164
VXG41.2501 BPZ:VXG41.2501 Vanne siège 20mm PN16 3V DN25 kvs 10 164
VXG41.32 BPZ:VXG41.32 Vanne siège 20mm PN16 3V DN32 kvs 16 164
VXG41.3201 BPZ:VXG41.3201 Vanne siège 20mm PN16 3V DN32 kvs 16 164
VXG41.40 BPZ:VXG41.40 Vanne siège 20mm PN16 3V DN40 kvs 25 164
VXG41.4001 BPZ:VXG41.4001 Vanne siège 20mm PN16 3V DN40 kvs 25 164
VXG41.50 BPZ:VXG41.50 Vanne siège 20mm PN16 3V DN50 kvs 40 164
VXG41.5001 BPZ:VXG41.5001 Vanne siège 20mm PN16 3V DN50 kvs 40 164
VXG44.15-0.25 BPZ:VXG44.15-0.25 Vanne siège 5,5mm PN16 3V DN15 kvs 0.25 163
VXG44.15-0.4 BPZ:VXG44.15-0.4 Vanne siège 5,5mm PN16 3V DN15 kvs 0.4 163
VXG44.15-0.63 BPZ:VXG44.15-0.63 Vanne siège 5,5mm PN16 3V DN15 kvs 0.63 163
VXG44.15-1 BPZ:VXG44.15-1 Vanne siège 5,5mm PN16 3V DN15 kvs 1 163
VXG44.15-1.6 BPZ:VXG44.15-1.6 Vanne siège 5,5mm PN16 3V DN15 kvs 1.6 163
VXG44.15-2.5 BPZ:VXG44.15-2.5 Vanne siège 5,5mm PN16 3V DN15 kvs 2.5 163
VXG44.15-4 BPZ:VXG44.15-4 Vanne siège 5,5mm PN16 3V DN15 kvs 4 163
VXG44.20-6.3 BPZ:VXG44.20-6.3 Vanne siège 5,5mm PN16 3V DN20 kvs 6.3 163
VXG44.25-10 BPZ:VXG44.25-10 Vanne siège 5,5mm PN16 3V DN25 kvs 10 163
VXG44.32-16 BPZ:VXG44.32-16 Vanne siège 5,5mm PN16 3V DN32 kvs 16 163
VXG44.40-25 BPZ:VXG44.40-25 Vanne siège 5,5mm PN16 3V DN40 kvs 25 163
VXI46.15/2 S55249-V109 Vanne zone taraudée PN16 3V DN15 kvs2.15 163
VXI46.20/2 S55249-V110 Vanne zone taraudée PN16 3V DN20 kvs3.5 163
VXI46.25/2 S55249-V111 Vanne zone taraudée PN16 3V DN25 kvs 5 163
VXP45.10-0.25 BPZ:VXP45.10-0.25 Vanne terminale FPD PN16 3V DN10 kvs0.25 162
VXP45.10-0.4 BPZ:VXP45.10-0.4 Vanne terminale FPD PN16 3V DN10 kvs 0.4 162
VXP45.10-0.63 BPZ:VXP45.10-0.63 Vanne terminale FPD PN16 3V DN10 kvs0.63 162
VXP45.10-1 BPZ:VXP45.10-1 Vanne terminale FPD PN16 3V DN10 kvs 1 162
VXP45.10-1.6 BPZ:VXP45.10-1.6 Vanne terminale FPD PN16 3V DN10 kvs 1.6 162
VXP45.15-2.5 BPZ:VXP45.15-2.5 Vanne terminale FPD PN16 3V DN15 kvs 2.5 162
VXP45.20-4 BPZ:VXP45.20-4 Vanne terminale FPD PN16 3V DN20 kvs 4 162
VXP45.25-6.3 BPZ:VXP45.25-6.3 Vanne terminale FPD PN16 3V DN25 kvs 6.3 162
VXP47.10-0.25 BPZ:VXP47.10-0.25 Vanne terminale Std PN16 3V DN10 kvs0.25 162
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VXP47.10-0.4 BPZ:VXP47.10-0.4 Vanne terminale Std PN16 3V DN10 kvs 0.4 162
VXP47.10-0.63 BPZ:VXP47.10-0.63 Vanne terminale Std PN16 3V DN10 kvs0.63 162
VXP47.10-1 BPZ:VXP47.10-1 Vanne terminale Std PN16 3V DN10 kvs 1 162
VXP47.10-1.6 BPZ:VXP47.10-1.6 Vanne terminale Std PN16 3V DN10 kvs 1.6 162
VXP47.15-2.5 BPZ:VXP47.15-2.5 Vanne terminale Std PN16 3V DN15 kvs 2.5 162
VXP47.20-4 BPZ:VXP47.20-4 Vanne terminale Std PN16 3V DN20 kvs 4 162
WFK240.D080 S55560-F110 Compteur d’eau froide 2.5 m3/h 80mm 136
WFK240.D110 S55560-F111 Compteur d’eau froide 2.5m3/h 110mm 136
WFK240.E130 S55560-F112 Compteur d’eau froide 4.0m3/h 130mm 136
WFK30.D080 S55560-F100 Compteur d»eau froide 2.5m3/h 80mm 136
WFK30.D110 S55560-F101 Compteur d»eau froide 2.5m3/h 100mm 136
WFK636.D08C S55560-F120 Compteur d’eau froide 2.5 m3/h 80mm 136
WFK636.D11C S55560-F121 Compteur d’eau froide 2.5m3/h 110mm 136
WFK636.E13C JXF:WFK636.E13C Compteur d’eau froide 4.0m3/h 130mm 136
WFM501-E000H0 S55561-F177 Compteur Mécanique Therm. Chaud 0.6 m3/h batterie 131
WFM502-E000H0 S55561-F178 Compteur Mécanique Therm. Chaud 1,5 m3/h batterie 131
WFM503-J000H0 S55561-F179 Compteur Mécanique Therm. Chaud 0.6 m3/h batterie 131
WFM541-G000H0 S55561-F239 Compteur Mécanique Therm. Chaud 0.6 m3/h batterie 131
WFM542-C000H0 S55561-F240 Compteur Mécanique Therm. Chaud 1.5 m3/h batterie 131
WFM542-G000H0 S55561-F241 Compteur Mécanique Therm. Chaud 1.5 m3/h batterie 131
WFM543-L000H0 S55561-F242 Compteur Mécanique Therm. Chaud 2.5 m3/h batterie 131
WFM681-G000H0 S55561-F260 Compteur Mécanique Therm. Chaud 0.6m3/h M-bus RF 131
WFM682-G000H0 S55561-F261 Compteur Mécanique Therm. Chaud 1.5m3/h M-bus RF 131
WFM683-L000H0 S55561-F262 Compteur Mécanique Therm. Chaud 2.5m3/h M-bus RF 131
WFN541-G000H0 S55561-F243 Compteur Mécanique Therm. Combiné 0.6m3/h batterie 131
WFN542-G000H0 S55561-F244 Compteur Mécanique Therm. Combiné 1.5m3/h batterie 131
WFN543-L000H0 S55561-F245 Compteur Mécanique Therm. Combiné 2.5m3/h batterie 131
WFN681-G000H0 S55561-F263 Compteur Mécanique Therm. Combiné 0.6m3/h M-bus RF 131
WFN682-G000H0 S55561-F264 Compteur Mécanique Therm. Combiné 1.5m3/h M-bus RF 131
WFN683-L000H0 S55561-F265 Compteur Mécanique Therm. Combiné 2.5m3/h M-bus RF 131
WFW240.D080 S55560-F113 Compteur d’eau chaude 2.5m3/h 80mm 136
WFW240.D110 S55560-F114 Compteur d’eau chaude 2.5m3/h 110mm 136
WFW240.E130 S55560-F115 Compteur d’eau chaude 4,0m3/h 130mm 136
WFW30.D080 S55560-F102 Compteur d’eau chaude 2.5m3/h 80mm 136
WFW30.D110 S55560-F103 Compteur d’eau chaude 2.5m3/h 110mm 136
WFW636.D08C S55560-F122 Compteur d’eau chaude 2.5m3/h 80mm 136
WFW636.D11C S55560-F123 Compteur d’eau chaude 2.5m3/h 110mm 136
WFW636.E13C JXF:WFW636.E13C Compteur d’eau chaude 4,0m3/h 130mm 136
WFZ.IRDA-USB JXF:WFZ.IRDA-USB Interface de lecture optique USB mécaN 135
WFZ.PS JXF:WFZ.PS Déclencheur de télégrammes radio 135
WFZ43 S55563-F135 Module contact Reed et Namur pour compteurs WF.4. 136
WFZ44 S55563-F134 Module contact Reed pour compteurs WF.4. 136
WFZ51 S55563-F131 Module de communication M-bus 135
WFZ311 S55563-F158 Module M-bus pour compteurs WFx30 136
WFZ661 S55563-F147 Module Radio pour compteurs WF..30
WFZ662 S55563-F153 Module de communication RF 135
WSM506-BE S55561-F194 Compteur Ultrason Therm. Chaud 0.6m3/h bat. M-bus 133
WSM506-FE S55561-F246 Compteur Ultrason Therm. Chaud 0.6m3/h bat. M-busR 133
WSM515-BE S55561-F195 Compteur Ultrason Therm. Chaud 1.5m3/h bat. M-bus 133
WSM515-FE S55561-F247 Compteur Ultrason Therm. Chaud 1.5m3/h bat. M-busR 133
WSM525-BE S55561-F196 Compteur Ultrason Therm. Chaud 2.5m3/h bat. M-bus 133
WSM525-FE S55561-F248 Compteur Ultrason Therm. Chaud 2.5m3/h bat. M-busR 133
WSM606-BE S55561-F249 Compteur Ultrason Therm. Chaud 0.6m3/h bat. M-bus 133
WSM615-BE S55561-F250 Compteur Ultrason Therm. Chaud 1.5m3/h bat. M-bus 133
WSM625-BE S55561-F251 Compteur Ultrason Therm. Chaud 2.5m3/h bat. M-bus 133
WSM805-FBBAE3A S55561-F269 Compteur Ultrason Therm. Chaud 0.6m3/h bat. M-bus 133
WSM805-FHBAE3A S55561-F272 Compteur Ultrason Therm. Chaud 0.6m3/h bat. M-bus 133
WSM821-FBBAE3A S55561-F270 Compteur Ultrason Therm. Chaud 1.5m3/h bat. M-bus 133
WSM821-FHBAE3A S55561-F273 Compteur Ultrason Therm. Chaud 1.5m3/h bat. M-bus 133
WSM836-FBBAE3A S55561-F271 Compteur Ultrason Therm. Chaud 2.5m3/h bat. M-bus 133
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WSM836-FHBAE3A S55561-F274 Compteur Ultrason Therm. Chaud 2.5m3/h bat. M-bus 133
WSM843-FDBAE3A S55561-F284 Compteur Ultrason Therm. Chaud 3.5m3/h bat. M-bus 133
WSM853-FDBAE3A S55561-F285 Compteur Ultrason Therm. Chaud 6.0m3/h bat. M-bus 133
WSN606-BE S55561-F266 Compteur Ultrason Therm. Ch/fr 0.6m3/h bat. M-bus 133
WSN615-BE S55561-F267 Compteur Ultrason Therm. Ch/fr 1.5m3/h bat. M-bus 133
WSN625-BE S55561-F268 Compteur Ultrason Therm. Ch/fr 2.5m3/h bat. M-bus 133
WSN805-FBBBF3A S55561-F275 Compteur Ultrason Therm. Ch/fr 0.6m3/h bat. M-bus 133
WSN821-FBBBF3A S55561-F276 Compteur Ultrason Therm. Ch/fr 1.5m3/h bat. M-bus 133
WSN836-FBBBF3A S55561-F277 Compteur Ultrason Therm. Ch/fr 2.5m3/h bat. M-bus 133
WSN843-FDBBF3A S55561-F286 Compteur Ultrason Therm. Ch/fr 3.5m3/h bat. M-bus 133
WSN853-FDBBF3A S55561-F287 Compteur Ultrason Therm. Ch/fr 6.0m3/h bat. M-bus 133
WTT662-BA1100 S55563-F157 Noeud de réseau M-bus RF
WTT665-BD5000 JXF:WTT665-BD5000 Collecteur de données portable
WTT726-FE7300 S55563-F161 Appareil de paramétrage et lecture radio 135
WTV531-GA5060 S55563-F145 Convertisseur de niveau M-bus 60 appareils 137
WTV676-HB6035 S55563-F150 Serveur web M-bus 137
WTX631-GA0090 S55563-F159 Convertisseur de niveau M-bus 250 appareils 137
WTX660-E05060 S55563-F149 Convertisseur RF
WZC-P3 FR2:LDWZC-P3 Relay - Concentrateur Mbus pour 3 appareils
WZC-P20 FR2:LDWZC-P20 Relay - Concentrateur Mbus pour 20 appareils
WZC-P60 FR2:LDWZC-P60 Relay - Concentrateur Mbus pour 60 appareils
WZM-E1 S55563-F123 Kit fixation G1» compteur énergie 136
WZM-E34 S55563-F124 Kit fixation G1 3/4» compteur énergie 136
WZM-E54 S55563-F125 Kit fixation G1 1/4» compteur énergie 136
WZR-OP-USB LYU:WZR-OP-USB Interface de lecture optique USB ultraS 135
WZT-A12 S55563-F116 Accessoire fixation sonde M10 compteur énergie 136
WZT-G10 S55563-F121 Manchon de soudage G½ x 45° pour sonde M10 x 1 mm 136
WZT-G12 S55563-F122 Manchon de soudage G½ x 45° pour sonde G½ 136
WZT-K1 S55563-F119 Vanne d’isolement 1» + montage sonde M10 136
WZT-K12 S55563-F104 Vanne isolement 1/2» + montage sonde M10 136
WZT-K34 S55563-F120 Vanne d’isolement 3/4» + montage sonde M10 136
WZT-M35 S55563-F103 Doigt de gant G1/2»en laiton pour Sonde Ø 5.2X45mm 136
WZT-S100 S55563-F117 Doigt de gant 100mm pour sonde 136
WZT-S150 S55563-F118 Doigt de gant 150mm pour sonde compteur énergie 136
WZU-485E-BAC LYU:WZU-485E-BAC Module de communication BACnet RS-485 135
WZU-485E-MOD LYU:WZU-485E-MOD Module de communication ModbusRTU RS-485 135
WZU5-1020 LYU:WZU5-1020 Sondes température plongeur 6x100mm 2m 136
WZU5-1050 LYU:WZU5-1050 Sondes température plongeur 6x100mm 5m 136
WZU5-1520 LYU:WZU5-1520 Sondes température plongeur 6x150mm 2m 136
WZU5-1550 LYU:WZU5-1550 Sondes température plongeur 6x150mm 5m 136
WZU5-2815 LYU:WZU5-2815 Sondes temp. plong. M10x1mm 27,5mm 1,5m 135
WZU5-2825 LYU:WZU5-2825 Sondes temp. plong. M10x1mm 27,5mm 2,5m 135
WZU5-3815 LYU:WZU5-3815 Sondes temp. plong. M10x1mm 38mm 1,5m 135
WZU5-3825 LYU:WZU5-3825 Sondes temp. plong. M10x1mm 38mm 2,5m 135
WZU5-4515 LYU:WZU5-4515 Sondes température plong. 5,2x45mm 1,5m 136
WZU5-4550 LYU:WZU5-4550 Sondes température plong. 5,2x45mm 5m 136
WZU5-U6100 LYU:WZU5-U6100 Sondes température universelle 6mm/ 10m 136
WZU5-U630 LYU:WZU5-U630 Sondes température universelle 6mm / 3m 136
WZU5-U650 LYU:WZU5-U650 Sondes température universelle 6mm / 5m 136
WZU-AC110/230-15 S55563-F154 Bloc alimentation 110/230V cable 1,5m 135
WZU-AC110/230-50 LYU:WZU-AC110/2305 Bloc alimentation 110/230V cable 5m 135
WZU-ACDC24-50 S55563-F156 Bloc alimentation 24V AC/DC 135
WZU-AM LYU:WZU-AM Module communication analogique 2 canaux 135
WZU-ANT-MAG LYU:WZU-ANT-MAG Antenne magnétique LoRa, wM-Bus & GPRS 135
WZU-ANT-MAG-MCX LYU:WZU-ANT-MAG-MC Antenne avec support magnétique NB-IoT 135
WZU-ANT-WALL LYU:WZU-ANT-WALL Antenne murale LoRa, wM-Bus & GPRS 135
WZU-ANT-WALL-MCX LYU:WZU-ANT-WALL-M Antenne pour fixation murale NB-IoT 135
WZU-BA+GUM S55563-F114 Bloc batteries «standard» type AA (3,6V) 135
WZU-BDS S55563-F113 Batterie Standard 6 à 16 ans compteurs d’énergie 135
WZU-GPRS LYU:WZU-GPRS Module de comm. GPRS antenne magnétique 135
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WZU-GPRS-ANT LYU:WZU-GPRS-ANT Module de comm. GPRS antenne murale 135
WZU-LR LYU:WZU-LR Module de comm. LoRaWAN avec antenne 135
WZU-LR-EXT LYU:WZU-LR-EXT Module de comm. LoRaWAN avec connecteur 135
WZU-MB G4 S55563-F110 Module de communication M-bus 135
WZU-MI S55563-F108 Module M-Bus avec 2 entrées impulsions 135
WZU-NB-IoT-BAT LYU:WZU-NB-IOT-BAT Batterie module de communication NB-IoT 135
WZU-NB-IoT-G2 LYU:WZU-NB-IOT-G2 Module de communication NB-IoT connect. 135
WZU-NE24 LYU:WZU-NE24 Alim. 24V mod. Analogique Modbus BACnet 135
WZU-P2 S55563-F107 Module communication impulsions 2 canaux 135
WZU-RF LYU:WZU-RF Module com. wM-Bus 868MHz avec antenne 135
WZU-RF-EXT LYU:WZU-RF-EXT Module com. wM-Bus 868MHz avec connect. 135
Z155/15F BPZ:Z155/15F Jeu obturation PN16 vanne à brides DN15
Z155/20F BPZ:Z155/20F Jeu obturation PN16 vanne à brides DN20
Z155/25F BPZ:Z155/25F Jeu obturation PN16 vanne à brides DN25
Z155/32F BPZ:Z155/32F Jeu obturation PN16 vanne à brides DN32
Z155/40 BPZ:Z155/40 Jeu obturation PN16 vanne à brides DN40
Z155/50 BPZ:Z155/50 Jeu obturation PN16 vanne à brides DN50
Z155/65 BPZ:Z155/65 Jeu obturation PN16 vanne à brides DN65
Z155/80 BPZ:Z155/80 Jeu obturation PN16 vanne à brides DN80
Z155/100 BPZ:Z155/100 Jeu obturation PN16 vanne à brides DN100
Z366 BPZ:Z366 Chauffage d‘axe pour MXG461B.. < 2 °C 
ZM100/A BPZ:ZM100/A Boîtier raccordement IP31 0-10V 40VAmax
ZM101/A BPZ:ZM101/A Boîtier racc. M3FB..LX.. 0-10V 40VAmax
ZM120/A BPZ:ZM120/A Boîtier raccordement IP31 4-20mA 40VAmax
ZM121/A BPZ:ZM121/A Boîtier racc. M3FB..LX.. 4-20mA 40VAmax
ZM200/A BPZ:ZM200/A Boîtier raccordement IP31 0-10V 120VAmax
ZM220/A BPZ:ZM220/A Boîtier raccordement IP31 4-20mA 120VAmax
ZM250 BPZ:ZM250 Boîtier racc. M3P..FY.. 0-10V ou 4-20mA
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