SIEMENS

Datenblatt

Data Visualizer
Building X

Data Visualizer bietet anpassbare Dashboard-Applikationen, die Daten und KPls
von Gebdaudedomanen durch doméneniibergreifende Visualisierungen auf einer
Plattform visualisieren. Dariiber hinaus bietet er mithilfe verschiedener Widgets
einfache zusatzliche Datenanalysefunktionen und erméglicht so greifbare
Einsichten.

Anpassbare Dashboards

Visuelle Untersuchung von Daten aus mehreren Domanen durch mehrere Widgets
KPI-Widget zum visuellen Vergleich

Visuelle Untersuchung von Warnungen und Fehlern anhand eines einzelnen Regel-
Asset-Paars
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Funktionen

Widget zur Analyse von Zeitreihen im Bereich Heizung, Liftung und Klimatechnik

Data Visualizer ermdglicht, mit dem Analyse-Widget doméanenubergreifende Analysen visuell zu
erstellen und zu Uberprifen. Mithilfe der globalen Filter kbnnen Widgets fiir einen anderen
Standort und Datumsbereich wiederverwendet werden. Darlber hinaus kénnen die
Benutzenden bis zu 10 Datenpunkte zum Analyzer-Widget hinzufiigen.

Analyzer widget
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In diesem Widget kdnnen manuelle und automatische Grenzwerte fur Datenpunkte auf der
Grundlage von durch den Benutzer eingegebenen Grenzwerten oder durch Sollwerte festgelegt
werden.

KPI-Ubersichts-Widget

Das Ubersichts-Widget erleichtert den Vergleich von Einheiten, Rdumen oder sogar ganzen
Gebauden durch die Erstellung von KPIs mit oberen und unteren Grenzwerten, die automatisch
zu Vergleichszwecken auf das betreffende Gebaude angewendet werden.

Die KPIs werden stets basierend auf dem prozentualen Anteil der Zeiten berechnet, in denen
die Raume oder Orte innerhalb der unteren und oberen Grenzwerte lagen.

2

Siemens

ABV141

04999_de-
2026-09-22



- ™
Rooms overview with occupancy zz

Locations Air Quality Humidity Temperature Pressure

609 Meeting Room . .
y ® CH_ZG_6009129366-00... 100% 100% 100% 100%

610 Meeting Room i
’ @ CH_ZG_6009129366-00... A28 bi% 83 Tidre

611 Meeting Room
v ® CH_ZG_6009129366-00... 70% 63% 93% 10%

@ Air Quality @ Humidity © Temperature @ Pressure

1,200
1,000

800
600 ,f\ j ‘ AA
400 o
200

0 — e e n——
06/2 0&/3 06/4 0&/5 06/6 0&/7 06/8
2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026

612 Meeting Room e ;
4 @ CH_ZG_6009129366-00... 42% 86% 0% 95%

L o
Fur dieses Widget ist auch eine Belegungsunterstiitzung verfiigbar, da bestimmte KPIs stark

davon abhangen, ob der Ort belegt ist oder nicht. Diese ist komplett konfigurierbar. Daher

werden auch Werte von Belegungssensoren integriert, so dass der Benutzer realistischere KPls

sehen kann, die die Raumbelegung berlcksichtigen. Auf diese Weise werden genaue KPls

berechnet, indem unbesetzte Zeiten aus dem Berechnungsprozess ausgeschlossen werden,

was zu einer zuverlassigeren Datenanalyse und Entscheidungsfindung auf der Grundlage der

KPI-Metriken fihren wirde.

AuRerdem kénnen Benutzer das Ubersichts-Widget mit mehreren Schwellenwerten fiir
verschiedene Raume oder Gerate darstellen, da bestimmte Parameter nicht immer die gleichen
Bereiche haben kénnen und je nach Standort oder Typ variieren. Die Benutzer kdnnen einen
Bereich pro Raum oder Gerat auswahlen und einen Bereich zuweisen, so dass jeder Standort
oder Raum seinen eigenen spezifischen Bereich akzeptabler Werte haben kann.

Falls das Unternehmen Uber ein Operations Manager-Abo verflgt, kann der Benutzer, wenn er
mit dem Mauszeiger Uber eines der Prozentzeichen fahrt, darauf klicken und die Operations
Manager-Anwendung aufrufen, um den Benutzer zu dem betreffenden Punkt in der
Gebaudehierarchie zu navigieren.

Regel-Widget

Das Regel-Widget bietet eine einfache Mdglichkeit, eine einzelne Regel-Asset-Visualisierung zu
erstellen, die mehrere Ereignisse mit mehreren Datenpunkten fur vorab erstellte Regeln in der
Applikation Rules anzeigt. Es zeigt finf Ereignisse an: OK, Warnung, Fehler, Inkonsistent und
Unbestimmt, fir die es ein Standardfarbschema gibt, das im Regel-Widget neu konfiguriert
werden kann. Ferner ermdglicht es Benutzern eine bessere Visualisierung, indem es eine
doppelte Y-Achse flir Datenpunkte mit unterschiedlichen Bereichen bereitstellt.
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Rule widget ¢
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Heatmap-Widget

Das Heatmap-Widget bietet eine Moglichkeit, eine Reihe von Werten Uber einen bestimmten
Zeitraum fir einen einzelnen Datenpunkt oder eine einzelne Einrichtung zu untersuchen. Das
Widget Ubernimmt automatisch die unteren und oberen Werte, um seine Ansicht zu
konfigurieren, aber diese kdnnen auch manuell eingegeben werden.
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Gauge-Widget
Das Gauge-Widget ist eine Mdglichkeit, den neuesten Wert fir mehrere Datenpunkte
anzuzeigen. Fir einen ausgewahlten einzelnen Datenpunkt kdnnen verschiedene Abschnitte
des Messgerats farblich kodiert werden, um verschiedene Stufen der Daten darzustellen, z. B.
niedrig (rot), mittel (gelb) und hoch (griin). Diese Farben kdnnen auch vom Benutzenden
geandert werden. Auf der Seite kann der Benutzende auch andere Datenpunkte auswahlen und
auch eine Farbe konfigurieren.
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Neben der Visualisierung eines einzelnen Datenpunktes auf dem Messgerate-Widget gibt es
eine Moglichkeit, den letzten Wert fir zwei Datenpunkte auf dem Messgerat anzuzeigen, wobei
auch eine negative Skala unterstutzt wird. Der Benutzer kann auch eine Farbe konfigurieren.

Zahlervergleichs-Widget

Das Zahlervergleichs-Widget ermdglicht eine Verbrauchsanalyse auf Zahlerebene. Der
Verbrauch kann als gestapeltes Balkendiagramm oder als Liniendiagramm angezeigt werden.
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Infokarten-Widget
Das Infokarten-Widget ermdglicht es dem Benutzer, ein Widget mit benutzerdefinierten Daten
zu konfigurieren, z. B. Bild, Text und Live-Datenpunkte fir die effektive visuelle Kommunikation.
“
Data testing L7
o
Benutzer kdnnen im Infokarten-Widget standardisierte Symbole verwenden. Dies sorgt fur eine
einheitlichere visuelle Gestaltung der Dashboards, verbessert die Benutzerfreundlichkeit und
hilft den Nutzern, Informationen schnell und eindeutig zu interpretieren.
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Tabellen-Widget

Das Tabellen-Widget zeigt Rohdaten oder die letzten COV-Daten (Change of Value) in Form
einer Tabelle mit der Moglichkeit, Schwellenwerte festzulegen und die Werte zur Darstellung
der Intensitat farblich zu kodieren. Der Farbcode hangt von Schwellenwerten ab, die vom
Benutzer im zweiten Schritt konfiguriert werden kénnen.

Der folgende Screenshot zeigt, wie das Widget aussieht, nachdem es vollstandig konfiguriert
wurde.

r Table widget .
Locations Pressure Temp
;‘ﬁgmplxﬂahlemdgetFIDorJ’Room 1 0.0485 67.4852
ﬁ;s::;emabIeWidgetFIoon‘Roomz 0.028 69.7686
?:grr: gexfTabIeWidgetFIoon’Roo m3 0.0395 NA

In diesem Widget fuhren wir einen Konfigurator fiir mehrere Schwellenwerte ein, der es dem
Benutzer erméglicht, Schwellenwerte in einem Bereich von 1 bis 5 zu konfigurieren.

Falls das Unternehmen Uber ein Operations Manager-Abo verfligt, kann der Benutzer, wenn er
mit dem Mauszeiger Uber eines der Prozentzeichen fahrt, darauf klicken und die Operations
Manager-Anwendung aufrufen, um den Benutzer zu dem betreffenden Punkt in der
Gebaudehierarchie zu navigieren.

Daten-Download

Alle Widgets in Data Visualizer kdnnen in Form von CSV-Dateien heruntergeladen werden. Die
drei Punkte oben rechts im Widget ermdglichen einen einfachen Zugriff auf die Daten.

In der Dashboard-Ansicht oben links kénnen die Nutzer ihr gesamtes Dashboard im PDF-
Format herunterladen, wobei ein Widget pro Seite gerendert wird. Diese Downloads kénnen als
Berichte verwendet werden.

Dashboard Management

Es koénnen bis zu 1.000 Dashboards mit jeweils bis zu 30 Widgets erstellt, bearbeitet und
geldscht werden. Jedes Dashboard bietet Datums-Filter, die sich auf die Widgets auswirken
kénnen oder auch nicht, und durch deren Verwendung Widgets fir verschiedene Orte und
Daten wiederverwendet werden kdnnen.

Benutzende mit DV-Advanced-Rolle kdnnen die Reihenfolge der Dashboards andern, sie
unsichtbar machen oder veroffentlichen und auch den Datumsfilter ein- oder ausschalten - alles
auf einem Bildschirm. Die Benutzenden kdnnen das Datum der letzten Anderung sehen.

Feingranulare Zugriffskontrolle (FGAC)

Mit der feingranularen Zugriffskontrolle (FGAC) kdnnen Administratoren festlegen, welche
Benutzer bestimmte Dashboards in Data Visualizer anzeigen dirfen. Dadurch wird
sichergestellt, dass Benutzer nur die fiir ihre Rolle relevanten Dashboards sehen, was die
Datensicherheit und die Datenverwaltung verbessert.

Kiosk-Modus

Der Kiosk-Modus ermdglicht es Benutzenden, die eine spezielle DV-Kiosk-Rolle haben, den
Data Visualizer im Kiosk-Modus zu starten. In diesem Modus wird das aktuelle Data Visualizer
Dashboard ohne das linke Panel gestartet und zeigt nur die notwendigen Informationen im
oberen Panel an. Im Kioskmodus kdnnen die Benutzer 180 Tage lang angemeldet bleiben.
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Vordefinierte Vorlagen fiir die Uberwachung kritischer Bereiche

Unter ,Manage > Templates" stehen nun neue Vorlagen fiir das Dashboard zur Uberwachung
kritischer Bereiche zur Verfugung. Wenn die richtigen Tags zugewiesen sind, kdbnnen Nutzer in
nur wenigen Sekunden voll funktionsfahige Dashboards erstellen, was den Aufwand reduziert
und die Anzahl der erforderlichen Klicks drastisch verringert.

{ ™
SIEMENS  Data Visualizer
« Dashboard Templates
Create dashboards using templates
(& Dashboard v
Predefined templates
8t Manage ~
Dashboard
Template
CSM Dashboard Template f... CSM Dashboard Template
Dashboard Template for Critical Space Dashboard Template for Critical Space
Monitoring for BX Tags Monitoring
‘o A

Fir den Zugriff auf diese Funktion sind spezielle Berechtigungen erforderlich, die Gber die App
L<Accounts® erteilt werden, um eine kontrollierte Nutzung zu gewahrleisten.

Benutzerdefinierte Vorlagen

Erstellen Sie wiederverwendbare, tagbasierte Dashboard-Vorlagen, die flr verschiedene
Raume und Gerate verwendet werden kénnen, ohne dass die Dashboards von Grund auf neu
gestaltet werden missen. Dies gewahrleistet eine schnellere Einarbeitung, einheitliche
Visualisierungsstandards und die miUhelose Wiederverwendung von Dashboards
standortibergreifend.
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Freigabe des Dashboards zusammen mit Partitionen

Data Visualizer ermdglicht eine verbesserte Freigabe von Dashboards und eine nahtlose
Ubergabe zwischen Benutzern. Wenn Nutzer Partitionen unternehmensibergreifend freigeben
oder Ubertragen, werden die innerhalb einer bestimmten Partition erstellten und gespeicherten
Dashboards zusammen mit der Partition selbst freigegeben oder tbertragen, wodurch die
Kontinuitat der Daten und der Konfiguration gewahrleistet wird. Benutzer kdnnen zudem mithilfe
einer Partitionsauswahl festlegen, welche Partitionen angezeigt und welche Daten geladen
werden sollen, wodurch sie jederzeit mehr Kontrolle dariber haben, womit sie gerade arbeiten.
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Building X Platform

Accounts App

Maoglichkeit zur Verwaltung von Benutzern mit rollenbasierter Zugriffskontrolle. Neue
Benutzer kdnnen zur Nutzung des Cloud-Dienstes eingeladen und iber Benutzergruppen
mit den entsprechenden Zugriffsrechten versehen werden. Benutzer kdnnen sich mit Zwei-
Faktor-Authentifizierung anmelden und ihr Benutzerkonto selbst verwalten. Daten kdnnen
logisch in Partitionen gruppiert und Uber Benutzergruppen zuganglich gemacht werden.

Devices App

Ermdglicht die Verwaltung von Connected Devices, die mit dem Cloud-Dienst kompatibel
sind.

Data Setup App

Ermdglicht, Daten durch Hinzufligung von Bedeutung und Struktur anzureichern. Die Daten
kénnen aus verschiedenen Quellen wie Connected Devices, Cloud-Systemen von
Drittanbietern und Dateien Ubernommen werden.

Datenhosting und Datennutzung

Hostet und verarbeitet personliche und nicht-personliche Daten in Rechenzentren in Europa.
Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten und zu den Standorten finden
Kunden in den Datenschutzbestimmungen: https://siemens.com/dpt

Ask Building X

Ermdglicht es dem Benutzer, mit Hilfe von GenAl Fragen zu technischen Informationen Gber
Building X in verschiedenen Sprachen zu stellen.
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Abo

Der Aboplan richtet sich nach der Vereinbarung zwischen der Kundschaft und Siemens.

1) Default-Aboplan, falls die Kundschaft das Abo iiber den Siemens Online-Shop kauft
Data Visualizer

Funktionen
Building X Platform

Widget zur Analyse von Zeitreihen im Bereich
Heizung, Luftung und Klimatechnik

KPI-Ubersichts-Widget
Regel-Widget
Heatmap-Widget
Gauge-Widget
Zahlervergleichs-Widget
Infokarten-Widget
Tabellen-Widget
Daten-Download
Dashboard Management
Feingranulare Zugriffskontrolle (FGAC)
Kiosk-Modus

Vordefinierte Vorlagen fiir die Uberwachung
kritischer Bereiche

Benutzerdefinierte Vorlagen

Vollstandige Partitionsunterstiitzung

Bedingungen
Abometriken pro 100 Datenpunkte pro Jahr
(mindestens 1 Stilick pro verbundenem Gerat)

Abodauer Jahrliche, automatische Verlangerung
Abrechnungszeit Jahrlich, Vorauszahlung
Upscaling Gliltig ab sofort, anteilige Abrechnung
Downscaling/Kiindigung Gliltig zum Ende der Abolaufzeit
Angeschlossene Gerate Separat zu erwerben

Zugelassene Benutzer Unbegrenzte, erweiterte Nutzung

Das Abo fiir Data Visualizer entspricht dem regularen, skalierbaren Angebot fiir diesen Cloud-
Dienst. Die Abolaufzeit betragt zwolf (12) Monate mit automatischer Verlangerung; die Gebuhr
fur den Cloud-Dienst wird im Voraus bezahlt. Fur das Abo kann jederzeit ein Upgrade erworben
werden, wobei die Geblhren anteilig berechnet werden. Zu Ende der aktuellen Abolaufzeit
kann der Cloud-Dienst auch herabgestuft werden. Die AbogebUhr wird an den kommenden
Abrechnungszeitraum angepasst. Der Cloud-Dienst kann jederzeit mit Wirkung zum Ende der
aktuellen Abolaufzeit gekiindigt werden.

Das Data Visualizer Abo kann in Paketen von 100 Datenpunkten erworben werden. Pro
verbundenem Gerat muss mindestens ein Gerat erworben werden, siehe Liste der
verbundenen Gerate. Wenn z. B. mehrere Gebaude oder Standorte tiber 5 angeschlossene
Gerate verbunden sind, werden 5 mal 100 Datenpunkte bendtigt. Ein weiteres Beispiel: Falls
die Gesamtzahl der Datenpunkte von 2 angeschlossenen Geraten 200 Datenpunkte nicht
Ubersteigt, dann sind 2 mal 100 Datenpunkte ausreichend.
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Ein Datenpunkt ist eine diskrete Informationseinheit, z.B. ein Temperatursensorwert.
Die Kundschaft kann die erforderlichen, verbundenen Gerate separat erstehen.

Mit einer erweiterten Nutzung kann die Kundschaft Partnern und Drittparteien den Zugriff und
die Nutzung der Cloud-Dienste mit den in den Nutzungsbedingungen aufgeflhrten Rechten
gewahren.

2 ) Benutzerdefiniertes Abo

Alle Abos, die nicht Gber einen Online Store von Siemens erworben werden, sind
benutzerdefinierte Abos. Bei einem benutzerdefinierten Abo werden die Einzelheiten zu
Funktionen, Abometrik, Laufzeit, Abrechnung, Hoch- und Herunterskalierung, angeschlossenen
Geraten sowie zuldssigen Benutzenden in der Vereinbarung zwischen der Kundschaft und
Siemens festgelegt.

Voraussetzungen

Unterstiitzte verbundene Gerate

Der Cloud-Dienst ist zur Zeit mit den handelstblichen verbundenen Geraten von Siemens
kompatibel. Connected Devices ermdglichen dem Cloud Service den Datenaustausch mit der
technischen Gebaudeinfrastruktur. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der verfligbaren
Connected Devices.

Liste von unterstiitzten verbundenen Geraten

SIEMENS: Connect Das Connect X200 Edge Gateway ist fir DC 24 V oder AC 24 V
X200 ausgelegt und kann ein Gehause erforderlich machen.

Das Connect X200 enthalt zugehdrige Software (z.B. Firmware und
werkinstallierte Applikationen, genannt Connect Software) fir die
Bereitstellung der Gebaudedaten fir diesen Cloud-Dienst.

SIEMENS: Connect Das Connect X500-Edge-Gateway wird mit DC 24 V versorgt und
X500 bendtigt moglicherweise ein Gehause.

Der Connect X500 enthalt eingebettete Software (z. B. Firmware und
werkseitig installierte Anwendungen, die hier zusammenfassend als
Software bezeichnet werden), um Gebaudedaten an diesen Cloud-
Dienst zu liefern.

SIEMENS: Connect- Connect Software Edge Gateway lauft auf Windows 10 oder Windows
Software 11 Hyper-V und erfordert Computer-Hardware.

Die Connect Software enthalt mehrere Softwareapplikationen, die im
Weiteren als "Software" bezeichnet werden und
Gebaudeeinrichtungsdaten an den Cloud-Dienst Gbermitteln.

SIEMENS: Desigo Das Softwareprodukt Desigo CC lauft auf Windows-
cC Computerhardware. Die unterstitzte Softwareversion ist Desigo CC
V7 oder hoher.

Desigo CC enthalt mehrere Softwareerweiterungen, die im Weiteren
als "Software" bezeichnet werden und Gebaudedaten an den Cloud-
Dienst Ubermitteln.

SIEMENS: Desigo Die Desigo PXC4/5/7-Hardware wird mit 24 V Wechselstrom

PXC 4/5/7 betrieben. Die unterstiitzten Hardwaregerate fir diesen Cloud-Service
sind PXC4-2.E16S, PXC4-2.E16, PXC5.E24, PXC7.E400S/M/L und
PXC5.E003 mit Firmware-Version V02.21.194.25 oder hoher.

SIEMENS: Desigo Das auf CFG3.F200-Hardware gehostete Desigo Optic wird mit 24 V

Optic F200 Wechselstrom betrieben. Bei der unterstlitzten Softwareversion flr die
Verbindung zu diesem Cloud-Dienst handelt es sich um die Version
V5.1.7.x oder héher.

SIEMENS: Desigo Desigo SLX / Niagara Framework®, das als Supervisor auf einem PC
SLX (Niagara oder JACE® lauft, wird fur diesen Cloud Service unterstutzt. Die
Framework) unterstutzten Niagara-Versionen sind 4.14 und 4.15.

Der Building X Connector fiur Niagara™ muss auf dem Niagara
Framework® eingesetzt werden, um Gebaudedaten an diesen Cloud-
Dienst zu liefern.
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Liste von unterstiitzten verbundenen Geréten

Es gilt die Tridium EULA, siehe https://www.tridium.com/us/en/eula.

Der Niagara FIPS-Modus und die Web-Proxy-Konfiguration werden
nicht unterstatzt.

Um den Cloud-Service nutzen zu kdnnen, muss ein angeschlossenes Gerat vor Ort installiert,
voll funktionsfahig und mit dem Internet verbunden sein. Der Kunde ist fur die Bereitstellung des
Connected Device vor Ort und alle damit verbundenen Kosten fiir die Bereitstellung des Cloud-
Dienstes in Ubereinstimmung mit der zugehérigen Dokumentation fiir das Connected Device
verantwortlich.

Unterstiitzte Software-Konnektivitiat von Drittanbietern

Der Cloud-Dienst ist zur Zeit mit den handelstiblicher Drittanbieter-Software kompatibel. Die
Konnektivitat fur Software von Drittanbietern ermdglicht es dem Cloud-Dienst, Daten mit
Software von Drittanbietern auszutauschen. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der
verfligbaren Drittanbieter-Software.

Liste der unterstiitzten Software von Drittanbietern

Software-spezifische e CSV-und PDF-Export
Verbindungen

Der Kunde ist flir die Drittsoftware am Standort und alle damit verbundenen Kosten flir die
Bereitstellung des Cloud-Dienstes gemal der zugehoérigen Dokumentation fiir die Drittsoftware
verantwortlich.

Webbrowser und Anzeigegerite

Fur die Nutzung des Cloud-Dienstes wird Chrome empfohlen, aber auch andere
Standardbrowser konnen eingesetzt werden. Fir ein optimales Benutzererlebnis wird eine
Bildschirmauflésung von 1920 x 1080 Pixel oder hdher empfohlen.

Internetverbindung
Die Bandbreite der Internetverbindung des Kunden bestimmt die Leistung des Cloud-Dienstes.

Bestellung

Um den Cloud-Dienst zum ersten Mal zu bestellen, muss die Kundschaft ein Angebot von
seinem Siemens-Vertriebspartner anfordern.
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Produktdokumentation

1) Produktdokumentation im Rahmen eines Standardabos

Allgemeine Vertragsdokumente
Building X - Data Visualizer Datenblatt

Erganzende Richtlinien fir Gebdudeprodukte

General Software Terms and Cloud
Supplemental Terms

Base Terms International

Zu akzeptierende Nutzungsrichtlinien von
Siemens

Min. Nutzungsbedingungen

Datenschutzbestimmungen
Datenschutz Anhang
EU Data Act

Links

www.siemens.com/buildingx/data-sheet/de/
data-visualizer

www.siemens.com/buildingx/data-sheet/
supplemental-terms

https://www.siemens.com/si/cloud/terms

https://www.siemens.com/si/cloud/terms

https://www.siemens.com/si/cloud/terms

www.siemens.com/buildingx/data-sheet/
minimum-terms

https://www.siemens.com/dpt/si

https://www.siemens.com/dpt/si

https://www.siemens.com/buildingx/terms

2) Produktdokumentation im Rahmen eines Benutzerdefinierten Abos
Die Vertragsdokumente und die Produktdokumentation werden im Angebot von Siemens an die

Kundschaft aufgeflihrt.
3) Technische Dokumente

Technische Dokumente
Building X- Online-Hilfe

4) Compliance
Cybersicherheit
Cyber Security Alliance — STAR Stufe 1

IEC 62443-4-1

ISO/IEC 27001:2022
ISO/IEC 27017:2015
ISO/IEC 27018:2025

SOC 2 Typ-ll-Bericht
SOC-3-Bericht
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Link
www.siemens.com/buildingx/sid

Link

https://cloudsecurityalliance.org/star/registry/
siemens-ag/services/building-x

https://www.siemens.com/en-us/system-
certificates/si-b/

https://www.siemens.com/en-us/system-
certificates/si-b/

https://www.siemens.com/en-us/system-
certificates/si-b/

https://www.siemens.com/en-us/system-
certificates/si-b/

Bericht auf Anfrage erhaltlich

https://www.siemens.com/en-us/system-
certificates/si-b/
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https://www.siemens.com/buildingx/data-sheet/de/data-visualizer
https://www.siemens.com/buildingx/data-sheet/de/data-visualizer
https://www.siemens.com/buildingx/data-sheet/supplemental-terms
https://www.siemens.com/buildingx/data-sheet/supplemental-terms
https://www.siemens.com/si/cloud/terms
https://www.siemens.com/si/cloud/terms
https://www.siemens.com/si/cloud/terms
https://www.siemens.com/buildingx/data-sheet/minimum-terms
https://www.siemens.com/buildingx/data-sheet/minimum-terms
https://www.siemens.com/dpt/si
https://www.siemens.com/dpt/si
https://www.siemens.com/buildingx/terms
http://www.siemens.com/buildingx/sid
https://cloudsecurityalliance.org/star/registry/siemens-ag/services/building-x
https://cloudsecurityalliance.org/star/registry/siemens-ag/services/building-x
https://www.siemens.com/en-us/system-certificates/si-b/
https://www.siemens.com/en-us/system-certificates/si-b/
https://www.siemens.com/en-us/system-certificates/si-b/
https://www.siemens.com/en-us/system-certificates/si-b/
https://www.siemens.com/en-us/system-certificates/si-b/
https://www.siemens.com/en-us/system-certificates/si-b/
https://www.siemens.com/en-us/system-certificates/si-b/
https://www.siemens.com/en-us/system-certificates/si-b/
https://www.siemens.com/en-us/system-certificates/si-b/
https://www.siemens.com/en-us/system-certificates/si-b/

Topologie
Building X

S0OC2 Type I, ISONEC 27001:2022, ISOMEC 27017-:2015, ISONEC 27018.2025, IEC62443-4-1, CSA STAR L1

- Chent Browser
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Intemnet [ Cloud Data Center

OT Network

SIEMENS

Die Topologie zeigt die Gesamtheit der Moglichkeiten fiir die Verbindung von Daten mit
Gebaude X. Die fir diesen digitalen Dienst verfigbaren Optionen finden Sie in der Liste der
unterstitzten angeschlossenen Gerate und der Softwarekonnektivitat von Drittanbietern.

Fir die Datenkommunikation zwischen den verbundenen Geraten vor Ort und der Cloud ist
eine Internetverbindung erforderlich (von der Kundschaft bereitzustellen).

Spezifische Bedingungen

Verwendung mit hohem Risiko
Die Kundschaft erkennt an und stimmt zu, dass:

a) die Angebote nicht dazu bestimmt sind, fir den Betrieb eines Hochrisikosystems oder
innerhalb eines Hochrisikosystems verwendet zu werden, wenn das Funktionieren des
Hochrisikosystems von dem ordnungsgemaflen Funktionieren der Angebote abhangt; und
b) das Ergebnis der Verarbeitung von Daten durch die Nutzung der Angebote aul3erhalb der
Kontrolle von Siemens liegt.

Service Level Agreement

Siemens wird sich in wirtschaftlich vertretbarem Umfang bemuhen, die Cloud Services mit einer
jahrlichen Betriebszeit von achtundneunzig Prozent (98%) zur Verfligung zu stellen.

Mit Ausnahme von:

a) Geplante Ausfallzeiten, vereinbarte Ausfallzeiten, Routine- und Notfallwartungen,

b) Cyberattacken,

c) offentliche, fremde und/oder kundeneigene Internet- und Kommunikationsnetze,

d) nicht von Siemens zur Verfigung gestellte Daten, Software, Hardware, Telekommunikation,
Infrastruktur, Strom, Build-Packs oder Netzbetriebsmittel,

e) Fahrlassigkeit oder Versagen von Kunden und Nutzern bei der Nutzung des Cloud Service
und/oder bei Nichtbeachtung der Anweisungen der verdffentlichten Dokumentation,

f) Systemkonfigurationen und Plattformen, die von Siemens nicht unterstitzt werden,

g) Systemadministrationen, Handlungen, Befehle und Dateilbertragungen des Kunden oder
Nutzers,

h) Modifikationen oder Anderungen, die nicht von Siemens vorgenommen wurden,

i) unbefugter Zugriff Gber die Zugangsdaten des Kunden und/oder

j) sonstige Fehler, die aufRerhalb der zumutbaren Kontrolle von Siemens liegen.
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Customer Support

Siemens bietet Helpdesk-Unterstiitzung. Die Kundschaft kann sich fur weitere Informationen an
seinen Siemens-Vertriebspartner wenden. Kunden kénnen auch online eine Supportanfrage
stellen: https://www.siemens.com/support-request.
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