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PROFIBUS DP

PROFIBUS PA

PROFINET/Industrial ETHERNET, elektryczny 

PROFINET/Industrial ETHERNET, optyczny 

2-/4- przewodowy kabel miedziany poprzez PROFINET

Mobilna sieć VPN za pośrednictwem telefonii komórkowej

Połączenie WLAN VPN

Tymczasowe połączenie PROFINET/Industrial ETHERNET, elektryczne

Sieć DSL VPN za pośrednictwem dostawcy Internetu

Sieć zakładowa - topologia pierścieniowa (optyczna)

Sieć mobilna
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Stempel

z002x2pv
Stempel

z002x2pv
Stempel

z002x2pv
Stempel




