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Wasser- und Wärmezähler
Umfassendes Portfolio für die zuverlässige 
Verbrauchsdatenerfassung

Exakte Ver-
brauchswerte 
und flexible 
Lösungen für 
die Auslesung

Wasserzaehler_de_010318.indd   1 15.03.18   13:47



Verbrauchszähler von 
Siemens – zuverlässig, 
flexibel und sicher

Wer Energie und Geld sparen will, muss seine 
Verbrauchsdaten im Griff haben und sollte nur 
das bezahlen, was er wirklich verbraucht hat. Die 
Zähler messen exakt den Verbrauch von Wasser, 
Wärme oder Kälte und lassen sich vor Ort oder via 
M-Bus auslesen. Sie bieten eine optimale und 
komfortable Handhabung für Wohngebäude, 
Bürobauten, ausgedehnte Liegenschaften oder 
einzelne Wohnungen. Die Verbrauchszähler 
haben sich in der Praxis tausendfach bewährt, 
sind sehr präzise und extrem zuverlässig. Passen-
des Zubehör sorgt dafür, dass für jeden Anwen-
dungsfall alles optimal zusammenpasst und 
reibungslos funktioniert.
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Highlights

 ■ Flexibel
Verschiedene Kommunika-
tionsmodule ermöglichen 
die nahtlose Integration in 
übergeordnete Systeme

 ■ Zuverlässig
Höchste Qualität durch jahr-
zehntelange Erfahrung von 
Siemens im Produktgeschäft

 ■ Einfach
Einfach zu bedienen, 
einfach zu integrieren

Aus einer Hand
Das Sortiment von Siemens umfasst Wärme-, 
Kälte-, Wärme/Kälte und Wasserzähler, 
Systemkomponenten für die Fernauslesung 
sowie Zubehör. Die Zähler leisten eine 
präzise, langzeitstabile und zuverlässige 
Verbrauchsdatenerfassung sowohl für 
grosse Gebäudekomplexe als auch für 
kleinere Bürobauten und Wohngebäude.

Zuverlässig dank Erfahrung
Bewährte Komponenten und moderne 
Technik sorgen für höchste Genauigkeit, 
Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Sie sind 
wartungsfrei, erfüllen die Anforderungen 
nach EN 1434 und sind MID-konform.

Umfassende Abdeckung
Eine genaue Erfassung und Zuordnung des 
Energieverbrauchs ist mit den Siemens-
Zählern auch in Mehrparteienhäusern und 
Bürogebäuden kein Problem. Standardisierte 
M-Bus- und Impulsausgänge ermöglichen 
eine einfache und schnelle Integration in 
übergeordnete Gebäudeautomations-
systeme. Eine Fernauslesung via Funk oder 
Draht erspart Terminabsprachen mit dem 
Ablesedienst.

Die Zukunft des Bauens
Steigern Sie Ihre Effizienz – planen Sie mit 
BIM (Building Information Modeling). Der 
ganzheitliche Prozess, der die Planung, 
Errichtung und Verwaltung von Gebäuden 
und Infrastrukturen verändert, sorgt unter 
anderem für eine verkürzte Bauphase oder 
frühe Fehlererkennung.

siemens.ch/bim

Breites Sortiment für alle 
Anwendungen und Anforderungen

Wichtige Fragen zur Auswahl der Zähler

Wie gross ist der Durchfluss?
 0,6 ... 60 m3/h
 Grösser als 60 m3/h (auf Anfrage)

Um welches Medium handelt es sich?
 Wasser
 Wasser/Glykol, Trinkwasser (auf Anfrage)

Welche Betriebsspannung wird benötigt?
 Batterie
 AC/DC 24 V
 AC 230 V

Welche Art der Fernauslesung wird benötigt?
 Keine
 Impuls, analog
 M-Bus, Modbus, BACnet

Welches Zubehör wird für die Montage benötigt?
 Einbauset
 Zubehör einzeln
 Kugelhähne

Welchen Differenzdruck hat der Zähler?
 Siehe Druckverlustdiagramm im entsprechenden 

Zähler-Datenblatt unter 
www.siemens.ch/hit-online

Erhaltung der Messbeständigkeit?
 Anteilsmässige Verteilung, Energiemonitoring
 Verteilung nach Rp/kWh, Nacheichung nach 

5 Jahren
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Einbauset Zählerersatzstück Einschweissmuffen Fühleradapter Tauchhülse Kugelventil Verschraubung

G ½“, 45° G ½“, 90° M10x1mm
für Fühler
M10x1mm

für Fühler
M10x1mm

Flügelrad MG-S.. MG-L-.- WZM-G.. MF..ST.. WZT-G12 WZT-GLG WZT-G10 WZT-A.. WZT-S.. WZT-K..

WFM5.., WFN5..1)

WFM501-E000H0 0,6 110 G ¾“ Wärme Batterie, 10 Jahre WFZ51 – Ø 5,0 mm, 45 mm, 1,5 m2) integriert MG-S-3/4 MG-L-3/4 WZM-G110 – – – 2) WZT-A.. FKM0038 WZT-K.. WZM-E34 

WFM541-G000H0 0,6 110 G ¾“ Wärme Batterie, 10 Jahre M-Bus integriert 2x Ø 5,0 mm, 45 mm, 1,5 m2) integriert MG-S-3/4 MG-L-3/4 WZM-G110 – – – 2) WZT-A.. FKM0038 WZT-K.. WZM-E34 

WFM542-C000H0 1,5 80 G ¾“ Wärme Batterie, 10 Jahre M-Bus integriert 2x Ø 5,0 mm, 45 mm, 1,5 m2) integriert – – – – – – 2) WZT-A.. FKM0038 WZT-K.. WZM-E34 

WFM502-E000H0 1,5 110 G ¾“ Wärme Batterie, 10 Jahre WFZ51 – Ø 5,0 mm, 45 mm, 1,5 m2) integriert MG-S-3/4 MG-L-3/4 WZM-G110 – – – 2) WZT-A.. FKM0038 WZT-K.. WZM-E34 

WFM542-G000H0 1,5 110 G ¾“ Wärme Batterie, 10 Jahre M-Bus integriert 2x Ø 5,0 mm, 45 mm, 1,5 m2) integriert MG-S-3/4 MG-L-3/4 WZM-G110 – – – 2) WZT-A.. FKM0038 WZT-K.. WZM-E34 

WFM503-J000H0 2,5 130 G 1“ Wärme Batterie, 10 Jahre WFZ51 – Ø 5,0 mm, 45 mm, 1,5 m2) integriert MG-S-1 MG-L-1 WZM-G130 – – – 2) WZT-A.. FKM0038 WZT-K.. VER-JRG2 

WFM543-L000H0 2,5 130 G 1“ Wärme Batterie, 10 Jahre M-Bus integriert 2x Ø 5,0 mm, 45 mm, 1,5 m2) integriert MG-S-1 MG-L-1 WZM-G130 – – – 2) WZT-A.. FKM0038 WZT-K.. VER-JRG2 

WFN541-G000H0 0,6 110 G ¾“ Wärme/Kälte Batterie, 10 Jahre M-Bus integriert 2x Ø 5,0 mm, 45 mm, 1,5 m2) integriert MG-S-3/4 MG-L-3/4 WZM-G110 – – – 2) WZT-A.. FKM0038 WZT-K.. WZM-E34 

WFN542-G000H0 1,5 110 G ¾“ Wärme/Kälte Batterie, 10 Jahre M-Bus integriert 2x Ø 5,0 mm, 45 mm, 1,5 m2) integriert MG-S-3/4 MG-L-3/4 WZM-G110 – – – 2) WZT-A.. FKM0038 WZT-K.. WZM-E34 

WFN543-L000H0 2,5 130 G 1“ Wärme/Kälte Batterie, 10 Jahre M-Bus integriert 2x Ø 5,0 mm, 45 mm, 1,5 m2) integriert MG-S-1 MG-L-1 WZM-G130 – – – 2) WZT-A.. FKM0038 WZT-K.. VER-JRG2 

Ultraschall

WSM..

WSM606-BE 0,6 110 G ¾“ Wärme Batterie, 11 Jahre M-Bus integriert – Ø 5,2 mm, 45 mm, 1,5 m2) integriert MG-S-3/4 MG-L-3/4 WZM-G110 – – – 2) WZT-A.. WZT-M35 WZT-K.. T23-E34

WSM615-BE 1,5 110 G ¾“ Wärme Batterie, 11 Jahre M-Bus integriert – Ø 5,2 mm, 45 mm, 1,5 m2) integriert MG-S-3/4 MG-L-3/4 WZM-G110 – – – 2) WZT-A.. WZT-M35 WZT-K.. T23-E34

WSM625-BE 2,5 130 G 1“ Wärme Batterie, 11 Jahre M-Bus integriert – Ø 5,2 mm, 45 mm, 1,5 m2) integriert MG-S-1 MG-L-1 WZM-G130 – – – 2) WZT-A.. WZT-M35 WZT-K.. T23-E1

WSM506-0E 0,6 110 G ¾“ Wärme Batterie, 11 Jahre – – Ø 5,2 mm, 45 mm, 1,5 m2) integriert MG-S-3/4 MG-L-3/4 WZM-G110 – – – 2) WZT-A.. WZT-M35 WZT-K.. T23-E34

WSM515-0E 1,5 110 G ¾“ Wärme Batterie, 11 Jahre – – Ø 5,2 mm, 45 mm, 1,5 m2) integriert MG-S-3/4 MG-L-3/4 WZM-G110 – – – 2) WZT-A.. WZT-M35 WZT-K.. T23-E34

WSM525-0E 2,5 130 G 1“ Wärme Batterie, 11 Jahre – – Ø 5,2 mm, 45 mm, 1,5 m2) integriert MG-S-1 MG-L-1 WZM-G130 – – – 2) WZT-A.. WZT-M35 WZT-K.. T23-E1

2WR6..

2WR605-MBG 0,6 110 G ¾“ Wärme AC/DC 24 V M-Bus integriert – M10x1 mm, 1,5 m2) integriert MG-S-3/4 MG-L-3/4 WZM-G110 – – – 2) WZT-A.. – WZT-K.. WZM-E34 

2WR621-MBG 1,5 110 G ¾“ Wärme AC/DC 24 V M-Bus integriert – M10x1 mm, 1,5 m2) integriert MG-S-3/4 MG-L-3/4 WZM-G110 – – – 2) WZT-A.. – WZT-K.. WZM-E34 

2WR621-MHG 1,5 110 G ¾“ Wärme AC/DC 24 V M-Bus integriert – Ø 5,2 mm, 45 mm, 1,5 m2) integriert MG-S-3/4 MG-L-3/4 WZM-G110 – – – 2) WZT-A.. WZT-M35 WZT-K.. WZM-E34 

2WR636-MBG 2,5 130 G 1“ Wärme AC/DC 24 V M-Bus integriert – M10x1 mm, 1,5 m2) integriert MG-S-1 MG-L-1 WZM-G130 – – – 2) WZT-A.. – WZT-K.. VER-JRG2 

2WR636-MHG 2,5 130 G 1“ Wärme AC/DC 24 V M-Bus integriert – Ø 5,2 mm, 45 mm, 1,5m2) integriert MG-S-1 MG-L-1 WZM-G130 – – – 2) WZT-A.. WZT-M35 WZT-K.. VER-JRG2 

UH50..3)

UH50-A21-00 1,5 110 G ¾“ Wärme siehe Zubehör siehe Zubehör M10x1 mm, 27,5 mm, 1,5 m integriert3) MG-S-3/4 MG-L-3/4 WZM-G110 – – –  WZT-A.. – WZT-K.. WZM-E34 

UH50-A23-00 1,5 190 G 1“ Wärme siehe Zubehör siehe Zubehör M10x1 mm, 27,5 mm, 1,5 m integriert3)  MG-S-1B MG-L-1B WZM-G190 – – –  WZT-A.. – WZT-K.. VER-JRG2 

UH50-A36-00 2,5 130 G 1“ Wärme siehe Zubehör siehe Zubehör M10x1 mm, 27,5 mm, 1,5 m integriert3) MG-S-1 MG-L-1 WZM-G130 – – –  WZT-A.. – WZT-K.. VER-JRG2 

UH50-A38-00 2,5 190 G 1“ Wärme siehe Zubehör siehe Zubehör M10x1 mm, 27,5 mm, 1,5 m integriert3) MG-S-1B MG-L-1B WZM-G190 – – –  WZT-A.. – WZT-K.. VER-JRG2 

UH50-A45-00 3,5 260 G 1¼“ Wärme siehe Zubehör siehe Zubehör M10x1 mm, 38 mm, 1,5 m4) integriert3) MG-S-5/4 MG-L-5/4 WZM-G260 – – –  WZT-A.. – WZT-K.. WZM-E54 

UH50-A50-00 6 260 G 1¼“ Wärme siehe Zubehör siehe Zubehör M10x1 mm, 38 mm, 1,5 m4) integriert3) MG-S-5/4 MG-L-5/4 WZM-G260 – – –  WZT-A.. – WZT-K.. WZM-E54 

UH50-A61-00 10 300 DN 40 Wärme siehe Zubehör siehe Zubehör Ø 6 mm, 100 mm, 5 m separat – – – MF40-ST100   – – WZT-S100 – –

UH50-A65-00 15 270 DN 50 Wärme siehe Zubehör siehe Zubehör Ø 6 mm, 100 mm, 5 m separat – – – MF50-ST100   – – WZT-S100 – –

UH50-A70-00 25 300 DN 65 Wärme siehe Zubehör siehe Zubehör Ø 6 mm, 100 mm, 5 m separat – – – MF65-ST100   – – WZT-S100 – –

UH50-A74-00 40 300 DN 80 Wärme siehe Zubehör siehe Zubehör Ø 6 mm, 150 mm, 5 m separat – – – MF80-ST150   – – WZT-S150 – –

UH50-A83-00 60 360 DN 100 Wärme siehe Zubehör siehe Zubehör Ø 6 mm, 150 mm, 5 m separat – – – MF100-ST150-PN25   – – WZT-S150 – –

UH50-C21-00 1,5 110 G ¾“ Wärme/Kälte siehe Zubehör siehe Zubehör M10x1 mm, 27,5 mm, 1,5 m integriert3) MG-S-3/4 MG-L-3/4 WZM-G110 – – –  WZT-A.. – WZT-K.. WZM-E34 

UH50-C38-00 2,5 190 G 1“ Wärme/Kälte siehe Zubehör siehe Zubehör M10x1 mm, 27,5 mm, 1,5 m integriert3) MG-S-1B MG-L-1B WZM-G190 – – –  WZT-A.. – WZT-K.. VER-JRG2 

UH50-C45-00 3,5 260 G 1¼“ Wärme/Kälte siehe Zubehör siehe Zubehör M10x1 mm, 38 mm, 1,5 m4)  integriert3) MG-S-5/4 MG-L-5/4 WZM-G260 – – –  WZT-A.. – WZT-K.. WZM-E54 

UH50-C50-00 6 260 G 1¼“ Wärme/Kälte siehe Zubehör siehe Zubehör M10x1 mm, 38 mm, 1,5 m4) integriert3) MG-S-5/4 MG-L-5/4 WZM-G260 – – –  WZT-A.. – WZT-K.. WZM-E54 

UH50-C61-00 10 300 DN 40 Wärme/Kälte siehe Zubehör siehe Zubehör Ø 6 mm, 100 mm, 5 m separat – – – MF40-ST100   – – WZT-S100 – –

UH50-C65-00 15 270 DN 50 Wärme/Kälte siehe Zubehör siehe Zubehör Ø 6 mm, 100 mm, 5 m separat – – – MF50-ST100   – – WZT-S100 – –

UH50-C70-00 25 300 DN 65 Wärme/Kälte siehe Zubehör siehe Zubehör Ø 6 mm, 100 mm, 5 m separat – – – MF65-ST100   – – WZT-S100 – –

UH50-C74-00 40 300 DN 80 Wärme/Kälte siehe Zubehör siehe Zubehör Ø 6 mm, 150 mm, 5 m separat – – – MF80-ST150   – – WZT-S150 – –

UH50-C83-00 60 360 DN 100 Wärme/Kälte siehe Zubehör siehe Zubehör Ø 6 mm, 150 mm, 5 m separat – – – MF100-ST150-PN25   – – WZT-S150 – –

UH50-G21-00 1,5 110 G ¾“ Kälte siehe Zubehör siehe Zubehör M10x1 mm, 27,5 mm, 1,5 m integriert3) MG-S-3/4 MG-L-3/4 WZM-G110 – – –  WZT-A.. - WZT-K.. WZM-E34 

UH50-G23-00 1,5 190 G 1“ Kälte siehe Zubehör siehe Zubehör M10x1 mm, 27,5 mm, 1,5 m integriert3) MG-S-1B MG-L-1B WZM-G190 – – –  WZT-A.. - WZT-K.. WZM-E34 

UH50-G38-00 2,5 190 G 1“ Kälte siehe Zubehör siehe Zubehör M10x1 mm, 27,5 mm, 1,5 m integriert3) MG-S-1B MG-L-1B WZM-G190 – – –  WZT-A.. - WZT-K.. VER-JRG2 

UH50-G45-00 3,5 260 G 1¼“ Kälte siehe Zubehör siehe Zubehör M10x1 mm, 38 mm, 1,5 mm4) integriert3) MG-S-5/4 MG-L-5/4 WZM-G260 – – –  WZT-A.. - WZT-K.. WZM-E54 

UH50-G50-00 6 260 G 1¼“ Kälte siehe Zubehör siehe Zubehör M10x1 mm, 38 mm, 1,5 m4) integriert3) MG-S-5/4 MG-L-5/4 WZM-G260 – – –  WZT-A.. - WZT-K.. WZM-E54 

UH50-G61-00 10 300 DN 40 Kälte siehe Zubehör siehe Zubehör Ø 6 mm, 100 mm, 5 m separat – – – MF40-ST100   – – WZT-S100 – –

UH50-G65-00 15 270 DN 50 Kälte siehe Zubehör siehe Zubehör Ø 6 mm, 100 mm, 5 m separat – – – MF50-ST100   – – WZT-S100 – –

UH50-G70-00 25 300 DN 65 Kälte siehe Zubehör siehe Zubehör Ø 6 mm, 100 mm, 5 m separat – – – MF65-ST100   – – WZT-S100 – –

UH50-G74-00 40 300 DN 80 Kälte siehe Zubehör siehe Zubehör Ø 6 mm, 150 mm, 5 m separat – – – MF80-ST150   – – WZT-S150 – –

UH50-G83-00 60 360 DN 100 Kälte siehe Zubehör siehe Zubehör Ø 6 mm, 150 mm, 5 m separat – – – MF100-ST150-PN25   – – WZT-S150 – –

1) Solarzähler auf Anfrage         2) Passend zu mitgelieferten Adapterverschraubungen mit M10x1
3) Varianten ohne Fühler UH50..-0F, UH50.. mit PN25, Einbau Vorlauf, etc. auf Anfrage         4) Benötigt Kugelhahnadapter 9930128002         
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Einbauset Zählerersatzstück Einschweissmuffen Fühleradapter Tauchhülse Kugelventil Verschraubung

G ½“, 45° G ½“, 90° M10x1mm
für Fühler
M10x1mm

für Fühler
M10x1mm

Flügelrad MG-S.. MG-L-.- WZM-G.. MF..ST.. WZT-G12 WZT-GLG WZT-G10 WZT-A.. WZT-S.. WZT-K..

WFM5.., WFN5..1)

WFM501-E000H0 0,6 110 G ¾“ Wärme Batterie, 10 Jahre WFZ51 – Ø 5,0 mm, 45 mm, 1,5 m2) integriert MG-S-3/4 MG-L-3/4 WZM-G110 – – – 2) WZT-A.. FKM0038 WZT-K.. WZM-E34 

WFM541-G000H0 0,6 110 G ¾“ Wärme Batterie, 10 Jahre M-Bus integriert 2x Ø 5,0 mm, 45 mm, 1,5 m2) integriert MG-S-3/4 MG-L-3/4 WZM-G110 – – – 2) WZT-A.. FKM0038 WZT-K.. WZM-E34 

WFM542-C000H0 1,5 80 G ¾“ Wärme Batterie, 10 Jahre M-Bus integriert 2x Ø 5,0 mm, 45 mm, 1,5 m2) integriert – – – – – – 2) WZT-A.. FKM0038 WZT-K.. WZM-E34 

WFM502-E000H0 1,5 110 G ¾“ Wärme Batterie, 10 Jahre WFZ51 – Ø 5,0 mm, 45 mm, 1,5 m2) integriert MG-S-3/4 MG-L-3/4 WZM-G110 – – – 2) WZT-A.. FKM0038 WZT-K.. WZM-E34 

WFM542-G000H0 1,5 110 G ¾“ Wärme Batterie, 10 Jahre M-Bus integriert 2x Ø 5,0 mm, 45 mm, 1,5 m2) integriert MG-S-3/4 MG-L-3/4 WZM-G110 – – – 2) WZT-A.. FKM0038 WZT-K.. WZM-E34 

WFM503-J000H0 2,5 130 G 1“ Wärme Batterie, 10 Jahre WFZ51 – Ø 5,0 mm, 45 mm, 1,5 m2) integriert MG-S-1 MG-L-1 WZM-G130 – – – 2) WZT-A.. FKM0038 WZT-K.. VER-JRG2 

WFM543-L000H0 2,5 130 G 1“ Wärme Batterie, 10 Jahre M-Bus integriert 2x Ø 5,0 mm, 45 mm, 1,5 m2) integriert MG-S-1 MG-L-1 WZM-G130 – – – 2) WZT-A.. FKM0038 WZT-K.. VER-JRG2 

WFN541-G000H0 0,6 110 G ¾“ Wärme/Kälte Batterie, 10 Jahre M-Bus integriert 2x Ø 5,0 mm, 45 mm, 1,5 m2) integriert MG-S-3/4 MG-L-3/4 WZM-G110 – – – 2) WZT-A.. FKM0038 WZT-K.. WZM-E34 

WFN542-G000H0 1,5 110 G ¾“ Wärme/Kälte Batterie, 10 Jahre M-Bus integriert 2x Ø 5,0 mm, 45 mm, 1,5 m2) integriert MG-S-3/4 MG-L-3/4 WZM-G110 – – – 2) WZT-A.. FKM0038 WZT-K.. WZM-E34 

WFN543-L000H0 2,5 130 G 1“ Wärme/Kälte Batterie, 10 Jahre M-Bus integriert 2x Ø 5,0 mm, 45 mm, 1,5 m2) integriert MG-S-1 MG-L-1 WZM-G130 – – – 2) WZT-A.. FKM0038 WZT-K.. VER-JRG2 

Ultraschall

WSM..

WSM606-BE 0,6 110 G ¾“ Wärme Batterie, 11 Jahre M-Bus integriert – Ø 5,2 mm, 45 mm, 1,5 m2) integriert MG-S-3/4 MG-L-3/4 WZM-G110 – – – 2) WZT-A.. WZT-M35 WZT-K.. T23-E34

WSM615-BE 1,5 110 G ¾“ Wärme Batterie, 11 Jahre M-Bus integriert – Ø 5,2 mm, 45 mm, 1,5 m2) integriert MG-S-3/4 MG-L-3/4 WZM-G110 – – – 2) WZT-A.. WZT-M35 WZT-K.. T23-E34

WSM625-BE 2,5 130 G 1“ Wärme Batterie, 11 Jahre M-Bus integriert – Ø 5,2 mm, 45 mm, 1,5 m2) integriert MG-S-1 MG-L-1 WZM-G130 – – – 2) WZT-A.. WZT-M35 WZT-K.. T23-E1

WSM506-0E 0,6 110 G ¾“ Wärme Batterie, 11 Jahre – – Ø 5,2 mm, 45 mm, 1,5 m2) integriert MG-S-3/4 MG-L-3/4 WZM-G110 – – – 2) WZT-A.. WZT-M35 WZT-K.. T23-E34

WSM515-0E 1,5 110 G ¾“ Wärme Batterie, 11 Jahre – – Ø 5,2 mm, 45 mm, 1,5 m2) integriert MG-S-3/4 MG-L-3/4 WZM-G110 – – – 2) WZT-A.. WZT-M35 WZT-K.. T23-E34

WSM525-0E 2,5 130 G 1“ Wärme Batterie, 11 Jahre – – Ø 5,2 mm, 45 mm, 1,5 m2) integriert MG-S-1 MG-L-1 WZM-G130 – – – 2) WZT-A.. WZT-M35 WZT-K.. T23-E1

2WR6..

2WR605-MBG 0,6 110 G ¾“ Wärme AC/DC 24 V M-Bus integriert – M10x1 mm, 1,5 m2) integriert MG-S-3/4 MG-L-3/4 WZM-G110 – – – 2) WZT-A.. – WZT-K.. WZM-E34 

2WR621-MBG 1,5 110 G ¾“ Wärme AC/DC 24 V M-Bus integriert – M10x1 mm, 1,5 m2) integriert MG-S-3/4 MG-L-3/4 WZM-G110 – – – 2) WZT-A.. – WZT-K.. WZM-E34 

2WR621-MHG 1,5 110 G ¾“ Wärme AC/DC 24 V M-Bus integriert – Ø 5,2 mm, 45 mm, 1,5 m2) integriert MG-S-3/4 MG-L-3/4 WZM-G110 – – – 2) WZT-A.. WZT-M35 WZT-K.. WZM-E34 

2WR636-MBG 2,5 130 G 1“ Wärme AC/DC 24 V M-Bus integriert – M10x1 mm, 1,5 m2) integriert MG-S-1 MG-L-1 WZM-G130 – – – 2) WZT-A.. – WZT-K.. VER-JRG2 

2WR636-MHG 2,5 130 G 1“ Wärme AC/DC 24 V M-Bus integriert – Ø 5,2 mm, 45 mm, 1,5m2) integriert MG-S-1 MG-L-1 WZM-G130 – – – 2) WZT-A.. WZT-M35 WZT-K.. VER-JRG2 

UH50..3)

UH50-A21-00 1,5 110 G ¾“ Wärme siehe Zubehör siehe Zubehör M10x1 mm, 27,5 mm, 1,5 m integriert3) MG-S-3/4 MG-L-3/4 WZM-G110 – – –  WZT-A.. – WZT-K.. WZM-E34 

UH50-A23-00 1,5 190 G 1“ Wärme siehe Zubehör siehe Zubehör M10x1 mm, 27,5 mm, 1,5 m integriert3)  MG-S-1B MG-L-1B WZM-G190 – – –  WZT-A.. – WZT-K.. VER-JRG2 

UH50-A36-00 2,5 130 G 1“ Wärme siehe Zubehör siehe Zubehör M10x1 mm, 27,5 mm, 1,5 m integriert3) MG-S-1 MG-L-1 WZM-G130 – – –  WZT-A.. – WZT-K.. VER-JRG2 

UH50-A38-00 2,5 190 G 1“ Wärme siehe Zubehör siehe Zubehör M10x1 mm, 27,5 mm, 1,5 m integriert3) MG-S-1B MG-L-1B WZM-G190 – – –  WZT-A.. – WZT-K.. VER-JRG2 

UH50-A45-00 3,5 260 G 1¼“ Wärme siehe Zubehör siehe Zubehör M10x1 mm, 38 mm, 1,5 m4) integriert3) MG-S-5/4 MG-L-5/4 WZM-G260 – – –  WZT-A.. – WZT-K.. WZM-E54 

UH50-A50-00 6 260 G 1¼“ Wärme siehe Zubehör siehe Zubehör M10x1 mm, 38 mm, 1,5 m4) integriert3) MG-S-5/4 MG-L-5/4 WZM-G260 – – –  WZT-A.. – WZT-K.. WZM-E54 

UH50-A61-00 10 300 DN 40 Wärme siehe Zubehör siehe Zubehör Ø 6 mm, 100 mm, 5 m separat – – – MF40-ST100   – – WZT-S100 – –

UH50-A65-00 15 270 DN 50 Wärme siehe Zubehör siehe Zubehör Ø 6 mm, 100 mm, 5 m separat – – – MF50-ST100   – – WZT-S100 – –

UH50-A70-00 25 300 DN 65 Wärme siehe Zubehör siehe Zubehör Ø 6 mm, 100 mm, 5 m separat – – – MF65-ST100   – – WZT-S100 – –

UH50-A74-00 40 300 DN 80 Wärme siehe Zubehör siehe Zubehör Ø 6 mm, 150 mm, 5 m separat – – – MF80-ST150   – – WZT-S150 – –

UH50-A83-00 60 360 DN 100 Wärme siehe Zubehör siehe Zubehör Ø 6 mm, 150 mm, 5 m separat – – – MF100-ST150-PN25   – – WZT-S150 – –

UH50-C21-00 1,5 110 G ¾“ Wärme/Kälte siehe Zubehör siehe Zubehör M10x1 mm, 27,5 mm, 1,5 m integriert3) MG-S-3/4 MG-L-3/4 WZM-G110 – – –  WZT-A.. – WZT-K.. WZM-E34 

UH50-C38-00 2,5 190 G 1“ Wärme/Kälte siehe Zubehör siehe Zubehör M10x1 mm, 27,5 mm, 1,5 m integriert3) MG-S-1B MG-L-1B WZM-G190 – – –  WZT-A.. – WZT-K.. VER-JRG2 

UH50-C45-00 3,5 260 G 1¼“ Wärme/Kälte siehe Zubehör siehe Zubehör M10x1 mm, 38 mm, 1,5 m4)  integriert3) MG-S-5/4 MG-L-5/4 WZM-G260 – – –  WZT-A.. – WZT-K.. WZM-E54 

UH50-C50-00 6 260 G 1¼“ Wärme/Kälte siehe Zubehör siehe Zubehör M10x1 mm, 38 mm, 1,5 m4) integriert3) MG-S-5/4 MG-L-5/4 WZM-G260 – – –  WZT-A.. – WZT-K.. WZM-E54 

UH50-C61-00 10 300 DN 40 Wärme/Kälte siehe Zubehör siehe Zubehör Ø 6 mm, 100 mm, 5 m separat – – – MF40-ST100   – – WZT-S100 – –

UH50-C65-00 15 270 DN 50 Wärme/Kälte siehe Zubehör siehe Zubehör Ø 6 mm, 100 mm, 5 m separat – – – MF50-ST100   – – WZT-S100 – –

UH50-C70-00 25 300 DN 65 Wärme/Kälte siehe Zubehör siehe Zubehör Ø 6 mm, 100 mm, 5 m separat – – – MF65-ST100   – – WZT-S100 – –

UH50-C74-00 40 300 DN 80 Wärme/Kälte siehe Zubehör siehe Zubehör Ø 6 mm, 150 mm, 5 m separat – – – MF80-ST150   – – WZT-S150 – –

UH50-C83-00 60 360 DN 100 Wärme/Kälte siehe Zubehör siehe Zubehör Ø 6 mm, 150 mm, 5 m separat – – – MF100-ST150-PN25   – – WZT-S150 – –

UH50-G21-00 1,5 110 G ¾“ Kälte siehe Zubehör siehe Zubehör M10x1 mm, 27,5 mm, 1,5 m integriert3) MG-S-3/4 MG-L-3/4 WZM-G110 – – –  WZT-A.. - WZT-K.. WZM-E34 

UH50-G23-00 1,5 190 G 1“ Kälte siehe Zubehör siehe Zubehör M10x1 mm, 27,5 mm, 1,5 m integriert3) MG-S-1B MG-L-1B WZM-G190 – – –  WZT-A.. - WZT-K.. WZM-E34 

UH50-G38-00 2,5 190 G 1“ Kälte siehe Zubehör siehe Zubehör M10x1 mm, 27,5 mm, 1,5 m integriert3) MG-S-1B MG-L-1B WZM-G190 – – –  WZT-A.. - WZT-K.. VER-JRG2 

UH50-G45-00 3,5 260 G 1¼“ Kälte siehe Zubehör siehe Zubehör M10x1 mm, 38 mm, 1,5 mm4) integriert3) MG-S-5/4 MG-L-5/4 WZM-G260 – – –  WZT-A.. - WZT-K.. WZM-E54 

UH50-G50-00 6 260 G 1¼“ Kälte siehe Zubehör siehe Zubehör M10x1 mm, 38 mm, 1,5 m4) integriert3) MG-S-5/4 MG-L-5/4 WZM-G260 – – –  WZT-A.. - WZT-K.. WZM-E54 

UH50-G61-00 10 300 DN 40 Kälte siehe Zubehör siehe Zubehör Ø 6 mm, 100 mm, 5 m separat – – – MF40-ST100   – – WZT-S100 – –

UH50-G65-00 15 270 DN 50 Kälte siehe Zubehör siehe Zubehör Ø 6 mm, 100 mm, 5 m separat – – – MF50-ST100   – – WZT-S100 – –

UH50-G70-00 25 300 DN 65 Kälte siehe Zubehör siehe Zubehör Ø 6 mm, 100 mm, 5 m separat – – – MF65-ST100   – – WZT-S100 – –

UH50-G74-00 40 300 DN 80 Kälte siehe Zubehör siehe Zubehör Ø 6 mm, 150 mm, 5 m separat – – – MF80-ST150   – – WZT-S150 – –

UH50-G83-00 60 360 DN 100 Kälte siehe Zubehör siehe Zubehör Ø 6 mm, 150 mm, 5 m separat – – – MF100-ST150-PN25   – – WZT-S150 – –

Einbaulage:      WFM5.. horizontal / WSM5.. horizontal/vertikal / UH50.. horizontal/vertikal
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Rechenwerke und Durchflussmesser

Rechenwerke UC50..

Das Impulsrechenwerk UC50.. ist zusammen mit entsprechenden Volumenmessteilen mit Impulsausgängen ein wahres 
Multitalent auf seinem Gebiet der nicht geeichten Wärme-/Kältemessung. Es kann z.B. als Mehrtarifzähler oder zur 
Bestimmung der Wärme- und/oder Kältemenge von Warm- und Kaltwasser mit und ohne Glykol eingesetzt werden. 
Die Inbetriebnahme und Parametrierung erfolgt schnell und einfach mittels der Servicesoftware UltraAssist und einem 
optischen Lesekopf vor Ort. Mit dem gleichen Zubehör aus der Wärmezähler-Familie UH50.. können praktisch alle 
Wünsche in der Fernauslesung, Kommunikation oder Speisung abgedeckt werden.

Typ Bezeichnung Energie Medium Konformität Temperaturfühler

UC50-L00-0F Rechenwerk ohne Temperaturfühler für Durchfl ussmesser Wärme Wasser MID WZU5..

UC50-T00-0F mit Impulsausgang im Rücklauf eingebaut Kälte Wasser 1) WZU5..

UC50-500-0F Rechenwerk ohne Temperaturfühler für Durchfl ussmesser Wärme Wasser/Glykol CEN WZU5..

UC50-700-0F mit Impulsausgang im Rücklauf eingebaut Kälte Wasser/Glykol CEN WZU5..

UC50-D00-0F Rechenwerk für Durchfl ussmesser mit Impulsausgang Durchfluss Wasser CEN –

Durchfl ussmesser SITRANS F M MAG 5100W / MAG 5000

SITRANS F M magnetisch-induktive Durchfl ussmesser bieten Genauigkeit, Innovation und eine Vielzahl von Optionen für eine 
integrierte Lösung. Sie eignen sich für verschiedenste Medien wie Kaltwasser, Wasser/Glykol-Gemische, Trinkwasser, Grund-
wasser von -10 °C bis 70°C. Für Warmwasser sind Sitrans Ultraschall Durchfl ussmesser FUE380 (DN50…1200) mit MI-004 
gemäss MID Richtlinie 2014/32/EU einzusetzen. Details unter: www.siemens.de/fl ow.

Typ
Vmax

1)

[m3/h]
DN2) PN3)

Einbaulänge

[mm]
Messumformer4) Betriebs-

spannung5) Impulswertigkeit Anzeige

7ME6520-2DF12-2LA1 5 25 PN40 200 MAG5000 AC 230 V 10 l/Impuls Liter 

7ME6520-2RF12-2LA1 15 40 PN40 200 MAG5000 AC 230 V 10 l/Impuls Liter 

7ME6520-2YC12-2LA1 20 50 PN16 200 MAG5000 AC 230 V 10 l/Impuls Liter 

7ME6520-3FC12-2LA1 35 65 PN16 200 MAG5000 AC 230 V 100 l/Impuls Liter 

7ME6520-3MC12-2LA1 50 80 PN16 200 MAG5000 AC 230 V 100 l/Impuls Liter 

7ME6520-3TC12-2LA1 80 100 PN16 250 MAG5000 AC 230 V 100 l/Impuls Liter 

7ME6520-4BC12-2LA1 120 125 PN16 250 MAG5000 AC 230 V 100 l/Impuls m3 

7ME6520-4HC12-2LA1 180 150 PN16 300 MAG5000 AC 230 V 100 l/Impuls m³ 

7ME6520-4PC12-2LA1 320 200 PN16 350 MAG5000 AC 230 V 1 m³/Impuls m³ 

7ME6520-4VC12-2LA1 500 250 PN16 450 MAG5000 AC 230 V 1 m³/Impuls m³ 

7ME6520-5DC12-2LA1 730 300 PN16 500 MAG5000 AC 230 V 1 m³/Impuls m³ 

7ME6520-5KC12-2LA1 970 350 PN16 550 MAG5000 AC 230 V 1 m³/Impuls m³ 

7ME6520-5RC12-2LA1 1‘270 400 PN16 600 MAG5000 AC 230 V 1 m³/Impuls m³ 

7ME6520-5YC12-2LA1 1‘600 450 PN16 600 MAG5000 AC 230 V 1 m³/Impuls m³ 

7ME6520-6FC12-2LA1 1‘980 500 PN16 600 MAG5000 AC 230 V 1 m³/Impuls m³ 

1) Nennströmungsgeschwindigkeit < 2,8 m/s     2) Grössere DN auf Anfrage     3) PN40 Ausführung auf Anfrage     
4) Auf Anfrage getrennte Montage für Wand oder Rohr     5) Auch in AC/DC 24 V Ausführung erhältlich

Zubehör für Wärmezähler und Rechenwerke

Temperaturfühler

Typ Länge Kabellänge Fühler UH50.. UC50..

WZU5-2815 27,5 mm 1,5 m Pt500, DS M10x1 mm

 
WZU5-2825 27,5 mm 2,5 m Pt500, DS M10x1 mm

WZU5-3815 38 mm 1,5 m Pt500, DS M10x1 mm

WZU5-3825 38 mm 2,5 m Pt500, DS M10x1 mm

 
WZU5-4515 45 mm 1,5 m Pt500, Ø 5,2 mm

WZU5-4550 45 mm 5 m Pt500, Ø 5,2 mm

WZU5-1020 100 mm 2 m Pt500, Ø 6 mm

 
WZU5-1050 100 mm  5 m Pt500, Ø 6 mm

WZU5-1520 150 mm  2 m Pt500, Ø 6 mm

WZU5-1550 150 mm 5 m Pt500, Ø 6 mm

DS = Direkt tauchend

1) Nationale Zulassung Kältezähler Deutschland
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Kommunikations- und Spannungsversorgungsmodule

Typ Bezeichnung UH50.. UC50..

WZU-P2 Modul mit 2 Impulsausgängen  

WZU-MB-G4 M-Bus Modul für Wärme-, Kälte und Kombizähler  

WZU-MI M-Bus Modul mit 2 Impulseingängen für Wärme-, Kälte und Kombizähler  

WZU-485E-MOD
WZU-485E-BAC

ModBus Modul, RTU, RS-485
BACnet Modul, MS/TP

 

WZU-AM Analog Modul mit 2 Kanälen  

WZU-NE24 Netzteil AC 230 V für Analogmodul WZU-AM  

WZU-AC230-15 Netzmodul AC 230 V  

WZU-ACDC24-00 Netzmodul AC/DC 24 V  

WZU-BDS Universalbatterie (D-Zell) für 6 oder 16 Jahre  

Montagezubehör zu Wärmezähler

Typ Bezeichnung WFM5.. WSM5.. 2WR6.. UH50..

WZT-K12
WZT-K34
WZT-K1

Kugelventil Rp ½“x1mm‚ für Fühler DS M10x1 mm‚ L = 28 mm1)

Kugelventil Rp ¾“x1mm‚ für Fühler DS M10x1 mm‚ L = 28 mm1)

Kugelventil Rp 1“x1mm‚ für Fühler DS M10x1 mm‚ L = 28 mm1)

















WZT-K12-34
WZT-K34-34
WZT-K34-1
WZT-K1-1

Kugelventil R ½“ mit Überwurfmutter G ¾“
Kugelventil R ¾“ mit Überwurfmutter G ¾“
Kugelventil R ¾“ mit Überwurfmutter G 1“
Kugelventil R 1“ mit Überwurfmutter G 1“






–
–
–
–











WZT-A38
WZT-A12
WZT-A34

Adapter ⅜“ für Fühler DS M10x1 mm‚ inkl. Cu-Dichtung
Adapter ½“ für Fühler DS M10x1 mm‚ inkl. Cu-Dichtung
Adapter ¾“ für Fühler DS M10x1 mm‚ inkl. Cu-Dichtung

















WZT-S100
WZT-S150
WZT-M35
FKM0038

Tauchhülse (G ½B, G¼)‚ Edelstahl, 100 mm‚ inkl. Cu-Dichtung‚ Fühler Ø 6 mm
Tauchhülse (G ½B, G¼)‚ Edelstahl, 150 mm‚ inkl. Cu-Dichtung‚ Fühler Ø 6 mm
Tauchhülse (G ½B, G¼)‚ Messing‚ Ø 5‚2x35 mm‚ Fühler Ø 5‚2x45 mm
Tauchhülse ¼“‚ Messing‚ Ø 5‚0x45 mm‚ für Fühler Ø 5‚0x45 mm

–
–
–


–
–

–

–
–

–




–

T23-E34
T23-E1

Einbausatz 2 Überwurfmutter G ¾“‚ 2 Einlegeteile R ½“‚ 2 EPDM-Dichtungen
Einbausatz 2 Überwurfmutter G 1“‚ 2 Einlegeteile R ½“‚ 2 EPDM-Dichtungen













WZM-V130
WZM-V190

Übergangsstück von 110 mm G ¾B“ auf 130 mm G ¾B“, inkl. Dichtungen
Übergangsstück von 110 mm G ¾B“ auf 190 mm G 1B“, inkl. Dichtungen

   

WZM-V130.G1 Übergangsstück von 110 mm G ¾B“ auf 130 mm G 1B“‚ inkl. 4 Dichtungen    

WZM-G110
WZM-G130

Zählerersatzstück G ¾“‚ L = 110 mm‚ inkl. 2 Flachdichtungen
Zählerersatzstück G 1“‚ L = 130 mm‚ inkl. 2 Flachdichtungen













9956230 Adapterverschraubung für Fühler Ø 5‚2 x 45 mm inkl. 2 O-Ringe   – –

T23-34EPDM10
T23-1EPDM10

EPDM-Dichtungen zu Volumenmessteil ¾“
EPDM-Dichtungen zu Volumenmessteil 1“

–
–




–
–

–
–

UH50-ZB
Zusammenbau UH50. Bestückung des Wärme-‚ Kombi- oder Kältezählers
mit der Spannungsversorgung und dem Kommunikationsmodul

– – – 

1) Temperaturfühler mit einer Länge von 38 mm benötigen den Adapter 9930128002
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Einbausets zu Wärmezähler

Typ Bezeichnung WFM5.. WSM.. 2WR6.. UH50..

MG-S-..
Montage-Set Small mit 1 Passstück‚ 2 Verschraubungen‚ 2 Dichtungen und
1 Einschweissmuffe für Fühler M10x1

   

MG-L-..
Montage-Set Large mit 1 Passstück‚ 2 Kugelhähne mit Verschraubung‚
2 Dichtungen‚ 1 Kugelhahn mit Tauchfühleranschluss für Fühler M10x1

   

MF..ST..

Montage-Set für Vor- und Rücklauf-Temperaturfühler extern
DN40…65:  Für Temperaturfühlerpaar Einbautiefe 100 mm
 2 Tauchhülsen WZT-S100, G ½B, G ¼
DN80…100:  Für Temperaturfühlerpaar Einbautiefe 150 mm
 2 Tauchhülsen WZT-S150, G ½B, G ¼

– – – 

Leseköpfe zu Wärmezähler

Typ Bezeichnung WFM5.. WSM.. 2WR6.. UH50.. UC50..

WZR-OP-USB
Infrarot-Lesekopf mit USB Schnittstelle für die Inbetriebnahme,
Parametrierung und Wartung

–    

WFZ.IRDA-USB
Infrarot-Lesekopf mit USB Schnittstelle für die Inbetriebnahme,
Parametrierung und Wartung

 – – – –

Übersicht Wasserzähler
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Kommunikation Zählerersatzstück Verschraubung

WFZ31 WFZ34 WFZ43 WFZ44

Flügelrad

WM..10.D M-Bus Impuls1) Reed/Namur Reed

WMK10.D 2,5 – ISTA-EAS G2“ Kaltwasser   – – 2) WFZ.R2

WMW10.D 2,5 – ISTA-EAS G2“ Warmwasser   – – 2) WFZ.R2

WF..30..

WFK30.D080 2,5 80 G ¾“ Kaltwasser   – – WFZ.R80 WFZ.R2

WFK30.D110 2,5 110 G ¾“ Kaltwasser   – – WFZ.R110 WFZ.R2

WFK30.E130 4 130 G 1“ Kaltwasser   – – WFZ.R130 WFZ.R2-1

WFW30.D080 2,5 80 G ¾“ Warmwasser   – – WFZ.R80 WFZ.R2

WFW30.D110 2,5 110 G ¾“ Warmwasser   – – WFZ.R110 WFZ.R2

WFW30.E130 4 130 G 1“ Warmwasser   – – WFZ.R130 WFZ.R2-1

WF..40..

WFK40.D080 2,5 80 G ¾“ Kaltwasser – –   WFZ.R80 WFZ.R2

WFK40.D110 2,5 110 G ¾“ Kaltwasser – –   WFZ.R110 WFZ.R2

WFK40.E130 4 130 G 1“ Kaltwasser – –   WFZ.R130 WFZ.R2-1

WFW40.D080 2,5 80 G ¾“ Warmwasser – –   WFZ.R80 WFZ.R2

WFW40.D110 2,5 110 G ¾“ Warmwasser – –   WFZ.R110 WFZ.R2

WFW40.E130 4 130 G 1“ Warmwasser – –   WFZ.R130 WFZ.R2

1) Impuls mit open-collector Ausgang    2) Zubehör: Einrohranschlussteil, Verschlussplatte, Dichtung

Montagezubehör zu Wasserzähler

Typ Bezeichnung WMW.. WMK.. WFW.. WFK..

FKM0008
FKM0005

Einrohranschlussteil (EAT)‚ 2“‚ G ¾“‚ 80 mm
Einrohranschlussteil (EAT)‚ 2“‚ G ¾“‚ 110 mm

  – –

FKM0053 Verschlussplatte zu EAT, 2“   – –

FKS0007 Profildichtung   – –

WFZ.B6-1 Blende für Einputztiefen 45...85 mm   – –

WZM-V110 Adapter-Satz G ¾“ auf 1“‚ inkl. Dichtungen, Verlängerung 80 mm auf 110 mm    

WFZ.R2
WFZ.R2-1

Verschraubungspaar R ½“ Aussengewinde, G ¾“ Überwurfmutter‚ inkl. Dichtungen
Verschraubungspaar R ¾“ Aussengewinde, G 1“ Überwurfmutter‚ inkl. Dichtungen

   

8
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Fernauslesung

M-Bus-Metering System

Das M-Bus-Metering System ist ein bewährtes, standardisiertes System zur Fernauslesung von Verbrauchswerten. Das System 
umfasst alle Komponenten, die benötigt werden‚ um störsicher M-Bus-fähige Wärmezähler und Wasserzähler auslesen zu 
können. Ein Impulsadapter ermöglicht es‚ auch systemfremde Zähler einzubinden. Das M-Bus-Metering System zeichnet sich 
durch seine ausserordentliche Störfestigkeit‚ problemlose Installation und einfachen Unterhalt sowie durch vielfältige‚ den 
Kundenbedürfnissen angepasste Auslesemöglichkeiten aus. Mit den Systemkomponenten lassen sich sowohl kleine Liegen-
schaften mit beispielsweise drei Wohnungen als auch Grossanlagen‚ die sich über mehrere Häuser erstrecken‚ ausrüsten.

Auslesung Schnittstelle Typ Bezeichnung
Anzahl M-Bus Geräte

< 20 < 60 < 120 < 180 < 240 < 300 < 360

Lokal USB WTV531-GA5060 Pegelwandler 1 1 2 3 4 5 6

< 20 < 80 < 140 < 200 < 250 < 250 < 250

Internet LAN

WTV676-HB6035 M-Bus-Web-Server 1 1 1 1 1 1 1

WTV531-GA5060 Pegelwandler – 1 2 3 4 5 6

Beispiel einer Topologie mit M-Bus Webserver und Pegelwandler für bis zu 250 M-Bus Geräte

< 6x
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≤ 60
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31
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≤ 60

2

3

18

17 1≤ 201
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Druckverlust-Diagramm

UH50..

2WR6..

Definitionen und Begriffe

Durchflussgrössen nach MID MID Klassen

Wärmezähler Wasserzähler Wärmemessung Kältemessung Genauigkeit Einsatzgebiete

qi Minimaler Durchfluss Q1 Mindestdurchfluss Klasse 1 – ± 1 + 0,01  qp/q [%]

qp Nenndurchfluss Q2 Übergangsdurchfluss Klasse 2 Klasse 2 ± 2 + 0,02  qp/q [%] Haushalt, Gewerbe, Industrie

qs Maximaler Durchfluss Q3 Dauerdurchfluss Klasse 3 Klasse 3 ± 3 + 0,05  qp/q [%] Haushalt

Q4 Überlastdurchfluss

MID: Measurement Instruments Directive

1000

250

100

10
0,1 1 10 100

1

100

25

10

0,6 1,5 (1“) 2,5  (130 mm)

1,5
(¾“)  

kPa

m³/h

mbar

3,5 6 10 15 25

40

60

2,5 (190 mm)

1000

250

100

10 1

100

25

10

0,6 1,5 2,5
(130,    190)  

1,5
(110)  

kPa

m³/h

0,1 1 10 100

Wärmezählereinbau in hydraulischen Grundschaltungen

Wärmezähler werden vorzugsweise in die mengenvariable Strecke eingebaut.

Drosselschaltung Einspritzschaltung mit 
Durchgangsventil

Beimischschaltung mit 
fester Vormischung ohne 
Primärpumpe

Beimischschaltung mit 
fester Vormischung mit 
Primärpumpe

Beimischschaltung ohne 
Primärpumpe

Beimischschaltung mit 
Primärpumpe

10

Wasserzaehler_de_010318.indd   10 15.03.18   13:47



Temperaturmessung

Aktive und inaktive Länge 
des Stabfühlers berück-
sichtigen

Kabelanschluss von unten, 
sodass kein Wasser in das 
Fühlergehäuse gelangen 
kann

Kabel mit einer Reserve-
schlaufe versehen, um 
den Fühler jederzeit ohne 
Lösen des elektrischen 
Anschlusses ausfahren zu 
können

Fühler mit der ganzen 
aktiven Länge im Medium 
eintauchen

Gegen Flussrichtung 
einbauen

Neigung beachten

Wenn aktive Länge (a) 
des Stabfühlers länger als 
Durchmesser der Leitung, 
dann Einbau schräg oder in 
einem Bypassrohr

Die Distanz A bis zum  
nächsten Hindernis frei- 
halten, damit Fühler aus 
Tauchhülse ausgefahren 
werden kann

Nach Mischung zweier Wasserströme mit unterschiedlichen Temperaturen (wegen 
Schichtung) eine genügend grosse Distanz Mischerfühler einhalten

Das Fühlerelement ist  
lageunabhängig, muss 
aber in seiner ganzen 
Länge vom zu messenden 
Medium (Wasser) umspült 
sein

Weitere Hinweise im Dokument «Symaro – Richtlinien Fühlermontage» (0-92219-de)

Kaltwasser- und Kälteleitungen

Um Kondenswasserbildung zu verhindern, Tauchhülsen innerhalb der Wärme- 
dämmung (Isolation) mit einem Kunststoff nippel verlängern

Um das Eindringen der Feuchtigkeit durch die Wärmedämmung zu verhindern,  
ist die Durchführung abzudichten (Wasserdampfsperre)

Weitere Hinweise im Dokument «Symaro – Richtlinien Fühlermontage» (0-92219-de)

Mischstrecke

minimal 10 x d
maximal 15 x d

Mischstrecke

minimal 10 x d
maximal 15 x d

Kunststoffnippel

Wasserdampfsperre
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Wenn Gebäudetechnik perfekte Orte schafft –  
das ist Ingenuity for life.

Weder zu kalt noch zu warm. 
Immer sicher. Immer beschützt.

Mit unserem Wissen und unserer Technologie, unseren Produkten, 
unseren Lösungen und unseren Services verwandeln wir Orte in 
perfekte Orte.

Wir schaffen perfekte Orte für die Bedürfnisse der Benutzer –  
für jede Facette des Lebens. 
 
#CreatingPerfectPlaces  
www.siemens.ch/perfect-places
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