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VORWORT 

Als erfahrener technischer Dienstleister wissen wir, dass wir Sie nur 

dann optimal bedienen können, wenn wir Ihnen mehr als nur  

Messgeräte und Werkzeuge zu attraktiven Mietpreisen anbieten. 

Bei uns bekommen Sie das passende Equipment - ohne lange suchen zu müssen. 

Wir bieten top Qualität ohne Risiko - durch gezielte Auswahl und professionelle Wartung der Geräte. 

Wir übernehmen für Sie die Equipment Verwaltung Ihrer hochwertigen Geräte und Werkzeuge mit 
transparentem Reporting, um den wirtschaftlichen Einsatz zu gewährleisten. 

Wir stellen sicher, dass die Instrumente regelmäßig kalibriert und die elektrischen Werkzeuge überprüft 
werden. 

Sie haben die Möglichkeit die Ware direkt bei uns in der Werkzeugausgabe / Instrumentenstelle ab zu 
holen: 

Siemens AG Österreich 
Heinrich von Buol Gasse 5 
Bau16 / Werkzeuglager 
A-1210 Wien

Öffnungszeiten: Mo. – Do. 07:00 – 16:00 Uhr 
Fr. 07:00 – 13:00 Uhr 

Bestellungen richten Sie bitte an: werkzeuglager.at@siemens.com 

Eine Übersicht über die bei uns geführten Werkzeuge, Maschinen, Kleinmaterial und PSA finden sie in 
unserem Werkzeugkatalog. 

Alle wichtigen Informationen und den Download-Bereich finden Sie unter folgenden SharePoint-Link: 
www.siemens.at/werkzeuglager 

TIPP: Verwenden Sie in diesem Produktkatalog die "Suchfunktion" (Lupe) und suchen nach 
Schlagwörter oder Lagernummern. 

Alle Preise verstehen sich vorbehaltlich zwischenzeitlicher Preisänderungen bzw. vorbehaltlich 
Druckfehler. 

Die Bilder in diesem Katalog sind Symbolfotos - Die Geräte können von diesen abweichen. 
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Kontaktpersonen 

WZL-Team 

Tel: 051707 – 23377 
werkzeuglager.at@siemens.com 
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HIGHLIGHTS UND NEUE PRODUKTE 

Geräte die für SIE interessant sein könnten 

Stromschienenbearbeitungszentrum BLS-120 

Im Programm seit 13.01.2020 
 
siehe Lag.Nr.: 142200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kreuzlinienlaser Bosch GLL 2-50 Professional 

Im Programm seit 03.05.2016 
 
siehe Lag.Nr.: 185620 
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Neue Produkte 

AKKU LED-Arbeitsleuchte / 1000 Lumen  

Im Programm seit 14.09.2020 
 
siehe Lag.Nr.: 942004 
 
 
 
 
 

AKKU LED-Stablampe 

Im Programm seit 25.02.2020 
 
siehe Lag.Nr.: 943204 
 
 
 
 
 

Wasserpumpenzange COBRA mit Druckknopf 

Im Programm seit 09.12.2019 
 
siehe Lag.Nr.: 112349 
 
 
 
 
 
 

AKKU – Klemmleisten Schrauber Makita / 10,8 V Li-Ion 4 Ah 

Im Programm seit 26.11.2019  
 
siehe Lag.Nr.: 922010 
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AKKU – Heißluftgebläse Milwaukee / 18V Li-Ion 5Ah 

Im Programm seit 26.11.2019  
 
siehe Lag.Nr.: 922010 
 
 
 
 
 

Magnet Schale 

Im Programm seit 07.06.2019 
 
siehe Lag.Nr.: 927205 
 
 
 
 
 
 

Parallel Spannbackenzange und Druckknopf 

Im Programm seit 25.02.2019  
 
siehe Lag.Nr.: 112351 
 
 
 
 
 

Putzlappen Baumwolle gereinigt - weiß - 1 kg 

Im Programm seit 08.03.2017  
 
siehe Lag.Nr.: 547201 
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AKKU LED-Arbeitsleuchte 1.500 /  3.000 / 5.000 Lumen 

 
Im Programm seit 20.07.2016 / 21.10.2019 
 
siehe Lag.Nr.: 942001-942003 
 
 
 
 
 
 

Digital Löt- und Entlötstation 

Im Programm seit 04.05.2016 
 
siehe Lag.Nr.: 924048 
 
 
 
 
 
 

AKKU - Winkelbohrmaschine 10 mm / 18V Li-ION 

Im Programm seit 02.05.2016 
 
siehe Lag.Nr.: 211452 
 
 
 
 
 

AKKU - Staubsauger 18V MAKITA 

Im Programm seit 16.03.2016 
 
siehe Lag.Nr: 922059 
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111 ABISOLIERWERKZEUGE, RUNDSCHÄLWERKZEUG 

Lackkratzer Abisolierpinzette 

Abisolierpinzette U145/6 
 
f. Drahtdurchmesser 0,6mm, aus Federstahl 
 
aus Bandstahl brüniert 
 
Kunststoffgriffe 
 
mit auswechselbaren Messern - 110° abgewinkelt 
 
Länge: 125 mm 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
111001 S13g Länge: 125 mm € 9,44 

Koaxial Abisolierer Weicon Nr. 2 

Coax-Abisolierer  
 
zum Entmanteln von Coax-Kabeln 
 
einfache Ausführung mit 2 Messerpaaren, zum Abisolieren von vorne 
 
Abisolierbereich: Ø 4,8 -7,5 mm 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
111004 S14c Ø 4,8 – 7,5 mm € 9,72 

Abisolierwerkzeug für Koax-Kabel RG 58/59 

1- bis 3-stufiges Abisolieren in einem Zug 
 
3 Abisoliermesser blitzschnell auf Kabelstärke einstellbar 
 
Ausführung für Kabel: RG 58 und RG 59 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
111003 S14c Koax RG 58/59 € 46,09 
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Abisolierwerkzeug für Profibuskabel FCS (Koax) - Siemens 

 
 
 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
111005 S14c Profibus € 67,75 

Abisolierwerkzeug für Ethernet Kabel - Siemens 

  
 
 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
111006 S14c Ethernet € 63,20 

Abisolierwerkzeug KNIPEX ErgoStrip 

Zum schnellen und präzisen Abmanteln und Abisolieren aller gängigen 
Rund- und Feuchtraumkabel (z. B. NYM-Kabel 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm²), 
Datenkabel (z. B. Twisted-Pair) und Koaxial-Kabel. Innovatives, 
ergonomisches Pistolengriff-Design für leichtes Einschneiden, Abziehen und 
Längsschneiden der Ummantelung. Konisch verschlankte Werkzeugenden 
für bessere Zugänglichkeit bei engen Platzverhältnissen. Abisoliervorrichtung 
für die Querschnitte 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm². Vereinfachtes Einlegen 
von Einzelleitern zum Abisolieren durch Positionierstege. Komfortables 
Einlegen von Koax- und Datenkabel dank Öffnungshilfe. Mehrkomponenten-
Design mit Weichkunststoff-Zone für komfortable Handhabung und sicheren 
Halt. Gehäuse aus stabilem glasfaserverstärkten Kunststoff. 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
111010 S13e  € 33,00 

Abisolierzange isoliert 

1000V Abisolierzange 
 
EN60900 stückgeprüft 
 
CV verchromt 
 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
111011 S13c 160 mm € 10,03 
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Abisolierzange Stripax "Weidmüller" 0,08 - 10 mm² 

Typ: AWG 28-7 
 
Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff, Metallteile aus 
gehärtetem Spezialstahl, besonders leichtgängige Mechanik, mit 
Isolationsdicken-Einstellung, Längenanschlag und Kabelschneider. 
 
» Stripax-Abisolierzange 0,08 - 10mm² Leiter 
 
» Schneidleistung 0,08 - 6 mm² 
 
besonders leicht, ergonomisch, nahezu unzerbrechlich. 
 
automatische, exakte Messereinstellung auf jeden Leiterquerschnitt (fein drahtig oder massiv) 
 
sicheres Abisolieren an schwer zugänglichen Stellen 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
111019 S13e 0,08 – 10 mm² € 54,00 

Abisolierzange Stripax "Maxim" 0,08 - 6,0 mm² 

» Stripmaster Abisolierzange 0,08 - 6 mm² 
 
» Automatisch Abisolieren und Schneiden 
 
 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
111020 S13e 0,08 – 6,0 mm² € 32,40 
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Abisolierzange Mini Stripax "Weidmüller" 0,08 - 1,0 mm² 

Körper: Glasfaserverstärkter Kunststoff 
 
Gehäuse aus Glasfaser verstärktem Kunststoff, Metallteile aus gehärtetem 
Spezialstahl, besonders leichtgängige Mechanik, mit Isolationsdicken-
Einstellung, Längenanschlag und Kabelschneider 
 
besonders leicht, ergonomisch, nahezu unzerbrechlich 
 
automatische, exakte Messereinstellung auf jeden Leiterquerschnitt (fein 
drahtig oder Ministripax Abisolierzg.0,08-1 qmm massiv) 
 
sicheres Abisolieren an schwer zugänglichen Stellen 
 
Länge: 135 mm 
 
Abisolierbereich: 0,08 - 1,0 mm² 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
111021 S13e 0,08 – 1,0 mm² € 49,20 

Abisolier- U. Crimpwerkzeug 0,5 - 2,5 mm² 

 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
111022 S13e 0,5 – 2,5 mm² € 225,72 

Abisolierer Kabifix für 6 - 28 mm DM 

Abisolierer Stabil f.Kabel 
 
Isoflex+PVC-Rohre bis 25mm Durchmesser 
 
robuste Konstruktion, verzinkte Oberfläche 
 
selbsttätige Messerumstellung von Rund- auf Längsschnitt 
 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
111200 S14c Abisolierer Kabifix € 22,96 
111201 S14c Ersatzmesser für Kabifix € 6,38 
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Ersatzmesser für Rundschälgerät für Plastikkabel 

1 Stück Ersatzmesser zu 
» Lag.Nr.: 111306 
 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
111316 SH37/T036  € 50,70 

Abmantelungswerkzeug 

 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
111308 S14c  € 132,61 

Kabelmantelschneider für Plastikkabel 

 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Bereitstellung Leihmiete / Werktag 
111309 SH37/T036  € 25,90 € 0,97 

Ersatzmesser für Kabelmantelschneider für Plastikkabel 

1 Stück Ersatzmesser zu 
» Lag.Nr.: 111309 
 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
111319 SH37/T036  € 60,29 
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112 ZANGEN, PINZETTEN 

Autokonuszange 

Konuszange K184 DIN5251  
 
ölgehärtet, schwarz lackiert 
 
mit poliertem Kopf 
 
 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
112003 S12f 200 x 3,5 mm € 20,81 

Beißzange 

rot tauch- isoliert 
 
Schenkel schwarz lackiert 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
112010 S12b 200 mm € 9,10 

Blitzzange 

absplitterfrei schwarz lackiert 
mit extra breiten, spezialvergüteten Greifbacken 
mit Gewinderolle 
Öffnungshebel aus Stahlblech 
stufenlos verstellbar 
 
 
Werkstoff: 
Chrom-Vanadium-Stahl 
 
Marke: 
BLITZ 
 
Produktergänzung: 
mit Gewinde-Rolle 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
112020 S12d 225 mm / bis 1 1/2" € 17,30 
112023 S12d 270 mm / bis 1 3/4" € 20,87 
112026 S12d 350 mm / bis 3" € 41,63 
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Eckschwedenzange 

Eckrohrzange 
 
aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet 
 
Zähne induktiv gehärtet 
 
Schenkel rot lackiert 
 
Patentmaul mit 3-Punkt-Auflage 
 
schlankes S-förmiges Maul, 45° gebogen 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
112030 SH38/T054 310 / 320mm / 1 € 8,68 
112031 SH38/T054 310 / 530mm / 2 € 25,30 
112032 SH38/T054 310 / 640mm / 3 € 94,19 

Standhahn-Mutternschüssel Teleskop 

teleskopisch ausziehbar, verchromt 
 
durch schwenkbare Klaue je nach  
Arbeitsvorgang für Links- und Rechtsgang verwendbar 
 
• teleskopisch verlängerbar 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
112015 S10g  € 27,29 

Flachzange isoliert 

Feinmechaniker Flachzange 
 
aus ausgesuchtem Chrom-Vanadium-Stahl 
 
gesenk geschmiedet und ölgehärtet 
 
mit durchgestecktem Gewerbe 
 
Kopf mit schlanken glatten Backen 
 
Schenkel mit Öffnungsfedern und handfreundlichen Kunststoffhüllen 
 
Form: gerade Schnabel 
 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
112040 S13b 130 mm € 11,93 
112045 S13b 160 mm € 21,65 
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Gripzange 

Universal Grip Zange U134 7  
 
zum Spannen v.Profil-und Flach material 
 
Spannbacken aus Chrom-Vanadium-Stahl 
 
induktiv gehärtete Backen 
 
Zangenkörper aus hochfestem Stahl 
 
Glanzverchromt 
 
Schnell-Lösehebel 
 
Drahtschneider 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
112050 S12e 180 mm € 14,14 
112055 S12e 250 mm € 11,14 

Gummitüllenzange 

Dreidornzange zum Aufweiten von Gummitüllen 
 
Gehäuse aus Leichtmetall, mit auswechselbaren Stahldornen 
 
kräftige Schließfeder 
 
für Tüllen Außen-Ø:  
 
112060 -> 2 - 3,5 mm  
112062 -> 4 - 9 mm 
112065 -> 23 - 28 mm 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
112060 S13f NA-0/1   / 1.25 - 1.75 mm € 51,92 
112062 S13f NA-1K/3 / 2.5 - 5.0 mm € 50,93 
112064 S13f NA-4/5 € 72,19 
112065 S13f NA 8/10 / 12.0 - 17.0 mm € 77,39 

Hebelzange Gesipa GBM für Blindnietmuttern 

 
 
 
Lagernummer Lagerort Typ / Größe Bereitstellung Leihmiete / Werktag 

112067 S14g        GBM 20 / M5, M6 € 12,95 € 0,45 
112068 S26h        GBM 30 / M5, M6, M8, M10 € 12,95 € 0,56 
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Justierzange flach spitz isoliert 

ölgehärtet, poliert 
 
aus Chrom-Vanadium-Stahl 
 
Gesenk geschmiedet und ölgehärtet 
 
eingelegtes Gelenk 
 
Backen feinst geschliffen und federnd gehärtet 
 
Innenseite glatt 
 
Schenkel mit handfreundlichen Kunststoffhüllen 
 
Form: gerade 
 
Länge: 130 mm 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
112070 S14b 130 mm € 9,73 

Justierzange flach breit isoliert 

ölgehärtet, poliert 
 
aus Chrom-Vanadium-Stahl 
 
Gesenk geschmiedet und ölgehärtet 
 
eingelegtes Gelenk 
 
Backen feinst geschliffen und federnd gehärtet 
 
Innenseite glatt 
 
Schenkel mit handfreundlichen Kunststoffhüllen 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
112073 S14b 120 mm € 9,78 
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Kombinationszange isoliert 

Kombizange mittelschwer 
 
aus Sonderlegierung 
 
Gesenk geschmiedet und ölgehärtet 
 
Kopf mit induktiv gehärteten Präzisionsschneiden 
 
Schneidenhärte ca. 60 HRc 
 
Schneide mit langen Schneidkanten für Kabel, Kupfer-, Alu- u. harte Drähte 
 
Kopf feinst geschliffen und poliert 
 
Schenkel mit oranger Kunststoff-Hülle nach VDE 
 
mit Abgleitschutz 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
112085 S12b 180 mm € 12,47 

Langbeckenzange flach gerade isoliert 

 
En 60900 Langbeck-Flachzange 160 mm 
 
aus Sonderlegierung 
 
Gesenk geschmiedet und ölgehärtet 
 
lange, gezahnte Backen 
 
Kopf feinst polierverchromt 
 
Schenkel mit oranger EN 
 
mit Abgleitschutz 
 
60900-geprüfter Kunststoff-Hülle 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
112110 S13a 160 mm € 23,95 
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Popnietzange 

Pop-Nietzange für höchste Dauerbeanspruchung 
 
alle Stahlteile gehärtet und vergütet 
 
robuste Dauerbeanspruchungs-Mechanik 
 
ideale Hebelübersetzung 
 
Zange mit 3 Mundstücken für Nieten Ø 2,4 / 3,2 / 4,0 mm 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
112140 S12f Ø 2,4 / 3,2 / 4,0 mm € 41,93 

Super-Hebel-Kraft-Nieter 

 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Bereitstellung Leihmiete / Werktag 
112141 S14g   € 0,22 

Blindnietgerät Akku Bird 12 V 3 + mm dm 

 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Bereitstellung Leihmiete / Werktag 
112142 SH37/T010  € 25,90 € 1,12 

Rundzange isoliert 

 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
112170 S13c 130 mm € 18,72 
112175 S13c 160 mm € 21,65 
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Seegerringzange gerade (für Außensicherung) 

für Außensicherung 
 
aus Chrom-Vanadium-Stahl 
 
Gesenk geschmiedet und ölgehärtet 
 
mit abrutschhemmenden Präzisionsspitzen 
 
Kopf polierverchromt 
 
Spitzen brüniert 
 
Schenkel rutschfest mattverchromt 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
112200 S14c 125 mm - A0 € 9,98 
112201 S15l 125 mm - A1 € 9,98 
112205 S15l 152 mm - A2 € 7,20 
112209 S15l 190 mm - A2 € 12,29 

Seegerringzange gerade (für Innensicherung) 

für Innensicherung 
 
aus Chrom-Vanadium-Stahl 
 
Gesenk geschmiedet und ölgehärtet 
 
mit abrutschhemmenden Präzisionsspitzen 
 
Kopf polierverchromt 
 
Spitzen brüniert 
 
Schenkel rutschfest mattverchromt 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
112220 S15l 140 mm – J0 € 9,97 
112221 S15l 140 mm – J1 € 9,10 
112225 S15l 185 mm – J2 € 10,20 
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Seegerringzange gebogen (für Außensicherung) 

für Außensicherung 
 
aus Chrom-Vanadium-Stahl 
 
Gesenk geschmiedet und ölgehärtet 
 
mit abrutschhemmenden Präzisionsspitzen 
 
Kopf polierverchromt 
 
Spitzen brüniert 
 
Schenkel rutschfest mattverchromt 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
112210 S15l 125 mm - A0 1 € 11,44 
112211 S15l 125 mm - A1 1 € 11,44 
112219 S15l 190 mm - A2 1 € 11,96 

Seegerringzange gebogen (für Innensicherung) 

für Innensicherung 
 
aus Chrom-Vanadium-Stahl 
 
gesenkgeschmiedet und ölgehärtet 
 
mit abrutschhemmenden Präzisionsspitzen 
 
Kopf polierverchromt 
 
Spitzen brüniert 
 
Schenkel rutschfest mattverchromt 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
112230 S15l 140 mm - J0 € 10,87 
112231 S15l 140 mm - J1 € 9,85 
112235 S15l 185 mm - J2 € 10,66 
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Seitenschneider mit Haltefeder isoliert 

Elektronik Halteseitenschneider  
 
ölgehärtet, durchgesteckt. Gewerbe 
 
aus ausgesuchtem Chrom-Vanadium-Stahl 
 
gesenkgeschmiedet und ölgehärtet 
 
mit durchgestecktem Gewerbe 
 
Kopf mit induktiv gehärteten Präzisions-Schneiden 
 
Schenkel mit Öffnungsfedern und handfreundlichen Kunststoffhüllen 
 
Schneidenhärte ca. 56 HRc 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
112250 S12a 120 mm € 17,23 

Seitenschneider Super Knips isoliert 

Öffnungsbegrenzung 
 
aus Sonder-Werkzeugstahl 
 
ölgehärtet 
 
spielfreies Gelenk 
 
Kopf mit induktiv gehärteten Präzisionsschneiden 
 
Schneidenhärte ca. 65 HRc 
 
Schenkel mit Federn und starken Kunststoffhüllen 
 
auch für zähharten Elektroden-, Dioden- und Nickeldraht 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
112251 S12a 125 mm € 14,40 
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Seitenschneider isoliert 

Seitenschneider schlank blank Kopf poliert 
 
aus Sonderlegierung 
 
Gesenk geschmiedet und ölgehärtet 
 
Kopf mit induktiv gehärteten Präzisionsschneiden 
 
Schneidenhärte ca. 62 HRc 
 
Schneide für Kabel, Kupfer-, Alu- u. harte Drähte 
 
Kopf feinst geschliffen und poliert 
 
Schenkel mit oranger Kunststoff-Hülle nach VDE 
 
mit Abgleitschutz 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
112257 S12a 140 mm € 14,40 
112258 S12a 160 mm € 14,40 

Kabelbinderzange Panduit GS 2B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
112300 SH37/T013  € 0,40 

Kabelbinderzange Panduit MK VI 

 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
112302 SH37/T013  € 252,72 
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Kabelbinderzange Panduit STS Schwarz 

 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
112304 SH37/T013  € 17,28 

Kabelbinderzange Panduit STH Rot 

 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
112305 SH37/T013  € 17,28 

Kabelbinderzange f. Metallkabelbinder MK9SST Spannwerkzeug 

 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Bereitstellung Leihmiete / Werktag 
112307 SH37/T013  € 12,95 € 0,86 

Storchenschnabel halbrund gerade isoliert 

Schneidenhärte ca. 62 HRc 
 
En60900 Storchenschnabel, verchromt, geprüfte PVC-Hüllen 
 
STORCHENSCHNABEL - TELEFONZANGEN 
 
Super-Chrom-Vanadin-Stahl 
 
Gesenk geschmiedet und ölgehärtet 
 
gerade, bzw. gebogene, halbrunde, gezahnte Backen 
 
induktiv gehärtete Präzisionsschneiden 
 
Schneide für Kupfer-, Alu- u. harte Drähte 
 
ohne BRENNERLOCH Kopf feinst polierverchromt 
 
Schenkel mit oranger EN 60900-geprüfter Kunststoff-Hülle 
 
mit Abgleitschutz 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
112325 S13a 190 mm isoliert € 21,18 
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Storchenschnabel halbrund gebogen isoliert 

Schneide für Kupfer-, Alu- u. harte Drähte 
 
En60900 Storchenschnabel 200mm geb., verchromt, geprüfte PVC-Hüllen 
 
STORCHENSCHNABEL - TELEFONZANGEN 
 
Super-Chrom-Vanadin-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet 
 
gerade, bzw. gebogene, halbrunde, gezahnte Backen 
 
induktiv gehärtete Präzisionsschneiden 
 
Schneidenhärte ca. 62 HRc 
 
ohne BRENNERLOCH Kopf feinst polierverchromt 
 
Schenkel mit oranger EN 60900-geprüfter Kunststoff-Hülle 
 
mit Abgleitschutz 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
112326 S13a 190 mm isoliert € 24,60 

Kraftzwickzange isoliert 

Für harten und weichen Draht 
 
aus Spezialstahl 
 
ölgehärtet 
 
Kopf poliert 
 
Schenkel mit Kunststoff-Handschutz 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
112340 S12c 160 mm € 19,08 
112345 S12c 300 mm € 30,44 
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Wasserpumpenzange COBRA mit Druckknopf 

aus Super-Vanadin-Extra-Stahl 
gesenkgeschmiedet und ölgehärtet 
verstellbares durchgestecktes Gleitgelenk 
auf Knopfdruck verstellbar 
mit Klemmschutz 
Kopf mit induktiv gehärteten Spezial-Greifbacken = Spezialmaul für Rohre und Muttern 
Zahnhärte ca. 56 HRc 
 
 
 
Bes. Vorteile: 
Einhand-Schnellverstellung selbstklemmend an Rohren und Muttern Rohrzange + Schraubenschlüssel in einem 
Kopf feinst polierverchromt 
Schenkel mit starkwandigen Kunststoffhüllen 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
112349 S12b 250 mm isoliert € 34,79 

Wasserpumpenzange isoliert 

Schenkel m. starken PVC Hüllen 
 
aus Super-Vanadin-Extra-Stahl, Gesenk geschmiedet und ölgehärtet 
 
5-fach verstellbares Rillen-Gleitgelenk mit 
eingeschmiedetem Klemmschutz 
 
Kopf mit induktiv gehärteten Spezial-Greifbacken 
 
Zahnhärte ca. 56 HRc 
Kopf feinst polierverchromt 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
112350 S12b 250 mm isoliert € 21,00 

Parallel Spannbackenzange und Druckknopf 

Vorteile: 
 
Einhand-Bedienung Universal-Schlüssel für Alles nahezu  
stufenlose Schnellverstellung auf Knopfdruck für Armaturen  
mit veredelter Oberfläche. 
 
 
 
 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
112351 S12c Öffnung bis 27 mm € 46,68 
112352 S12c Öffnung bis 46 mm € 51,91 
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Montagezange für Anbauschrauben 

Kabelverschraubzange 
 
für Kabelverschraubungen 
 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
112355 S10c SW14-33mm / PG7-PG21 € 72,96 

Pinzette spitz 

Industriepinzette gerade 150mm 
 
aus Stahl 
 
vernickelt 
 
feine halbrunde Spitzen 
 
gezahnte Backen 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
112505 S10a 150 mm € 6,29 
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113 HÄMMER, ANREISSWERKZEUG, DURCHSCHLAG,  MEISSEL 

Hammer 

Schlosserhammer mit Stiel 
 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
113004 S14d 0,1 kg € 1,68 
113006 S14d 0,3 kg € 8,95 
113008 S14e 0,5 kg € 7,02 
113010 S14e 1,0 kg € 4,82 
113012 S14f 1,5 kg € 15,98 
113014 S14f 2,0 kg € 20,20 

Gummihammer 

mit Eschenstiel 
 
 
 
 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
113030 S14f Ø 90 mm / 1250 Gramm € 10,28 

Steinfäustel 

Fäustel mit Hickory-Stiel 
 
Gesenk geschmiedet 
 
Bahnen induktiv gehärtet und angelassen 
 
allseitig geschliffen 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
113090 S14e 1,0   kg € 3,86 
113092 S14e 1,25 kg € 8,00 
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Vorschlaghammer 

Vorschlaghammer +unzerbr. Stiel 5 Kg, kompl. montiert mit 
Ringkeil 
 
Hammerkopf aus zähem verschleißfestem Chrom-Vanadium-
Stahl, induktiv gehärtet angelassen - daher absplittersicher 
 
Bahn und Pinne feinst geschliffen, Körper rostgeschützt, 
hammerschlaglackiert 
 
der Stiel ist absolut bruchsicher - Unfälle durch wegfliegende Hammerköpfe werden mit Sicherheit vermieden 
neueste Stielbefestigung mit kunststoffvergossenem Auge, daher kein Austrocknen und Wackeln des Stiels 
möglich 
 
Ausführung als Vorschlaghammer, mit Ringkeil 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
113105 SH38/T064 5 kg € 51,38 
113108 SH38/T064 8 kg € 72,05 

Reißnadel 250 

Reißnadel gebogen, geh. Spitzen 
Chrom Vanadium, schwere Ausführung 
 
aus bestem CV-Stahl 
 
Griff rutschfest gerändelt 
 
gehärtete Anreißspitze mit zwei Spitzen, 1 gerade, 1 gebogen 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
113200 S09c 250 mm € 3,00 

Spitzzirkel mit Feder 

Präzisionsfederzirkel mit Schnellspannmutter, Stahl gehärtet, poliert 
 
mit Schnellspannmutter, aus Stahl 
 
starke 4-kant Schenkel 
 
Spitzen gehärtet 
 
blank poliert 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
113222 S09c 200 mm € 7,60 
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Durchschlag 

Splintentreiber Chrom Vanadium 
 
induktiv gehärter + angelassen 
 
Chrom Vanadium-Lufthärtestahl 
 
induktiv gehärtet und angelassen 
 
vergüteter Schlagkopf 
 
Oberfläche orange lackiert 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
113302 S11a 2 mm € 1,92 
113303 S11a 3 mm € 1,80 
113304 S11a 4 mm € 1,80 
113306 S11a 6 mm € 1,80 
113308 S11a 8 mm € 2,03 

Schlagschnur 20 Meter inklusive Farbe 

 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
113320 S11d 20 m € 8,66 

Körner 

Chrom Vanadium-Lufthärtestahl induktiv gehärtet und  
angelassen vergüteter Schlagkopf 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
113350 S11a Ø 10 mm / 120 mm € 2,11 

Körner selbstschlagend 

 
 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
113351 S11a 125 mm € 21,29 
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Flachmeißel 

Schlossermeißel 200mm Chrom Vanadium  
Molybdänstahl Kopf schlagfest 
 
aus Chrom Vanadium 
Mobybdän-Lufthärtestahl, gehärtet und angelassen 
 
Schneide gleichmäßig durchgehärtet = mehrfaches  
Nachschleifen ohne Nachhärten 
 
vergüteter Schlagkopf 
 
Oberfläche orange lackiert 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
113400 S28e 200 mm € 5,34 
113404 S28e 300 mm € 6,48 

Fugenmeißel 250 mm 

 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
113402 S28e 250 mm € 7,52 

Kreuzmeißel 

Kreuzmeißel Chrom Vanadium Molybdänstahl Kopf schlagfest 
 
aus Chrom Vanadium 
Molybdän-Lufthärtestahl, gehärtet und angelassen 
 
Schneide gleichmäßig durchgehärtet = mehrfaches  
Nachschleifen ohne Nachhärten möglich 
 
vergüteter Schlagkopf 
 
Oberfläche orange lackiert 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
113420 S28e 150 mm € 4,38 
113422 S28e 250 mm € 6,88 
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Spitzmeißel 

Spitzmeißel für Stein, Chrom Vanadium  
Molybdänstahl Kopf schlagfest 
 
aus Chrom Vanadium 
Molybdän-Lufthärtestahl, gehärtet und angelassen 
 
Schneide gleichmäßig durchgehärtet = mehrfaches  
Nachschleifen ohne Nachhärten möglich 
 
vergüteter Schlagkopf 
 
Oberfläche orange lackiert 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
113440 S28f 200 mm € 3,59 
113442 S28f 300 mm € 4,36 

Schlagbuchstaben - Satz A-Z 

Schlagbuchstaben A-Z hoch extra schwere Qual., angeschmiedete Köpfe 
 
extra schwere Qualität aus bestem Werkzeugstahl 
 
angeschmiedete Köpfe mit genau zentrierten Typen 
 
präzise Maschinengravur in Normalschrift = geprägt direkt lesbar 
 
A - Z und & (Schlag-Buchstaben) 
Einzel-Buchstaben: 20% des Satzpreises 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
113500 S24h 2 mm hoch € 25,51 
113501 S24h 3 mm hoch € 25,51 
113502 S24h 4 mm hoch € 25,51 
113503 S24h 5 mm hoch € 28,04 
113504 S24h 6 mm hoch € 31,58 

 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Bereitstellung Leihmiete / Werktag 
113506 S24h 8 mm hoch  € 0,09 
113508 S24h 10 mm hoch  € 0,10 
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Schlagzahlen - Satz 0-9 

Schlagziffern 0-9, 4mm hoch extra schwere Qual., angeschmiedete Köpfe 
 
extra schwere Qualität aus bestem Werkzeugstahl 
 
angeschmiedete Köpfe mit genau zentrierten Typen 
 
präzise Maschinengravur in Normalschrift = geprägt direkt lesbar 
 
0 - 9 (9 Schlag-Ziffern, 6 = 9) 
Einzel-Ziffern: 30% des Satzpreises 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
113520 S24h   2 mm hoch € 8,51 
113521 S24h   3 mm hoch € 8,51 
113522 S24h   4 mm hoch € 8,51 
113523 S24h   5 mm hoch € 9,65 
113524 S24h   6 mm hoch € 11,51 
113525 S24h   7 mm hoch € 15,72 
113526 S24h   8 mm hoch € 18,70 
113528 S24h 10 mm hoch € 24,08 
113529 S24h 12 mm hoch € 34,57 

 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Bereitstellung Leihmiete / Werktag 
113530 S24h 15 mm hoch  € 0,09 

Stechspitz Vierkant 160 mm 

Stechahle Vierkant U345 6 mm  
mit Plastikgriff und Schlagplatte 
 
Heft aus schlagfestem Kunststoff, rot, extra robust 
 
Klinge aus 
Spezial-USAG-Vanadium-Extra - verchromt 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
113600 S04g 160 mm € 4,49 
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Stechspitz rund 200 mm 

Stechahle rund Plastikgriff 100mm lang, Durchmesser 6mm 
 
Heft aus schlagfestem Kunststoff, orange 
 
Klinge aus Chrom-Vanadium, vernickelt 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
113610 S04g 200 mm € 1,84 

Holzstemmeisen mit Heft 

 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
113700 S11e   6 mm breit € 4,81 
113702 S11e 10 mm breit € 4,01 
113704 S11e 16 mm breit € 4,01 
113706 S11e 20 mm breit € 4,01 
113708 S11e 26 mm breit € 4,81 
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Metall - Sägebogen 300 mm 

Cut-Master-Sägebogen mit Blatt Magazin und Stichsägeaufnahme 90/55 Grad 
 
rostfreier Stabil-Profilrahmen, Vorderteil und Griff aus Aluguss, Längsteil aus 
4-kant-Profil-Stahlrohr verchromt - daher fast unbegrenzt belastbar 
 
 
mit Sägeblattmagazin 
mit Stichsägeaufnahme 
fix gewinkelte Sägeblattaufnahme 90° und 55° 
mit Kraftspannhebelgriff für stärkste Sägeblattspannung 
rascheste, zügige und gerade Schnitte - durch höchste 
Dauer-Sägeblattspannung 
waagerechte Bündig Schnitte - durch 55° 
Sägeblatt-Einspannmöglichkeit 
sicherer Griff - durch rutschfesten Pistolengriff 
handlich und leicht - trotz stabilstem Rahmen 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
114012 S01d 300 mm € 11,86 

Sägebogen Profi - Junior 

Profi-Junior-Säge schwere Ausführung, mit Pistolengriff 
 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
114014 S01a Sägebogen Profi - Junior € 4,30 
114013 S01a Ersatzsägeblatt € 0,23 

Einhandsäge Mini - Hack 

Mini-Hack-Einhandsäge f. Handsägeblätter 13 x 0,65 mm 
 
ohne Sägeblatt 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
114015 S01a 13 x 0,65 mm € 5,71 



 

 114 SÄGE UND SÄGEGLOCKEN, ROHR- UND BOLZENSCHNEIDER  
Ausgabe: 23. November 2020 (V2020.11.23)  S e i t e  | 67 
 

Metall - Sägeblatt einfach 

HSB Ultra-Bi-Hard 300x13x0,65, Handsägeblatt, extreme Standzeit 
 
höchste Schneidleistung und Standzeit durch Bi-Cobalt 
 
ausbruchsicher für lange Lebensdauer 
 
hochflexibel für höchste Sicherheit 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
114050 S01a 18-Zähne grob  / 300 x 13 x 0,65 € 1,09 
114052 S01a 24-Zähne mittel / 300 x 13 x 0,65 € 1,09 
114054 S01a             32-Zähne fein    / 300 x 13 x 0,65 € 1,07 

Hohlwand - Dosensenker HWD 68 / 74 mm Ø 

 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
114080 S06h HWD Ø 68 / 74 mm € 104,64 

Bohrer 6.4 mm zu Dosensenker HWD 68 / 74 mm 

 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
114081 S06h Ø 6,4 mm € 5,88 

Ersatzblatt 

 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
114083 S06h 68 mm € 21,73 
114084 S06h 74 mm € 26,54 

Sägeglockenhalter A1 HSS 14-30 mm, Bohrfutter 10 mm 

 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
114100 S15i 14-30 mm, Bohrfutter 10 mm € 9,89 



 

114 SÄGE UND SÄGEGLOCKEN, ROHR- UND BOLZENSCHNEIDER 
68 | S e i t e   Ausgabe: 23. November 2020 (V2020.11.23) 
 

Sägeglockenhalter A2 HSS AB 32 mm, Bohrfutter 13 mm 

Schnellspannschaft A2 11mm f.Lochsägen  
Ab 32 mm u.Morse- Aufn.MK02+MK03 
 
gängige Modelle 
 
Hinweis: Bitte beachten Sie die Schnittgeschwindigkeitstabelle! 
 
für hartmetall- und diamantbestreute Lochsägen  
Führungsbohrer Art-Nr. 0630-438 bzw. -454 dazu bestellen! 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
114120 S15i 32 mm, Bohrfutter 13 mm € 16,04 

Randversenker Ø 68 mm für Sägeglocke Ø 68 mm 

Randversenker f.68mm Lochsäge Bi-Metall aufsteckbar, aus HSS 
 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
114125 S15k Ø 68 mm € 18,19 

Führungsbohrer für Sägeglockenhalter 

massive Aufnahmeschäfte-kurz 
Führungs-Bohrer A014-C 6,4mm passend für alle Aufnahmen m. massivem Schaft 
 
für HSS-Bi-Metall-DMO 5 (M2) Lochsägen, für massive Aufnahmeschäfte - kurz 
 
Typ: AO 14C 
 
Ausführung: für 
HSS-Bi-Metall-DMO 5 (M 2) 
Lochsägen, für hohle Aufnahmeschäfte-lang, für 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
114145 S15i 6,4 mm € 2,48 
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Sägeglocke HSS 

HSS-Bi-Lochsäge Ultra Star, höchste Stand- Zeit 
 
HSS-Bi-Metall-DMO 5 (M2) für Stahlguss, Werkzeugstahl,  
rostfreien Stahl, Alu, Plastik, Holz usw.; Superzahnung aus 
HSS-Bi-Metall DMO 5 (M2) 
 
HM-Hartmetall-bestreut für Beton, Fliesen, Eternit,  
Kunststoffe usw.; hartmetallbestreut = selbstschärfend 
 
Diamant-bestreut für Keramik, Glasfaser verstärkte Kunststoffe,  
Pertinax und andere schwer zerspannbare Materialien; 
 
diamant-bestreut für höchste Schnittleistung; auf Anfrage! 
 
Spezialbohrer mit HM-Schneiden 
 
bruchsicherer Körper 
 
HSS-Bi-Metall 
 
Achtung: richtige Drehzahl verwenden! 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
114295 S15i 17 mm € 5,36 
114300 S15i 19 mm € 5,36 
114301 S15i 22 mm € 5,36 
114302 S15i 29 mm € 5,81 
114304 S15i 30 mm € 5,81 
114306 S15i 35 mm € 6,00 
114308 S15i 38 mm € 6,00 
114310 S15i 41 mm € 6,00 
114312 S15i 44 mm € 7,50 
114314 S15i 48 mm € 7,50 
114316 S15j 51 mm € 7,50 
114318 S15j 54 mm € 9,13 
114320 S15j 57 mm € 9,13 
114322 S15j 60 mm € 9,13 
114324 S15j 68 mm € 10,04 
114326 S15j 73 mm € 13,39 
114328 S15k 89 mm € 12,30 
114335 S15k 121 mm € 44,84 
114340 S15k 133 mm € 61,14 
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Kreisschneider Belzer 

Si-Kreisschneider 
 
Lag.Nr.: 114400 
Alu bis 1 mm, Holz u.Kunst- Stoff bis 23 mm 
 
 
 
 
 
Lag.Nr.: 114410 
Mit 6-kant Schaft 10 mm, komplett mit Messer 
 
 
mit transparenter Sicherheits-Schutzhaube 
 
dosierter Vorschub durch Spannfeder 
 
Achse kugelgelagert 
 
Schutzgummibelag = keine zerkratzten Werkstücke 
 
auch für Handbohrmaschinen geeignet 
 
keine Handverletzungen durch wegfliegende Späne aufgrund der Schutzhaube 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
114400 S11b Ø 30 - 162 mm € 104,38 
114410 S11b Ø 55 - 254 mm € 148,32 

Rohrschneider 1/8 - 1 3/8" 

Stahlwille Rohrabschneider 3-35mm geschmiedet. 
Stahlkörper, mit verdeckter Spindel 
 
geschmiedeter Stahlkörper 
 
versteckte Spindel 
 
2 Führungsrollen 
 
3-kant-Rohrentgrater im Griff 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
114500 S10c 1/8 - 1 3/8" € 56,05 
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Ersatzrad zu Lagernummer 114500 

Schneidrad z.Stahlwille Rohrab Schneider 
 
geschmiedeter Stahlkörper 
 
versteckte Spindel 
 
2 Führungsrollen 
 
3-kant-Rohrentgrater im Griff 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
114501 S10c 1 Stück € 8,72 

Rohrschneider 1/8 - 2" 

Snap-robust Rohrabschneider 1/8-2 für Stahl, 
beste Schneid- Charakteristik 
 
stahlgeschmiedeter Körper 
 
gut geführte Spindel 
 
2 Führungsrollen und 1 Schneidrad 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
114502 SH37/T004 1/8 - 2" € 53,89 

Ersatzrad zu Lagernummer 114502 

stahlgeschmiedeter Körper 
Ersatzschneidrad 1/8 - 2' zu 
 
2 Führungsrollen und 1 Schneidrad 
Rohrabschneider, für Stahl 
gut geführte Spindel 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
114503 S10c 1 Stück € 4,90 
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Rohrabschneider für Kunststoff – Ø 38 mm 

Messer aus rostfreiem Stahl mit 
PVC-Rohrratschenschneider 6-35 mm Durchmesser, f. Kunststoff- Rohre 
 
rascher, verformungsfreier Präzisionsschnitt 
 
für rundes, kantiges auch dünnstes Material 
 
mühelos schneiden durch Ratschgelenk 
 
Körper aus stabilem Aluguss; 
Spezial-Schneidengeometrie 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
114520 S23c  € 36,84 

Blechschere (Lochschere) 300 mm 

rascheste Schnitte - durch fein 
Hebel-Idealschere rechts 260mm Schneiden  
sorgfältigst  vergütet+geschliffen 
 
Schneidköpfe aus 
Chrom-Molybdänstahl; Schneiden sorgfältig vergütet; 
Patent-Hebelübersetzung; besonders starke Schraube und Nieten;  
Stahlblechgriffe mit Kunststoffhülle und Abgleitschutz 
 
äußerst robust - durch sorgfältigste Verarbeitung 
gezahnte Schneiden 
 
leichteste Schnitte - durch Patent-Hebelübersetzung 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
114600 S12d 300 mm € 25,02 

Handhebelblechschere Blechstärke 3 mm 

 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Bereitstellung Leihmiete / Werktag 
114606 HRF  € 12,95 € 0,19 
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Hebelschere Condor 3R/5G 200 mm 

 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Bereitstellung Leihmiete / Werktag 
114621 HRF 200 mm € 12,95 € 0,26 

Schere 

Standard-Papierschere vernickelt 
 
 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
114655 S10a 120 mm € 7,38 
114660 S10a 160 mm € 6,68 

Schirmschere 

 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
114665 S10a 125 mm € 8,88 
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Kabelschneider isoliert 

aus Super-Chrom-Vanadin-Stahl, Gesenk geschmiedet und 
ölgehärtet. 
 
Kopf mit induktiv gehärteten Präzisions-Schneiden für 
Scherschnitt. 
 
Schneiden Geometrie für verformungsfreien Schnitt. 
 
Schneide für Kupfer- u. Alu Kabel und Massivleiter. 
Schneidenhärte ca. 56 HRc. nachstellbares Schraubgelenk. 
eingebaute Feder für autom. Öffnung des Kopfes mit 
Öffnungssicherung 
 
Kopf feinst polierverchromt, Schenkel mit gelber EN 60900-
geprüfter 
2 Farben-Sicherheits- Tauchisolation, Abgleitschutz 
 
Nicht geeignet zum Schneiden von Stahldrähten, Kabeln mit Tragseil und hartgezogenen Kupfer- und Aluleitern. 
 
Hinweis: 
» Bei Einzelleiter ca.25% weniger Schneidleistung als bei Mehrfachleitern. 
 
» Schneidleistung: 14mm DM / 35mm² 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
114700 S13f 175 mm € 44,80 
114703 S13f 235 mm € 48,31 

Kabelschneider KT8 "Weidmüller" - 180 mm 

Kabelschneider KT8 
- 8 mm dm. 
 
180 mm lang 
f.Alu-u.Kupfer-Kabel 
 
 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
114705 #WERT! 180 mm € 30,00 

Ratsch-Kabelschneider Ø 100 mm 

max. 960 mm² Leiterquerschnitt 
 
870 mm lang 
 
 
Lagernummer Lagerort Typ / Größe Bereitstellung Leihmiete / Werktag 

114709 S23h Ø 100 mm / 870 mm lang € 12,95 € 1,04 
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Kabelschneider mit Ratsche KT 

Ratschen-Kabelschneider f.32mm aufklappbar, f. Kupfer- u.Alu- Kabel 
 
Kopf aus Spezial-Stahl, vergütet 
 
mit sichelförmigen Schneiden, für Kupfer- und Alukabel 
 
Schneidkopf 2-fach geführt - daher kein Verlaufen der Schneidmesser 
 
Ratschen Mechanismus für Einhandbedienung 
 
Entriegelungsmöglichkeit in jeder Schneidposition 
 
optimale Hebelübersetzung 
 
Schenkel mit Kunststoff-Griffhüllen 
 
Nicht geeignet zum Schneiden von Stahldrähten, Kabeln mit Tragseil und hartgezogenen Kupfer- und Aluleitern. 
 
Achtung: Kabelschneider nicht nach Durchmesser, sondern nach maximalem Leiter-Querschnitt auswählen! 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
114724 S23a 3 – 32 mm € 66,65 

Kabelschneider mit Ratsche KT 50 mm 

Ratschenkabelschneider f. 380 qmm Cu-Kabel-Querschnitt 
 
Kopf aus Spezialstahl, vergütet 
 
mit sichelförmigen Schneiden, für Kupfer- und Alukabel 
 
Schneidkopf 2-fach geführt - daher kein Verlaufen der Schneidmesser 
 
Ratschen Mechanismus mit Einhandbedienung; Entriegelungsmöglichkeit in jeder Schneidposition 
 
optimale Hebelübersetzung 
 
Schenkel aus Stahl mit EN 60900-geprüften Kunststoff-Hüllen mit Abgleitschutz 
 
Nicht geeignet zum Schneiden von Stahldrähten, Kabeln mit Tragseil und hartgezogenen Kupfer- und Aluleitern. 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
114725 S23b 50 mm € 222,00 
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Bolzenschneider 

Bolzenschneider 'Hit;  
geschmiedete Chrom-Molybdän Schneidbacken 
 
geschmiedete, induktionsgehärtete 
Chrom-Molybdän-Schneidbacken 
 
mit Exzenterbolzen zum Parallelstellen der  
Schneidbacken beim Nachstellen 
 
geschmiedete Schneidmechanik 
 
Schenkel aus nahtlos gezogenem Rohr mit rutschfesten Gummigriffen 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
114806 SH37/T030 7 mm € 37,98 
114808 SH37/T030 8 mm € 44,46 
114810 SH37/T030 10 mm € 61,25 

 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Bereitstellung Leihmiete / Werktag 
114813 SH37/T030 13 mm  € 0,15 

Ersatzschneidekopf zu Bolzenschneider 

gezogenem Rohr mit rutschfesten 
Ersatzkopf zu 'Hit Bolzenschneider, Bestens vergütet 
 
geschmiedete, induktionsgehärtete 
Chrom-Molybdän-Schneidbacken 
 
mit Exzenterbolzen zum Parallelstellen der  
Schneidbacken beim Nachstellen 
 
geschmiedete Schneidmechanik 
 
Schenkel aus nahtlos 
Gummigriffen 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
114807 SH37/T030 7 mm € 25,42 
114809 SH37/T030 8 mm € 30,58 
114811 SH37/T030 10 mm € 36,95 
114814 SH37/T030 13 mm € 58,61 
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115 HAND KERB- UND PRESSWERKZEUGE 

Kerbzange Abiko Nr. 50 für isolierte und unisolierte Kabelschuhe 1,5 – 6 mm² 

Universal Handpresszange Abiko Nr.50  
Hochleist.Mod.f.isol.+Unisol. Kabel o.75-6qmm 
 
mit Dornpressung 
 
Zange ganz gehärtet 
 
Griffe extra breit 
 
Drahtabschneider vorne 
 
Schraubenabschneider von M 2,5 - M 5 
 
Abisoliermöglichkeit von 
0,75 - 6 mm² Leiterquerschnitt 
Verpressen: 
Leiter und Isolation sind getrennt zu verpressen; vorne zu verpressen: isolierte Kabelschuhe 
und Verbinder;  
hinten zu verpressen: 
unisolierte Kabelschuhe 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
115002 S21f 1,5 – 6 mm² € 23,88 

Kerbzange Abiko Nr. 51 für isolierte Kabelschuhe 0,5 - 2,5 mm² 

Universal Handpresszange Abiko Nr.51  
f.Flachst. +Iso.Klemmen 0.5-2.5 bzw.o.75-6 qmm 
 
mit Dornpressung 
 
Zange ganz gehärtet 
 
Griffe extra breit 
 
Drahtabschneider vorne 
 
Schraubenabschneider von M 2,5 - M 5 
 
Abisoliermöglichkeit von 
0,75 - 6 mm² Leiterquerschnitt 
Verpressen: Leiter und Isolation sind getrennt zu verpressen; vorne zu verpressen: isolierte Kabelschuhe und 
Verbinder; hinten zu verpressen: unisolierte Krallenverbinder 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
115004 S21f 0,5 – 2,5 mm² € 23,88 
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Kerbzange Abiko Nr. 52 für unisolierte Kabelschuhe 0,5 - 6,0 mm² 

Spez. Handpresszange Abiko 52  
f. Nicht-isolierte Krallenverbinder 0,5-6qmm 
 
Zange ganz gehärtet 
 
Griffe extra breit 
 
Drahtabschneider vorne 
 
Schraubenabschneider von M 2,5 - M 5 
 
Abisoliermöglichkeit von 
0,75 - 6 mm² Leiterquerschnitt 
Verpressen: Leiter und Isolation sind getrennt zu verpressen; vorne zu verpressen: unisolierte Krallenverbinder 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
115006 S21f 0,5 – 6 mm² € 23,30 

Kerbzange Abiko DSA0110 0,25 - 1,5 mm² für isolierte Kabelschuhe 

- 200mm isoliert 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
115010 S21e 0,25 – 1,5 mm² € 92,04 

Crimpzange CTI 6 "Weidmüller" für isolierte Kabelschuhe 0,5 - 6 mm² 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
115011 S21a 0,5 – 6 mm² € 148,36 
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Kerbzange für isolierte Kabelschuhe 0,75 - 6,0 mm² 

- 235 mm isoliert 
 
 
 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
115012 S21a 0,75 – 6 mm² € 47,12 

Kerbzange K16 für isolierte Kabelschuhe 10 - 16mm² 

 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Bereitstellung Leihmiete / Werktag 
115013 S21d 10 – 16 mm² € 12,95 € 0,18 

Kerbzange für isolierte Kabelschuhe 1,5 - 2,5 mm² 

- 270 mm isoliert 
 
korrekte, abzugfeste Pressungen - durch Zwangsperre 
Ratschenpresszg.HTI15 0,5-2,5 qmm,f.isolierte Kabelschuhe,  
Länge 200 mm 
 
Kopf mit eingesetzten Pressbacken,  
aus hochfestem Spezial-Stahl 
 
Oval-Doppelpressung 
 
Zangenkörper mit Ratschhebelmechanik 
 
automatisch eingestellter Pressdruck 
 
breite, handliche Kunststoffgriffe 
 
leichtes, ermündungsfreies Verpressen - durch Hebelübersetzung und optimale Griffweite 
 
nur ein Arbeitsgang - durch Oval-Doppelpressung 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
115016 SH37/T001 1,5 – 2,5 mm² € 145,92 
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Adernendhülsenzange isoliert 

Aderendhuelsen-Presszange  
2-Dorn-Pressung, geschmiedet Ausführung 
 
aus Chrom-Vanadium-Stahl,  
Gesenk geschmiedet und ölgehärtet 
 
Kopf geschliffen 
 
Schenkel mit Kunststoffhülle 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
115020 S21e 0,75 - 10 mm² / 185 mm € 27,86 
115022 S21e 0,5 - 2,5 mm² / 160 mm € 12,12 
115024 S21e 0,5 - 2,5 mm² / 230 mm € 30,73 

Kerbzange AMP Nr. 49935 für Lötfreien Kabelschuh 

Solistrand W-Crimp 0,5-6 mm, 280 mm 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Bereitstellung Leihmiete / Werktag 
115030 S21h  € 12,95 € 0,20 

Kerbzange AMP Nr. 47386 / 0,5-6 mm² 

 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Bereitstellung Leihmiete / Werktag 
115032 S21h  € 12,95 € 0,22 

Kerbzange AMP Nr. 47387 / 1,5 - 2,5 mm² 

 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Bereitstellung Leihmiete / Werktag 
115034 S21h  € 12,95 € 0,22 

Aco Handzange - Set für ICCS Kabel 235 mm 

 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Bereitstellung Leihmiete / Werktag 
115035 S21i  € 12,95 € 0,28 
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Kerbzange AMP Nr. 476399-2 / 10-50 mm² 

 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Bereitstellung Leihmiete / Werktag 
115036 HRF  € 12,95 € 0,48 

Kerbzange AMP Nr. 674 655 / 310 mm 

 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Bereitstellung Leihmiete / Werktag 
115040 S22h  € 12,95 € 0,21 

Kerbzange AMP Nr. 169 400 / 260 mm isoliert 

 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Bereitstellung Leihmiete / Werktag 
115042 S22a  € 12,95 € 0,32 

Kerbzange AMP Nr. 59239-4 / 4-6 mm² isoliert 

PIDG u. Plasti-Grip Lötfreie Kabelschuhe u. Verbinder 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Bereitstellung Leihmiete / Werktag 
115050 S22h  € 12,95 € 0,47 

Kerbzange AMP Nr. 825-590-3 / Siemens Simatic S5 270 mm isoliert 

 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Bereitstellung Leihmiete / Werktag 
115055 S22a  € 12,95 € 0,55 

Kerbzange AMP 169048-1 für Fastonstecker 290 mm 

 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Bereitstellung Leihmiete / Werktag 
115060 S22i  € 12,95 € 0,32 
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Crimpzange für Westernplug - Stecker 

 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Bereitstellung Leihmiete / Werktag 
115065 S21g  € 12,95 € 0,25 

Aderendhülsenzange PZ6 Roto "Weidmüller" für 0,14-6 mm² Trapezpressung 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
115070 S21c 0,14 – 6 mm² (Trapez) € 144,46 

Aderendhülsenzange PZD-3 "Pressmaster" für 0,5-6 mm² Quadratpressung 

- 200mm Isoliert. 
 
leichtes, ermüdungsfreies 
Ratschenaderendhülsenzange 0,5-6 mm2,  
automatische Rhombus Pressung vorne 
 
Kopf mit eingesetzten Pressbacken 
 
Ratschhebelmechanik mit automatisch eingestelltem  
Pressdruck, breite, handliche Kunststoffgriffe 
 
korrekte, abzugsfeste Pressungen - durch Zwangssperre 
Verpressen - durch Hebelübersetzung und optimale Griffweite 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
115071 S21b 0,5 – 6 mm² (Quadrat) € 162,78 



 

 115 HAND KERB- UND PRESSWERKZEUGE  
Ausgabe: 23. November 2020 (V2020.11.23)  S e i t e  | 83 
 

Aderendhülsenzange für 0,5-6 mm² Trapezpressung 

leichtes, ermüdungsfreies 
Ratschenendhülsenzange Oeko 6-5 0,5-6mm2 
seitliche Automatik Trapezpressung 
 
Kopf mit eingesetzten Pressbacken 
 
Ratschhebelmechanik mit automatisch eingestelltem  
Pressdruck, breite, handliche Kunststoffgriffe 
 
korrekte, abzugsfeste Pressungen - durch Zwangssperre 
Verpressen - durch Hebelübersetzung und optimale Griffweite 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
115072 S21b 0,5 – 6 mm² (Trapez) € 41,78 

Aderendhülsenzange PZ16 für 6-16 mm² Trapezpressung 

leichtes, ermüdungsfreies 
Ratschenendhülsenzange 6-16 mm2, 
seitliche Automatik Trapez Pressung 
 
Kopf mit eingesetzten Pressbacken 
 
Ratschhebelmechanik mit automatisch eingestelltem  
Pressdruck, breite, handliche Kunststoffgriffe 
 
korrekte, abzugsfeste Pressungen - durch Zwangssperre 
Verpressen - durch Hebelübersetzung und optimale Griffweite 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
115073 S21c 6 – 16 mm² (Trapez) € 62,41 

Aderendhülsenzange für 25, 35, 50 mm² Trapezpressung 

 
 
 
 
 
 
Lagernummer Lagerort Typ / Größe Bereitstellung Leihmiete / Werktag 

115074 S21g 25 / 35 / 50 mm² (Trapez) € 12,95 € 1,10 
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Aderendhülsenzange PZ4 "Weidmüller" für 0,5 - 4 mm² 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
115094 S21f 0,5 – 4 mm² € 116,64 

Kerbzange Buchanan 09-990000001 für 0,37-2,5 mm 

 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Bereitstellung Leihmiete / Werktag 
115111 S22g  € 12,95 € 0,89 

Handcrimpzange Berg HT 208 S; AWG 18-20 

 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Bereitstellung Leihmiete / Werktag 
115125 HRF  € 12,95 € 0,40 

Klemmzange Suhner 

75 Z 0-0-1 mit 3 Klemmeinsätzen, Schneideinsatz u. Ersatzmesser 76Z-0-3-1; 76-Z-0-4-1; 76-Z-0-0-1; 76-Z-0-0-2; 
76 Z-0-7-1; BNC-Stecker (Koaxkabel) 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Bereitstellung Leihmiete / Werktag 
115130 S23f  € 12,95 € 1,00 

Kerbzange Burndy M 8 ND 

 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Bereitstellung Leihmiete / Werktag 
115139 S22f  € 12,95 € 0,44 
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Kerbzange Burndy MR 8.70-12 

zum Verpressen von Stecker mit Isolationsstütze, Type Fingerip für 2-6 mm², 1-2,5 mm² 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Bereitstellung Leihmiete / Werktag 
115141 S22f  € 12,95 € 0,69 

Kerbzange Burndy Mr 8-70-16 

zum Verpressen von Stecker mit Isolaionsstütze für 1-2,5 mm² 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Bereitstellung Leihmiete / Werktag 
115142 S22f  € 12,95 € 0,69 

Kerbzange Burndy MP 1 S 1090 

für unisolierte Stecker 10-120 mm² 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Bereitstellung Leihmiete / Werktag 
115143 SH37/T031  € 12,95 € 0,69 

Kerbzange Burndy Y 14 MRQ 3 für 0,3 - 3 mm² 

 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Bereitstellung Leihmiete / Werktag 
115148 S22f  € 12,95 € 0,31 

Crimpzange Weidmüller HTF 63 für unisolierte Kabelschuhe 0,5 – 2,5 mm² 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
115155 S22g  € 247,93 
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Crimpzange Weidmüller HTN 21 für nicht isolierte Verbinder 0,5 – 6 mm² 

gerollte Kabelschuhe, Rohrkabelschuhe, Stiftkabelschuhe, 
Parallel- und Serienverbinder 
 
• Zwangsperre garantiert Qualitätscrimp 
• Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung 
 
 
 
 
 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
115156 S22g  € 154,90 

Champ Handzange 229373-4 

 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Bereitstellung Leihmiete / Werktag 
115160 S22e  € 12,95 € 0,45 

Picabond - Handzange 251-101-1 

 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Bereitstellung Leihmiete / Werktag 
115170 S22e  € 12,95 € 0,59 

Kerbzange Klauke K05D / SP 6-50 mm² Kabelschuhe DIN 46235 

 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Bereitstellung Leihmiete / Werktag 
115173 SH37/T030 6 – 50 mm² € 12,95 € 0,38 

Kerbzange Klauke K06D/ SP 10-120 mm² Kabelschuhe DIN 46235 

 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Bereitstellung Leihmiete / Werktag 
115175 SH37/T030 10 – 120 mm² € 12,95 € 0,34 
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Presszange Klauke K2 / K02 / 0,75-16 mm² für nicht-isolierte Kabelverbindungen 

K2: für Rohrkabelschuhe und Verbinder in Normalausführung für Mehrdrähtige Leiter der Klasse 2. 
 
K02: für Rohrkabelschuhe und Verbinder für Massivleiter der Klasse 1. 
 
 
Lagernummer Lagerort Typ / Größe Bereitstellung Leihmiete / Werktag 

115176 S23g    K2   / 0,75 – 16 mm² € 12,95 € 0,16 
115177 S23g    K02 / 0,75 – 16 mm² (Massiv-Leiter) € 12,95 € 0,16 

Crimpzange - Harting für 0,14-1,5 mm² 

Baureihe HAN D 0,5-1,5 mm² 
Crimpzange-Harting 09999999973 
Baureihe HAN E für gedrehte Kontakte 
 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Bereitstellung Leihmiete / Werktag 
115180 S22b 0,14 – 1,5 mm² € 12,95 € 0,47 

Crimpzange - Harting für 1,5 - 2,5 mm² 

Crimpzange - Harting 09990000074 
Baureihe HAN E für gedrehte Kontakte 
 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Bereitstellung Leihmiete / Werktag 
115181 S22b  € 12,95 € 0,47 

Crimpzange - Harting für 0,09 - 0,25 mm² 

Crimpzange - Harting 09990000075 
GDS A - FC für gestanzte Kontakte 
 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Bereitstellung Leihmiete / Werktag 
115182 S22b  € 12,95 € 0,47 
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Crimpzange - Harting für 0,14 -0,5 mm² 

Crimpzange - Harting 09990000076 
GDS A - FC für gestanzte Kontakte 
 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Bereitstellung Leihmiete / Werktag 
115183 S22c  € 12,95 € 0,47 

Crimpzange - Harting für 0,75 - 1,5 mm² 

Crimpzange - Harting 09990000077 
GDS A - FC für gestanzte Kontakte 
 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Bereitstellung Leihmiete / Werktag 
115184 S22c  € 12,95 € 0,48 

Montagewerkzeug Harting 

 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
115188 S15h 0999000005900 € 5,88 
115191 S15h 0999000008800 € 2,66 

Demontagewerkzeug Harting 

 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
115189 S15h 0999000005200 € 4,60 
115190 S15h 0999000008700 € 2,63 

Positionshülse zur Kontaktaufnahme Harting 0999000008400 

 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
115192 S15h 0999000008400 € 6,12 
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Auswurfwerkzeug für SUB-D Stecker Harting 09990000171 

 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
115193 S15h 09990000171 € 30,18 

Crimpzange- Harting 09990000110 

Baureihe HAN E 0,14 – 2,5mm² 
 
Baureihe R 15 0,5 – 2,5mm² 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Bereitstellung Leihmiete / Werktag 
115195 S22e 09990000110 € 12,95 € 0,46 

Positionshülse zur Kontaktaufnahme Harting 09990000111 

 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
115196 S15h 09990000111 € 5,28 

Demontagewerkzeug 

 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
115197 S15h 99900000012 € 42,11 
115198 S15h 99900000305 € 9,84 
115199 S15h 9990000319 € 17,63 

Crimpzange diverse Typen 

 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Bereitstellung Leihmiete / Werktag 
115225 S23f  € 12,95 € 0,72 
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Crimpzange Burisch HTR 2262 A 

 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Bereitstellung Leihmiete / Werktag 
115240 S22e  € 12,95 € 0,54 

Crimpzange Burisch 2759 

 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Bereitstellung Leihmiete / Werktag 
115241 S22e  € 12,95 € 0,26 

Crimpzange Burisch HTR 2445 A 

 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Bereitstellung Leihmiete / Werktag 
115250 SH37/T003  € 12,95 € 0,52 

Kerbzange-Shield WT 4454 G 

 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Bereitstellung Leihmiete / Werktag 
115270 S23d  € 12,95 € 0,14 

Einsatz WT 4415-4417G für Lagernummer 115270 

 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Bereitstellung Leihmiete / Werktag 
115271 SH37/T004   € 0,13 

Einsatz WT 5456G für Lagernummer 115270 

 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Bereitstellung Leihmiete / Werktag 
115272 SH37/T004   € 0,12 
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Einsatz WT 4406-4410G für Lagernummer 115270 

 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Bereitstellung Leihmiete / Werktag 
115273 SH37/T004   € 0,13 

Einsatz WT 5452G für Lagernummer 115270 

 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Bereitstellung Leihmiete / Werktag 
115274 SH37/T004   € 0,12 

Einsatz WT 5450-5451G für Lagernummer 115270 

 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Bereitstellung Leihmiete / Werktag 
115275 SH37/T004   € 0,13 

Einsatz WT 5457G für Lagernummer 115270 

 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Bereitstellung Leihmiete / Werktag 
115276 SH37/T004   € 0,12 

Einsatz WT 4411-14 für Lagernummer 115270 

 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Bereitstellung Leihmiete / Werktag 
115277 SH37/T004   € 0,13 

Crimpzange für Koaxkabel HTG 58/59 Fa. Weidmüller 

 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Bereitstellung Leihmiete / Werktag 
115279 S23e  € 12,95 € 0,20 
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Crimpzange für Koaxkabel HTG 58/59 

Verpressen 
Koax-Ratschen-Presszg.Oeko 59 
Für Koaxial-Kabel 1,7-8,2 mit 5 Crimpstellen 
 
Kopf mit eingesetzten Pressbacken, 6-kant Pressung,  
automatisch eingestellter Pressdruck 
 
korrekte, abzugfeste Pressungen durch Zwangssperre 
 
leichtes, ermüdungsfreies 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
115280 S23d  € 71,34 

Crimpzange für Koaxkabel RG 174/RG179 für SMA/SMB/SMC 

Kontakte 3,25/4,52/1,69 mm 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Bereitstellung Leihmiete / Werktag 
115285 SH37/T004  € 12,95 € 0,30 

Crimpzange 2761 FCT, FK20SL, FK 20PL 

 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Bereitstellung Leihmiete / Werktag 
115290 HRF  € 12,95 € 0,57 

Crimpzange HX4 M22520/5-01 

 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Bereitstellung Leihmiete / Werktag 
115291 HRF  € 12,95 € 0,61 

Spez. Kontaktzange (Montage) CTNI-784-16 zu Lagernummer 115295 

 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Bereitstellung Leihmiete / Werktag 
115296 S23e  € 12,95 € 0,22 
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Ausbauwerkzeugsatz DAK 96 mit 4 Einsätze zu Lagernummer 115295 

 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Bereitstellung Leihmiete / Werktag 
115297 S23e  € 12,95 € 0,20 

Rohrbiegevorrichtung DAKO 8-15 mm dm 

(1119-079), 10 mm (1119-087), 12 mm (1119-095), 14 mm 
Rohrbieger Universalsatz 8-15 f.alle Cu-,Stahl- u.Nichteisen Rohre 
 
komplette Biegeapparate in Stahlblech-Kassette 
 
• 1 Biegehebel (1119-036) 
 
2 Handhebel (1119-044 und -052) 
 
1 stationärer Segmenthalter (1119-061) 
 
5 Biegesegmente: 8 mm 
(1119-109), 15 mm (1119-117) 
 
1 Rohrabschneider (8050-015) 
 
1 Montagekasten (1119-133) 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Bereitstellung Leihmiete / Werktag 
115800 SH39/T113  € 12,95 € 1,70 

Rohrbiegemaschine Rollers Arco bis 40 mm 

 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Bereitstellung Leihmiete / Werktag 
115801 SH40/T129  € 25,90 € 4,91 
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Hydraulischer Rohrbiegesatz mit 5 Einsätzen, Ø 10-20 mm 

Hydraul. Rohrbiege-Satz 
Univ. Biegegerät mit 5 Biegeform. in Kassette 
 
Körper aus Robustguss; Segmente und Gegenhalter aus 
Aluguss 
 
in Kassette Biegeleistung: für harte und weiche Kupfer- und 
Präzisions-Stahlrohre, bei 90° Biegung bis 22 mmø 
 
Präzisionsbiegungen bis 180° 
 
ohne Schraubstock einsetzbar 
 
1 Biegesegment für Ø 10, 12, 15, 18 und 22 mm Rohr 
 
1 Grundgerät 
 
1 Gegenhalter Gr. 1 (f. Biegesegment 10 -12 mm) 
 
1 Gegenhalter Gr. 2 (f. Biegesegment 14 -17 mm) 
 
1 Gegenhalter Gr. 1 (f. Biegesegment 18 -22 mm) 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Bereitstellung Leihmiete / Werktag 
115808 SH40/T113  € 12,95 € 0,65 

Ersatzgegenlagerbolzen mit Mutter zu Rohrbiegevorrichtung 

 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
115809 SH40/T113  € 8,46 

Elektrische hydraulische Rohrbiegevorrichtung NEU- STAPA 3" 

 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Bereitstellung Leihmiete / Werktag 
115811 HRF  € 25,90 € 6,88 
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Rohrbiegevorrichtung Hydraulisch 28-54 mm + PG 36, Fa. Dako 

 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Bereitstellung Leihmiete / Werktag 
115812 HRF  € 25,90 € 3,63 

Rohrbiegevorrichtung hydraulisch 28-54 mm + PG 36, Fa. Dako 

 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Bereitstellung Leihmiete / Werktag 
115814 HRF  € 25,90 € 2,01 

Rohrbiegegerät Hand-Hydraulisch - 100KN 

 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Bereitstellung Leihmiete / Werktag 
115816 HRF  € 12,95 € 4,41 

AKKU – hydraulische Rohrbiegemaschine für Niro / 12V Ni-Cd 

 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Bereitstellung Leihmiete / Werktag 
115817 SH40/T129 Ø 6 – 22 mm € 25,90 € 1,42 

Presswerkzeug Klauke K18 

 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Bereitstellung Leihmiete / Werktag 
115921 SH37/T029  € 12,95 € 0,37 

Biegevorrichtung Rohr 20, 25, 32, 40 mm Erco 

 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Bereitstellung Leihmiete / Werktag 
115922 HRF  € 12,95 € 0,97 
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116 DRAHTBÜRSTEN, PINSEL, EINZIEHFEDER, SPACHTELN, 
GIPSPFANNE 

Drahtbürste 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
116006 S26f 3 - Reihig, 270 mm € 0,84 
116010 S26f 3 - Reihig, 270 mm für Niro € 2,89 
116008 S26f 5 - Reihig, 270 mm € 1,25 

Feilenbürste 

  
 
 
 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
116070 S26e 40 x 115 mm € 3,00 

Messingbürste 3- Reihig 

Messing-Drahtbürste 3-reihig Bürstenteil aus Messingdraht 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
116080 S26e 3 - Reihig € 2,66 
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Rundpinsel 

 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
116150 S26d Nr. 6 € 1,52 
116152 S26d Nr. 8 € 1,75 
116154 S26d Nr. 10 € 1,84 
116156 S26d Nr. 12 € 1,97 
116158 S26d Nr. 14 € 2,27 
116160 S26d Nr. 16 € 2,50 
116162 S26d Nr. 18 € 1,80 
116164 S26e Nr. 20 € 3,53 

Staubpinsel Nr. 8 Uniplast 

 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
116170 S26e  € 1,20 

Einziehfeder FE flach 

Kunststoff-Einziehfeder mit Suchfeder,  
keine Gefahr v. Stromschlägen 
 
extra robust 
 
kein Stauchen 
 
kein Verwinden 
 
keine Stromschläge = höchste Sicherheit; mit fixem 
Feder-Suchkopf und fixer Zugöse 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
116210 SH39/T111 10 m € 7,64 
116215 SH39/T111 15 m € 10,18 
116220 SH39/T111 20 m € 13,76 
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Einziehfeder FE rund 

Spiral Einziehfeder E-Flex 
 
aus vierfach gedrehten Stahldrahtspiralen,  
verdrehungssteif = kein Dehnen oder Knicken,  
mit Massiv-Stahl Öse und halbkugeligem Führungsstück 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
116310 SH39/T111 10 m / Ø 4 mm € 10,82 
116320 SH39/T111 20 m / Ø 4 mm € 20,80 
116410 SH39/T111 10 m / Ø 6 mm € 12,48 
116415 SH39/T111 15 m / Ø 6 mm € 18,72 
116420 SH39/T111 20 m / Ø 6 mm € 24,96 
116430 SH39/T111 30 m / Ø 6 mm € 37,44 

Einziehfeder Plastik rund 

 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
116432 SH39/T111 10 m / Ø 4 mm € 17,76 

Glasfasereinziehband Kati-Blitz 

 
 
 
 
 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Bereitstellung Leihmiete / Werktag 
116449 SH39/T112 30 m / Ø 3 mm € 12,95 € 0,21 
116450 SH39/T112 20 m / Ø 3 mm € 12,95 € 0,20 

Führungskopf 7 mm 

 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
116451 SH39/T112 7 mm € 6,53 
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Zugöse 

 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
116452 SH39/T112  € 2,28 

Glasfieber- Ersatzband zu Kati-Blitz 

 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
116454 SH39/T112  € 43,32 

Spezialkleber für Kati- Blitz 

 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
116455 SH39/T112  € 6,01 

Anfang Hülse für Kati-Blitz 

 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
116456 SH39/T112  € 5,96 

Verbindungshülse für Kati- Blitz 

 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
116457 SH39/T112  € 5,94 
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Spachtel breit 

Malerspachtel 
 
Blatt gut federnd, mit Holzheft 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
116530 SH39/T124 30 mm € 0,90 
116550 SH39/T124 50 mm € 0,92 
116580 SH39/T124 80 mm € 1,34 

Maurerkelle 

Länge 180 mm 
 
Blatt gut federnd und gehärtet 
 
Angel geschmiedet 
 
rotes Hartholzheft 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
116600 SH39/T124 180 mm € 9,19 

Ziegeldeckerkelle 

Katzenzunge  
 
140mm aus rostfreiem Stahl 
 
Blatt aus rostfreiem Stahl 
 
Angel geschmiedet 
 
rotes Hartholzheft 
 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
116610 SH39/T124 140 mm € 7,55 
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Gipspfanne- Blech 180 mm 

Maurerpfanne  
 
Ø 180 mm mit Holzgriff 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
116650 SH39/T124 Ø 180 mm € 3,50 

Gipspfanne- Gummi 

 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
116655 SH39/T124  € 6,24 

Gipsbecher- Gummi 

Gummi-Gipsbecher Ø 127 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
116660 SH39/T124 Ø 127 mm € 1,24 
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119 PLATTENGREIFER, KISTENÖFFNER 

Plattengreifer Vakumatik 

 
 
 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Bereitstellung Leihmiete / Werktag 
119004 S11h  € 12,95 € 0,14 

Saugheber Mono-Vacu-Saugmax f. Scheiben und Bleche 

 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
119006 S11h  € 14,23 

Kistenöffner 

Kistenöffner 300 mm lang Spezialstahl, rund, mit Nagel- Klauen 
 
aus Spezialstahl 
 
rund mit Nagelklauen 
 
 
 
 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
119007 S26i 300 mm € 13,61 

Winkel zur Kabelbodenabdeckung 

 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
119008 Kleinmaterial  € 0,00 
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121 SCHRAUBENDREHER 

Schlitzschraubendreher 

 
 
 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
121022 S04g               2,5   x   75 mm € 3,46 
121023 S04g               3,5   x   90 mm € 4,44 
121024 S04g 4,5   x 100 mm € 5,92 
121025 S04g 5,5   x 120 mm € 8,02 
121027 S04g 7,0   x 140 mm € 8,75 
121030 S04g 10,0 x 180 mm € 13,93 
121033 S04g 12,0 x 200 mm € 9,76 

Schlitzschraubendreher isoliert 1,5 x 35 mm 

Störungen in Elektrogeräten durch 
Feinm.Schrauber U329 
Spitze brüniert, mit Fingermulde 
 
konisches, ergonomisches Heft mit Führungsmulde  
für den Zeigefinger = optimale Kontrolle der  
Drehbewegung auch bei kleinsten Schrauben 
 
präzise und zähharte Klinge aus Usag-Vanadium-Extra,  
verchromt und poliert 
 
brünierte Spitze = keine 
 
abgesplitterte Chromteile sowie beste Passform 
 
 
 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
121215 S04b 1,5 x 35 mm € 4,94 
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Schlitzschraubendreher isoliert 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
121225 S04b 2,5   x   75 mm € 2,72 
121230 S04b 3,0   x 100 mm € 3,00 
121235 S04b 3,5   x 100 mm € 3,14 
121240 S04b 4,0   x 100 mm € 3,40 
121245 S04b 4,5   x 125 mm € 7,90 
121255 S04b 5,5   x 125 mm € 4,27 
121260 S04b 6,0   x 150 mm € 9,37 
121265 S04d 6,5   x 150 mm € 5,17 
121280 S04d 8,0   x 175 mm € 6,66 
121300 S04d 10,0 x 200 mm € 7,66 

Schlitzschraubendreher Festhalte 

Klemmschraubenzieher, schlagf.Tenite-Griff, Uhrfederstahl 
 
Klinge aus flexiblem Uhrfederstahl, vernickelt,  
Schiebehülse isoliert, Heft aus schlagfestem  
unzerbrechlichem Tenite 
 
Verspreizen der Klinge = sicheres Halten der Schraube 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
121084 S04a 75 mm € 10,10 
121085 S04a 100 mm € 9,66 
121086 S04a 150 mm € 9,95 

Schlitzschraubendreher Spannungsprüfer 

110-250V Taschenmodell 
 
Klinge aus Chrom-Vanadium, isoliert;  
 
transparentes Kunststoffheft 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
121089 S04a 3 x 65 mm € 1,94 
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Schlitzschraubendreher Uhrmacher 

Geriffelt 
 
Schraubenzieher für Feinmechaniker u. Uhrmacher, beste Qualität 
 
Klingen aus Chrom-Vanadium-Stahl 
 
seidenmatt brüniert 
 
feinste Passform 
 
Stahlgriff hochglanzverchromt 
 
drehbarer Kopf 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
121060 S04a 1,5 mm € 2,71 
121061 S04a 1,8 mm € 3,00 
121062 S04a 2,2 mm € 5,16 

Schlitzschraubendreher Winkel 

Winkelschrauber +Griff mit  
ABS-Griff,aus Chrom-Van.- Molybdän-Stahl 
 
Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl,  
mattverchromt, 90° versetzt, Griff aus ABS-Kunststoff, 
unzerbrechlich, schlagfest 
 
schwarz 
 
höchste Qualität 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
121070 S04a 4 x 100 mm € 5,57 
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Kreuzschlitzschraubendreher PH (Philips) 

für metrische Schrauben 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
121053 S04c 3 mm / Gr. 0 € 2,14 
121054 S04bc 4 mm / Gr. 1 € 2,62 
121056 S04c 6 mm / Gr. 2 € 3,66 
121058 S04c 8 mm / Gr. 3 € 7,44 

Kreuzschlitzschraubendreher PZ (Pozidriv) 

für Holzschrauben (Spax) 
 
 
 
 
 
  
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
121150 S04d Gr. 0 € 3,31 
121151 S04d Gr. 1 € 1,72 
121152 S04d Gr. 2 € 1,97 
121153 S04d Gr. 3 € 6,34 

Kreuzschlitzschraubendreher isoliert PH (Philips) 

isoliert ÖVE - VDE 0680/2 
Chrom-Molybdän-Vanadium-Stah OEVE-geprüft 
 
abrollsicheres Kraftform-Heft aus schlagfestem 
und umweltfreundlichem Kunststoff 
 
nahtlose Isolation = Heft und Klinge 
in einem aufgespritzt 
 
Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, schwarz phosphatiert 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
121052 S04c 3,5 mm / Gr. 0 € 3,56 
121055 S04c    5 mm / Gr. 1 € 4,12 
121057 S04c    6 mm / Gr. 2 € 4,99 
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Kombi Schraubendrehersatz 14-teilig 

Torx TX: 
Schlitz: 
» 2,5 x 0,4 mm 
» 3,0 x 0,5 mm 
» 3,5 x 0,6 mm 
» 4,0 x 0,8 mm 
» 5,5 x 1,0 mm 
» 6,5 x 1,2 mm 
 
Phillips PH: 
» PH 1 / PH 2 
 
Pozidriv PZ: 
» PZ 2 
» 10/15/20 
 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
121101 S04f 14 - teilig € 54,38 

Schraubendreher Uhrmacher- Satz 6-Teilig 

Uhrmacher Schlitz+Philips-Sz.6 tlg., 
mit 4 Schlitz-u.2 Philips Schraubern 
 
Klinge aus 
Chrom-Vanadium-Stahl, brüniert, Stahlgriff verchromt,  
geriffelt, mit drehbarem Kopf 
 
4 Schlitz-Schraubenzieher 1,4 / 2 / 2,4 / 3 mm 
 
2 Kreuzschlitz-Schraubenzieher Gr. 0 / 1-2 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
121066 S04a 6 - teilig € 6,00 

Faust - Schlitzschraubendreher 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
121080 S04c 5,5 x 1,0 x 25 mm € 1,91 
121081 S04c 7,0 x 1,2 x 25 mm € 2,83 



 

121 SCHRAUBENDREHER 
110 | S e i t e   Ausgabe: 23. November 2020 (V2020.11.23) 
 

Faust - Kreuzschlitzschraubendreher 

 
 
 
 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
121082 S04c 4,5 mm / Gr. 1 € 2,15 
121083 S04c 6,0 mm / Gr. 2 € 2,54 

Klemmenschraubendreher 

Schlagfester Tenite-Griff 
 
Uhrfederstahl 
 
Klinge aus flexiblem Uhrfederstahl 
 
vernickelt 
 
Schiebehülse isoliert 
 
Heft aus schlagfestem unzerbrechlichem Tenite 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
121091 S03a 3,0 x 0,5 x   75 mm € 5,52 
121092 S03a 3,5 x 0,6 x 100 mm € 5,71 
121093 S03a 4,0 x 0,8 x 100 mm € 7,02 
121094 S03a 5,5 x 1,0 x 125 mm € 8,87 
121095 S03a 6,5 x 1,2 x 150 mm € 10,10 
121096 S03a 8,0 x 1,6 x 175 mm € 4,10 

Klemmenschraubendreher - Satz - 3-teilig 

Bestehend aus: 
 
• Lag.Nr.: 121091 (3,0 x 0,5 x   75 mm) 
• Lag.Nr.: 121092 (3,5 x 0,6 x 100 mm) 
• Lag.Nr.: 121093 (4,0 x 0,8 x 100 mm) 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
121097 S03a 3 - teilig € 17,77 
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Schraubendreher Wago 

 
 
 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
121310 S02a 2,5 x 0,4 mm / Typ 1 € 1,60 
121311 #WERT! 3,5 x 0,5 mm / Typ 2 € 2,98 
121312 S02a 5,5 x 0,8 mm / Typ 3 € 2,78 

Schraubendreher Wago kurz 3,5 x 0,5 

 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
121313 S02a 3,5 x 0,5 mm € 1,87 

Schraubendreher Wago kurz abgewinkelt 3,5 x 0,5 

 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
121314 S02a 3,5 x 0,5 mm € 1,96 

Inbus- Schraubendreher-Satz (2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm) Kugelkopf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
121098 S02c 1 Satz € 42,04 
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Ratsch-Bit-Nuss-Box /  32-teilig 

alle Bits 25 mm lang 
 
 
Inhalt: 
 
Ratsch-Bithalter mit Soft-Komfortgriff 
 
Magnet-Bit Schnellwechselfutter 
 
Nußadapter 
 
Stecknüsse  
SW 1/4" 

» 5,5 mm 
» 6,0 mm 
» 7,0 mm 
» 8,0 mm 
» 10,0 mm 
» 12,0 mm 

 

Schlitz-Bits 
» 4,0 mm 
» 5,0 mm 
» 6,0 mm 
» 8,0 mm 

 

Phillips-Bits PH 
» 1 / 2 / 3 
 

Pozidriv-Bits PZ 
» 1 / 2 / 2 / 3 

 

Inbus-Bits 
» 2,0 mm 
» 3,0 mm 
» 4,0 mm 
» 5,0 mm 
» 6,0 mm 

 

Torx-Bits TX 
» 10/15/20/25/ 
    27/30/40 
 

 
Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 

121100 S04f 32 - teilig € 36,37 

Ratsch-Schraubendreher Magnet li+re mit 12 Bits 

 
 
 
 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
121102 S04f 12 verschiedene Bits € 12,26 



 

 121 SCHRAUBENDREHER  
Ausgabe: 23. November 2020 (V2020.11.23)  S e i t e  | 113 
 

Bit-Garnitur 1/4" Universal / 33-teilig (Blau) 

Schraub-Bits für 1/4Snap-Tool 33-tlg. 
 
Uni Univ. Bits-Satz mit Magnethalter in Box 
 
aus bestem CV-Stahl, für höchste Standzeit 
 
für Hand- und Maschinenbetätigung 
 
1 Magnethalter 1/4" 
 
Schraub-Bits: 
Schlitzschrauben 3 / 4 / 5 / 6 / 7 mm 
Phillips-Schrauben Gr. 0 / 1 (2x) / 2 (3x) / 3 (2x) 
Pozidriv-Schrauben Gr. 1 (2x) / 2 (3x) / 3 (2x) 
Torx-Schrauben T 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40 / 45 
Inbusschrauben SW 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 5,5 / 6 / 8 mm 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
121120 S11f 1/4" (33 - teilig) € 18,32 

Bit-Satz 1/4" Security / 33-teilig (Grün) 

Schraub-Bits für 1/4SNAP 33tlg. 
 
SIC 25mm Sicherheits Bits-Satz mit Magnethalter in Box 
 
aus bestem CV-Stahl, für höchste Standzeit 
 
für Hand- und Maschinenbetätigung 
 
Magnethalter 1/4" 
 
Schraub-Bits: 
Tri-Wing-Schrauben Gr. 1 / 2 / 3 / 4 
Schlitzmuttern-Schrauben Gr. 4 / 6 / 8 / 10 
4-Flanken-Torq-Schrauben Gr. 6 / 8 / 10 
Sicherheits-Torx-Schrauben mit Loch T 8 H / 10 H / 15 H / 20 H / 25 H / 27 H / 30 H / 35 H / 40 H 
Sicherheits-Inbusschrauben mit Loch SW 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 mm + 5/32" 9/64" 1/8" 7/64" 3/32" 5/64" 
 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
121121 S11f 1/4" (33 - teilig) € 35,00 
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Bithalter Verlängerung 1/4" 300 mm 

Mit Zusatz Magnet 
 
 
 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
121127 S11b 300 mm € 9,79 

Bithalter Verlängerung Flexibel 1/4" 300 mm 

Mit Zusatz Magnet 
 
 
 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
121128 S11b 300 mm € 5,17 

Bithalter Inox 1/4" 

Extra slim: Ø 10 mm 
 
Länge: 65 mm 
 
Eingesetzter Starkmagnet 
 
Verriegelungs-Automatik 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
121129 S11b Ø 10mm / 65 mm € 5,54 

Sicherheits-Festhalte-Schraubensatz 4-teilig 

 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
121130 S01C 4 - teilig € 35,80 
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Hand-Bits-Halter für Magnet 1/4" Bits 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
121131 S11f 1/4" / 150 mm lang € 12,19 
121132 S11f 1/4" / 300 mm lang € 18,96 

Torx – Sicherheits – Schlüsselsatz – 9-teilig 

 
Extra Lang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
121113 S03e T 10 – T 50 € 8,88 
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Torx - Schraubendrehersatz-  99XT D 

Univ.-Combidrive-Sz U333/S10 10-tlg.:  
Schlitz+Ph+Si-Torx- Einsätze 
 
handlicher Kombi-Griff mit eingelassenen 
6-kant-Stahl-Aufnahmen, 1/4", längs und  
quer verwendbar 
 
superrobuste 6-kant-Profil-Klingen aus 
Spezial-USAG-Vanadium-Extra, mattverchromt 
 
1 Kombi-Griff komplett mit Umkehrklingen 
 
Schlitz - 3,5 + 4,0 mm / 5,5 + 6,5 mm 
 
Phillips-Kreuzschlitz - Gr. 1 + 2 / Gr. 3 + 4 
 
Sicherheits-Torx - TX 7 + 8 / TX 9 + 10 / TX 15 + 20 / TX 25 + 27 / TX 30 + 40 
 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
121114 S03e  € 74,50 

Torx – Sicherheits - Drehersatz (8 – teilig) Winkelgriff TX10-TX40 

Torx-Bits mit Loch (auch für normale Torx-Schrauben geeignet) 
 
1/4" Antrieb 
 
Winkelschrauber mit Doppel-Bit-Aufnahme 
 
1/4" Torx-Bits mit Loch 
TX 10, 15, 20, 25, 27, 30 und 40 
 
mit Winkelschrauber auf Taschenclip 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
121117 S11f 1/4" (8 – teilig) € 16,04 
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Torx - Schraubendreher 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
121405 S03f TX 5 /     40 x 2,5 € 5,82 
121406 S03f TX 6 /     40 x 2,5 € 6,16 
121407 S03f TX 7 /     40 x 2,5 € 5,95 
121408 S03f TX 8 /     40 x 2,5 € 5,95 
121409 S03f TX 9 /     50 x 3,0 € 6,60 
121410 S03f TX 10 /   50 x 3,0 € 6,76 
121415 S03f TX 15 /   60 x 3,5 € 6,42 
121420 S03f TX 20 /   60 x 4,0 € 7,39 
121425 S03f TX 25 / 100 x 4,5 € 7,43 
121427 S03f TX 27 / 115 x 5,5 € 7,43 
121430 S03f TX 30 / 115 x 6,0 € 7,70 
121440 S03f TX 40 / 130 x 7,0 € 8,74 
121445 S03f     TX 45 / 130 x 8,0 € 9,79 

Torx - Sicherheits - Schraubendreher 

Si-Torx-Schrauber für Torx-Schrauben+Stift, Spitze brüniert 
 
rutschsicheres Spezial-Heft aus schlagfestem Kunststoff 
 
abrollsicher und farbcodiert 
 
Klinge aus Spezial-Usag-Vanadium-Extra, verchromt und poliert 
 
brünierte Spitze = kein Absplittern von Chromteilen möglich sowie beste Passform 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
121510 S03e TX 10 € 5,22 
121515 S03e TX 15 € 5,60 
121520 S03e TX 20 € 5,96 
121525 S03e TX 25 € 6,26 
121527 S03e TX 27 € 6,83 
121530 S03e TX 30 € 6,90 
121540 S03e TX 40 € 7,39 
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Torx Box Innen 1/2“ (20-teilig) 

T15 – T60 kurz+lang 
 
 
 
 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
121550 S5h 1/2" (8 – teilig) € 90,67 

Torx- Bit 1/4" 

für höchste Belastung 
 
aus hochlegierten Werkzeugstählen, 
 
Härte HRC 60 - 63 = für Gewindeschrauben und selbstschneidende Schrauben 
 
höchste Standzeit durch präzisionsgefertigte Passgenauigkeit des Bits = bei richtigem Bits-Schraubenkopf-
Verhältnis ist keine Beschädigung von Schraube, Werkstück oder Bit möglich 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
121601 S05e TX10 / 25 mm € 1,62 
121602 S05e TX10 / 50 mm € 2,23 
121603 S05e TX10 / 70 mm € 2,82 

    
121604 S05e TX15 / 25 mm € 1,62 
121605 S05e TX15 / 50 mm € 2,23 
121606 S05e TX15 / 70 mm € 2,94 

    
121607 S05e TX20 / 25 mm € 1,62 
121608 S05e TX20 / 50 mm € 2,27 
12169 S05e TX20 / 70 mm € 2,94 

    
121610 S05e TX25 / 25 mm € 1,62 
121611 S05e TX25 / 50 mm € 2,33 
121612 S05e TX25 / 70 mm € 2,94 

    
121613 S05e TX27 / 25 mm € 1,57 
121614 S05e TX27 / 50 mm € 2,33 
121615 S05e TX27 / 70 mm € 2,94 

    
121616 S05e TX30 / 25 mm € 1,57 
121617 S05e TX30 / 50 mm € 2,33 
121618 S05e TX30 / 70 mm € 2,94 

    
121619 S05e TX40 / 25 mm € 1,55 
121620 S05e TX40 / 50 mm € 2,23 
121621 S05e TX40 / 70 mm € 2,82 
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Kreuz-Bit 1/4" PH 

für metrische Schrauben 
 
 
 
 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
121622 S05e PH0 / 25 mm € 0,14 

    
121623 S05e PH1 / 25 mm € 0,80 
121624 S05e PH1 / 50 mm € 2,04 

    
121625 S05e PH2 / 25 mm € 0,84 
121626 S05e PH2 / 50 mm € 1,44 

    
121627 S05e PH3 / 25 mm € 0,83 

Kreuz-Bit 1/4" PZ 

für Holz Schrauben 
 
 
 
 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
121628 S05e PZ0 / 25 mm € 0,14 

    
121629 S05e PZ1 / 25 mm € 0,80 
121630 S05e PZ1 / 50 mm € 2,04 

    
121631 S05e PZ2 / 25 mm € 0,80 
121632 S05e PZ2 / 50 mm € 2,22 

    
121633 S05e PZ3 / 25 mm € 0,80 
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Schlagschraubenzieher- Set (4- Bits) 

Schlagschraubenzieher-Satz komplett in Kassette 
 
6-teilig, in Kassette 
 
1 Antrieb 1/2" 4-kant für 1/2" Nüsse, rechts-links-umschaltbar 
 
2 Schlitzeinsätze 5/16" 
 
2 Kreuzschlitzeinsätze 5/16" 
 
1 Adapter 1/2" 4-kant auf 5/16" 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
121650 S05d  € 22,31 
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122 GABELSCHLÜSSEL 

Gabelschlüssel - Satz 8-teilig 6-22 mm 

Snap-Tool Gabelschlüssel Satz 8-tlg. 
6-22 mm, Nr.0-130, Super-Vanad. verchromt 
 
IZ-Chrom-Vanadium, dauerverchromt 
 
schlank und robust 
 
SW 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 
14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22 mm 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
122001 S03h 8 – teilig / 6 – 22 mm € 19,16 

Gabelschlüssel - Satz 12-teilig 6-32 mm 

Snap-Tool Gabelschl.Sz.12-tlg.  
6-32 mm, Nr.0-130, Super-Vanad. verchromt 
 
IZ-Chrom-Vanadium, dauerverchromt 
 
schlank und robust 
 
SW 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 
14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 
21 x 23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32 mm 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
122002 S03h 12 – teilig / 6 - 32 mm € 41,42 
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Gabelschlüssel 

Allcraft 
 
CrV, verchromt 
Din 3110 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
122004 S03b 4 x 4,5 mm € 5,29 
122005 S03b 5 x 5,5 mm € 5,72 
122006 S03b 6 x 7    mm € 3,40 
122008 S03b 8 x 10  mm € 2,77 
122009 S03b 9 x 8    mm € 2,77 
122010 S03b 10 x 11 mm € 1,98 
122011 S03b 11 x 9   mm € 3,56 
122012 S03b 12 x 13 mm € 2,47 
122013 S03b 13 x 15 mm € 3,97 
122014 S03b 14 x 12 mm € 2,60 
122015 S03b 15 x 14 mm € 2,60 
122016 S03b 16 x 17 mm € 2,92 
122017 S03b 17 x 14 mm € 3,04 
122018 S03b 18 x 19 mm € 3,38 
122019 S03b 19 x 17 mm € 3,38 
122020 S03c 20 x 22 mm € 3,80 
122021 S03c 21 x 23 mm € 3,98 
122022 S03c 22 x 24 mm € 4,49 
122024 S03c 24 x 27 mm € 5,41 
122025 S03c 25 x 28 mm € 6,01 
122027 S03c 27 x 32 mm € 7,07 
122030 S03c 30 x 32 mm € 7,07 
122032 S03h 32 x 36 mm € 16,39 
122036 S03h 36 x 30 mm € 8,62 
122041 S03h 41 x 36 mm € 16,39 
122046 S03h 41 x 46 mm € 16,99 

Schraubenschlüssel Franzos 

 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Bereitstellung Leihmiete / Werktag 
122051 S12e 200 mm  € 0,27 
122052 S12e 250 mm  € 0,27 
122053 S12e 300 mm  € 0,41 
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Rollgabelschlüssel 

verchromt mit poliertem Kopf 
 
aus Spezialstahl 
 
mit Profil Schaft 
 
verchromt, mit poliertem Kopf: leichtgängige Rolle mit Rechtsgang 
 
Maulstellung 22° 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
122061 S12f 200 lang bis ca. 24 mm € 8,47 
122062 S12f 300 lang bis ca. 35 mm € 14,34 
122063 S12f 380 lang bis ca. 48 mm € 28,01 
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Gabel-Ringschlüssel 

Ring-Gabelschl.U285 
 
aus Usag-Vanadium-Extra, absplittersicher verchromt 
 
Gesenk geschmiedeter, feinst geschliffener Gabelringschlüssel 
mit hochglanzpolierten Köpfen = höchste Qualität, mit genau 
tolerierten und kalibrierten Schlüsselweiten - daher sicherer 
Schraubensitz, Maulstellung des Gabelkopfes 15°, der Ringkopf 
ist 15° gekröpft 
 
besonders schlank, handlich und leicht - daher auch für knappste Raumverhältnisse geeignet keine scharfen 
Kanten durch Superrundfinishverfahren - daher auch keine Handverletzungen. 
 
stärker als jede, sogar hochzugfeste Schraube - bei Überbeanspruchung federt der zähharte Schlüssel auf die 
richtige Maulweite zurück! 
 
durch optimale Spezialhärtung - äußerst geringe Abnützung 
 
metrische Ausführung U285 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
122100 S05f 5,5 mm € 4,73 
122102 S05f 6 mm € 2,71 
122104 S05f 7 mm € 2,52 
122106 S05f 8 mm € 2,56 
122108 S05f 9 mm € 2,57 
122110 S05f 10 mm € 2,59 
122112 S05f 11 mm € 3,13 
122114 S05f 12 mm € 3,49 
122116 S05f 13 mm € 3,49 
122118 S05f 14 mm € 3,74 
122120 S05f 15 mm € 3,98 
122122 S05f 16 mm € 4,14 
122124 S05f 17 mm € 4,14 
122126 S05f 18 mm € 4,87 
122128 S05f 19 mm € 4,87 
122130 S05f 20 mm € 5,81 
122132 S05f 22 mm € 6,73 
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Ratsch-Fix-Gabel-Ringschlüssel 

Ratsch-Fix-Gabelringschlüssel 
extra schlank, rasches Arbeiten Chrom-Molybdän 
 
aus bestem Chrom-Molybdän/Vanadium-Stahl 
 
schlanke, stabile Ausführung für beste Zugänglichkeit = ideal zum 
Arbeiten auch an unzugänglichen Stellen 
 
leichtgängige Kugelknarre ermöglicht raschestes Anziehen und 
Lösen von Muttern = spart wertvolle Arbeitszeit 
 
für schnellstes und komfortables Arbeiten:  
die 12-kant-Ringknarre mit links/rechts Funktion 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
122218 S02d   8 mm € 6,34 
122220 S02d 10 mm € 6,60 
122222 S02d 12 mm € 7,33 
122223 S02d 13 mm € 7,61 
122224 S02d 14 mm € 10,86 
122225 S02d 15 mm € 10,86 
122227 S02d 17 mm € 9,06 
122228 S02d 18 mm € 13,86 
122229 S02d 19 mm € 13,62 
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123 RINGSCHLÜSSEL 

Ringschlüssel - Satz 12-teilig 6-32 mm 

Snap-Tool Ringschlüssel Satz 12-tlg. 
6-32 mm, Nr.0-430, Super-Vanad. verchromt 
 
IZ-Chrom-Vanadium, dauerverchromt 
 
schlank und robust 
 
SW 6 x 7, 8 x 9, 10 x11, 12 x 13, 
14 x 15, 16 x 17,18 x 19, 20 x 22, 
21 x 23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32 mm 
 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
123001 S02g 12 – teilig / 6 – 32 mm € 68,50 
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Ringschlüssel gekröpft 

Snap-Tool Ringschlüssel gekröpft aus Super-Vanadium 
 
IZ-Chrom-Vanadium 
 
dauerverchromt 
 
schlank und robust 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
123004 S02e 6 x   7 mm € 4,04 
123006 S02e 8 x 10 mm € 4,42 
123008 S02e 9 x   8 mm € 4,09 
123010 S02e 10 x 11 mm € 4,54 
123011 S02e 9 x 11 mm € 6,00 
123012 S12f 12 x 14 mm € 5,03 
123013 S02e 13 x 12 mm € 4,81 
123014 S02e 14 x 15 mm € 5,14 
123015 S02e 13 x 15 mm € 6,92 
123016 S02e 16 x 17 mm € 5,81 
123017 S02e 17 x 14 mm € 5,83 
123018 S02e 18 x 19 mm € 6,36 
123019 S02e 17 x 19 mm € 6,30 
123020 S02e 20 x 22 mm € 7,34 
123021 S02f 21 x 23 mm € 8,57 
123022 S02f 22 x 24 mm € 9,23 
123024 S02f 24 x 26 mm € 9,85 
123025 S02f 25 x 28 mm € 10,55 
123027 S02f 27 x 24 mm € 9,54 
123029 S02f 29 x 27 mm € 20,23 
123030 S02f 30 x 32 mm € 12,20 
123032 S02f 32 x 27 mm € 12,20 
123036 S02g 36 x 32 mm € 19,73 
123041 S02g 41 x 36 mm € 25,07 
123042 S02g  41 x 46 mm € 32,71 
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Ringratschenschlüssel gekröpft 

für schwerzugängliche Verschraubungen 
 
aus Vanadium-Extra, absplittersicher verchromt 
 
Gesenk geschmiedet, feinst geschliffen, gekröpft 
 
mit besonders leichtgängiger Ringknarre, rechts und links umschaltbar 
 
abrutschsicheres Anziehen von Schrauben an engen Stellen  
leichte Kraftübertragung durch optimale Hebelverhältnisse 
 
raschester Schraubenanzug gegenüber normalen Ringschlüsseln 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
123110 S02d 10 x 11 mm € 16,04 
123111 S02d 10 x 13 mm € 28,25 
123112 S02d 12 x 14 mm € 29,10 
123113 S02d 13 x 17 mm € 20,87 
123117 S02d 17 x 19 mm € 23,22 
123119 S02d 19 x 22 mm € 24,17 
123122 S02d 22 x 24 mm € 36,96 
123124 S02d 24 x 27 mm € 30,56 
123130 S02d 30 x 32 mm € 31,07 

4-fach Ring-Ratschenschlüssel Satz (3 – teilig) 

8 – 19 mm 
 
umschaltbar 
 
totgangfrei 
 
 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
123140 S03e 3 – teilig / 8 – 19 mm € 31,15 
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Sechskant- Stecknuss 1/4" 

6-Kantstecknuss 
 
aus Usag-Vanadium-Extra 
 
absplittersicher 
 
verchromt 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
124103 S05a 4,0 mm € 2,62 
124104 S05a 5,5 mm € 2,68 
124105 S05a 5,0 mm € 2,68 
124106 S05a 6,0 mm € 2,68 
124107 S05a 7,0 mm € 2,68 
124108 S05a 8,0 mm € 2,68 
124109 S05a 9,0 mm € 2,68 
124110 S05a 10,0 mm € 2,68 
124111 S05a 11,0 mm € 2,68 
124112 S05a 12,0 mm € 2,68 
124113 S05a 13,0 mm € 2,68 

Umschaltknarre (Ratsche) 1/4" 

Alcraft Feinstfix 1/4 Knarre 72 Zähne, Chrom Vanadium,  
mit Nussabzugsicherung 
 
aus bestem Stahl gefertigt 
 
absplittersicher verchromt 
 
alle mechanischen Teile sorgfältig bearbeitet 
 
Griffe rutschsicher und schlagfestfeinstverzahnt und leichtgängig 
 
mit versenktem Umschalthebel und Löseknopf = Nüsse  
und Werkzeuge rasten auf Kopfdruck aus rutschsicherer  
Kunststoffgriff (3/4 mit Normverzahnung und Einsteckstange) 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
124140 S05a 1/4" € 25,04 
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Nusshalter 1/4" 

» 1/4" 6 - Kant Maschinen Aufnahme 
 
» 1/4" Nussaufnahme 
 
50 mm lang 
 
Kugel 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
124146 S05a 1/4" / 50 mm lang € 3,64 

Nusshalter 1/4" auf 3/8" 

Länge: 50 mm 
 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
124251 S05a  € 9,10 

Lang- Sechskant- Stecknuss 1/4" 

Länge: 50 mm 
 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
124147 S32a   8 mm / 50 mm € 1,12 
124148 S32a   9 mm / 50 mm € 1,13 
124149 S32a 10 mm / 50 mm € 1,13 
124150 S32a 11 mm / 50 mm € 1,24 
124151 S32a 12 mm / 50 mm € 1,24 
124152 S32a 13 mm / 50 mm € 1,27 
124153 S32a 14 mm / 50 mm € 1,15 
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Stecknusskassette 3/8", 21-Teilig 6-22 mm 

Stecknusskassette U613N-3/8mm 6-22mm, 
21-tlg., Van.USAG extra, in Blechkasten 
 
mit 12-kant-Nüssen, aus 
Usag-Vanadium-Extra, verchromt 
 
• 16 Nüsse SW 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 
11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 
- 19 - 21 - 22 mm 
 
1 Hebelumschalt-Knarre 
 
2 Verlängerungen 125 und 250 mm 
 
1 Gleitgriff 
 
1 Kardangelenk 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Bereitstellung Leihmiete / Werktag 
124201 SH39/T084 3/8” (21 – teilig) € 12,95 € 0,24 

Sechskant- Stecknuss 3/8" 

12 Kant-Stecknuss U235-3/8 
 
Usag-Vanadium-Extra 
 
absplittersicher 
 
verchromt 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
124210 S05a 10 mm € 4,08 
124212 S05a 12 mm € 4,42 
124213 S05a 13 mm € 3,97 
124214 S05a 14 mm € 4,42 
124215 S05a 15 mm € 4,27 
124216 S05a 16 mm € 4,73 
124217 S05a 17 mm € 4,86 
124219 S05a 19 mm € 4,86 
124220 S05a 20 mm € 5,34 
124222 S05a 22 mm € 5,81 
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Lang - Sechskant- Stecknuss 3/8" 

Länge: 63 mm 
 
 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
124223 S32a 8 mm / 63 mm € 1,52 
124224 S32a 9 mm / 63 mm € 1,52 
124225 S32a 10 mm / 63 mm € 1,18 
124226 S32a 11 mm / 63 mm € 1,52 
124227 S32a 12 mm / 63 mm € 1,52 
124228 S32a 13 mm / 63 mm € 1,18 
124229 S32a 14 mm / 63 mm € 1,57 
124230 S32a 15 mm / 63 mm € 1,22 
124231 S32a 16 mm / 63 mm € 1,62 
124232 S32a 17 mm / 63 mm € 1,26 
124233 S32a 18 mm / 63 mm € 1,32 
124234 S32a 19 mm / 63 mm € 1,33 
124235 S32a 20 mm / 63 mm € 1,91 
124236 S32a 21 mm / 63 mm € 1,73 
124237 S32a 22 mm / 63 mm € 2,24 
124238 S32a 23 mm / 63 mm € 2,56 
124239 S32a 24 mm / 63 mm € 1,98 

Umschaltknarre (Ratsche) 3/8" 

Alcraft Feinstfix 3/8 Knarre 72 Zähne 
 
Chrom Vanadium, mit Nussabzugsich. 
 
aus bestem Stahl gefertigt 
 
absplittersicher verchromt 
 
alle mechanischen Teile sorgfältig bearbeitet 
 
Griffe rutschsicher und schlagfestfeinstverzahnt und leichtgängig 
 
mit versenktem Umschalthebel und Löseknopf = Nüsse und Werkzeuge rasten auf Kopfdruck 
aus rutschsicherer Kunststoffgriff (3/4 mit Normverzahnung und Einsteckstange) 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
124240 S05a 3/8” € 27,85 
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Kardangelenk 3/8" 

Kardangelenk U241-3/8 53mm Van.USAG 
extra, geschmiedet, verchr., kalibrier 
 
 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
124241 S05a 3/8” € 14,36 

Verlängerung für Umschaltknarre 3/8" 

Verlängerung U236-3/8  
Van.USAG 
extra, geschmiedet, verchr.,kalibrier 
 
 
 
 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
124242 S05a 75 mm € 5,70 
124243 S05a 125 mm € 6,10 

Quergriff mit Gleitstück 3/8" 

Quergriff / Gleitstück U240-3/8  
Van.USAG 
extra, geschmiedet,verchr.,kalibrier 
 
 
 
 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
124244 S05a 3/8” € 9,89 

Bitsadapter 3/8" für 1/4" Bits 

Bitsadapter f.1/4Bits,3/8 für längste Standzeit 
 
4-kant-Antrieb 1/4", 3/8", 1/2" für 1/4" und 5/16"-Bits 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
124250 S05a  € 1,28 
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Sechskant- Stecknuss 1/2" 

6Kant-Stecknuss U235-1/2 geschmiedet 
 
aus Usag-Vanadium-Extra, absplittersicher verchromt 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
124310 S05b 10 mm € 3,48 
124311 S05b 11 mm € 4,32 
124312 S05b 12 mm € 3,70 
124313 S05b 13 mm € 3,79 
124314 S05b 14 mm € 3,70 
124315 S05b 15 mm € 4,87 
124316 S05b 16 mm € 4,03 
124317 S05b 17 mm € 4,30 
124318 S05b 18 mm € 4,25 
124319 S05b 19 mm € 4,25 
124320 S05b 20 mm € 5,92 
124321 S05b 21 mm € 4,69 
124322 S05b 22 mm € 5,92 
124323 S05b 23 mm € 6,67 
124324 S05b 24 mm € 5,22 
124325 S05b 25 mm € 6,67 
124326 S05b 26 mm € 6,98 
124327 S05b 27 mm € 6,01 
124328 S05b 28 mm € 6,98 
124330 S05c 30 mm € 6,35 
124332 S05c 32 mm € 10,80 

Lang- Sechskant- Stecknuss 1/2" 

12-Kant-Stecknuss geschmiedet 
 
aus Usag-Vanadium-Extra, absplittersicher verchromt 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
124332 S05c 13 mm € 10,80 
124333 S32b 16 mm € 10,25 
124334 S32b 17 mm € 11,09 
124335 S32b 18 mm € 18,64 
124336 S32b 19 mm € 11,09 
124337 S32b 22 mm € 11,84 
124338 S32b 24 mm € 12,46 
124339 S32b 27 mm € 13,32 
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Umschaltknarre (Ratsche) 3/4" 

Allcraft-Fix-Knarre 3/4 Chrom Vanadium 
 
mit Nussabzug- Sicherung 
 
aus bestem Stahl gefertigt 
 
absplittersicher verchromt 
 
alle mechanischen Teile sorgfältig bearbeitet 
 
Griffe rutschsicher und schlagfestfeinstverzahnt und leichtgängig 
 
mit versenktem Umschalthebel und Löseknopf = Nüsse und Werkzeuge rasten auf Kopfdruck aus 
 
rutschsicherer Kunststoffgriff (3/4 mit Normverzahnung und Einsteckstange) 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
124345 SH38/T041  € 71,93 

Reduzierstück (Antrieb) 

Chrom Vanadium 
 
mattverchromt 
 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
124350 S05a Innen 3/8" auf Außen 1/4" € 4,32 
124351 S05a Innen 1/2" auf Außen 3/8" € 4,52 
124352 SH38/T041 Innen 3/4" auf Außen 1/2" € 16,98 

Erweiterung (Antrieb) 

Chrom Vanadium 
 
mattverchromt 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
124353 S05a Innen 1/4" auf Außen 3/8" € 3,66 
124354 S05a Innen 3/8" auf Außen 1/2" € 4,21 
124355 SH38/T041 Innen 1/2" auf Außen 3/4" € 9,59 
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Stecknusskassette „Multi Drive“; 111-Teilig 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Bereitstellung Leihmiete / Werktag 
124401 SH39/T084 111 – teilig € 12,95 € 0,39 

Sechskant- Stecknuss 3/4" 

6 Kant-Stecknuss U235-3/4 
 
aus Usag-Vanadium-Extra 
 
absplittersicher 
 
verchromt 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
124422 SH38/T041 22 mm € 10,28 
124424 S32i 24 mm € 10,28 
124427 S32i 27 mm € 11,65 
124430 S32i 30 mm € 10,21 
124432 S32i 32 mm € 13,85 
124436 S32i 36 mm € 11,24 
124441 S32i 41 mm € 17,69 
124446 S32i 46 mm € 17,62 
124450 S32i 50 mm € 26,66 
124455 S32i 55 mm € 33,61 
124460 S32i 60 mm € 18,64 
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Sechskant- Stecknuss 1" 

6 Kant-Stecknuss U235-1 
 
aus Usag-Vanadium-Extra 
 
absplittersicher 
 
verchromt 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
124536 SH38/T041 36 mm € 13,66 
124541 S32i 41 mm € 30,76 
124546 S32i 46 mm € 29,82 
124550 S32i 50 mm € 36,23 
124555 S32i 55 mm € 39,04 
124560 S32i 60 mm € 46,36 
124565 S32i 65 mm € 48,60 
124570 S32i 70 mm € 57,94 
124575 S32i 75 mm € 62,95 

Schlag- Stecknuss 1/2" 

Chrom-Molybdän-Sonderlegierung. 
Noch besser als Chrom-Vanadium = ideal für schwerste Beanspruchung, 
schlank und extra tief gestaucht für beste Zugänglichkeit. 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
124600 S32c 10 mm € 3,60 
124601 S32c 11 mm € 3,53 
124602 S32c 12 mm € 8,42 
124603 S32c 13 mm € 3,60 
124604 S32c 14 mm € 8,42 
124605 S32c 15 mm € 3,68 
124606 S32c 16 mm € 3,85 
124607 S32c 17 mm € 3,96 
124608 S32c 18 mm € 6,90 
124609 S32c 19 mm € 3,96 
124610 S32c 20 mm € 9,22 
124611 S32c 21 mm € 5,21 
124612 S32c 22 mm € 5,10 
124613 S32c 23 mm € 10,15 
124614 S32c 24 mm € 5,32 
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126 SECHSKANT - STIFTSCHLÜSSEL (INBUS) 

Inbus - Stiftschlüsselsatz 1,5-10 mm 

Power-Kugelkopfstiftschl. Sz/mm 9Tl:1,5-10mm 
 
Cr-Ni-Mo-Va-Stahl extra zäh 
 
präzisionsgeschliffener Spezial-Kugelkopf 
 
9-teilig - metrisch/lang: SW 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm 
 
in Kunststoff-Tasche 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
126000 S03d  € 23,99 

Inbus - Stiftschlüssel 

6-Kant-Stiftschlüssel 
 
aus Vanadium-Extra, normale Ausführung 
gehärtet, Stirnkanten gerundet 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
126001 S03d 1,5 mm € 2,11 
126002 S03d 2 mm € 2,11 
126022 S03d 2,5 mm € 2,11 
126003 S03d 3 mm € 2,11 
126023 S03d 3,5 mm € 0,56 
126004 S03d 4 mm € 2,60 
126024 S03d 4,5 mm € 0,56 
126005 S03d 5 mm € 3,00 
126025 S03d 5,5 mm € 0,56 
126006 S03d 6 mm € 3,61 
126007 S03d 7 mm € 0,76 
126008 S03d 8 mm € 5,26 
126010 S03d 10 mm € 5,90 
126012 S03d 12 mm € 1,21 
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Inbus - Stiftschlüssel mit Griff 

 
 
 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
126037 S02c 3 mm € 4,80 
126038 S02c 4 mm € 5,64 
126039 S02c 5 mm € 5,88 
126040 S02c 6 mm € 6,01 
126042 S02c 8 mm € 6,82 
126044 S02c 10 mm € 9,29 

Inbus - Stecknuss 1/2" (kurz) 

Inbus-Stecknuss 1/2" Antrieb 
 
aus Chrom-Vanadium-Stahl 
 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
126105 S05d 5 mm € 4,20 
126106 S05d 6 mm € 4,20 
126107 S05d 7 mm € 4,20 
126108 S05d 8 mm € 4,08 
126109 S05d 9 mm € 4,20 
126110 S05d 10 mm € 4,20 
126112 S05d 12 mm € 5,20 
126114 S05d 14 mm € 5,78 
126117 S05d 17 mm € 5,78 
126119 S05d 19 mm € 6,07 

Inbus - Stecknuss 1/2" (lang) 

 
 
 
 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
126206 S05d 6 – 100 mm lang € 5,03 
126208 S05d 8 – 100 mm lang € 5,14 
126210 S05d 10 – 140 mm lang € 5,87 
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966 SCHALTERMONTAGE - WERKZEUG (NUR FÜR 
SCHALTERMONTAGE) 

Werkzeugkiste für Leistungsschaltermontage 

 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Bereitstellung Leihmiete / Werktag 
966010 HRF  € 12,95 € 3,88 

Evakuierungseinrichtung mit Zubehör 

 
 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Bereitstellung Leihmiete / Werktag 
966020 HRF  € 25,90 € 5,60 

Ladegerät für Stickstoffvorfüllung 

 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Bereitstellung Leihmiete / Werktag 
966030 HRF  € 25,90 € 13,08 

Fülleinrichtung für SF6 - Gas 

 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Bereitstellung Leihmiete / Werktag 
966035 HRF  € 25,90 € 0,78 

Wartungsgerät H 909 / 30-18, 400V 

 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Bereitstellung Leihmiete / Werktag 
966038 Freiplatz  € 25,90 € 14,54 
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971 KOFFER UND KISTEN 

Werkzeugtasche I&S 

Inhalt lt. Verzeichnis (im Werkzeuglager anfragen) 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Bereitstellung Leihmiete / Werktag 
971003 SH40/T132  € 12,95 € 0,66 

 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
971002 SH40/T132  € 314,04 

S- Koffer für Schaltanlagen laut Verzeichnis 

 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Bereitstellung Leihmiete / Werktag 
971040 HRF  € 25,90 € 2,01 

Optischer Montagekoffer OMK02 für Lichtwellenleiterverarbeitung 

 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Bereitstellung Leihmiete / Werktag 
971050 HRF  € 12,95 € 3,68 

Werkzeugset OAB zu Lagernr.: 971050 

 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Bereitstellung Leihmiete / Werktag 
971051 HRF   € 0,97 

Werkzeug- Kiste ALU, Eisenbahnsicherungsanlage 

 
 

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Bereitstellung Leihmiete / Werktag 
971270 HRF  € 12,95 € 3,50 
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Leerkoffer Makita 

Koffer ohne Inhalt 

Typ: MAKPAC TYPE 1 
Maße: 395 x 295 x 105 mm 

z.B. für Lag.Nr. 323025, 212012

Typ: MAKPAC TYPE 2 
Maße: 395 x 295 x 157 mm 

z.B. für Lag.Nr. 211449, 212460

Lagernummer Lagerort Typ / Größe Verkaufspreis 
971504 Kleinmaterial Type 1 € 24,82 
971505 Kleinmaterial Type 2 € 30,01 
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