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Soft Starters SIRIUS

A protecao inteligente para
motores, cargas e rede

www.siemens.com.br/softstarters
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Soft Starters SIRIUS
Partida Suave de Motores

Existem formas de evitarmos problemas elétricos e mecanicos que podem
ocorrer durante as partidas de motores elétricos. Métodos convencionais
de partida nem sempre sao a melhor opcao. Picos de corrente e de torque
sao prejudiciais em qualquer sistema. Com as soft starters SIRIUS, estes
problemas sao evitados, garantindo a melhor performance em todas

aplicagoes.

Beneficios

 Partida e parada suave de motores assincronos trifasicos

* Reduz o pico de corrente de partida, diminuindo a carga

no sistema elétrico

Evita grandes flutuacdes de tensdo de linha

Configuracdes simples e rapidas

e Grande economia de espac¢o quando comparado a outros
métodos de partida

e Combinacdes com demais componentes da linha SIRIUS

e Economia de energia e reducao de tamanho através de
by-pass incorporados em todos os modelos

e Engenharia simples, rapida e livre de erros, através de
informacdes digitais completas como desenhos 3D, dia-
gramas e muito mais

e Aumento da vida util de todo o sistema

Principio de operacao

Elas limitam a corrente e o torque de partida controlando a
tensdo enviada ao motor e protegendo-o mesmo durante
sua operacao nominal. Isto possibilita uma melhor operacdo
do sistema, diminuindo manutencdes e prolongando a vida
util de todo o sistema.

DOL

Tipos de conexao

Na op¢ao por conexao mola, vocé pode reduzir mais de 50%
do tempo de montagem e evita reaperto de parafusos
desnecessarios, economizando tempo e dinheiro.

Controle em duas ou trés fases

O controle em duas fases é suficiente para aplicacoes leves
a pesadas, as Soft Starters SIRIUS possuem balanco de
polaridade responsavel por evitar assimetrias de corrente
presente nos modelos com esse tipo de controle. Para
aplicagbes muito pesadas, recomenda-se o controle em
trés fases.

Controle de Torque

Com o controle de torque, a partida e a parada dos motores
se tornam muito mais suaves através de um controle mais
linear.
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DOL: Partida direta

YA: Partida Estrela-Tridangulo
3RW: Soft starter

U Tensdao motor

g Corrente motor
. 1T Msw
My:  Torque motor <
com rampa de tensao

t: Tempo

. 2 Msy
Ta: Tempo de rampa

- com controle de torque

n: Rotacao 3 M
N: Valores nominais n N

Carga (ex. bomba)



Exemplo de Aplicacées:

Partidas leves e pesadas Partidas muito pesadas
e Bombas e Centrifugas
e Sistemas de transporte ¢ Serras
 Ventiladores e exaustores ¢ Moinhos
de baixa inércia ¢ Ventiladores e exaustores
e Sopradores de alta inércia
e Extrusoras e Compressores
e Compressores * Elevadores

¢ Misturadores Esteiras de transporte

Smart Standard

As Soft Starters 3RW30/40/50 sao as As Soft Starters 3RW52 sdo a melhor
mais compactas soft starters com solucdo para aplicacoes standard. Com
controle em duas fases do mercado, controle em trés fases, abrange potén-
abrangendo poténcias até 300 kW cias até 300 kW (380V). Com IHMs
(380V), gracas ao seu principio de opcionais, médulos de comunicacao,
controle inovador. O design compacto saida analdgica ou entrada para termis-
proporciona economia de espaco na tores, a 3RW52 oferece uma étima

montagem do painel elétrico, a solucdo  flexibilidade.
ideal para aplicacOes basicas.

Linha
AVANCADA

Linha

STANDARD 5,5 - 3001510 kW (v3)

; 3RW50
SMART

3RW4IIJ
s 5 - 55 kW

3RW30
1.5- sakw

Aplicacdes e
@ Bombas @ Ventilacdo *‘ Compressores
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Avancada

Com a mais alta funcionalidade,

as Soft Starters 3RW55 sao ideais para
partidas e paradas dos motores mais
dificeis. Por conta do inovador sistema
de controle de torque a 3RW55 pode
ser utilizada em motores até 550 kW
(380V). Suas funcionalidades foram
desenhadas para facil entendimento e
parametrizacdo.

Controle 3 fases
Integragao ao TIA PORTAL

Controle 2 fases

s
L1} -
Esteiras )m( Processos



Soft Starters SIRIUS | Catédlogo

3RW30

Desenvolvida para ser simples e compacta, permite uma instalacao rapida e um painel
de tamanho reduzido. Substitui com vantagens partidas diretas e estrela-triangulo.

SiEmMENG

Caracteristicas

¢ Partida suave

¢ Reducdo do pico de corrente de partida
e Controle em duas fases

* Extremamente compacta

e Terminais em parafuso ou mola

Potenciais de economia

e A economia de espaco em painéis pode chegar a 70%
comparado com partidas estrela-triangulo e com apenas 3
cabos até o motor ao invés de 6.

¢ Os terminais de comando podem ser removiveis no caso
de uma substituicdo, agilizando a montagem e evitando
erros.

Acessorios

Capas de protecdo contra toques acidentais

S1ENENS.

Combinac6es com produtos SIRIUS

Através de elementos de interligacao,
vocé pode montar junto a Soft Starter
um disjuntor-motor, criando uma solucao
completa com protecdo termomagnética
e manobra.

Disjuntor-motor 3RV2

Ajuste simples, rapido e preciso

e Tempo da
rampa de partida:
0...20seg

e Tensao inicial
da rampa de partida:
40 ... 100% x Un

Elemento de interligagdo com disjuntor-motor 3RV2
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3RW40

Especialmente desenvolvida para ser simples e compacta, a 3RW40 permite uma
instalacao rapida e um painel de tamanho reduzido, com funcées adicionais.

SIEMENS

Caracteristicas Protecao do motor através de sensor de temperatura
e Partida e parada suave Versdes com entrada para sensores de temperatura tipo
¢ Ajuste do limite de corrente de partida bimetélico ou PTC tipo A.
¢ Controle em duas fases - ideal para aplicacbes leves e

pesadas Ajuste simples, rapido e preciso

Protecao eletrénica de sobrecarga do motor

Ajuste da classe de disparo

¢ Memoria térmica em caso de queda de tensao

* Protecao contra sobrecarga interna

e Terminais em parafuso ou mola

* Reset manual, automéatico ou remoto (com acessorio)

¢ Monitoramento de falhas e indicacdo de estados através
de LED e contatos de saida

Certificado ATEX/IECEx (adequado para uso em motores a
prova de explosao)

¢ Limite da corrente de partida: 1,3 ... 5x le
e Tempo da rampa de partida: O ... 20 seg

¢ Tensdo inicial da rampa de partida:
40 ... 100% x Un

¢ Tempo da rampa de parada: O ... 20 seg
¢ (Classe de disparo: OFF, 10, 15 e 20
¢ Corrente nominal de operagdo do motor (le)

Acessorios

Capas de protecdo contra toques acidentais Ventilador Elemento de interligagdo com disjuntor-motor 3RV2



Soft Starters SIRIUS | Catédlogo

3RW50

Uma solucao muito compacta para aplicacdes simples, cobrindo motores de 75 a 300
kW. Permite IHM na porta do painel, comunicacao opcional e saida analdgica.

Caracteristicas

¢ Partida e parada suave

¢ Ajuste do limite de corrente de partida

e Comunicacdo opcional: PROFINET, PROFIBUS, Ethernet/IP e Modbus

e Controle em duas fases — ideal para aplicacoes leves e pesadas

e Parametrizacdo rapida por potencidmetros

e Saida analdgica ou entrada para termistor

* Modelos de 143A a 570A

e Protecdo eletronica de sobrecarga do motor

e Terminais de comando com conexao mola

e Certificado ATEX/IECEx (adequado para uso em motores a prova
de explosao)

Acessorios

IHM Standard e Avancada

Ajuste simples, rapido e preciso

Limite de corrente de partida: 1,3...7 x le

Tempo da rampa de partida: 0...20 seg

Tensdo inicial da rampa de partida: 30...100% x Un
Tempo da rampa parada: 0...20 seg

Classe de disparo: OFF, 10A, 10E, 20E

Corrente nominal de operacao do motor (le)

H,
H,ii

KIT IP65 para IHMs

Cabo de comunicagcdao
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3RW52

A 3RW52 atende as principais necessidades do mercado, cobrindo aplicacdes de 2,2 kW
a 300 kW. Atende partidas leves e pesadas com ajustes simples, IHM s opcionais e
varias opgcoes de comunicacao como PROFIBUS, PROFINET, Ethernet/IP e Modbus.

Caracteristicas Funcdo Torque Suave

e Controle em trés fases A funcao Torque Suave reduz a aceleracdo da partida pouco
¢ Integracdo completa com o TIA portal antes do motor atingir sua velocidade nominal. Isto garante
e Conexao direta ao motor ou inserido na ligacdo triangulo uma curva de partida praticamente linear, assegurando

» Rapida parametrizacao por potencidémetros por exemplo, 0 movimento constante de uma esteira,

¢ Indicacdo online dos ajustes realizados através da IHM prevenindo que objetos frageis caiam.

¢ Integracdo ao sistema de controle de processo PCS 7

Conexao mola
Saida analégica ou entrada para sensor de temperatura Terminais de comando mola para uma montagem mais
Disponiveis modelos com saidas analégicas (0 - 10V e 4 - simples e rapida. Versao em parafuso também disponivel.
20 mA) ou entrada para termistor (PTC tipo A, bimetalico),
oferecendo maior flexibilidade na aplicacdo.

Acessorios

H,
H:,ii

Capas de protecdo contra toques acidentais KIT IP65 para IHMs

IHM Standard e Avancada
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3RW55

A 3RWS55 oferece a mais alta funcionalidade, desde partidas leves até muito pesadas.
Desenvolvida para ser amigavel com o usuario, possui IHM com display colorido e
cartao de memoria. Seus diversos moédulos de comunicacao se ajustam a planta ja

instalada.

Caracteristicas

¢ Auto parametrizacao

¢ Funcao de Frenagem CC

e Controle em trés fases

¢ Controle de torque

¢ Integracao completa com o TIA portal

¢ |HM destacavel com display colorido, interface local e
entrada para cartdao micro SD

» Conexao direta ao motor ou inserido na ligacao triangulo

« Saida analdgica e entrada para termistor

¢ Integracdo ao sistema de controle de processo PCS 7

e Certificado ATEX/IECEx (adequado para uso em motores a
prova de explosao)

Conexao mola
Terminais de comando mola para uma montagem mais
simples e rapida. Versdao em parafuso também disponivel.

OPC UA e Web Server
Controle e diagnosticos através de um navegador de internet
padrdo e integragcdo ao MinSphere.

Acessorios

Funcdo limpeza de bomba

Com o tempo, bombas podem ficar obstruidas por detritos
acumulados em seus rotores, gerando custos de manutencao.
As variacoes de poténcia ou corrente no motor habilitam a
funcdo de Limpeza de Bomba, que pode inverter algumas
vezes o sentido de rotacdo do motor,fazendo com que os
detritos se desprendam.

Facil de implementar, reduzindo o esforco de manutencao e
disponibilizando a planta 24h para operacao.

Auto parametrizacao

A auto parametrizagao simplifica o comissionamento e
operacao em aplicagdes onde existam condi¢des diversas

de operacdo. Em apenas 3 passos, vocé tem uma partida
configurada rapidamente. Apds algumas partidas, a aplicacao
estara otimizada. Caso ocorram alteragdes de carga, 0s
parametros sao reajustados de forma automatica. Isso
possibilita a melhor eficiéncia dos motores sem intervencoes

Capas de protecdo contra toques acidentais

Moédulos de Comunicagao

H
H:,ii

KIT IP65 para IHMs
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3RW55 FAILSAFE

A 3RW55-F oferece a mais alta funcionalidade com o maximo de seguranca.
A primeira e Unica Soft Starter Failsafe do mercado!

Caracteristicas Safe Torque Off (STO)
e STO integrado * A funcao integrada Safe Torque Off garante efetivamente
e Aplicacdes de seguranca até SIL 3/PL e que no caso de uma emergéncia o motor ndo possa mais
e Auto parametrizacdo fornecer torque.
e Controle em trés fases
e Controle de torque Rearme bloqueado
e Saida analdgica e entrada para termistor e Apés a parada, o motor ird permanecer desligado com
e Comunicacao: PROFINET, PROFIBUS, EtherNet/IP ou seguranca até que seja reiniciado.
Modbus
e Motores de 13A a 570A Economia
¢ Integracdo ao sistema de controle de processo PCS 7 e Com a entrada digital F-DI para botdo de emergéncia, é
¢ OPC UA e Web Server possivel economizar contator e fiagcdo.

¢ Certificado ATEX/IECEx (adequado para uso em motores a
prova de explosdo)

SIL1/PLc U ey SIL3/PLe

3SU1
Botdo de Emergéncia 3RW55-F

Soft Starter Failsafe

3su1
Botdo de Emergéncia

3RW55-F
Soft Starter Failsafe

3SK 3RT2

Relé de Seguranca % Contator

*Existem limitacées de funcionalidades em relacdo a 3RW55. Consulte o manual.
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Soft starters Sl

Dados técnicos

RIUS

3RW30

3RW40 3RW50 3RW52 3RW55 3RW55-F
13

Corrente nominal a 40°C (Conexao direta) A 3...106 12,5...106 143 ...570 ...570 13...1.280 13...570
Tensdes nominais de operacdo VCA 200 ... 480 200 ... 480 200 ... 480 200 ... 480 200 ... 480 200 ... 480
200 ... 600 200 ... 600 200 ... 600 200...690"

Tensdes nominais da eletronica de comando  VCA/CC 24/24 24124 24124 24124 24124 2424
VCA 100...230 100...230 100 ... 250 100... 250 100 ... 250 100... 250

Partida / Parada suave /2 v v 4 v v

Rampa de tensdo v v v v v v

Tensao de partida (%) 40...100 40...100 30...100 30...100 20...100 20...100

Tempo de partida e parada (s) 0...202 0...20 0...20 0...20 0...360 0...360

Controle de Torque / Parada de bomba - - - - v v

Torque Suave (limite de torque no fim da rampa) - - v v - -

Regime de partida / Aplicagdes Leves Leves e Pesadas | Leves e Pesadas | Leves e Pesadas | Leves a Leves a

Muito Pesadas | Muito Pesadas

Bypass integrado v 4 v v v v

Protecdo contra sobrecarga interna - v v v v v

Protecdo de sobrecarga do motor - v v 4 v v

Protecao do motor via termistor - v A v A v v v

Saida Analdgica (0-10 V ou 4-20 mA) - - v v v v

RESET remoto - 4 v v v v

Ajuste do limite da corrente de partida - v v 4 v v

Ligacao dentro do delta do motor - - - 4 v v

Funcdo de impulso de tensdo / torque - - - - v v

Autoparametrizacdo - - - - v v

Limpeza de bomba - - - - v v

Classe de disparo - OFF, 10, 15, 20 | OFF, 10AJE, 20E | OFF, 10AJE, 20E | OFF, 10AJE, OFF, 10A/E,

20E, 30E 20E, 30E

Administracdo da conta de usuario © - - - - v v

Operacao de reversdo com contatores - - - - v v

Frenagem CC com reversdo por contatores ¥ - - - - v -

Frenagem CC com contator - - - - v -

Frenagem CC Dinamico ** - - - - v -

Aquecimento do motor - - - - v -

Comunicagdo (médulo opcional) 7 - - v v v v

IHM para porta de painel - - V7 V7 v 4

Exibicdo de valores de medicao — - V7 V7 v v

Lista de eventos, dados estatisticos - - v /7 v v

Fungdo Osciloscopio © - - - v v

Entrada e saidas programaveis - - - - v v

Jogos de parametros configuraveis 1 1 1 1 3 3

Parametrizacdo, comando e visualizagdo via - - - - v v

software ©

Controle de fases 2 2 2 3 3 3

Software de simulacao e especificagdo STS v v v v v v

Certificado ATEX/IECEx - Ve v - v

Suporte técnico pés-venda - Brasil 0800 7 737373

1) Ligagdo dentro do delta do motor até 600V.
2) 3RW30 possui apenas partida suave.

siemens.com.br/hotline

3) Pode ser necessdrio sobredimensionamento do motor e soft starter.

4) Versdo especial.

5) Ndo é possivel na ligagdo dentro do delta do motor.
6) Com uso do Soft Starter ES (TIA Portal).
7) Em conjunto com acessérios.

8) Ndo possui IECEX.

As tabelas de especificacdo consideram as sequintes premissas: instalacdo individual, sem ventiladores opcionais, altitude até 1000 metros,
5 manobras / hora, limite da corrente de partida 3,5 x In. Através do uso do software de simulacéo STS, novas condicées de partida podem ser alcancadas.



Especificacoes
Tabela de selecao para conexao direta ao motor
Consulte abaixo da tabela as caracteristicas do produto.

Motores de indugao trifasicos

Poténcias maximas
4 polos, AC-3, 60Hz

220V
(cv/ kW)

380V
(cv/ kW)

440V
(cv/kw)

Classe 10E - 40°C

In
max

(A)
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Avan;ada

3RW40 In | 3RW52
3RW50 max max max
(A)

0,75CV/0,55KW  2CV/1,5KW 2CVI1,5KW 3,3 3RW3013-1BB14 | 3,6
2CV/1,5KW 3CV/2,2KW 4CV/I3KW 57 3RW3014-1BBJ4 6,5 3RW4024-1BBJ4 12,5 3RW5213-3ACCJ4 13 3RW5513-3HCICJ4 13
3CV/2,2KW 5CV/3,7 KW 6CV/4,5KW 8,3 3RW3016-1BBLJ4 9 3RW4024-1BBLJ4 | 12,5 3RW5213-3ACLI4 | 13 3RW5513-3H0JC14 13
4CVI3KW 7,5CV/5,5KW 10CV/55KW 12,5 3RW3017-1BB[J4 | 12,5 3RW4024-1BB[J4 12,5 3RW5213-3AC[J4 13 |3RW5513-3HLIJ4 13
6 CV/4,5KW 10CV/7,5KW 12,5CV/9 KW 17 3RW3018-1BBJ4 | 17,6 3RW4026-1BB[J4 25 3RW5214-3ACCJ4 18 3RW5514-3HICI4 18
7,5CV 15,5 KW 15CV /11 KW 15CV/ 11 KW 22 3RW3026-1BB[14 25 3RW4026-1BB[J4 25 3RW5215-3ACCJ4 25 3RW5515-3HCICI4 25
10CV/7,5KW 20CV /15 KW 25CV/185KW 32 3RW3027-1BBLJ4 32 3RW4027-1BBLJ4 32 |3RW5216-3ACLJ4 32 3RW5516-3HLII4 | 32
15CV/ 11 KW 25CV /18,5 KW 30CV/22 KW 38 3RW3028-1BB[J4 38 3RW4028-1BBLJ4 38 '3RW5217-3ACLJ4 38 3RW5517-3HCIJ4 | 38
15CQV/ 11 KW 30 CQV /22 KW 30 QV /22 KW 44 3RW3036-1BBJ4 = 45 3RW4036-1BBL14 45 3RW5224-3ACLJ4 47 3RW5524-3H0ICI4 47
20CV/ 15 KW 40 CV/30 KW 50 CV /37 KW 61 3RW3037-1BBLJ4 63 3RW4037-1BBLJ4 63 3RW5225-3ACLJ4 63 3RW5525-3HCII4 63
25CV /18,5 KW 50 CV /37 KW 50 CV /37 KW 71 3RW3038-1BBLJ4 72 3RW4038-1BBLJ4 72 | 3RW5226-3ACLJ4 77 3RW5526-3HLI014 | 77
30CV/22 KW 50 CV /37 KW 60 CV /45 KW 76 3RW3046-1BBLJ4 80 3RW4046-1BBLJ4 80 '3RW5226-3ACLJ4 77 3RW5526-3HLI14 | 77
30 QV /22 KW 60 CV [ 45 KW 75 CV [ 55 KW 87 3RW3047-1BBLJ4 106 3RW4047-1BBJ4 106 3RW5227-3ACCI4 93 3RW5527-3HCICI4 93
40 CV/30 KW 75 CV /55 KW 75CV[55KW 101 3RW3047-1BB[J4 106 3RW4047-1BBJ4 106 3RW5234-2ACCJ4 113 3RW5534-2HCICI4 113
50 CV/37 KW 100CV/75KW  100CV/75KW 140 3RW5055-2AB14 | 143 3RW5235-2ACL14 | 143 3RW5535-2H0IC14 143
60 CV /45 KW 125 CV /90 KW 125CV/90KW 146 3RW5056-2AB14 | 171 3RW5236-2ACC14 | 171 3RW5536-2HLIC14 171
75CV/55KW  150CV/110KW 175CV/132KW 209 3RW5072-2AB14 | 210 3RW5243-2ACC14 210 3RW5543-2HCIC14 210
100CV/75KW  175CV/132KW 200CV/150KW 242 3RW5073-2ABJ4 250 3RW5244-2AC[J4 | 250 3RW5544-2HCCJ4 250
125CV/90KW  200CV/150KW 250 CV/185KW 290 3RW5074-2ABL14 | 315 3RW5245-2ACL14 | 315 3RW5545-2H0JC14 315
150CV/100KW 250 CV/185KW 300CV/220KW 350 3RW5075-2ABJ4 | 370 3RW5246-2ACC14 370 3RW5546-2HC14 370
175CV/132KW 350CV/260KW 400 CV/300KW 470 3RW5076-2AB14 | 470 3RW5247-2ACC14 470 3RW5547-2HCIC14 470
200CV/150KW 400 CV/300KW 450CV/330KW 542 3RW5077-2ABJ4 | 570 3RW5248-2AC[4 | 570 3RW5548-2HC14 570
250CV/185KW 450CV/330KW 500CV/370KW 603 3RW5552-2HAC14 | 630
300CV/220KW 500CV/370KW 550CV/410KW 688 3RW5553-2HAC]4 720
350CV/260KW 600 CV/450 KW 650 CV/485KW 812 3RW5554-2HAC14 | 840
450CV/330KW 750 CV/550KW 850CV/630KW 1012 3RW5556-2HAC14 1100
550 CV/410KW 900CV/670KW 1100 CV/810KW 1270 3RW5558-2HAI4 1280
Para preenchimento das lacunas:
* 3RW30 e 3RW40: * 3RW50: * 3RW52: * 3RW55:

3RW....-LIBBL 14

3RW505.-LILIBL]4

3RW521.-LILICL14

3RW551.-LIHLIL14

3RW507.-L1L1BL14 3RW522.-[ILICL14 3RW552.-[IHLIL]4

Tipo de terminal®:

Parafuso m Tipo de terminal: Tipo de terminal: Tipo de terminal:
Mola Parafuso Parafuso Parafuso
. | Mola Mola (3] Mola
ensdo alimentacao
eletrénica: Fungo: 3RW523.-[10JCLI4 3RW553.-[1H 114
24 vceica [0] Saida analogica (A 3RW524.-[1[ICL14 3RW554.-[1H1[14

110-230 vccica [1] Entrada Termistor [TJ

3RW555.-[IHALI4

Tipo de terminal:

Tensdo alimentagio Parafuso Tipo de terminal:
eletrénica: Mola
Parafuso
24 veerea (0] i Mola
110-250 VCA Funcao:

Funcionalidade principal:
Convencional
Failsafe

Saida analégica
Entrada Termistor [T]

Tensdo alimentacao
eletrénica:

24 vecica [0]
110-250 VCA

Tensao alimentacao
eletrénica:
24 VCCICA

110-250 vca [1]

1) Conexdo de poténcia a partir do 3RW303 e 3RW403, somente parafuso.



Soft Starters SIRIUS | Catédlogo

Especificacoes
Tabela de selegcao para conexao direta ao motor
Consulte abaixo da tabela as caracteristicas do produto.

Motores de inducgao trifasicos

Poténcias maximas

Classe 10E - 50

4 polos, AC-3, 60Hz Smart Standard
220V 380V 440v 3RW30 In |3RwW40 In |3RWS52 In W In
(cv/kw) (cv/kw) (cv/kw) max | 3RW50 max max max
(G)) (A) (G))
0,75CV/0,55KW  2CV/1,5KW 2CV/1,5KW 3,3 3RW3014-1BBLJ4 6
2CV/1,5KW 3QV/2,2 KW 4CVI3KW 57 3RW3014-1BB(14 6 3RWA4024-1BB(J4 11 3RW5213-3ACCI4 11,5 3RW5513-3HCICI4 11,5
3QV12,2KW 5CV/3,7 KW 6CV/45KW 83 3RW3017-1BBL14 12 3RWA4024-1BB(J4 11 3RW5213-3ACCI4 11,5 3RW5513-3HCICI4 11,5
4CVI3KW 75CV[55KW  10CV/55KW 12,5 3RW3018-1BBLJ4 17 3RW4026-1BBC14 23 3RW5214-3ACCJ4 15,9 3RW5514-3HCI4 15,9
6CV/45KW  10CV/75KW  125CV/9KW 17 3RW3018-1BBLI4 17 3RW4026-1BBLI4 23 3RW5215-3ACCH4 22,3 3RW5515-3HO4 22,3
75CVI55KW  15CV/11KW  15CV/11KW 22 3RW3026-1BBC14 23 3RW4026-1BBL14 23 3RW5215-3ACLI4 22,3 3RW5515-3HLILI4 22,3
10CVI7,5KW ~ 20CV/15KW  25CV/18,5KW 32 3RW3028-1BB]4 34 3RW4028-1BBCJ4 34 3RW5217-3ACCJ4 33,5 3RW5517-3HCI4 33,5
15CV/11KW  25CV/185KW  30CV/22KW 38 3RW3036-1BBL14 42 3RW4036-1BBL14 42 3RW5224-3ACLJ4 41,6 3RW5524-3HCI4 41,6
20CV/15KW  40CV/30KW  40CV/30KW 57 3RW3037-1BBLJ4 58 3RW4037-1BBLJ4 58 3RW5225-3ACC14 56 3RW5525-3HCI14 56
25CV/185KW ~ 40CV/30KW  50CV/37KW 63 3RW3046-1BBJ4 73 3RW4046-1BBL14 73 3RW5226-3ACLJ4 68 3RW5526-3HII4 68
25CV/185KW  50CV/37KW  60CV/45KW 73 3RW3046-1BBCJ4 73 3RW4046-1BB(14 73 3RW5227-3ACCI4 83 3RW5527-3HCICI4 83
30CV/22KW  50CV/37KW  60CV/45KW 75 3RW3047-1BBLJ4 98 3RW4047-1BBLJ4 98 3RW5227-3ACC14 83 3RW5527-3HCI14 83
30CQV/22KW  60CV/45KW  75CVI55KW 87 3RW3047-1BBLI4 98 3RW4047-1BBLI4 =98 3RW5234-2ACC14 101 3RW5534-2HCI4 101
40CVI30KW  75CVI55KW  75CVI55KW 101 3RW5055-2ABL14 128 3RW5234-2ACCJ4 101 3RW5534-2HCIJ4 101
50CV/37KW  75CV/55KW  100CV/75KW 122 3RW5055-2ABL14 128 3RW5235-2ACCI4 128 3RW5535-2HCICI4 128
60CV/45KW  100CV/75KW  125CVI90KW 146 3RW5056-2ABJ4 | 153 3RW5236-2ACCI4 | 153 3RW5536-2HCICI4 153
75CV/55KW  125CV/90KW 150 CV/110KW 175 3RW5072-2ABJ4 | 186 3RW5243-2ACCI4 186 3RW5543-2HCII4 186
75CVI55KW 150 CV/110KW 175CV/132KW 209 3RW5073-2ABL14 220 3RW5244-2AC[I4 220 3RW5544-2HCIJ4 | 220
100CV/75KW  200CV/150KW 200 CV/150KW 276 3RW5074-2ABL14 | 279 3RW5245-2ACCI4 279 3RW5545-2HCICI4 | 279
125CV/90KW  200CV/150KW 250 CV/185KW 290 3RW5075-2ABJ4 | 328 3RW5246-2AC[I4 328 3RW5546-2HCI14 328
150 CV/100KW 300CV/220KW 350 CV/260KW 406 3RW5076-2ABJ4 | 416 3RW5247-2AC[I4 416 3RW5547-2HCICI4 416
175CV/[132KW  350CV/260 KW 400 CV/300KW 470 3RW5077-2ABJ4 | 504 3RW5248-2AC[I4 504 3RW5548-2HCI14 504
200CV/150 KW 400 CV/300KW 450 CV/330KW 542 3RW5552-2HACI4 | 561
250CV/185KW 450 CV/330KW 500CV/370KW 603 3RW5553-2HACI4 | 641
300CV/220KW 500CV/370KW 550 CV/410KW 688 3RW5554-2HACI4 | 748
400CV/300KW 700 CV/515KW 800 CV/590 KW 936 3RW5556-2HACI4 979
450CV/330KW 750 CV/550 KW 850 CV/630KW 1012 3RW5558-2HACI4 | 1139
Para preenchimento das lacunas:
e 3RW30 e 3RW40: e 3RW50: e 3RW52: e 3RW55:

3RW....-LIBBL /4

3RW505.-LILIBLI4

3RW521.-LILICL14

3RW551.-[IHLIL14

3RW507.-LIL1BL14 3RW522.-[ILICL14 3RW552.-[IHLIL]4

Tipo de terminal®:

Parafuso m Tipo de terminal: Tipo de terminal: Tipo de terminal:
Mola Parafuso Parafuso m Parafuso
. | Mola Mola (3] Mola
ensdo alimentacao
eletrénica: Funggo: 3RW523.-L10JCLI4 3RW553.-[1H 1[4
24 vecica [0] Saida analogica (A 3RW524.-[1LICL14 3RW554.-[1H1[14

110-230 VCCICA Entrada Termistor

3RW555.-[IHALI4

Tipo de terminal:

Tensio alimentagdo Parafuso Tipo de terminal:
eletrénica: Mola
Parafuso
24 veciea (0] i Mola
110-250 VCA Funcao:

Funcionalidade principal:
Convencional
Failsafe

Saida analégica
Entrada Termistor

Tensdo alimentacao
eletrénica:

24 vecica [0]
110-250 vca [1]

Tensao alimentacao
eletrénica:

24 VCCICA
110-250 vea [1]

1) Conexdo de poténcia a partir do 3RW303 e 3RW403, somente parafuso.



Especificacoes
Tabela de selecao para conexao direta ao motor
Consulte abaixo da tabela as caracteristicas do produto.

Motores de indugao trifasicos
Poténcias maximas
4 polos, AC-3, 60Hz

Classe 20 - 40°C

N T R

Catalogo | Soft Starters SIRIUS

(cv/kw) (cv/ kW) (cv/kw) max | 3RW50 max max | 3RW55-F max
(A) (A) (A) (A)
2QVI1,5KW 3QVI2,2KW 4CVI3KW 57 3RWA4024-1BBL14 12,5 3RW5213-3ACCI4 13 3RW5513-3HO4 13
3QVI2,2KW 5CV /3,7 KW 6CV/4,5KW 83 3RW4024-1BBT4 12,5 3RW5213-3ACCH4 13 3RW5513-3HO14 13
4.CV/3KW 7.5CV15,5KW 10CV/55KW 12,5 3RW4024-1BBCJ4 12,5 |3RW5213-3ACCH4 13 3RWS513-3HO4 13
6CV14,5KW 10QV/7,5 KW 12,5CV19 KW 17 3RW4026-1BBJ4 21 3RW5214-3ACC4 18 3RW5514-3HOI4 18
7,5CV15,5KW 15CQV/ 11 KW 15QV/ 11 KW 22 3RWA4027-1BBL14 27 | 3RW5215-3ACCH4 25 3RW5515-3H004 25
10CV17,5KW 20CV/ 15 KW 25CV/185KW 32 3RWA4036-1BBI4 38 3RW5217-3ACCH4 335 3RW5517-3HC4 335
15CV /11 KW 25CV/18,5KW 30 CV/22 KW 38 3RWA4036-1BBLI4 38 | 3RW5224-3ACC4 47 3RW5524-3H14 47
15CV1 11 KW 30CQV/22 KW 30 CV/22 KW 44 3RW4037-1BBL4 46 3RW5224-3ACC4 47 3RW5524-3H04 47
20CV/15KW 40 CV/30 KW 50 CV /37 KW 61  3RWA4046-1BBL14 64 | 3RW5225-3ACCI4 63 3RW5525-3H4 63
30 QV/22 KW 50 CV /37 KW 60 CV /45 KW 76  3RW4047-1BB4 77 3RW5227-3ACCI4 93 3RW5526-3H4 77
30 CQV/ 22 KW 60 CV /45 KW 75 CV 155 KW 87  3RW5055-2AB14 108 |3RW5227-3ACCI4 93 3RW5534-2HCI4 109
40 CV130 KW 75 CV 155 KW 75CVI55KW 101 3RW5055-2ABLJ4 108 3RW5234-2ACCI4 109 3RW5534-2HCIL14 109
50 CV /37 KW 75 CV 155 KW 100QV/75KW 122  3RW5056-2AB14 135 3RW5236-2ACC14 129 3RW5535-2HI4 128
60 CV/45 KW 100 CV 175 KW 125CV/90KW 146 3RWS5072-2ABL4 162 3RW5243-2ACC14 162 3RW5543-2HCI4 162
75 CV 155 KW 125CV/90KW  150CV/110KW 175 3RW5073-2ABL4 200 | 3RW5244-2ACCH4 200 3RW5544-2HCI4 200
75 CV 155 KW 150CV/110KW  175CV/132KW 209 3RW5075-2AB4 258 | 3RW5246-2ACC04 258 3RW5545-2HCI04 231
100 CV/75 KW 175CV/132KW  200CV/150KW 242 3RW5075-2AB4 258 | 3RW5246-2ACC04 258 3RW5546-2HI4 258
100CV/75KW  200CV/150KW  200CV/150KW 276 3RWS5077-2ABC14 284 |3RW5248-2ACC14 284 3RW5548-2HI4 284
175CV/132KW  350CV/260KW  400CV/300KW 470 3RW5552-2HAT14 500
200CV/150KW  400CV/300KW  450CV/330KW 542 3RWS5554-2HACI4 570
350CV/260KW  600CV/450KW  650CV/485KW 812 3RW5556-2HACI4 920
400CV/300KW  700CV/515KW  800CV/590KW 936 3RW5558-2HA14 980
Para preenchimento das lacunas:
* 3RW40: * 3RW50: * 3RW52: * 3RW55:

3RW....-LIBBLL14

Tipo de terminal®:

Parafuso m
Mola @

Tensdo alimentacdo
eletrbnica:

24 veeica (0]

110-230 vCCicA [1]

3RW505.-LILIBL]4
3RW507.-L10IBLI4

Tipo de terminal:
Parafuso
Mola

Funcao:
Saida analdgica
Entrada Termistor .

Tensdo alimentacao
eletrbnica:

24 vecica [0

110-250 VCA

1) Conexdo de poténcia a partir do 3RW303 e 3RW403, somente parafuso.

3RW521.-L1LJCLJ4
3RW522.-[1LJCLJ4

Tipo de terminal:
Parafuso m
Mola

3RW523.-[1[IC[L14
3RW524.-[I[ICL14

Tipo de terminal:
Parafuso
Mola

Fungao:
Saida anal6gica A (Al
Entrada Termistor .

Tensdo alimentacao
eletrénica:

24 vecica [0]
110-250 VCA

3RW551.-L1HLIC14
3RW552.-[JHLIL14

Tipo de terminal:
Parafuso m
Mola

3RW553.-[IHLI[14
3RW554.-[IHLI[14
3RW555.-[IHALI4

Tipo de terminal:
Parafuso @
Mola

Funcionalidade principal:
Convencional
Failsafe

Tensdo alimentagao
eletronica:

24 veeica (0]
110-250 VCA
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Especificacoes
Tabela de selecao para conexao direta ao motor
Consulte abaixo da tabela as caracteristicas do produto.

Motores de indugao trifasicos Classe30-4
Poténcias maximas

4 polos, AC-3, 60Hz Avancada

220V 380V 440V In max | 3RW55 In max
(cv/kw) (cv/ kW) (cv/kw) (A) 3RW55-F (A)

2CV/1,5KW 3CV/2,2KW 4 CV/3 KW 3RW5513-3HO04
3CV/2,2KW 5CV/3,7 KW 6 CV /4,5 KW 8,3 3RW5513-3H0I4 13
4 CV /3 KW 7,5CV 5,5 KW 10 CV /5,5 KW 12,5 3RW5513-3H0I004 13
6 CV /4,5 KW 10CV /7,5 KW 12,5 CV/9 KW 17  3RW5514-3H0I4 18
7,5CVI[5,5KW 15CV/ 11 KW 15CV/I 11 KW 22 3RW5515-3H0O04 25
10CV /7,5 KW 20 CV /15 KW 25CV/18,5 KW 32 3RW5524-3HCI04 43,4
15CV/ 11 KW 25CV /18,5 KW 30CV /22 KW 38  3RW5524-3HCIC14 43,4
15CV/ 11 KW 30 CV/22 KW 30 CV/22 KW 44  3RW5524-3HLI0I4 43,4
20 CV/ 15 KW 30 CV/22 KW 40 CVI 30 KW 52 3RW5526-3H004 68
25CV/ 18,5 KW 40 CV /30 KW 50 CV /37 KW 64  3RW5526-3HCI4 68
30CV/22 KW 50 CV/37 KW 60 CV [ 45 KW 76  3RW5527-3H00C14 82,5
30 CQV/22 KW 60 CV /45 KW 75 CV [ 55 KW 87  3RW5535-2H0I4 108
40 CV /30 KW 75 CV [ 55 KW 75 CV [ 55 KW 101 3RW5535-2H0C14 108
50 CV /37 KW 75 CV [ 55 KW 100 CV [ 75 KW 122 3RW5544-2H0C14 160
60 CV [ 45 KW 125 CV /90 KW 125 CV /90 KW 146  3RW5544-2HCIC14 160
75 CV [ 55 KW 125 CV /90 KW 150 CV /110 KW 175  3RW5545-2HCC14 183
75 CV [ 55 KW 150 CV/ 110 KW 175 CV /132 KW 209 3RW5548-2HCI0I4 220
100 CV [ 75 KW 175 CV [ 132 KW 200 CV /150 KW 242  3RW5552-2HACI4 380
125 CV /90 KW 200 CV/ 150 KW 250 CV /185 KW 290 3RW5552-2HAC4 380
150 CV /100 KW 250 CV/ 185 KW 300 CV /220 KW 350 3RW5552-2HAC4 380
175CV [ 132 KW 300 CV /220 KW 350 CV /260 KW 418 3RW5554-2HAJ4 420
200 CV /150 KW 400 CV /300 KW 450 CV /330 KW 542  3RW5556-2HAI4 740
250 CV /185 KW 450 CV /330 KW 500 CV /370 KW 603  3RW5556-2HAI4 740
300 CV/220 KW 500 CV /370 KW 550 CV /410 KW 688 3RW5556-2HA4 740
300 CV /220 KW 550 CV /410 KW 650 CV /485 KW 751  3RW5558-2HACI4 790

Para preenchimento das lacunas:

* 3RW55:

3RW551.-[1HLI[14
3RW552.-[JHLIL14

Tipo de terminal:
Parafuso m
Mola

3RW553.-[1HL][ 14
3RW554.-[1HLI[ 14
3RW555.-[IHALI4

Tipo de terminal:
Parafuso
Mola

Funcionalidade principal:
Convencional [A

Failsafe

Tensdo alimentacao
eletrbnica:
24 VCCICA

110-250 vea [1]

1) Conexdo de poténcia a partir do 3RW303 e 3RW403, somente parafuso.



Especificacoes
Acessorios

3RW30

Capa de protecdo dos terminais”

Soft Starter com bloco terminal para cabo
para 3RW303
para 3RW304

Soft Starter com terminal em barra
para 3RW304

3RT2936-4EA2
3RT2946-4EA2

3RT1946-4EA1

3RW40

Capa de protecdo dos terminais®

SoftStarter __[Disjuntor _____[Tipo |
Soft Starter com bloco terminal para cabo 3RW402 3RV201/3RV202 3RA2921-1BA0O
3RwW403 3RT2936-4EA2 3RW4036 3RV203 3RA2931-1AA00
3RW404 3RT2946-4EA2 3RW404 3RV204 3RA1941-1AA00
Soft Starter com terminal em barra
3RW404 3RT1946-4EA1 Elementos de Interligacao - Tipo de terminal mola

Disjuntor Tipo

3RW402 3RV202 3RA2921-2GA00

Ventiladores para aumento da frequéncia de manobras

3RW402 3RW4928-8VB00O

3RW403 e 3RW404 3RW4947-8VB00O
3RW5

Capa de protecdo dos terminais®
3RW522/3RW523, 3RW552/3RW553
3RW524, 3RW554

Mddulo de Comunicacao
PROFINET (Standard)

PROFINET (avancado) 2

3RW5983-0TC20
3RW5984-0TC20

3RW5980-0CS00
3RW5950-0CHOO

Catédlogo

| Soft Starters SIRIUS

Elementos de Interligacao - Tipo de terminal parafuso

3RW301 3RV201 3RA2921-1BAOO
3RW302 3RV201/3RV202 3RA2921-1BAOO
3RW3036 3RV203 3RA2931-1AA00
3RW304 3RV204 3RA1941-1AA00

Elementos de Interligacao - Tipo de terminal mola

3RW301
3RW302

3RV201 3RA2911-2GA00
3RV202 3RA2921-2GA00

Elementos de Interligacao -

Tipo de terminal parafuso

Descricao

IHM>
Standard

Avancada®

Tipo

3RW5980-0HS00
3RW5980-0HF00

Kit opcional IP65 para IHM
para aumento do grau de protecao

3RW5980-0HD0OO

Cabos de conexao (redondo) entre 3RW5 e IHM

0,1 m, flat-cable

PROFIBUS 3RW5980-0CP0O0O 5m
Modbus TCP 3RW5980-0CT00 2,5m
Modbus RTU 3RW5980-0CROO

Ethernet IP 3RW5980-0CEQO

Conector industrial Ethernet, angular 90°, para uso  6GK1901-1BB20-2AA0

(para uso da IHM na propria chave)

3RW5980-0HC60
3UF7933-0BA00-0
3UF7931-0AA00-0

Cabo de conexao entre 3RW50 e médulo comunicacao

com moédulos PROFINET, Ethernet e Modbus TCP 0,3m 3RW5900-0CC0O0
1) Embalagem 1 unidade.
2) Apenas para 3RW55
3) Cabo para IHM em porta de painel deve ser adquirido separadamente.
4) Fornecido em conjunto com a 3RW55.
= Soft Starker s st oo 0 3Rw551 G
A 0 et [ Punches adconsh Bempoda partis syseada (pboa;iak Hirwwa mix. peridanh
B ' S Cormens ninst 324 Canga dberica
. - Comente romingli J8 A Tl ONT
Charia e s
Ferramenta de simulacdo e N
o g ~ Torgpun ¢ Rutagn Coreran | Retaids
especificacao - STS - u
Comente Pomingl 31,2 & Clrwe OFF Wz h § Lo
Dimensione sua Soft Starter com base na 3F3215 (Careais devioo e g o o .
aplicacao utilizando a ferramenta STS, o R G g L
disponivel para Desktop e dispositivos A
Android e I10S :
= vl o nlm iy iy comanus RerTides de e TR
& i [rcm0-25 ] [200vaeov w
Tipon e mermirashy. Gicige carplen.
B Comente neminat FE A Case Cif I St ins i | FNEE16-THATE
@ W Ceneado dentro o riknguls]
o 37 00 L Gacisr orm Dniorn m

15



Software

O software SIRIUS Soft Starter ES permite realizar com
rapidez e facilidade a parametrizacdo e monitoramento, bem
como diagnésticos para os modelos 3RW5. Conexdo através
de cabo de rede RJ45, entre computador e IHM Avancada.

¢ SIRIUS Soft Starter ES Basic (Gratis)
para parametrizacdo, controle e diagnosticos.

¢ SIRIUS Soft Starter ES Premium
para parametrizacdo, controle, diagndsticos, parametros,
dados estatisticos, criacdo de tipicos, acesso PROFIBUS/
PROFINET, comparacao de parametros e funcoes,
teleservice via MPI e roteamento.

Download:
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/24231/dI

Dados técnicos, manuais, imagens, graficos, desenhos,
certificados e muito mais:
https://support.industry.siemens.com/cs/br/pt/ps/16212

Siemens Infraestrutura e Industria Ltda
Smart Infrastructure

Av. Mutinga, 3800
05110-902
Sao Paulo/SP - Brasil

www.siemens.com.br/sirius

As informacgdes presentes nesta publicacdo contém apenas descricdes ou
caracteristicas de desempenho que nem sempre coincidirdo com
determinados casos concretos de aplicacao, ou elas ainda podem variar em
funcdo de uma eventual continuacdo do desenvolvimento dos produtos. As
caracteristicas de desempenho somente terdo um vinculo obrigatério
quando existir uma adesdo por escrito nos termos do contrato.

Todas denominagdes de produto podem ser marcas registradas da Siemens
AG ou de fornecedores desta, cujo uso por terceiros pode implicar na

violacdo de direitos autorais.
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