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SIEMENS ENERGIAELOSZTÁS 

 

Szakértelem és 
megbízhatóság 

 
  

Az energiaelosztó rendszerek és megoldások teljes 
skáláját kínáljuk minden piaci szegmensben, számos 
értékesítési csatornán keresztül. Átfogó portfóliónk 
képes megfelelni a jelen és a jövő energiahálózata 
által támasztott, egyre magasabb szintű műszaki 
követelményeinek és kihívásainak.  

  

Moduláris megoldásainkat minden esetben az Ön 
egyedi igényeire szabjuk, és világszintű 
szakértelmen alapuló, integrált megoldásokat 
kínálunk.  

Egyedülálló mérnöki és kivitelezési tapasztalatainkra 
alapozva, megbízható partnerei leszünk, akivel Ön is 
biztosíthatja vállalkozása sikerességét! Alakítsuk 
együtt az energiainfrastruktúrákat fenntartható, 
gazdaságos és társadalmilag felelős módon!   
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Áttekintés  
  

Az elektromos rendszerek hatékonyságának és 
megbízhatóságának növelése napról napra 
fontosabbá válik minden vállalatnál, világszerte. 

Azonban a legmegbízhatóbb és leginkább 
strapabíró készülékek is ki vannak téve a használat 
miatti kopásnak és az elavulásnak, mivel akár 
évtizedeken keresztül is használják őket. 

A költséges meghibásodások és leállások elkerülése 
érdekében a közép- és kisfeszültségű rendszerei is 
kiváló minőségű gondozást, és folyamatos 
szervizfelügyeletet igényelnek.

Ezért a Siemens a berendezéseinek teljes 
életciklusa alatt támogatja Önt és vállalkozását!

Elkötelezett és komoly tapasztalattal rendelkező, 
szakértő csapatunk az egyedi igényeire szabott 
szervizcsomagokat fog kidolgozni, Önnel szorosan 
együttműködve. 

Átfogó, portfóliónk innovatív, intelligens 
szervizmegoldásokat kínál, hogy vállalkozását 
megbízhatóbbá, gazdaságosabbá és hatékonyabbá 
tehesse!

 

  

 

  

 

 

  
  

 

  

 

 

  

 

 

 Teljeskörű szolgáltatásainkkal az Ön céljainak eléréséért dolgozunk! 
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Legyen szó akár iparvállalatokról, akár közüzemi vagy 
magánkézben lévő áramellátó rendszerekről, folyamatos és 
megbízható energiaelosztásra van szükség, a legmagasabb 
fokú üzembiztonság és a megújuló energiaforrások integrálása 
mellett. 

A kapcsolóberendezéseknek képesnek kell lenniük ezeket a 
folyamatosan növekvő villamosenergia-igényeket kezelni; az 
idő és az állapotromlás azonban jelentősen befolyásolhatják 
teljesítményüket és megbízhatóságukat.

Az elektromos berendezések, így a megszakítók és a 
kapcsolóberendezések is, idővel elkezdenek elavulni, ami 
kockázatot jelent a rendszer rendelkezésre állása és működése 
szempontjából, valamint potenciális biztonsági problémákat, 
sőt, akár az eszközök károsodását vagy leállását is okozhatja.

Így az üzembiztos működés és a végzetes hibák elkerülése 
érdekében kulcsfontosságú az elavuló elektromos eszközök 
cseréjével, valamint korszerűsítésével való tervezés. 

Az üzemeltetőknek természetesen nincs lehetőségük mindig a 
technológiai változásokkal azonos ütemben frissíteni a 
berendezéseket. Ezért a Siemens korszerűsítési-, bővítési- és 
cseremegoldásai számos lehetőséget kínálnak az 
optimalizálásra, hogy ügyfeleink a legfrissebb műszaki 
fejlesztések előnyeit élvezhessék.

Szakértői csapatunk ügyfeleinkkel közösen elemzi a 
rendelkezésre álló lehetőségeket, hogy költséghatékony 
döntéseket hozhassanak, és hogy a lehető legtöbb előnyét 
kihasználhassák a Siemens nyújtotta tudásnak az eszközök új 
műszaki szabványokhoz való igazításában, illetve az 
életciklusukra vetített költségoptimalizálásban.

Megoldásorientált szemléletünket az iparági feltételek és követelmények mély 
megértésével, valamint az ügyfeleinkre való odafigyeléssel tesszük igazán 
erőssé. 

Rugalmas iparági és infrastrukturális alkalmazási területek

Alkatrészgyártók

Autóipar

Elosztóhálózat-
üzemeltetők

Gyógyszeripar

Megújuló energiatermelők,
energiaközösségek és aggregátorok

Üvegipar

Vegyipar

Víz- és szennyvíz-szolgáltatások
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Ügyfélelőnyök 
 

 
  Költségmegtakarítás   

     
Kevesebb leállás  

   
Digitalizálás, korszerűsítés 

 
  
  

Alacsonyabb CAPEX-költségek és  hosszú 
távú megbízhatóság. 

Akár 80%-os költségmegtakarítás1.  

1 Egy ázsiai iparvállalatnál végzett pilot projekt eredményei alapján. 

Költséghatékony retrofit megoldások

Retrofit és korszerűsítési szolgáltatásaink nemcsak 
megbízhatóan csökkentik a berendezések előrehaladottabb 
életciklusához kapcsolódó, emelkedő karbantartási költségeket, 
hanem növelik üzeme rendelkezésre állását is. Így már azzal is 
jelentős költségmegtakarítást érthet el, ha a korszerűsítéssel 
csökkenti a kimaradásokat ipari-, gyártó- vagy feldolgozó 
létesítményeiben.  
 
Vegye fel velünk a kapcsolatot, és vállalata műszaki, illetve 
pénzügyi elvárásait figyelembe véve  javaslunk Önnek 
megoldásokat!

Milyen pénzügyi előnyökkel jár ez az Ön számára?
 
- Az állásidők minimálisra csökkentése. 

- Változatlan üzemeltetési koncepció, amivel csökkentheti a 
betanítási, képzési költségeit. 

- Kevesebb mérnöki és helyszíni munkát igényel, mivel a 
meglévő infrastruktúrát használja a modernizációhoz.  

- Növelheti a meglévő kapcsolóberendezéseinek 
teljesítményét és megbízhatóságát.  

- Nincs szükség költséges pótalkatrészek beszerzésére 
kivont vagy nehezen elérhető termékekhez.  

- Kevesebb belső és külső folyamat, például a 
projektmenedzsment és a jóváhagyási folyamatok 
tekintetében. 

- Alacsonyabb logisztikai és közvetett költségek. 

- Fenntarthatóbb működés



Általános retrofit megoldási séma Retrofit megoldás a 8BK20 közép- 
feszültségű kapcsolóberendezéshez 

Varázsolja újjá kapcsolóberendezéseit 
biztonságos és megbízható módon, 
a Siemens retrofit megoldásaival! 
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Műszaki megbízhatóság

Retrofit megoldásaink keretében egy meglévő kapcsolóberen-
dezés műszaki korszerűsítése történik, az elavult megszakító 
cseréjével, a jelenlegi szabványoknak megfelelő új, készülékre.  
 
Így tehát a megoldáscsomag egy új Siemens-megszakítót, 
annak kocsiszerkezetét, valamint a hozzá tartozó érintkező 
karokat tartalmazza. Ezek segítségével a kapcsolóberendezését 
ismét biztonságosan és megbízhatóan tudja majd használni.

Milyen műszaki előnyökkel jár ez az Ön számára?
 
- Hosszabb termék-élettartam, akár speciális környezetben is 

- Naprakész technológia  

- Típusvizsgálat a legtöbb készülék esetében  

- Könnyű telepíthetőség a plug-and-play technológiának 
köszönhetően 

- Megnövekedett rendszer-megbízhatóság 

- Költséghatékony pótalkatrész-ellátás 

- Fokozott üzembiztonság 

- Fenntarthatóbb működés



Korszerű középfeszültségű SION M 
Vákuum kamrával szerelt megszakítók
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  Modernizálja középfeszültségű kapcsolóberendezéseit! 
 

  
  
  
  
  
  
  

Sorozatgyártás folyamatban.

Tartalékalkatrészek elérhetőek.

Sorozatgyártás megszűnt.
Tartalékalkatrészek korlátozottan elérhetőek.
Modernizáció szükséges!

Sorozatgyártás folyamatban.

Tartalékalkatrészek elérhetőek.

Sorozatgyártás megszűnt.
Tartalékalkatrészek korlátozottan elérhetőek.
Modernizáció szükséges!

Információk a termékek életciklusáról
Áttekintés egyes Siemens középfeszültségű kapcsolóberendezések gyártási periódusairól

Áttekintés a Siemens középfeszültségű megszakítók gyártási periódusairól

A SION vákuum kamrával szerelt megszakítók bármely kapcso-
lási műveletet képesek vezérelni a középfeszültségű villamose-
nergia elosztórendszerekben, és beépíthetőek akár a már 
meglévő, akár az új légszigetelt középfeszültségű kapcsolóbe-
rendezésekbe.
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Áttekintés a Siemens kisfeszültségű kapcsolóberendezéseinek gyártási periódusairól

   

 

Áttekintés a Siemens kisfeszültségű megszakítóinak gyártási periódusairól    
  

 
  

Modernizálja kisfeszültségű kapcsolóberendezéseit!  
  

Korszerű kisfeszültségű  3WA légmegszakítók 
 

 
Mikor van itt az ideje eszközei modernizációjának? 

  

  

  

  

  
  

Sorozatgyártás folyamatban.

Tartalékalkatrészek elérhetőek.

Sorozatgyártás folyamatban.

Sorozatgyártás megszűnt.
Tartalékalkatrészek korlátozottan elérhetőek.
Modernizáció szükséges!

A 3WA légmegszakítók képesek megfelelni a legmagasabb 
követelményeknek is, és rugalmasan alkalmazhatóak, számos 
területen. Robosztus kialakításuknak és élettartamuknak 
köszönhetően, hosszú távú megbízhatóságot biztosítanak 
rendszerei számára!

Az elektromos eszközök állapotától függetlenül az üzemeltetőknek időben kell gondoskodniuk a proaktív intézkedésekről, hogy 
hatékonyabbá tehessék rendszereik működését, és elkerüljék a nem tervezett leállásokat. Ehhez a megfelelő időközönként érdemes 
újraértékelni az üzemeltetési stratégiát is, a kapcsolóberendezések és a megszakítók amennyiben egy eszköz sorozatgyártása véget 
ér, az eredeti gyártótól származó tartalékalkatrészek csak limitált ideig állnak rendelkezésre. Ez az a pillanat, amikor mindenképpen 
érdemes megkezdeni az berendezések modernizációját.

Sorozatgyártás
megszűnik

Gyártói garancia
(Sorozatgyártás)

Tartalékalkatrészek
elérhetőek

Korszerűsítési garancia
(Retrofit megoldás)

SModernizáció szükséges!
Növelje meg terméke életciklusát a
Siemens retrofit megoldásaival!
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Ajánlatunk tartalma: 
 

 Kiegészítő ajánlatok:  Miért a Siemens?

 
  Átfogó szemléletmóddal támogatjuk Ön, minden lépésnél!

  

    

  

  

Szemléletünk 
Átfogó megközelítésmód, az Ön igényeire szabva  

Retrofit megoldásaink egy átfogó koncepció részeként magába foglalják a műszaki korszerűsítést és a szabványokhoz való 
alkalmazkodást. Vállalata helyzetének és a keretfeltételek egyedi igényekre szabott elemzésével, valamint kiértékelésével elkerül-
hetők a nem megtérülő beruházások. 
 
A Siemens szakértői hálózata világszerte azért dolgozik, hogy tanácsokat kínáljon, és megfelelő válaszokat nyújtson a projektek 
korai szakaszától kezdve, egészen addig, amíg Ön teljesen elégedett nem lesz az eredménnyel.

- Az összes szükséges műszaki 
információ elemzése és értékelése, 
a korszerűsítendő kapcsolóberen-
dezés helyszínen és üzemben 
maradásával.  

- Méréseken alapuló meghatározása 
és kidolgozása az adott igényekre 
szabott, legmegfelelőbb megoldás-
nak. Tesztelés és ellenőrzés a 
legmodernebb szoftverekkel. 

- Gondos prototípus-tesztelés: a 
sorozatgyártás csak akkor kezdődik 
meg, ha minden tesztet sikeresen 
elvégeztek. 

- Használatra kész megoldás szállítá-
sa az ügyfél telephelyére, telepítés 
és üzembe helyezés.

További szolgáltatásaink a hagyományos 
megszakítók retrofit felszerelése mellett:

- Relék utólagos felszerelése 

- Biztonsági reteszek korszerűsítése 

- Digitalizálás 

- Karbantartási szerződések, akár 
rendelkezésre állással.

- Eredeti gyártói (OEM) szakértelem 
és tapasztalat, a legjobb ügyfél-
megoldások biztosítása érdekében, 
beleértve a korszerűsítést és a 
retrofit megoldásokat.  

- Folyamatos együttműködés a 
gyártói, K+F, ügyfél- és szervizszol-
gáltatási részlegeink között, amely 
biztosítja az általunk kínált megol-
dások mindenkori naprakészségét, 
valamint a korábbi és az új portfó-
lióelemek kompatibilitását.  

- Eredeti gyártói (OEM) termékisme-
ret. 

- Minőségi előírások szigorú betartá-
sa. 

- Világszintű jelenlét, hogy ügyfelein-
ket mindenhol kiszolgálhassuk.



Helyszínek  
  

  
 

  
  

 

  
  

Vegye igénybe a területen elérhető 
legkiemelkedőbb szakértelmet és tudást 
biztosító megoldásainkat, hogy modernizálja 
rendszereit, és maximálisan kihasználhassa 
üzleti lehetőségeit!

Retrofit fejlesztési és gyártási központok

Személyre szabott megoldásaink a meghatározott műszaki 
specifikációnak megfelelően, a legmegfelelőbb termékek és 
alkatrészek felhasználásával, költséghatékonyan készülnek el a 
megadott határidőke. 

A teljesítménymérések minden esetben a meghatározott 
szabályok szerint történnek.

Az összes vonatkozó egészségügyi, biztonsági, minőségi, 
környezetvédelmi és jóváhagyási előírásnak való megfelelés 
biztosított a Siemens által alkalmazott projektmenedzs-
ment-folyamatok keretében.

Retrofit fejlesztési és gyártási központok 



  
Siemens és egyéb gyártótól származó kapcsolóberendezésekhez 

 
  

Siemens 8BK20
3AG / 3AF / 3AH1 / 3AH vákuummegszakítóval   

 
 

Megoldásunk    

 

 

- 

Siemens 8BK20  

Meglévő
eszköz

Retrofit
modell  

Technikai
információk  

3AG / 3AF 
/ 3AH1 / 3AH5  

SION M 
(3AE5) 

7,2 - 17,5 kV 
31,5 kA-ig 
1250 - 2500 A

Siemens 8BK30 / NXAIR M / NXAIR P  

Meglévő
eszköz

Retrofit
modell  

Technikai
információk  

3TL6 / 3TL8 
 

3TM  
(1 vagy 2 db
SIBA
biztosíték-
kapcsolóval)

 

3,6 - 7,2 kV // 12kV 
16 – 50 kA 
400 A

 Siemens 3AG     Siemens SION M  
  
  

  
 

Siemens 3TL6  

   

Siemens 3TM 

  
  

         

Retrofit megoldások listája

Az alábbiakban bemutatunk néhány előre meghatározott kialakítású megszakító és kapcsolóberendezés konstrukciót, de további 
készülékekkel és más gyártók modelljeivel is tervezhetőek a Siemens retrofit megoldások.  

• Korszerűsítés a legmodernebb SION M vákuummegszakí-
tókkal  

• Könnyű telepítés a plug-and-play technológiának köszön-
hetően   

• Típusvizsgált megoldás az IEC 62271-1 és IEC 62271200 
szabványok szerint   

• Típusvizsgálatok: dielektrikum, áramköri ellenállás, rövid 
idejű áram- és csúcstűrés, kapcsolási és megszakítási 
teszt, valamint mechanikai vizsgálat 

• Az IEC 60298 szabvány szerinti ívzárlati teszt érvényes 
marad 

Siemens 8BK30 / NXAIR M / NXAIR P
3TL6 / 3TL8 vákuummegszakítóval

 

Megoldásunk    

• Korszerűsítés a legmodernebb 3TM  kontaktorra   

• A megoldás tartalmazza a teljes kihúzható egységet és 
annak alkatrészeit 

• Részleges típusvizsgálat az IEC 62271-1 / IEC 62271-200  
szabványok szerint 

• Belső ívzárlati teszt az IEC 60 298 AA melléklete  szerint 
(változatlanul) 

• Nincs szükség a kapcsolóberendezés rögzített részének 
módosítására 

• • Gyári összeszerelés és rutinvizsgálat az IEC 62271-1 / 



- 

Siemens 3WN6 Siemens 3WA 

 

Siemens 8BD
3AF / 3AG / 3AC / H515 vákuummegszakítóval 

 

Megoldásunk    

 

• Korszerűsítés a legmodernebb 3AH3 megszakítókra, a 
kocsiszerkezettel és az érintkezőkarokkal együtt

• Nincs szükség a kapcsolóberendezés rögzített részének 
módosítására 

• A kocsiszerkezet típusvizsgálata az IEC 62271-200 
szabvány szerint 

• A megszakító típusvizsgálata az IEC 62271-100 szabvány 
szerint   

• A 8BD2 (7,2 kV) biztosíték-kapcsoló kombináció korszerű-
sítése: A meglévő készülék felújítható és új kontaktorral 
felszerelhető.

Siemens Sivacon 8PV
3WN1/6 megszakítóval 

 

Megoldásunk    

• A kivont 3WN1 és 3WN6 megszakítók cseréje a legmoder-
nebb 3WA légmegszakítóra, és annak alkatrészeire 

• Az IEC 61439 szabvány szerinti típusvizsgált megoldás és 
az IEC 60947 szabvány szerinti vizsgált megszakító. 

• Új, kifejezetten a 3WA légmegszakítóhoz tervezett elülső 
ajtó a kapcsolószekrényre.

  
  

Siemens 8BD  

Meglévő
eszköz

Retrofit
modell  

Technikai
információk  

3AF / 3AG / 3AC 
/ H515  

 3AH3

<=12 kV 
25 kA; 31,5 kA; 40kA 
1250 A; 2500 A 

<= 24 kV 
25 kA 
1250 A; 2000 A 

  
  

Sivacon 8PV 

Meglévő
eszköz

Retrofit
modell  

Technikai
információk  

3WN1  
 

3WA 1600 A 
3 & 4 pólus kivehető  

3WN6 3WA 2000 A; 2500 A
3 & 4 pólus kivehető

8BD retrofit megoldás
3AH3 megszakítóval

A 8BD2 biztosíték-
kapcsoló kombináció



 

 

 

  

    

  

 ABB HPA      Siemens 3AE  

  
  
  

   

ALIND HL Siemens 3AK6 

ABB VHA 125
SF6 HPA megszakítóval

 

Megoldásunk    

• Minden művelet (beleértve a vákuummegszakító 
be/kikapcsolást, a rugó felhúzást és a kikocsizást), csak 
zárt helyzetben lévő megszakító-rekeszajtóval lehetséges 

• Beépített biztonsági reteszelés 

• Könnyen mozgatható

• Padlón gördíthető megoldás, hogy könnyebb legyen a 
helyszínen kezelni  

• Karbantartás elölről és hátulról is lehetséges 

• Javított biztonsági szabványoknak való megfelelés

ALIND
Kisolajterű megszakító (MOCB) HL széria

 

Megoldásunk    

• Minden művelet (beleértve a vákuummegszakító 
be/kikapcsolást, a rugó felhúzást és a kikocsizást), csak 
zárt helyzetben lévő megszakító-rekeszajtóval lehetséges 

• Beépített biztonsági reteszelés az új meghajtódobozban 

• Könnyen mozgatható

• Javított megfelelés az alállomási biztonsági szabványok-
nak 

• A régi megszakítóval való cserélhetőség 

• A meglévő panelen belül nincs módosítás 

• Garantált szervizszolgáltatások és pótalkatrészekre a 
következő évtizedekben

ABB VHA 125   

Meglévő
eszköz

Retrofit
modell  

Technikai
információk 

HPA 1250 A / HPA
1600 A / 
HPA 2500 A   

Siemens 3AE 
 

12 kV 
40 kA 
1250 A; 2000 A;  
2500 A

ALIND 

Meglévő
eszköz

Retrofit
modell  

Technikai
információk  

HL430 
HL436  

Siemens 3AK6 
 

12 kV-ig 
40 kA 
1250 A; 2500 A



 

 

  

Siemens DPR 

  
  

CG 12V20 Siemens 3AH 

Allis Chalmers és Westinghouse 
MSV /FSV / DPR megszakítóval

 

Megoldásunk    

• Zárt ajtós, távoli felszerelés a folyamatosan cserélhető 
megszakítókhoz 

• Minden művelet (beleértve a vákuummegszakító 
be/kikapcsolást, a rugó felhúzást és a kikocsizást), csak 
zárt helyzetben lévő megszakító-rekeszajtóval lehetséges 

• A meglévő biztonsági reteszelésekkel működő megszakító 

• Könnyen mozgatható

• Padlón gördíthető megoldás, hogy könnyebb legyen a 
helyszínen kezelni  

• Hatványozottan gyorsabb cserefolyamazcserefolyamat

• Javított biztonsági szabványoknak való megfelelés

Crompton Greaves UniVAC / jVAC
12V20 vákuummegszakítóval 

 

Megoldásunk    

• Minden művelet (beleértve a vákuummegszakító 
be/kikapcsolást, a rugó felhúzást és a kikocsizást), csak 
zárt helyzetben lévő megszakító-rekeszajtóval lehetséges 

• Beépített biztonsági reteszelés az új meghajtódobozban

• Könnyen mozgatható

• Javított megfelelés az alállomási biztonsági szabványok-
nak 

• A régi megszakítóval való cserélhetőség 

• A meglévő panelen belül nincs módosítás 

• Garantált szervizszolgáltatások és pótalkatrészekre a 
következő évtizedekben

  
  

Allis Chalmers & Westinghouse 

Meglévő
eszköz

Retrofit
modell  

Technikai
információk  

Allis Chalmers 
D-gear 
MA / MB / MC    

Siemens
MSV

Allis Chalmers 
F-gear 
FA / FB / FC   

Siemens
FSV

Westinghouse 
DHP  

Siemens
DPR

5 kV 
31,5 kA; 50 kA 
1200 A; 2000 A;

15 kV 
25 kA; 40 kA; 50 kA 
1200A; 2000A; 3000A  

5 kV; 15 kV 
25 kA; 31,5 kA;  
40 kA; 50 kA 
1200A; 2000A; 3000A   

Crompton Greaves UniVAC / jVAC  

Meglévő
eszköz

Retrofit
modell  

Technikai
információk  

12V20 
 

Siemens 3AH  
 

12 kV-ig 
25 kA; 31,5 kA 
1250 A; 1600 A



  

Jyoti kisolajterű megszakító Siemens 3AK6 

Kirloskar FP63 Siemens 3AH3 

Jyoti PA1/PB3/CP3/PA3/ZK4/PB2
MS1/2/3 / MT1 / OD1 / OZ2 kisolajterű (MOCB) megszakítóval

Megoldásunk    

• Zárt ajtós, egy az egyben retrofit megoldás a meglévő 
JYOTI kisolajterű megszakítóhoz 

• Minden művelet (beleértve a vákuummegszakító 
be/kikapcsolást, a rugós töltést, az állvány be/kikapcsolást) 
csak zárt helyzetben lévő megszakító-rekeszajtóval 
lehetséges  

• Beépített biztonsági reteszelés az új meghajtódobozban 

• Könnyen mozgatható

• A régi megszakítóval való cserélhetőség 

• A meglévő panelen belül nincs módosítás 

• Garantált szervizszolgáltatások és pótalkatrészekre a 
következő évtizedekben 

• Javított biztonsági szabványoknak való megfelelés

Kirloskar SF6 
FP63D, FP63G megszakítóval  

Megoldásunk    

• Zárt ajtós, egy az egyben retrofit megoldás a Kirloskar SF6 
FP63D / FP63G típusú gázmegszakítóihoz 

• Minden művelet (beleértve a vákuummegszakító 
be/kikapcsolást, a rugós töltést, az állvány be/kikapcsolást) 
csak zárt helyzetben lévő megszakító-rekeszajtóval 
lehetséges  

• Beépített biztonsági reteszelés az új meghajtódobozban 

• Könnyen mozgatható

• Javított megfelelés az alállomási biztonsági 
szabványoknak 

• A régi megszakítóval való cserélhetőség 

• A meglévő panelen belül nincs módosítás 

• Garantált szervizszolgáltatások és pótalkatrészekre a 
következő évtizedekben

Jyoti PA1/PB3/CP3/PA3/ZK4/PB2  

Meglévő
eszköz

Retrofit
modell  

Technikai
információk  

MS1 / MS2 / 
MS3 / MT1 / 
OD1 / OZ2 
olajos 
megszakítók 

Siemens 3AH 
Siemens 3AK6  

12 kV-ig 
25 kA; 31,5 kA; 40 kA 
1250A; 2000A; 2500A

Kirloskar SF6 megszakító panel 

Meglévő
eszköz

Retrofit
modell  

Technikai
információk  

FP63D / 
FP63G

Siemens 3AH 
Siemens 3 AH3  

 

12 kV-ig 
25 kA; 31,5 kA; 40 kA; 
44 kA 
1250 A; 1600 A; 
2000A; 2500 A; 
3150A



-

Megawin MHVCB Siemens 3AH3 

  

NGF MOCB  Siemens 3AK6 

Megawin PARAS 
MHVCB megszakítóval 

Megoldásunk    

• Zárt ajtós, egy az egyben retrofit megoldás a meglévő 
MEGAWIN MHVCB vákuummegszakítóhoz 

• Minden művelet (beleértve a vákuummegszakító 
be/kikapcsolást, a rugós töltést, az állvány be/kikapcsolást) 
csak zárt helyzetben lévő megszakító-rekeszajtóval 
lehetséges  

• Beépített biztonsági reteszelés az új meghajtódobozban 

• Könnyen mozgatható

• Javított megfelelés az alállomási biztonsági 
szabványoknak 

• A régi megszakítóval való cserélhetőség 

• A meglévő panelen belül nincs módosítás 

• Garantált szervizszolgáltatások és pótalkatrészekre a 
következő évtizedekben

NGEF 
E / EKU kisolajterű (MOCB) megszakítóval 

Megoldásunk    

• Zárt ajtós, egy az egyben retrofit megoldás a meglévő NGF 
E / EKU típusú kisolajterű (MOCB) megszakítóhoz  

• Minden művelet (beleértve a vákuummegszakító 
be/kikapcsolást, a rugós töltést, az állvány be/kikapcsolást) 
csak zárt helyzetben lévő megszakító-rekeszajtóval 
lehetséges  

• Beépített biztonsági reteszelés az új meghajtódobozban

• Könnyen mozgatható

• A régi megszakítóval való cserélhetőség 

• A meglévő panelen belül nincs módosítás 

• Garantált szervizszolgáltatások és pótalkatrészekre a 
következő évtizedekben 

• Javított biztonsági szabványoknak való megfelelés  

Megawin PARAS panel    

Meglévő
eszköz

Retrofit
modell  

Technikai
információk  

MHVCB Siemens 3AH3
 

12 kV-ig 
40 kA 
1250 A; 2500 A 

NGEF 

Meglévő
eszköz

Retrofit
modell  

Technikai
információk  

MOCB  
E-7512  / 7516 
/ 7525 / 7531 
/ 7540 
EKU-5012 / 
5016 / 5052 
/ 5031

Siemens 3AH 
Siemens 3AK6  

 

12 kV-ig 
25 kA; 31,5 kA;
40 kA; 44 kA 
1200 A; 1600 A; 
2000A; 2500 A; 
3150A



-

 

Russian MOCB Siemens 3AK6 

SchneiE5der Electric HWX Siemens 3AE5 

Russian kisolajterű megszakító (MOCB)
BMTT-06 / BMTT-10 megszakítóval 

Megoldásunk    

• Zárt ajtós, egy az egyben retrofit megoldás a meglévő 
RUSSIAN BMTT típusú kisolajterű megszakító (MOCB) 
sorozathoz 

• Minden művelet (beleértve a vákuummegszakító 
be/kikapcsolást, a rugós töltést, az állvány be/kikapcsolást) 
csak zárt helyzetben lévő megszakító-rekeszajtóval 
lehetséges  

• Beépített biztonsági reteszelés az új meghajtódobozban 

• Könnyen mozgatható

• Javított megfelelés az alállomási biztonsági 
szabványoknak 

• A régi megszakítóval való cserélhetőség 

• A meglévő panelen belül nincs módosítás 

• Garantált szervizszolgáltatások és pótalkatrészekre a 
következő évtizedekben

Schneider Electric 
HWX kisolajterű (MOCB) megszakítóval 

Megoldásunk    

• Zárt ajtós, egy az egyben retrofit megoldás meglévő 
Schneider Electric / Areva / GEC ALSTOM gyártmányú HWX 
típusú vákuumos megszakítóhoz  

• Minden művelet (beleértve a vákuummegszakító 
be/kikapcsolást, a rugós töltést, az állvány be/kikapcsolást) 
csak zárt helyzetben lévő megszakító-rekeszajtóval 
lehetséges  

• Beépített biztonsági reteszelés az új meghajtódobozban

• Könnyen mozgatható

• Javított megfelelés az alállomási biztonsági 
szabványoknak 

• A régi megszakítóval való cserélhetőség 

• A meglévő panelen belül nincs módosítás 

• Garantált szervizszolgáltatások és pótalkatrészekre a 
következő évtizedekben

Russian MOCB panel  

Meglévő
eszköz

Retrofit
modell  

Technikai
információk 

BMTT-06 
BMTT-10  

Siemens 3AH3 
Siemens 3AK6  

12 kV-ig 
25 kA; 31,5 kA; 40 kA; 
1250 A; 1600 A; 
2000A; 2500 A; 

Schneider Electric HWX860 / HWX660 

Meglévő
eszköz

Retrofit
modell  

Technikai
információk  

HWX
 

Siemens 3AE5 
Siemens 3AK6  

12 kV-ig 
31,5 kA; 40 kA; 
1250 A; 2500 A; 
3150A 



Voltas MOCB  Siemens 3AK 

Voltas Belledone 
FG2 / FB4 / GMH típusú SF6 megszakítóval 

Megoldásunk    

• Zárt ajtós, egy az egyben retrofit megoldás a meglévő 
Voltas SF6 típusú FG2, FB4 megszakítókhoz 

• Minden művelet (beleértve a vákuummegszakító 
be/kikapcsolást, a rugós töltést, az állvány be/kikapcsolást) 
csak zárt helyzetben lévő megszakító-rekeszajtóval 
lehetséges  

• Beépített biztonsági reteszelés az új meghajtódobozban

• Könnyen mozgatható

• Javított megfelelés az alállomási biztonsági 
szabványoknak 

• A régi megszakítóval való cserélhetőség 

• A meglévő panelen belül nincs módosítás 

• Garantált szervizszolgáltatások és pótalkatrészekre a 
következő évtizedekben

Voltas Belledone  

Meglévő
eszköz

Retrofit
modell  

Technikai
információk 

SF6 megszakító 
FluArc típus 
FG2 / FB4 / GMH 

 
Siemens 3AE 
Siemens 3AK6   

12 kV-ig 
25 kA; 31,5 kA;
40 kA; 44 kA 
1250A; 2000A; 
2500A; 3150A



Meglévő eszköz  modell  
Technikai információk  

Márka  Kapcsolóberendezés Megszakító  
típusa  típusa  

Megszakító 
típusa  kV  kA  A  

Siemens  

8BD  
3AF, 3AG  3AH3  <=12  25; 31,5; 40  1250, 2500  

3AC, H515  3AH3  <=24  25  1250, 2000  

8BD2, 8BD3  3TL5  3TL6  7,2  40  400  

8BJ20,  
8BJ50  

3AG  3AH  <=24  <=40  1250, 2500  

3AF  3AH3  <=24  <=40  1250, 2500  

8BK20  

3AF, 3AG,  
3AH1, 3AH5  3AE5 (SION M)  <17,5  31,5  1250, 2500  

3AC, 3AF, 3AG  3AH/3AH3  12  25; 31,5; 40  1250, 2500  

3AF  3AH3  24  25; 31,5  1250, 2500  

3AF, 3AG,  
3AH1, 3AH5  3AE5  <17.5  31,5  1250, 2500  

3CG (Automotiv)  3AH  24  25  800  

3AF     36  25  1250  

8BK30   
NXAIR M  
NXAIR P  

Fuse-vacuum 
contactor 
3TL6, 3TL8  

3TM  3.6, 7.2, 12  16 - 50  400  

8BK21  3AF, 3AG, 3AH1,  
3AH5  3AE5  <17.5  31,5  1250, 2500  

8BK71  3AG  3AH  12  25  1250  

8BK80  

3AF  3AH, 3AH3,  
3AK, 3AE  12  25; 31,5; 40  1250, 2500, 3150  

3AF  3AH3  24  25; 31,5  1250, 2000, 2500  

3AF  3AH3  36  31,5  1250, 2000, 2500  

3AF, 3AH3  3AH4  12  31,5; 40  1250, 2500, 3150  

3AF, 3AH3  3AH4  36  31,5  1250, 2500  

8BM80  3AF  3AH, 3AH3,  
3AK, 3AE  12  25; 31,5; 40  1250, 2500, 3150  

SIMOPRIME  
World  3AE1/3AH5  3AE5 (SION M)  <17.5  25; 31,5; 40  1250, 2500, 3150,  

3600  

ABB  

UNIARC  D  3AH3  7,2  50  1250, 2500  

SAFESIX  HPA  3AE  12  25  1250  

-  DR17  3AE  17  25  1250  

-  DR7  3AE  7,2  20  1250  

ABB – CALOR -  
EMAG  ZE4  OD3M  3AH3  36  31,5  1600  

ASEA / ABB  

VHA12S   HPA   3AE   12  40  1250, 2500   

VHE800, 950  HKK, HKM   3AK6   12  40; 44   1250, 2500, 3150  

VHE800, 950  HPA-CF   3AK6   12  40; 44   1250, 2500, 3150  

IEC szabvány szerinti középfeszültségű kapcsolóberendezésekhez

Retrofit megoldások listája



AM   AM   AMR   5  31,5  1200, 2000   

Alstom  
-   VAA, In 1200A   3AE5   < 24   25  1250  

-   VAA, In 2000A   3AE5   < 24   25  2000  

JYOTI  
PA1   OZ2   3AK6   12  31,5  1250  

PB3, PB3-M   MS2, MS3   3AK6   12  25; 40   1250, 2500  

 PC3, PC3-1    MS1, MS2, MS3   3AK6   12  40  2000, 2500  

PA3-1,PA-3/M    MT1   3AH   12  25; 31,5   1250  

ZK4, PB2    OZ2, OD1   3AH   12  25; 31,5   1250, 1600  

PA3, PA3-1    OZ2, MT1   3AH   12  25  1250  

Crompton 
Greaves  

UniVAC, jVAC   
12V20  3AH  12  31,5  1250  

Kirloskar  

A 12 62D    FP62D   3AH, 3AH3   12  25; 31,5   1250, 1600   

A12 63G    FP63G   3AH3, 3AK6   12  40  1250, 2500, 3150  

MEGAWIN   -    MHVCB   3AH3   12  40  1250  

MAGRINI  

EP7    DHF - F   3AE   7,2  31,5  1250  

EP12    DHF - F   3AE   12  31,5  1250  

EP17    DHF - F - GL - VO   3AE   17  40  2000  

VENUS 600mm    GI - VO   3AE   12  31,5  1250  

VENUS 750mm    GI - VO   3AE   12  40  1250, 2000  

NGEF  

-    EKU-5012, 5016,  
5025, 5031  3AH, 3AH3   12  25; 31,5   1250, 2000, 2500  

-   
 E7512, E7516,  

E7525, E7531,  
E7540   

3AH3, 3AK6   12  40  1250, 2000, 2500,  

SACE Italy    SFAsg   3AH3, 3AK6   12  40; 44   1250, 2500   

8BD    3AC   3AH   12  25; 31,5   1250  

Reyrolle  

 -    SMS36   3AH3   36  25  1250  

SMS    3AH   3AH   33  25  1250, 2000   

LMT    LMT   LMT-SION   11  25  630, 1250, 2000  

C-Gear    C-Gear   C-Gear SION   11  25  630, 1250   

S14    S14   S14V   3,3  25  2000  

S36    S36   S36-SION   11  25  2000  

RITHHAL  FURNACE    3AH4   24  31,5  2500  2500  

Alind   -   HL430, HL436   3AK6   12  40  1250, 2500   

ANSALDO  SICLAD   MAG II medio   3AE   12  40  2000  

Allis Chalmers  
D-gear   MA   MSV   5  31,5-50   1200, 2000   

F-gear   FA, FB   FSV   7-15   25-50   1200, 2000, 3,000  



Russian   -    BMTT-06, BMTT- 
10   

3AH, 3AH3   12  25; 31,5; 40  1250, 2500  

SACE  -    RMSI   3AE5   <24   25  1250, 2000  

Schneider  
Electric  

HWX860    HWX   3AE5   12  31,5  1250  

SPRECHER & 
SCHUH  -   

 HPTW-306, in  
1,200A   3AE5   <24   25  1250  

-   
 HPTW-306, in  

2,000A   3AE5   <24   25  2000  

VOLTAS  Belledonne    FG2, FB4, GMH   3AK6   12  40; 44   1250, 2500, 3150  

Westinghouse  

-   
 150 DHP 500, in  

1,200A   3AE5   <17,5   31,5  1250  

-   
 150 DHP 500, in  

2,000A   3AE5   <17,5   31,5  2000  

-   
 150 DHP 750, in  

1,200A   3AE5   <17,5   31,5  1250  

-    150 DHP 750, in  
2,000A   3AE5   <17,5   31,5  2000  

  

Meglévő eszköz  modell  Technikai információk  

Márka  Kapcsolóberendezés Megszakító  
típusa  típusa  

Megszakító 
típusa  kV  kA  A  

Siemens  SIVACON 8PV  3WN 1/6   3WA   -   -  1600, 2000, 2500  

 
 

  

IEC szabvány szerinti kisfeszültségű kapcsolóberendezésekhez

Retrofit megoldások listája

Nem találta készülékét a listán?
Semmi probléma! A retrofit megoldások széles skáláját kínáljuk, 
és a piaci igényeket szakembereinkkel folyamatosan figyelem-
mel kísérve, új megoldásokat fejlesztünk.  
 
Vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy megismerhessük az Ön 
egyedi igényeit, és közösen megtaláljuk a rendszere számára 
legoptimálisabb megoldást!



 

A kiadvány változtatásokat és hibákat is tartalmazhat.
Az itt megadott információk csak általános leírásokat és/vagy 
teljesítményjellemzőket tartalmaznak, amelyek nem feltétlenül 
egyeznek teljesen pontosan a megjelölt eszközök tulajdonságaival, 
valamint ezek módosulhatnak a további termékfejlesztés során.
Az egyes termékekre vonatkozó pontos jellemzők megadására csak 
akkor áll fenn kötelezettség, ha arról kifejezett szerződéses 
megállapodás születik.
A termékmegjelölések védjegynek számítanak, amelyek a Siemens 
AG, illetve kapcsolt vállalatai, vagy más vállalatok tulajdonában 
állnak, így harmadik fél számára történő felhasználásuk sérti a 
tulajdonos jogait.

Kiadó:  
Siemens Zrt.  
 
Smart Infrastructure  
Gizella út 51 - 57.  
1143 Budapest    
 
További információkért kérjük 
lépjen kapcsolatba velünk:  
Email: si.service.hu@siemens.com  
siemens.hu/szerviztamogatas  
 
 
@Siemens Zrt. 2025  
 

 


